Cilindro compacto
ADN-20- -EL-

Nimero de articulo: 548214

Hoja de datos

FESTO

&= General operating condition

Hoja de datos completa: los valores individuales dependen de su configuracion.

Caracteristica Valor
Carrera 10 mm ... 300 mm
Didmetro del émbolo 20 mm
Rosca del vastago M8
Basado en la norma 1SO 21287
Amortiguacion Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados
Posicion de montaje Cualquiera
Extremo del vastago Rosca interior
Forma constructiva Embolo
Vastago

Camisa del cilindro

Deteccién de posicién

Para sensor de proximidad

Variantes

Prolongacion de la rosca exterior del vastago
Rosca especial en el vastago

Vastago prolongado

Placa de caracteristicas grabada con laser

Presién de funcionamiento

0.25 MPa ... 1 MPa

Presién de funcionamiento

2.5 bar ... 10 bar

Modo de funcionamiento

Doble efecto

Medio de funcionamiento

Aire comprimido segln ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de trabajo/mando

Admite funcionamiento con lubricacion (lo cual requiere seguir
utilizdndolo)

Clase de resistencia a la corrosién CRC

2 - riesgo de corrosién moderado

Conformidad PWIS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura ambiente -20°C...80°C
Energia de impacto en las posiciones finales 0.2

Fuerza tedrica con 6 bar, retorno 141N

Fuerza tedrica con 6 bar, avance 188 N
Aumento masa mévil por 10 mm de carrera 6g

Tipo de fijacion

Con rosca interior
Con accesorios

Conexion neumatica

M5

Nota sobre el material

Conformidad con la Directiva RoHS

Material de la tapa

Aleacion de forja de aluminio
Anodizado

Material del vastago

Acero de alta aleacion

Material de la camisa del cilindro

Aleacién de aluminio forjado
Anodizado deslizante
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