Endplatte FESTO
VABE-S6-2RZ-G34

Teilenummer: 560839
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Datenblatt

Merkmal Wert

Basierend auf Norm IS0 5599-2
Einbaulage beliebig

Inseltyp 44

Betriebsdruck -0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck -0.9 bar ... 10 bar
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitat VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht 336¢g

Anschluss Steuerluft 12 G1/4

Anschluss Steuerluft 14 G1/4

Pneumatischer Anschluss 1 G3/4

Pneumatischer Anschluss 3 G3/4

Pneumatischer Anschluss 5 G3/4
Werkstoff-Hinweis RoHS konform
Werkstoff Endplatte Aluminium-Druckguss
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