Verkettungsplatte
VABV-S2-2S-N12-T2

Teilenummer: 560843

Datenblatt

FESTO

&= Allgemeine Einsatzbedingungen

Merkmal Wert

Rastermaf} 59 mm

Inseltyp 44

Betriebsdruck -0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck -0.9 bar ... 10 bar

CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)

nach EU-Niederspannungs-Richtlinie

UKCA-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)

nach UK Vorschriften fiir elektrische Betriebsmittel

Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK

0 - keine Korrosionsbeanspruchung

LABS-Konformitat

VDMA24364-B1/B2-L

Produktgewicht 610¢g
Pneumatischer Anschluss 2 1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 4 1/2 NPT

Werkstoff-Hinweis

RoHS konform

Werkstoff Platte

Aluminium-Druckguss
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