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Stuckliste
ifd. Nr.|Kennze... [Beschreibung
1 B1 Endschalter
2 B2 Endschalter
3 G1 Arbeitsdruck
4 M1 doppeltwirkender Antrieb
5 Q1 3/2-Wegeventil
6 Q2 5/3-Wegeventil
7 R1 Schalldampfer
8 R2 Schalldampfer
9 R3 Schalldampfer

Sicherheits-Teilfunktionen

STO - sicher abgeschaltetes Moment

Ausgang

Kanal 1

|| Q2 5/3-Wegeventil

PUS - Vermeidung unerwarteter Anlauf

Ausgang

bis zu Kategorie 1, bis zu PL ¢ erreichbar

bis zu Kategorie 2, bis zu PL d erreichbar

Kanal 1

Q2 5/3-Wegeventil

Q2
5/3-Wegeventil
Diagnosedeckungsgrad DC=90%

Testkanal

Indirekte Uberwachung
Mit Positionierzeitiberwachung durch Endschalter
(Abschatzung nach DIN EN ISO 13849-1, Tabelle E.1)

| B1 Endschalter

B2 Endschalter

|| Q1 3/2-Wegeventil

Diagnosedeckungsgrad unter der Annahme, dass
rt/rd > 10 (nach ISO 13849-1, Tabelle E.1, Anmerkung 3)
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