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Datum Name Projekt 100625 Anlage
Gezeich. Blatt Schaltung Ort
Gesehen Maßstab Blatt 1

Nr. Änderung Datum Name Freigabe von 1

1 B1 Näherungsschalter

2 B2 Näherungsschalter

3 K1 Sicherheitsschaltgerät

4 M1 doppeltwirkender Antrieb

Stückliste

Sicherheits-Teilfunktionen und Blockdiagramme

Eingang
Kanal 1

Kanal 2

NäherungsschalterB1

B2 Näherungsschalter

B1, B2
Näherungsschalter
Diagnosedeckungsgrad DC=90%
Kreuzvergleich von Eingangssignalen mit dynamischem Test
Kurzschlüsse können nicht bemerkt werden
(Abschätzung nach DIN EN ISO 13849-1, Tabelle E.1)

Eingang Näherungsschalter
SCA - Sichere Positionsüberwachung: bis zu Kategorie 3, bis zu PL e erreichbar
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