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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Especificagdes técnicas gerais - Modulos de entrada digital de 16 canais

Protocolo AP

Ndmero de entradas 16

Entradas da capacidade de en- | 2 Byte
derecamento max.
Diagndstico através de LED Diagnéstico por mddulo; Estado por canal

Diagndstico por comunicagao | Curto-circuito/sobrecarga na alimentagao do sensor; Sobretensao eletronica/sensores; Subtensao eletronica/sensores
interna

Protecdo contra inversao da Sim

polaridade
Comprimento max. da linha Entradas de 30 m; Comunicagdo do sistema de 50 m
Informagdo sobre o compri- Fonte de alimentagdo de acordo com a tensao nominal

mento maximo do cabo

Especificacdes técnicas - Interface de comunica¢ao, modulo de entrada digital de 16 canais

87654321

Interface de comunicagao, pro- | AP
tocolo

Interface da comunicagao, fun- | Comunicacao do sistema XF10 IN / XF20 OUT
cao
Interface de comunicacao, tipo | 2x tomada
de conexao

Interface de comunicacao, tec- | RJ45
nologia de conexao
Interface de comunicacdo, n- | 8
mero de pinos/fios

Interface de comunicacao, Sim
blindagem
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Ficha técnica

Especificagdes técnicas - Interfaces dos modulos de entrada/saida

1 2 3 4 5 6 7 8
elellelfelfeliffeffe]

Ligacdo elétrica, entrada, fun-
¢ao

Entrada digital

Ligacao elétrica, entrada, tipo
de conexao

6x tomada

Ligacao elétrica, entrada, tec-
nologia de conexao

Push-pull de acordo com IEC 61984

Ligacao elétrica, entrada, nd-
mero de pinos/fios

Logica de comutagao de entra-
das

NPN (comutagao negativa)
2 sensores de fio de acordo com IEC61131-2
3 sensores de fio de acordo com [EC61131-2

Caracteristicas de entrada

de acordo com a norma [EC61131-2, tipo 3

Nivel de comutagéo

Sinal 0: (PS - 5 V) até PS
Sinal 1: 0Vaté (PS- 11V)

Tempo de antirressalto da en-
trada

Especificacdes técnicas - Interface de alimentacao de tensao, médulo de entrada digital de 16 canais

1 2

3 4
Jelele

0,1 ms; 3 ms (padrao); 10 ms; 20 ms

Fonte de alimentacdo, fungdo

Eletrnica/sensores de entrada e carga

Fonte de alimentacao, tipo de
conexao

Conector fémea

gia de conexao

Fonte de alimentagao, tecnolo-

Push-pull de acordo com IEC 61984

Fonte de alimentagdo, nimero
de pinos/fios

Especificagdes técnicas - Interface de retransmissao de tensao, modulo de entrada digital de 16 canais

Transmiss@o de poténcia, fun-
¢ao

Eletronica/sensores de saida e carga

Transmiss@o de poténcia, tipo
de conexao

Conector fémea

Transmissao de poténcia, tec-
nologia de conexao

Push-pull de acordo com IEC 61984

Transmissao de poténcia, nd-
mero de pinos/fios

Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Especificagoes técnicas - Elétrico, modulo de entrada digital de 16 canais
Tensao de funcionamento no- | 24V

minal CC

Tensao operacional nominal CC | 24V

para eletronica/sensores

Flutuagdes de tensdo permis- | + 25%

sivel para eletronica/sensores

Observacao sobre a tensao
operacional

Necessarias fontes de alimentacao fixas de SELV/PELV; Observar a queda de tensao

Falha na poténcia do tampao
principal

10 ms

Fonte de alimentacdo max.

2 x 4 A (fusivel externo requerido)

Consumo intrinseco da corren-
te na tensao operacional no-
minal para eletrnica/senso-
res

Tipicamente 32 mA

Corrente residual max. deen- | 4A
tradas por mddulo

Isolamento elétrico de entra- | Nao
das entre canais

Isolamento elétrico de entra- | Nao
das entre canal - comunicagdo
interna

Entradas de protecao de fuso | Fusivel fino
(curto-circuito)

Categoria de sobretensdo Il
Nivel de contaminacao 2

Especificagdes técnicas - Mecanico, mddulo de entrada digital de 16 canais

Tipo de montagem

Com guia H

Peso do produto

145¢g

Dimensdes Lx Cx A

90 mm x 106 mm x 70 mm

Materiais - Madulos de entrada digital de 16 canais

Material da caixa PA66; PVC
Observacao sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS; Sem halogéneos
Em conformidade com LABS VDMA24364 zona lll

Compatibilidade com salas
limpas, medida de acordo com
anorma SO 14644-14

Elemento instalado estaticamente, nao é possivel uma avaliagdo significativa de acordo com a norma IS0 14644-1

Condicoes de funcionamento e ambientais - Modulos de entrada digital de 16 canais

Temperatura ambiente

-20...50 0C

Temperatura de armazena-
mento

-40...700C

Classe de resisténcia a corro-
sdo (CRO)Y

0 - Sem resisténcia a corrosao

Humidade relativa

5 - 95%, Nao condensante

Resisténcia a vibragao

Teste a aplicacao do transporte com gravidade classe 1 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6

Resisténcia a choques

Teste ao choque com nivel de gravidade 1 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27

Marcagao CE (ver declaracao
de conformidade)?

De acordo com a Diretiva EMC da UE; De acordo com a diretiva RoHS da UE

Marcagao UKCA (ver declara-
¢do de conformidade)?)

De acordo com as especificagdes do Reino Unido para EMV; De acordo com as especificacdes da RoHS do Reino Unido

Marca KC KC-EMV
Certificado Marca RCM
Nivel de prote¢ao P20

Namero do certificado KC EMC/
radio

FT0-KC-2025-1001

1) Mais informagdes em www.festo.com/x/topic/kbk
2) Mais informagoes em www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
3) Mais informagoes em www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Especificagdes técnicas gerais - Mddulos de entrada digital de 16 canais / mddulos de saida digital de 8 canais

Protocolo AP
Ndmero de entradas 16
Nimero de saidas 8

Entradas da capacidade de en- | 2 Byte
derecamento max.
Saidas de capacidade max. de | 1 Byte

enderecamento

Diagndstico através de LED Diagndstico por médulo; Fonte de alimentagao de carga; Estado por canal

Diagndstico por comunicagao | Interruptor de descarga; Curto-circuito/sobrecarga no sinal de saida; Curto-circuito/sobrecarga na alimentagao do sensor; Sobretensao eletronica/senso-
interna res; Sobretensao de carga; Subtensao eletrénica/sensores; Subtensao de carga

Protecdo contra inversao da Sim
polaridade
Comprimento méx. da linha Saidas de 30 m; Entradas de 30 m; Comunicagao do sistema de 50 m

Informacao sobre o compri- Fonte de alimentagdo de acordo com a tensdo nominal
mento maximo do cabo

Especificagdes técnicas - Interface de comunicacao, madulos de entrada digital de 16 canais / mddulos de saida digital de 8 canais

87654321

Interface de comunicagao, pro- | AP

tocolo

Interface da comunicagao, fun- | Comunicagao do sistema XF10 IN / XF20 OUT
cao

Interface de comunicagdo, tipo | 2x tomada

de conexao

Interface de comunicacao, tec- | RJ45
nologia de conexao
Interface de comunicacao, n- |8
mero de pinos/fios
Interface de comunicacao, Sim
blindagem
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Especificagdes técnicas - Interface conexao elétrica de entrada, mddulos de entrada digital de 16 canais / madulos de saida digital de 8 canais

1 2 3 4 5 6 7 8
deljellellelelielle]

Ligacao elétrica, entrada, fun-
¢ao

Entrada digital

Ligacao elétrica, entrada, tipo
de conexao

6x tomada

Ligacao elétrica, entrada, tec-
nologia de conexao

Push-pull de acordo com [EC 61984

Ligacao elétrica, entrada, nd-
mero de pinos/fios

Logica de comutagdo de entra-
das

NPN (comutacdo negativa)
2 sensores de fio de acordo com IEC61131-2
3 sensores de fio de acordo com [EC61131-2

Caracteristicas de entrada

de acordo com a norma IEC61131-2, tipo 3

Nivel de comuta¢ao

Sinal 0: (PS - 5 V) até PS
Sinal 1: 0Vaté (PS-11V)

Tempo de antirressalto da en-
trada

Especificagdes técnicas - Interface conexao elétrica de saida, modulos de entrada digital de 16 canais / modulos de saida digital de 8 canais

0,1 ms; 3 ms (padrao); 10 ms; 20 ms

1 2 3 4 5 6 7 8
Selelelelelielis]

Ligacao elétrica, saida, fungao

Saida digital

Ligagdo elétrica, saida, tipo de
conexao

3x tomada

Ligacao elétrica, saida, tecno-
logia de conexao

Push-pull de acordo com IEC 61984

Logica de comutagdo nas sai-
das

NPN (comutacdo negativa)

Saidas da curva caracteristica

De acordo com [EC61131-2, tipo 0,5

Atraso de saida com carga re-
sistiva

Mudanca de sinal 0->1: < 200 ps
Mudanca de sinal 1->0: < 200 ps

Especificages técnicas - Interface de alimentacao de tensao, modulos de entrada digital de 16 canais / mddulos de saida digital de 8 canais

1 4

2 3
ellellelle

Fonte de alimentacdo, funcao

Eletronica/sensores de entrada e carga

Fonte de alimentacdo, tipo de
conexao

Conector fémea

Fonte de alimentagao, tecnolo-
gia de conexao

Push-pull de acordo com [EC 61984

Fonte de alimentagdo, nimero
de pinos/fios
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Especificagdes técnicas - Interface de retransmissao de tensao, modulos de entrada digital de 16 canais / madulos de saida digital de 8 canais

Transmissao de poténcia, fun- | Eletronica/sensores de saida e carga
cao
Transmissao de poténcia, tipo | Conector fémea
de conexao

Transmissao de poténcia, tec- | Push-pull de acordo com IEC 61984
nologia de conexao
Transmissao de poténcia, ni- | 4
mero de pinos/fios

Especificagoes técnicas - Elétrico, modulos de entrada digital de 16 canais / modulos de saida digital de 8 canais

Tensao de funcionamento no- | 24V
minal CC

Tensao operacional nominal CC | 24V
para eletronica/sensores
Carga de tensdo de funciona- | 24V
mento nominal CC

Flutuagdes de tensao permis- | +25%
sivel para eletronica/sensores
Carga de flutuacdes de tensao | +25%

permissivel

Observagao sobre a tensao Necessarias fontes de alimentacao fixas de SELV/PELV; Observar a queda de tensao
operacional

Falha na poténcia do tampao | 10 ms

principal

Fonte de alimentacao max. 2 x 4 A (fusivel externo requerido)

Consumo intrinseco da corren- | Tipicamente 32 mA
te na tensao operacional no-
minal para eletrénica/senso-
res

Consumo intrinseco da corren- | Tipico 11 mA
te na carga de tensdo de ope-
ragao nominal

Fonte de alimentacao méx. por | 0,5A
canal

Corrente residual max. deen- | 4A
tradas por modulo
Corrente residual max. de sai- | 4A
das por médulo

Isolamento elétrico de entra- | Nao
das entre canais

Isolamento elétrico de entra- | Nao
das entre canal - comunica¢ao
interna

Isolamento elétrico de saidas | Nao
entre canais

Isolamento elétrico das saidas | Sim
entre o canal e a comunicacao
interna

Entradas de protecao de fuso | Fusivel fino
(curto-circuito)
Categoria de sobretensao Il

Nivel de contaminacao 2

Especificagoes técnicas - Mecanico, modulos de entrada digital de 16 canais / modulos de saida digital de 8 canais

Tipo de montagem Com guia H
Peso do produto 200¢g
Dimensdes LxCxA 90 mmx 152 mmx70 mm
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Materiais - Mddulos de entrada digital de 16 canais / modulos de saida digital de 8 canais

Material da caixa

PA66; PVC

Observacao sobre os materiais

Em conformidade com a RoHS; Sem halogéneos

Em conformidade com LABS

VDMA24364 zona Il

Compatibilidade com salas
limpas, medida de acordo com
anorma SO 14644-14

Elemento instalado estaticamente, nao é possivel uma avaliag@o significativa de acordo com a norma ISO 14644-1

Condicdes de funcionamento e ambientais - Mddulos de entrada digital de 16 canais / modulos de saida digital de 8 canais

Temperatura ambiente

-20...50 0C

Temperatura de armazena-
mento

-40...70 0C

Classe de resisténcia a corro-
sdo (CRO)Y

0 - Sem resisténcia a corrosao

Humidade relativa

5 - 95%, Nao condensante

Resisténcia a vibracao

Teste a aplicagao do transporte com gravidade classe 1 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6

Resisténcia a choques

Teste ao choque com nivel de gravidade 1 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27

Marcagao CE (ver declaragao
de conformidade)?

De acordo com a Diretiva EMC da UE; De acordo com a diretiva RoHS da UE

Marcagao UKCA (ver declara-
¢éo de conformidade)®)

De acordo com as especificacdes do Reino Unido para EMV; De acordo com as especificacdes da RoHS do Reino Unido

Marca KC KC-EMV
Certificado Marca RCM
Nivel de protecao IP20

1) Mais informagGes em www.festo.com/x/topic/kbk
2) Mais informagoes em www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
3) Mais informagdes em www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Especificagdes técnicas gerais — Modulos de entrada/saida digitais de 16 canais

rd

Protocolo AP
Nidmero de entradas 16
Ndmero de saidas 16

Entradas da capacidade de en- | 2 Byte
derecamento max.
Saidas de capacidade max. de | 2 Byte
enderecamento
Diagnostico através de LED (Entradas-saidas) diagndstico por mddulo; (Entradas-saidas) estado por canal; Estado por canal

Diagnodstico por comunicagao | Curto-circuito/sobrecarga no sinal de saida; Curto-circuito/sobrecarga na alimentagao do sensor; Sobretensao eletronica/sensores; Subtensao eletrdnica/
interna sensores

Protecdo contra inversao da Sim
polaridade
Comprimento max. da linha Saidas de 30 m; Entradas de 30 m; Comunicacao do sistema de 50 m

Informacao sobre o compri- Fonte de alimentacao de acordo com a tensao nominal
mento maximo do cabo

Dados técnicos — Interface de comunicagao, 16 canais

87654321

Interface de comunicacao, pro- | AP
tocolo

Interface da comunicagao, fun- | Comunicacao do sistema XF10 IN / XF20 OUT
cao
Interface de comunicacao, tipo | 2x tomada
de conexao

Interface de comunicagdo, tec- | RJ45
nologia de conexao

Interface de comunicacao, n- |8
mero de pinos/fios

Interface de comunicacao, Sim
blindagem
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Dados técnicos - Interface, ligacao elétrica, entrada, modulos de entrada/saida digitais de 16 canais

1 2 3 4 5 6 7 8
deljellellelelielle]

Ligacao elétrica, entrada, fun-
¢ao

Entrada digital

Ligacao elétrica, entrada, tipo
de conexao

6x tomada

Ligacao elétrica, entrada, tec-
nologia de conexao

Push-pull de acordo com [EC 61984

Ligacao elétrica, entrada, nd-
mero de pinos/fios

Logica de comutagdo de entra-
das

PNP (comutagao positiva)
2 sensores de fio de acordo com IEC61131-2
3 sensores de fio de acordo com [EC61131-2

Caracteristicas de entrada

de acordo com a norma IEC61131-2, tipo 3

Nivel de comuta¢ao

Sinal 0: <=5V
Sinal 1:>=11V

Tempo de antirressalto da en-
trada

Dados técnicos - Interface, Ligacao elétrica, saida, modulos de entrada/saida digitais de 16 canais

0,1 ms; 3 ms (padrao); 10 ms; 20 ms

1 2 3 4 5 6 7 8
Selelelelelielis]

Ligacao elétrica, saida, fungao

Saida digital

Ligagdo elétrica, saida, tipo de
conexao

6x conector fémea

Ligacao elétrica, saida, tecno-
logia de conexao

Push-pull de acordo com IEC 61984

Logica de comutagdo nas sai-
das

PNP (comutagao positiva)

Saidas da curva caracteristica

de acordo com a norma EN 61131-2

Atraso de saida com carga re-
sistiva

Mudanca de sinal 0->1: < 200 ps
Mudanca de sinal 1->0: < 200 ps

Dados técnicos - Interface da fonte de alimentagdo, modulos digitais de entrada/saida de 16 canais

Fonte de alimentacdo, funcao

Eletronica/sensores de entrada e carga

Fonte de alimentacdo, tipo de
conexao

Conector fémea

gia de conexao

Fonte de alimentagao, tecnolo-

Push-pull de acordo com [EC 61984

Fonte de alimentagdo, nimero
de pinos/fios

10
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Ficha técnica

Dados técnicos - Interface de encaminhamento de tensao, modulos de entrada/saida digitais de 16 canais

Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Transmiss@o de poténcia, fun-
cao

Eletronica/sensores de saida e carga

Transmiss@o de poténcia, tipo
de conexao

Conector fémea

Transmiss@o de poténcia, tec-
nologia de conexao

Push-pull de acordo com IEC 61984

Transmiss@o de poténcia, ni-
mero de pinos/fios

Dados técnicos - Elétricos, modulos de entrada/saida digitais 16 canais

Tensao de funcionamento no-
minal CC

24V

Tensao operacional nominal CC
para eletronica/sensores

24V

Carga de tensdo de funciona-
mento nominal CC

Flutuagdes de tensao permis-
sivel para eletronica/sensores

+25%

Carga de flutuacdes de tensao
permissivel

Observacao sobre a tensao
operacional

Necessarias fontes de alimentacao fixas de SELV/PELV; Observar a queda de tensao

Falha na poténcia do tampao
principal

5ms

Fonte de alimentacao max.

2 x 4 A (fusivel externo requerido)

Consumo intrinseco da corren-
te na tensao operacional no-
minal para eletronica/senso-
res

Tipico 42 mA

Consumo intrinseco da corren-
te na carga de tensdo de ope-
ragao nominal

Fonte de alimentacdo max. por
canal

0,5A

Corrente residual max. de en-
tradas por modulo

1,8A

Corrente residual max. de sai-
das por médulo

3,2A

Isolamento elétrico de entra-
das entre canais

Isolamento elétrico de entra-
das entre canal - comunicagao
interna

Isolamento elétrico de saidas
entre canais

Isolamento elétrico das saidas
entre 0 canal e a comunicagdo
interna

Sim

Entradas de protecao de fuso
(curto-circuito)

Fusivel eletrdnico interno por canal

Categoria de sobretensao

Nivel de contaminacao

Dados técnicos — Mecanico, modulos digitais de entrada/saida de 16 canais

Tipo de montagem

Com guia H

Peso do produto

127¢

Dimensdes LxCxA

90 mmx 106 mm x70 mm
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ficha técnica

Materiais — Modulos de entradas/saidas digitais de 16 canais

Material da caixa

ABS; PA66

Observacao sobre os materiais

Em conformidade com a RoHS

Em conformidade com LABS

VDMA24364 zona Il

Compatibilidade com salas

anorma ISO 14644-14

limpas, medida de acordo com

Elemento instalado estaticamente, nao é possivel uma avaliag@o significativa de acordo com a norma ISO 14644-1

Condi¢des ambientais e de funcionamento — Mddulos de entrada/saida digitais de 16

Temperatura ambiente

-20...600C

Temperatura de armazena-
mento

-40...70 0C

sdo (CRO)Y

Classe de resisténcia a corro-

0 - Sem resisténcia a corrosao

Humidade relativa

5 - 95%, Nao condensante

Resisténcia a vibracao

Teste a aplicagao do transporte com gravidade classe 1 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6

Resisténcia a choques

Teste ao choque com nivel de gravidade 1 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27

Marcagao CE (ver declaragao
de conformidade)?

De acordo com a Diretiva EMC da UE; De acordo com a diretiva RoHS da UE

Marcagao UKCA (ver declara-
¢éo de conformidade)®)

De acordo com as especificacdes do Reino Unido para EMV; De acordo com as especificacdes da RoHS do Reino Unido

Marca KC KC-EMV
Certificado Marca RCM
Nivel de protecao IP20

1) Mais informagGes em www.festo.com/x/topic/kbk
2) Mais informagoes em www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
3) Mais informagdes em www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Dimensoes
Dimensdes — Modulos de entrada digital de 16 canais Download dados CAD & www.festo.com
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[1] Perfil DIN

B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2
CPX-AP-L-16NDI-PI 89,8 34,4 70 48,5 4,5 106 101,4
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Dimensoes

Dimensdes — Modulos de entrada digital de 16 canais / modulos de saida di-

gital de 8 canais

Download dados CAD &’ www.festo.com

— N
) | | =1 I ]
o~
|| H T
L2 o0
L1
) 8
[(5555555 [FRkRRRRR) [FRRRRRRR]
[1] Perfil DIN
B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2
CPX-AP-L-16NDISNDO-PI 89,8 34,7 70 48,5 4,5 152 147,4
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Dimensoes
Dimensdes — Modulos de entrada/saida digitais de 16 canais Download dados CAD & www.festo.com
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[1] Perfil DIN

B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2
CPX-AP-L-16DIO-PI 89,8 35 70 48,5 4,5 106 101,4
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Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Detalhes do pedido

Referéncias do pedido - Madulo

Bloco funcional de entrada | Nimero de entradas Bloco funcional de saida Ndmero de saidas N.2dapeca | Tipo
16 16 8273869 | CPX-AP-L-16DIO-PI
Entrada digital negativa 8176326 | CPX-AP-L-16NDI-PI
Saida digital negativa 8 8176415 | CPX-AP-L-16NDISNDO-PI
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Equipamento

Acessorios - Conectores

S

Sistema de 1/0 remotas CPX-AP-L

Ligacdo elétrica 2, tecnologia de cone- | Tamanho da embalagem Peso do produto N.2dapeca | Tipo
xao
Terminal com mola 8 51,3g 8188242 | NECC-S-L16G-C1-P8
11 73,28 8188241 | NECC-S-L16G-C1-P11
Terminal aparafusado 8 36,8¢g 8188239 | NECC-S-L16G-C2-P8
11 52,68 8188240 | NECC-S-L16G-C2-P11
Acessorios - Cabos de ligagao
Ligacdo elétrica 1, ti- | Ligacdo elétrica 1, Ligagdo elétrica 2, ti- | Ligagdo elétrica 2, Comprimento do cabo | N.2da peca | Tipo
po de conexao tecnologia de conexao | po de conexao tecnologia de conexao
Conector M8 x 1, programado | Conector RJ45 de acordo coma |0,3m 8188942 | NEBC-D8G4-ES-0.3-N-S-R3G4-ET
com D de acordo com IEC60603-7-3 0,5m 8188943 | NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET
EN61076-2-114 1m 8188944 | NEBC-D8G4-ES-1-N-S-R3G4-ET
2m 8188945 | NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
5m 8188946 | NEBC-D8G4-ES-5-N-S-R3G4-ET
7,5m 8188947 | NEBC-D8G4-ES-7.5-N-S-R3G4-ET
10m 8188948 | NEBC-D8G4-ES-10-N-S-R3G4-ET
RJ45 de acordo com a 0,3m 8188950 | NEBC-R3G4-ES-0.3-N-S-R3G4-ET
IEC60603-7-3 0,5m 8188951 | NEBC-R3G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET
im 8188952 | NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET
2m 8188953 | NEBC-R3G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
5m 8188954 | NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET
7,5m 8188955 | NEBC-R3G4-ES-7.5-N-S-R3G4-ET
10m 8188956 | NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET
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