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Kruhové valce EG-PK

Vlastnosti
Na jeden pohľad Link    eg-pk

Vzhľadom na kompaktný dizajn sú valce obzvlášť vhodné pre usporiadanie tesne vedľa seba, napr. v zariadeniach IVD-POC alebo v testovacích poliach pre klávesnice a 
mobilné telefóny.
•	 Minimálna potreba miesta a nízka hmotnosť
•	 Obmedzená sila valca a nízka spotreba vzduchu
•	 Pripravené na pripojenie: Spojka s nástrčným prípojom pre priame upevnenie plastových hadíc
•	 Bez snímania polohy

https://www.festo.com/catalogue/
http://www.festo.com/goto/highlights?serial=eg_pk
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Kruhové valce EG-PK

Legenda k typovému označeniu
001 Konštrukčný rad

EG Kruhový valec, jednočinný

002 Priemer piesta [mm]

2.5 2.5
4 4
6 6

003 Zdvih [mm]

5 5
10 10
15 15
20 20
25 25

004 Pneumatický prípoj

PK-2 Nástrčná vsuvka 2 mm
PK-3 Nástrčná vsuvka 3 mm

https://www.festo.com/catalogue/
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Kruhové valce EG-PK

Údajový list
Všeobecné technické údaje
Priemer piestu 2,5 mm 4 mm 6 mm
Zdvih 5 mm 10 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Konštrukcia Piest
Piestna tyč
Rúra valca

Varianty jednostranná piestna tyč
Spôsob fungovania tlačný

jednočinný
Pneumatický prípoj PK-2 PK-3
Spôsob upevnenia s kontramaticou
Závit na piestnej tyči – M2 M3
Koniec piestnej tyče1) žiadny závit Vonkajší závit
Tlmenie bez tlmenia jednostranne

nenastaviteľné
Snímanie polohy bez
Montážna poloha ľubovoľná
Hmotnosť výrobku 2 g 4 g 5 g 6 g 19 g 20 g 23 g 24 g

1) EG-2.5 Priemer piestnej tyče 1 mm

Prevádzkové podmienky a podmienky prostredia
Priemer piestu 2,5 mm 4 mm 6 mm

Prevádzkový tlak 3,5 ... 7 bar 3 ... 7 bar
Prevádzkové médium Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia 5 ... 60°C
Trieda odolnosti proti korózii 
KBK1)

1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii

1) Ďalšie informácie www.festo.com/x/topic/kbk

Sily - EG-2,5... 4
Priemer piestu 2,5 mm 4 mm
Zdvih 5 mm 10 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

Teoretická sila pri 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), vysúvanie

1,9 N 5 N 4,9 N

Teoretická min. vratná sila pru-
žiny

0,5 N 1,3 N 1,5 N 1,8 N 1,5 N

Teoretická max. vratná sila 
pružiny

1 N 2,5 N 2,6 N

Sily - EG-6
Priemer piestu 6 mm
Zdvih 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Teoretická sila pri 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), vysúvanie

11,8 N

Teoretická min. vratná sila pru-
žiny

4,1 N 3,1 N 2 N 3,1 N 2,5 N

Teoretická max. vratná sila 
pružiny

5,2 N

Materiály
Priemer piestu 2,5 mm 4 mm 6 mm

Materiál veka vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál rúry valca Mosadz, poniklovaná vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál tesnení NBR TPE-U(PU) NBR
Pokyny k materiálu V zhode s RoHS
Zhoda s LABS VDMA24364-B2-L

https://www.festo.com/catalogue/
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Kruhové valce EG-PK

Rozmery
Rozmery – EG-2,5... 4 Stiahnuť CAD modely    www.festo.com

[1]	 Nástrčná vsuvka pre plastovú hadicu s kalibráciou vnútorného priemeru NW
[2]	 Uťahovací moment EG-2,5: 0,25 Nm / EG-4: 0,85 Nm

AM B1 B2 D1 D2
⌀

D3
⌀

KK L1 L2 L3 L4 L5 ß1 ß2

EG-2,5-5-PK-2
– 1,6 – M2,5 2,65 3,5 ⌀1

29
3,5 3 1,5 5 – 4

EG-2,5-10-PK-2 38
EG-4-5-PK-2

6 3 1,6 M4 2,65 5 M2

41

6 5 7 5 4 5
EG-4-10-PK-2 50
EG-4-15-PK-2 59
EG-4-20-PK-2 64

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/eg-pk
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Kruhové valce EG-PK

Rozmery
Rozmery – EG-6 Stiahnuť CAD modely    www.festo.com

[1]	 Nástrčná vsuvka pre plastovú hadicu s kalibráciou vnútorného priemeru NW3
[2]	 Uťahovací moment EG-6: 8,5 Nm

AM B1 B2 D1 D2
⌀

D3
⌀

D4
⌀

D5
⌀

KK L1 L2 L3 L4 L5 L6 ß1 ß2 ß3

EG-6-5-PK-3

15 4 2,4 M8x1 3,4 7 10 8 M3

75

8 6,5 20 6 4,5 5,5 12 9
EG-6-10-PK-3 80
EG-6-15-PK-3 85
EG-6-20-PK-3 102
EG-6-25-PK-3 107

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/eg-pk
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Kruhové valce EG-PK

Typové označenie
Údaje pre objednávku

Priemer piestu Zdvih Pneumatický prípoj Č. dielu Typ
​ ​ ​ ​ ​ ​

2,5 mm 5 mm PK-2 15883 EG-2,5-5-PK-2
10 mm 15884 EG-2,5-10-PK-2

4 mm 5 mm 15885 EG-4-5-PK-2
10 mm 15886 EG-4-10-PK-2
15 mm 15887 EG-4-15-PK-2
20 mm 15888 EG-4-20-PK-2

6 mm 5 mm PK-3 15891 EG-6-5-PK-3
10 mm 15892 EG-6-10-PK-3
15 mm 15893 EG-6-15-PK-3
20 mm 15894 EG-6-20-PK-3
25 mm 15895 EG-6-25-PK-3

https://www.festo.com/catalogue/
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Kruhové valce EG-PK

Príslušenstvo
Plastová hadica PUN

Popis Materiál hadice Farba Dĺžka pri dodaní 
[m]

Č. dielu Typ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

pre EG-2,5 a EG-
4

TPE-U(PU) modrá 50 m 159660 PUN-3X0,5-BL
500 m 525745 PUN-3X0,5-BL-500

žltá 50 m 178416 PUN-3X0,5-GE
zelená 178423 PUN-3X0,5-GN
červená 178409 PUN-3X0,5-RT
čierna 159661 PUN-3X0,5-SW

500 m 553936 PUN-3X0,5-SW-500
striebro 50 m 152583 PUN-3X0,5-SI

500 m 525738 PUN-3X0,5-SI-500
pre EG-6 modrá 50 m 159662 PUN-4X0,75-BL

500 m 525746 PUN-4X0,75-BL-500
žltá 50 m 178417 PUN-4X0,75-GE
zelená 178424 PUN-4X0,75-GN
červená 178410 PUN-4X0,75-RT
čierna 159663 PUN-4X0,75-SW

500 m 553937 PUN-4X0,75-SW-500
striebro 50 m 152584 PUN-4X0,75-SI

500 m 525739 PUN-4X0,75-SI-500

https://www.festo.com/catalogue/
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