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Kruhové válce EG-PK

vlastnosti
všeobecné údaje Odkaz    eg-pk

Válce jsou se svojí štíhlou konstrukcí obzvláště vhodné pro koncentrované uspořádání, např. v přístrojích IVD-POC nebo v testovacích zařízeních pro klávesnice či mobil-
ní telefony.
•	 Minimální prostorové nároky a malá hmotnost
•	 Omezená síla válce a malá spotřeba vzduchu
•	 Připraveno k připojení: Připojení nátrubkem pro přímé upevnění hadic z plastu.
•	 bez snímání poloh

https://www.festo.com/catalogue/
http://www.festo.com/goto/highlights?serial=eg_pk
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Kruhové válce EG-PK

typové značení
001 Řada

EG Kruhový válec, jednočinný

002 Průměr pístu [mm]

2.5 2.5
4 4
6 6

003 Zdvih [mm]

5 5
10 10
15 15
20 20
25 25

004 připojení pneumatiky

PK-2 Nátrubek 2 mm
PK-3 Nátrubek 3 mm

https://www.festo.com/catalogue/
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Kruhové válce EG-PK

technické údaje
Všeobecné technické údaje
Průměr pístu 2,5 mm 4 mm 6 mm
Zdvih 5 mm 10 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Konstrukce píst
Pístnice
Trubka válce

Varianty jednostranná pístnice
Princip činnosti tlačný

jednočinný
Pneumatické připojení PK-2 PK-3
Způsob upevnění s kontramaticí
Závit na pístnici / pohybové ty-
či

– M2 M3

Zakončení pístnice / pohybové 
tyče1)

žádný závit vnější závit

Tlumení bez tlumení jednostranný
nelze nastavit

Snímání poloh bez
Montážní poloha libovolná
Hmotnost výrobku 2 g 4 g 5 g 6 g 19 g 20 g 23 g 24 g

1) EG-2,5: Ø pístnice 1 mm

Provozní a okolní podmínky
Průměr pístu 2,5 mm 4 mm 6 mm

Provozní tlak 3,5 ... 7 bar 3 ... 7 bar
Provozní médium stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Okolní teplota 5 ... 60°C
Třída odolnosti korozi KBK1) 1 - nízké nároky na odolnost korozi

1) Další informace na: www.festo.com/x/topic/kbk

Síly – EG-2,5 ... 4K –
Průměr pístu 2,5 mm 4 mm
Zdvih 5 mm 10 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

Teoretická síla při 6 barech, 
pohyb vpřed

1,9 N 5 N 4,9 N

Teoretická min. síla pružiny 
pro návrat do zákl. pol.

0,5 N 1,3 N 1,5 N 1,8 N 1,5 N

Teoretická max. síla pružiny 
pro návrat do zákl. pol.

1 N 2,5 N 2,6 N

Síly – EG-6
Průměr pístu 6 mm
Zdvih 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Teoretická síla při 6 barech, 
pohyb vpřed

11,8 N

Teoretická min. síla pružiny 
pro návrat do zákl. pol.

4,1 N 3,1 N 2 N 3,1 N 2,5 N

Teoretická max. síla pružiny 
pro návrat do zákl. pol.

5,2 N

Materiály
Průměr pístu 2,5 mm 4 mm 6 mm

Materiál víka silně legovaná ocel
Materiál pístnice / pohybové 
tyče

silně legovaná ocel, nerezová silně legovaná ocel silně legovaná ocel, nerezová

Materiál trubky válce mosaz, poniklováno silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění NBR TPE-U(PU) NBR
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS
Shoda s LABS VDMA24364-B2-L

https://www.festo.com/catalogue/
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Kruhové válce EG-PK

rozměry
rozměry – EG-2,5 ... 4 CAD ke stažení    www.festo.com

[1]	 nátrubek pro hadici z plastu s vnitřní tolerancí JS
[2]	 Utahovací moment EG-2,5: 0,25 Nm / EG-4: 0,85 Nm

AM B1 B2 D1 D2
⌀

D3
⌀

KK L1 L2 L3 L4 L5 ß1 ß2

EG-2,5-5-PK-2
– 1,6 – M2,5 2,65 3,5 ⌀1

29
3,5 3 1,5 5 – 4

EG-2,5-10-PK-2 38
EG-4-5-PK-2

6 3 1,6 M4 2,65 5 M2

41

6 5 7 5 4 5
EG-4-10-PK-2 50
EG-4-15-PK-2 59
EG-4-20-PK-2 64

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/eg-pk
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Kruhové válce EG-PK

rozměry
rozměry – EG-6 CAD ke stažení    www.festo.com

[1]	 nátrubek pro hadici z plastu s vnitřní tolerancí JS 3
[2]	 utahovací moment EG-6: 8,5 Nm

AM B1 B2 D1 D2
⌀

D3
⌀

D4
⌀

D5
⌀

KK L1 L2 L3 L4 L5 L6 ß1 ß2 ß3

EG-6-5-PK-3

15 4 2,4 M8x1 3,4 7 10 8 M3

75

8 6,5 20 6 4,5 5,5 12 9
EG-6-10-PK-3 80
EG-6-15-PK-3 85
EG-6-20-PK-3 102
EG-6-25-PK-3 107

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/eg-pk
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Kruhové válce EG-PK

údaje pro objednávky
Údaje pro objednávky

Průměr pístu Zdvih Pneumatické připojení obj. č. typ
​ ​ ​ ​ ​ ​

2,5 mm 5 mm PK-2 15883 EG-2,5-5-PK-2
10 mm 15884 EG-2,5-10-PK-2

4 mm 5 mm 15885 EG-4-5-PK-2
10 mm 15886 EG-4-10-PK-2
15 mm 15887 EG-4-15-PK-2
20 mm 15888 EG-4-20-PK-2

6 mm 5 mm PK-3 15891 EG-6-5-PK-3
10 mm 15892 EG-6-10-PK-3
15 mm 15893 EG-6-15-PK-3
20 mm 15894 EG-6-20-PK-3
25 mm 15895 EG-6-25-PK-3

https://www.festo.com/catalogue/
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Kruhové válce EG-PK

příslušenství
Hadice z plastu PUN

popis Materiál hadice Barva Dodávaná délka 
[m]

obj. č. typ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

pro EG-2,5 a EG-
4

TPE-U(PU) modrá 50 m 159660 PUN-3X0,5-BL
500 m 525745 PUN-3X0,5-BL-500

žlutá 50 m 178416 PUN-3X0,5-GE
zelená 178423 PUN-3X0,5-GN
červená 178409 PUN-3X0,5-RT
černá 159661 PUN-3X0,5-SW

500 m 553936 PUN-3X0,5-SW-500
stříbrná 50 m 152583 PUN-3X0,5-SI

500 m 525738 PUN-3X0,5-SI-500
pro EG-6 modrá 50 m 159662 PUN-4X0,75-BL

500 m 525746 PUN-4X0,75-BL-500
žlutá 50 m 178417 PUN-4X0,75-GE
zelená 178424 PUN-4X0,75-GN
červená 178410 PUN-4X0,75-RT
černá 159663 PUN-4X0,75-SW

500 m 553937 PUN-4X0,75-SW-500
stříbrná 50 m 152584 PUN-4X0,75-SI

500 m 525739 PUN-4X0,75-SI-500

https://www.festo.com/catalogue/
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