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Upinaci moduly EV

typové znaceni
001 Rada 003 Zdvih [mm]
EV Upinaci modul, jednocinny 3 3
4 4
002 upinaci plocha 5 5
12 ?12
16 @16
20 @20
25 @25
32 ?32
40 @40
50 @50
63 763
1030 10x30 mm
1540 15x40 mm
1563 15x63 mm
2075 20x75 mm
20120 20x120 mm
20180 20x180 mm
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technické idaje

VSeobecné technickeé ddaje

- upinaci moduly, hranaté

Upinaci moduly EV

Upinaci plocha 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Pneumatickeé pfipojent M3 M5

Zplsob upevnéni s priichozi dirou

Montazni poloha libovolna

VSeobecné technické ddaje - upinaci moduly, kulaté

Upinaci plocha g12 | 916 %20 25 %32 @ 40 50 763
Pneumatické pfipojeni M3

Zplisob upevnéni s prlichozi dirou

Montazni poloha libovolnd

Provozni podminky - upinaci moduly, hranaté

Upinaci plocha 10x30 15x40 | 15x63 20x75 20x120 20x180
Provozni médium stlaceny vzduch podle IS0 8573-1:2010 [7:-:]

Provozni tlak <87 psi 29...87 psi

Provozni tlak <0,6 MPa 0,2...0,6 MPa

Provozni tlak <6 bar 2...6bar

Okolni teplota -20 ... 40°C

Provozni podminky - upinaci moduly, kulaté

Upinaci plocha 912 |916 | 920 | 925 |932 g 40 |50 963
Provozni médium stlaceny vzduch podle I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Provozni tlak <0,6 MPa

Provozni tlak <6 bar

Provozni tlak <87 psi

Okolnf teplota -10... 40°C

Hmotnosti - upinaci moduly, hranaté

Upinaci plocha 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Hmotnost vyrobku 20g 45¢g 65¢ 130g 190g 270g
Hmotnosti - upinaci moduly, kulaté

Upinaci plocha @12 @16 @20 @25 @332 @40 @50 ?63
Hmotnost vyrobku 11g 15g 19g 24g 34g 528 68¢g 100g
Materialy

Material télesa tlakovy odlitek z hliniku

Material membrany TPE-U(PU)

Shoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L

Sily - upinaci moduly, hranaté

Upinaci plocha 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Upinaci sila pfi 0,6 MPa (6 ba- | 95 195 350 660 1100 1690

rdi, 87 psi), 1 mm zdvihu

Upinaci sila pfi 0,6 MPa (6 ba- | 80 165 290 600 1000 1480

rdi, 87 psi), max. zdvih

Sily - upinaci moduly, kulaté

Upinaci plocha 7312 @16 @20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Upinaci sila pfi 0,6 MPa (6 ba- | 55 102 162 226 376 680 1090 1660
r{i, 87 psi), 1 mm zdvihu

Upinacisila pfi 0,6 MPa (6 ba- | 56 125 187 271 456 675 1075 1640
rl, 87 psi), max. zdvih
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Upinaci moduly EV

rozmery

rozméry — upinaci moduly, obdélnikové

CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] maximalni pfipustny zdvih proti dorazu
[2] volitelné pfipojeni vzduchu, pfemisténim uzaviraci zaslepky
[3] upinaciplocha
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
%]
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18,054 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 ,0,57 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Upinaci moduly EV

rozmery
rozméry — upinaci moduly, kulaté CAD ke stazeni &’ www.festo.com
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[1] maximalni pfipustny zdvih proti dorazu
[2] upinaciplocha
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
2] @ ] @
EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Upinaci moduly EV

rozmery
rozméry — Patkové upevneni HBEV CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] upinaci modul EV
[2] smérupinani
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
[ %)
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9
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rozmery

rozméry - Pfitlacné desky EV-...-DP pro upinaci moduly, hranaty tvar
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[1] Pfitlacnou desku lze zasadit do membrany upinaciho modulu.

H4

Upinaci moduly EV

CAD ke stazeni & www.festo.com

H4 H5 Hé6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP 2
/ 20,5 5,6 2,5 2
EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169
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Upinaci moduly EV

rozmeéry

rozméry - Pritlacné desky EV-...-DP pro upinaci moduly, kulaté
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[1] Pfitlacnou desku lze zasadit do membrany upinactho modulu pomoci lehkého tlaku pfi soucasném otaceni.

|

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6

CAD ke stazeni & www.festo.com
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(daje pro objednavky

Upinaci moduly EV

Udaje pro objednévky — upinaci moduly, hranaty tvar
Upinaci plocha Zdvih [mm] obj. . typ
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
- / 15x63 13290 |EV-15/63-4
. 20x75 5 mm 13291 | EV-20/755
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Udaje pro objednavky — upinaci moduly, kulaté
Upinaci plocha Zdvih [mm] obj. ¢. typ
?12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4 mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Upinaci moduly EV

periférie

Ptehled perifernich zafizeni

prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kdd popis

[1] upinaci moduly, hranaté hranaté upinaci moduly g ev

[2] upinaci moduly, kulaté kulaté upinaci moduly S ev

[3] Hranaté pfitlacné desky EV-...-DP Chrani membranu pfed vnéjsim poskozenim. 11

[4] Kulaté pfitlacné desky EV-...-DP Chréni membranu pfed vnéjsim poskozenim. 11

[5] Sroubenf s nastrénymi koncovkami QS k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s tolerovanym vnéjsim primérem gqs
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Upinaci moduly EV

prislusenstvi
Pfitlacna deska EV-...-DP pro upinaci moduly, hranaty tvar
Velikost obj. . typ
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Tlacné desky EV-...-DP pro upinaci moduly, kulaté
Velikost obj. ¢. typ
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP
20 150692 | EV-20-DP
~ 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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