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Stezni modul EV

Unesite kod
001 Serija

EV Stezni modul, jednoradni

002 Stezna površina [mm]

12 Ø12
16 Ø16
20 Ø20
25 Ø25
32 Ø32
40 Ø40
50 Ø50
63 Ø63
1030 10x30 mm
1540 15x40 mm
1563 15x63 mm
2075 20x75 mm
20120 20x120 mm
20180 20x180 mm

003 Hod [mm]

3 3
4 4
5 5
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Stezni modul EV

podatkovni list
Opći tehnički podaci – stezni modul, u obliku kvadra
Stezna površina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Pneumatski priključak M3 M5
Vrsta montaže s prolaznom rupom
Položaj montaže bilo koji

Opći tehnički podaci – stezni modul, okrugli
Stezna površina Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Pneumatski priključak M3
Vrsta montaže s prolaznom rupom
Položaj montaže bilo koji

Radni uvjeti – stezni modul, u obliku kvadra
Stezna površina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Operativni medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Radni tlak ≤87 psi 29 ... 87 psi
Radni tlak ≤0,6 MPa 0,2 ... 0,6 MPa
Radni tlak ≤6 bar 2 ... 6 bar
Temperatura okoline −20 ... 40°C

Radni uvjeti - stezni modul, okrugli
Stezna površina Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Operativni medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Radni tlak ≤0,6 MPa
Radni tlak ≤6 bar
Radni tlak ≤87 psi
Temperatura okoline −10 ... 40°C

Utezi - stezni modul u obliku kvadra
Stezna površina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Težina proizvoda 20 g 45 g 65 g 130 g 190 g 270 g

Utezi - stezni modul, okrugli
Stezna površina Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Težina proizvoda 11 g 15 g 19 g 24 g 34 g 52 g 68 g 100 g

Materijali
Materijal za kućište Lijevani aluminij
Materijalna membrana TPE-U(PU)
LABS sukladnost VDMA24364-B1/B2-L

Sile - steznimodul, u obliku kvadra
Stezna površina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Vlačna čvrstoća pri 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), 1 mm hoda

95 195 350 660 1.100 1.690

Tenzijska čvrstoća pri 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), maksimalni 
hod

80 165 290 600 1.000 1.480

Sile - steznimodul, okrugli
Stezna površina Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Vlačna čvrstoća pri 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), 1 mm hoda

55 102 162 226 376 680 1.090 1.660

Tenzijska čvrstoća pri 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), maksimalni 
hod

56 125 187 271 456 675 1.075 1.640
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije – Steznimodul, kuboidni oblik Preuzmite CAD podatke    www.festo.com

[1]	 najveći dopušteni hod do graničnika
[2]	 Priključak zraka nije obavezan, pomicanjem brtvenog čepa
[3]	 Stezna površina

B1 B2 B3 D1
@

E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 T1

EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 +0,3 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4

23 15,5 4,9 4,3 M5 18 ±0,54 16 4 4,8
55 13 47 25 3

EV-15/63-4 80 13 72 50 3
EV-20/75-5

33 23 9,5 5,3 M5 21,5 ±0,57 19,5 5 4,8
98 18,9 88 55 5,2

EV-20/120-5 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2

​
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije – Stezni modul, okrugli Preuzmite CAD podatke    www.festo.com

[1]	 najveći dopušteni hod do graničnika
[2]	 Stezna površina

B1 B2 B3 D1
@

D2
@

D3 D4
@

D5
@

H1 H2 H3 H4 L1 L2

EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60

​
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije – Pričvršćenje nogicama HBEV  Preuzmite CAD podatke    www.festo.com

[1]	 Stezni modul EV
[2]	 Smjer stezanja

B1 B2 D1
@

D2
@

D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1

HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 – 22,5 4,6
HBEV-15/40

25 15,5 5,4 11 M4 15
55 29 47 – 27,5 7

HBEV-15/63 80 50 72 – 40 7
HBEV-20/75

36 23 6,4 13 M5 16
98 64 88 – 49 9

HBEV-20/120 144 110 134 – 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9

​
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije – Tlačna ploča EV-...-DP za stezni modul, kockasti Preuzmite CAD podatke    www.festo.com

[1]	 Pritisna ploča se može zakopčati u membranu steznog modula.

H4 H5 H6 L5

EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP

20,5 5,6 2,5
29

EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP

24,5 6,6 3
63

EV-20/120-DP 109
EV-20/180-DP 169

​
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije – Tlačna ploča EV-...-DP za stezni modul, okrugla Preuzmite CAD podatke    www.festo.com

[1]	 Pritisna ploča se može zakopčati u membranu steznog modula pomoću laganog pritiska u kombinaciji s rotacijskim pokretom.

D6 H5

@

EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6

​
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Stezni modul EV

Detalji narudžbe
Detalji narudžbe – stezni modul, u obliku kvadra

Stezna površina Hod [mm] Br. dijela Tip
​ ​ ​ ​ ​

10x30 3 mm 151993 EV-10/30-3
15x40 4 mm 13289 EV-15/40-4
15x63 13290 EV-15/63-4
20x75 5 mm 13291 EV-20/75-5
20x120 13292 EV-20/120-5
20x180 13293 EV-20/180-5

Detalji narudžbe – stezni modul, okrugli
Stezna površina Hod [mm] Br. dijela Tip

​ ​ ​ ​ ​

Ø 12 3 mm 150681 EV-12-3
Ø 16 4 mm 150682 EV-16-4
Ø 20 150683 EV-20-4
Ø 25 150684 EV-25-4
Ø 32 5 mm 150685 EV-32-5
Ø 40 184857 EV-40-5
Ø 50 184858 EV-50-5
Ø 63 184859 EV-63-5

https://www.festo.com/catalogue/
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Stezni modul EV

Pregled perifernih uređaja
Pregled perifernih uređaja

oprema aStranica / Inter-
net

Vrsta/šifra narudžbe opis

[1] Stezni modul, kuboidni oblik Pravokutni stezni modul s kuboidnim oblikom  ev
[2] Stezni modul, okrugli Okrugli   Stezni modul  ev
[3] Pritisna ploča pravokutna EV-...-DP Štiti membranu od vanjskih oštećenja 11
[4] Okrugla pritisna ploča EV-...-DP Štiti membranu od vanjskih oštećenja 11
[5] Utični spoj QS Za spajanje crijeva za komprimirani zrak s vanjskom tolerancijom  qs

https://www.festo.com/catalogue/
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Stezni modul EV

oprema
Tlačna ploča EV-...-DP za stezni modul, kockasti

Izvedbena veličina Br. dijela Tip
​ ​ ​ ​

10x30 151994 EV-10/30-DP
15x40 13783 EV-15/40-DP
15x63 13784 EV-15/63-DP
20x120 13786 EV-20/120-DP
20x180 13787 EV-20/180-DP
20x75 13785 EV-20/75-DP

Tlačna ploča EV-...-DP za stezni modul, okrugla
Izvedbena veličina Br. dijela Tip

​ ​ ​ ​

12 150690 EV-12-DP
16 150691 EV-16-DP
20 150692 EV-20-DP
25 150693 EV-25-DP
32 150694 EV-32-DP
40 184860 EV-40-DP
50 184861 EV-50-DP
63 184862 EV-63-DP
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