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Klemmodule EV

Typecode

001 Serie 003 Slag [mm]

EV Klemmodule, enkelwerkend 3 3
4 4

002 Klemvlak 5 5

12 ?12

16 @16

20 @20

25 @25

32 732

40 340

50 @50

63 763

1030 10x30 mm

1540 15x40 mm

1563 15x63 mm

2075 20x75 mm

20120 20x120 mm

20180 20x180 mm
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Klemmodule EV

Gegevensblad

Algemene technische gegevens - Klemmodule, rechthoekige blokvorm

Klemvlak 10x30 15x40 | 15x63 20x75 20x120 20x180
Pneumatische aansluiting M3 M5

Bevestigingstype Met doorgangsboring

Inbouwpositie Willekeurig

Algemene technische gegevens - Klemmodule, rond

Klemvlak 012 |16 | 920 925 932 040 950 963
Pneumatische aansluiting M3

Bevestigingstype Met doorgangsboring

Inbouwpositie Willekeurig

Bedrijfsomstandigheden - Klemmodule, rechthoekige blokvorm

Klemvlak 10%30 [ 15x40 | 15%63 20%75 20x120 20x180
Bedrijfsmedium Perslucht conform 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Bedrijfsdruk <87 psi 29...87 psi

Bedrijfsdruk <0,6 MPa 0,2...0,6 MPa

Bedrijfsdruk <6 bar 2...6bar

Omgevingstemperatuur -20 ... 40°C

Bedrijfsomstandigheden - Klemmodule, rond

Klemvlak 912 | 716 | @20 | @25 |g32 940 | @50 763
Bedrijfsmedium Perslucht conform 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Bedrijfsdruk <0,6 MPa

Bedrijfsdruk <6 bar

Bedrijfsdruk <87 psi

Omgevingstemperatuur -10... 40°C

Gewichten - Klemmodule, rechthoekige blokvorm

Klemvlak 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Productgewicht 20g 45¢g 658 130¢g 190¢g 270g
Gewichten - Klemmodule, rond

Klemvlak @12 B16 @20 @25 @332 @40 @50 ?63
Productgewicht 11g 15g 19g 24g 34g 528 68¢g 100g
Materialen

Materiaal behuizing Persgegoten aluminium

Materiaal membraan TPE-U(PU)

LABS-conformiteit VDMA24364-B1/B2-L

Krachten - Klemmodule, rechthoekige blokvorm

Klemvlak 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Spankracht bij 0,6 MPa (6 bar, | 95 195 350 660 1.100 1.690

87 psi), 1 mm slag

Spankracht bij 0,6 MPa (6 bar, | 80 165 290 600 1.000 1.480

87 psi), max. slag

Krachten - Klemmodule, rond

Klemvlak @12 @16 @20 @25 @332 @40 @50 263
Spankracht bij 0,6 MPa (6 bar, |55 102 162 226 376 680 1.090 1.660
87 psi), 1 mm slag

Spankracht bij 0,6 MPa (6 bar, |56 125 187 271 456 675 1.075 1.640
87 psi), max. slag
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Klemmodule EV

Afmetingen

Afmetingen — Klemmodule, rechthoekig

Download CAD-gegevens & www.festo.com
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[1] maximaal toelaatbare slag tegen aanslag
[2] Luchtaansluiting optioneel, door de sluitstop om te zetten
[3] Klemvlak
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
%]
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18,054 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 057 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Klemmodule EV

Afmetingen
Afmetingen — Klemmodule, rond Download CAD-gegevens &’ www.festo.com
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[1] maximaal toelaatbare slag tegen aanslag
[2] Klemvlak
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
@ @ ] @
EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Klemmodule EV

Afmetingen
Afmetingen — Voetbevestiging HBEV Download CAD-gegevens & www.festo.com
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[1] Klemmodule EV
[2] Klemrichting
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
2] 2
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9
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Afmetingen

Afmetingen - Drukplaat EV-...-DP voor klemmodule, rechthoekige blokvorm
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[1] De drukplaat kan in de menbraan van de klemmodule worden vastgeknoopt.

Klemmodule EV

Download CAD-gegevens & www.festo.com

H4 H5 H6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-1 -DP 29

5/40 20,5 5,6 2,5

EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169
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Klemmodule EV

Afmetingen

Afmetingen - Drukplaat EV-...-DP voor klemmodule, rond
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[1] De drukplaat kan met lichte druk en samen met een draaiende beweging in het membraan van de klemmodule worden vastgeklikt.

|

Download CAD-gegevens & www.festo.com

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6
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Klemmodule EV

Bestelgegevens
Bestelgegevens — Klemmodule, rechthoekige blokvorm
Klemvlak Slag [mm] Artikelnr. Type
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
- / 15x63 13290 |EV-15/63-4
. 2075 5 mm 13291 | EV-20/75-5
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Bestelgegevens - Klemmodule, rond
Klemvlak Slag [mm] Artikelnr. Type
@12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@ 40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Klemmodule EV

Overzicht van randapparatuur

Overzicht randapparatuur

Toebehoren - Pagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Klemmodule, rechthoekige blokvorm Rechthoekige blokvorm klemmodule g ev

[2] Klemmodule, rond Ronde klemmodule S ev

[3] Drukplaat rechthoekige blokvorm EV-...-DP Beschermt het membraan tegen schade van buitenaf 11

[4] Drukplaat rond EV-...-DP Beschermt het membraan tegen schade van buitenaf 11

[5] Steekschroefkoppeling QS Voor de aansluiting van extern getolereerde persluchtslangen gqs
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Klemmodule EV

Toebehoren
Drukplaat EV-...-DP voor klemmodule, rechthoekige blokvorm
Bouwgrootte Artikelnr. Type
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Drukplaat EV-...-DP voor klemmodule, rond
Bouwgrootte Artikelnr. Type
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP
20 150692 | EV-20-DP
N 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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