
Moduł dociskowy EV

538912472 |  | 17.09.2026538912472 |  | 17.09.2026



2 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538912472 |  | 17.09.2026

Moduł dociskowy EV

Kod zamówieniowy
001 Seria

EV Moduł dociskowy, jednostronnego działania

002 Powierzchnia docisku [mm]

12 Ø12
16 Ø16
20 Ø20
25 Ø25
32 Ø32
40 Ø40
50 Ø50
63 Ø63
1030 10x30 mm
1540 15x40 mm
1563 15x63 mm
2075 20x75 mm
20120 20x120 mm
20180 20x180 mm

003 Skok [mm]

3 3
4 4
5 5
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Moduł dociskowy EV

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne - Moduł dociskowy, kształt prostopadłościanu
Powierzchnia docisku 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Przyłącze pneumatyczne M3 M5
Typ mocowania Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja montażu dowolny

Ogólne dane techniczne - Moduł dociskowy, okrągły
Powierzchnia docisku Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Przyłącze pneumatyczne M3
Typ mocowania Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja montażu dowolny

Warunki pracy - Moduł dociskowy, prostopadłościan
Powierzchnia docisku 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze ≤87 psi 29 ... 87 psi
Ciśnienie robocze ≤0,6 MPa 0,2 ... 0,6 MPa
Ciśnienie robocze ≤6 bar 2 ... 6 bar
Temperatura otoczenia -20 ... 40°C

Warunki pracy - Moduł dociskowy, okrągły
Powierzchnia docisku Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze ≤0,6 MPa
Ciśnienie robocze ≤6 bar
Ciśnienie robocze ≤87 psi
Temperatura otoczenia -10 ... 40°C

Masa - Moduł dociskowy, prostopadłościan
Powierzchnia docisku 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Waga produktu 20 g 45 g 65 g 130 g 190 g 270 g

Masa - Moduł dociskowy, okrągły
Powierzchnia docisku Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Waga produktu 11 g 15 g 19 g 24 g 34 g 52 g 68 g 100 g

Materiały
Materiał obudowy Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał membrany TPE-U(PU)
Zgodność z LABS VDMA24364-B1/B2-L

Siły - Moduł dociskowy, prostopadłościan
Powierzchnia docisku 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

Siła zacisku przy 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), skok 1 mm

95 195 350 660 1 100 1 690

Siła zacisku przy 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), maks. skok

80 165 290 600 1 000 1 480

Siły - Moduł dociskowy, okrągły
Powierzchnia docisku Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Siła zacisku przy 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), skok 1 mm

55 102 162 226 376 680 1 090 1 660

Siła zacisku przy 0,6 MPa 
(6 bar, 87 psi), maks. skok

56 125 187 271 456 675 1 075 1 640
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Moduł dociskowy EV

Wymiary
Wymiary – Moduł dociskowy, prostopadłościan Pobieranie danych CAD    www.festo.com

[1]	 maksymalny dopuszczalny skok względem ogranicznika
[2]	 Opcjonalne przyłącze powietrza po zmianie położenia zaślepki
[3]	 Powierzchnia docisku

B1 B2 B3 D1
@

E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 T1

EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 +0,3 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4

23 15,5 4,9 4,3 M5 18 ±0,54 16 4 4,8
55 13 47 25 3

EV-15/63-4 80 13 72 50 3
EV-20/75-5

33 23 9,5 5,3 M5 21,5 ±0,57 19,5 5 4,8
98 18,9 88 55 5,2

EV-20/120-5 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2

​
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Moduł dociskowy EV

Wymiary
Wymiary – Moduł dociskowy, okrągły Pobieranie danych CAD    www.festo.com

[1]	 maksymalny dopuszczalny skok względem ogranicznika
[2]	 Powierzchnia docisku

B1 B2 B3 D1
@

D2
@

D3 D4
@

D5
@

H1 H2 H3 H4 L1 L2

EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/ev


6 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538912472 |  | 17.09.2026
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Wymiary
Wymiary – Mocowanie na łapach HBEV  Pobieranie danych CAD    www.festo.com

[1]	 Moduł dociskowy EV
[2]	 Kierunek mocowania

B1 B2 D1
@

D2
@

D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1

HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 – 22,5 4,6
HBEV-15/40

25 15,5 5,4 11 M4 15
55 29 47 – 27,5 7

HBEV-15/63 80 50 72 – 40 7
HBEV-20/75

36 23 6,4 13 M5 16
98 64 88 – 49 9

HBEV-20/120 144 110 134 – 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9

​
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Moduł dociskowy EV

Wymiary
Wymiary – Płyta dociskowa EV-...-DP do modułu mocującego, prostopadło-
ścian

Pobieranie danych CAD    www.festo.com

[1]	 Płytę dociskową można zamocować w membranie modułu dociskowego.

H4 H5 H6 L5

EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP

20,5 5,6 2,5
29

EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP

24,5 6,6 3
63

EV-20/120-DP 109
EV-20/180-DP 169

​
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Moduł dociskowy EV

Wymiary
Wymiary – Płyta dociskowa EV-...-DP do modułu mocującego, wersja okrągła Pobieranie danych CAD    www.festo.com

[1]	 Płytę dociskową można wcisnąć w membranę modułu dociskowego, lekko ją naciskając i obracając.

D6 H5

@

EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6

​
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Moduł dociskowy EV

Dane do zamówienia
Dane do zamówienia - Moduł dociskowy, prostopadłościan

Powierzchnia docisku Skok [mm] Nr części Typ
​ ​ ​ ​ ​

10x30 3 mm 151993 EV-10/30-3
15x40 4 mm 13289 EV-15/40-4
15x63 13290 EV-15/63-4
20x75 5 mm 13291 EV-20/75-5
20x120 13292 EV-20/120-5
20x180 13293 EV-20/180-5

Dane do zamówienia - Moduł dociskowy, okrągły
Powierzchnia docisku Skok [mm] Nr części Typ

​ ​ ​ ​ ​

Ø 12 3 mm 150681 EV-12-3
Ø 16 4 mm 150682 EV-16-4
Ø 20 150683 EV-20-4
Ø 25 150684 EV-25-4
Ø 32 5 mm 150685 EV-32-5
Ø 40 184857 EV-40-5
Ø 50 184858 EV-50-5
Ø 63 184859 EV-63-5

https://www.festo.com/catalogue/
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Moduł dociskowy EV

Przegląd urządzeń peryferyjnych
Przegląd urządzeń peryferyjnych

Osprzęt aStrona/Internet
Typ/kod zamówieniowy Opis

[1] Moduł dociskowy, prostopadłościan Moduł dociskowy w kształcie prostopadłościanu  ev
[2] Moduł dociskowy, okrągły Okrągły moduł dociskowy  ev
[3] Płyta naciskowa w kształcie prostopadłościanu 

EV-...-DP
Chroni membranę przed uszkodzeniami zewnętrznymi 11

[4] Okrągła płyta naciskowa EV-...-DP Chroni membranę przed uszkodzeniami zewnętrznymi 11
[5] Złącze wtykowe QS Do podłączenia przewodów sprężonego powietrza o kalibrowanej średnicy zewnętrznej  qs

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/ev
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https://www.festo.com/catalogue/qs
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Moduł dociskowy EV

Osprzęt
Płyta dociskowa EV-...-DP do modułu mocującego, prostopadłościan

Wielkość Nr części Typ
​ ​ ​ ​

10x30 151994 EV-10/30-DP
15x40 13783 EV-15/40-DP
15x63 13784 EV-15/63-DP
20x120 13786 EV-20/120-DP
20x180 13787 EV-20/180-DP
20x75 13785 EV-20/75-DP

Płyta dociskowa EV-...-DP do modułu mocującego, wersja okrągła
Wielkość Nr części Typ

​ ​ ​ ​

12 150690 EV-12-DP
16 150691 EV-16-DP
20 150692 EV-20-DP
25 150693 EV-25-DP
32 150694 EV-32-DP
40 184860 EV-40-DP
50 184861 EV-50-DP
63 184862 EV-63-DP
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