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Modul de prindere EV

Cod tip

001 Serie 003 Cursa [mm]

EV Modul de prindere, actiune simpla 3 3
4 4

002 Suprafata de prindere [mm] 5 5

12 ?12

16 @16

20 320

25 @25

32 732

40 340

50 @50

63 763

1030 10x30 mm

1540 15x40 mm

1563 15x63 mm

2075 20x75 mm

20120 20x120 mm

20180 20x180 mm
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Fisa de date

Date tehnice generale - modul de prindere, cuboid

Modul de prindere EV

Suprafata de prindere 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Conexiune pneumatica M3 M5

Tipul de montare cu orificiu de trecere

Pozitie de instalare oricare

Date tehnice generale - modul de prindere, rotund

Suprafata de prindere 312 |®16 @20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Conexiune pneumatica M3

Tipul de montare cu orificiu de trecere

Pozitie de instalare oricare

Conditii de functionare - modul de prindere, cuboid

Suprafata de prindere 10x30 | 15x40 | 15%63 20x75 20x120 20180
Mediu de operare Aer comprimat conform IS0 8573-1:2010 [7:-:-]

Presiune de lucru <87 psi 29...87 psi

Presiune de lucru <0,6 MPa 0,2...0,6 MPa

Presiune de lucru <6 bar 2...6bar

Temperatura ambianta -20 ... 40°C

Conditii de functionare - modul de prindere, rotund

Suprafata de prindere @12 |(Z)16 |(2520 |(Z)25 |(2532 @40 |®50 363
Mediu de operare Aer comprimat conform IS0 8573-1:2010 [7:-:-]

Presiune de lucru <0,6 MPa

Presiune de lucru <6 bar

Presiune de lucru <87 psi

Temperatura ambianta -10 ... 40°C

Greutati - modul de prindere, cuboid

Suprafata de prindere 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Greutate produs 20g 45¢g 658 130g 190g 270g
Greutati - modul de prindere, rotund

Suprafata de prindere @12 @16 @20 @25 @332 @40 @50 ?63
Greutate produs 11¢g 15¢ 19¢ 24g 34g 52¢g 68¢g 100 g
Materiale

Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune

Material membrana TPE-U (PU)

Conformitatea LABS VDMA24364-B1/B2-L

Forte - Modul prindere, dreptunghiular

Suprafata de prindere 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Forta de strangere 0,6 MPa 95 195 350 660 1.100 1.690

(6 bar, 87 psi), 1 mm cursa

Forta de strangere la 0,6 MPa | 80 165 290 600 1.000 1.480

(6 bar, 87 psi), cursa max.

Forte - Modul prindere, rotund

Suprafata de prindere 7312 @16 @20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Forta de strangere 0,6 MPa 55 102 162 226 376 680 1.090 1.660
(6 bar, 87 psi), 1 mm cursa

Forta de strangere la 0,6 MPa | 56 125 187 271 456 675 1.075 1.640
(6 bar, 87 psi), cursa max.
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Modul de prindere EV

Dimensiuni

Dimensiuni — Modul prindere, dreptunghiular

Descarcarea datelor CAD & www.festo.com
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[1] cursa maxima admisa pentru opritor
[2] Conexiune de aer optionala, prin repozitionarea dopului de etansare
[3] Suprafata de prindere
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
%]
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18,054 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 057 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Modul de prindere EV

Dimensiuni
Dimensiuni - Modul prindere, rotund Descarcarea datelor CAD & www.festo.com
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[1] cursa maxima admisa pentru opritor
[2] Suprafata de prindere
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
@ @ ] @
EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Modul de prindere EV

Dimensiuni

Dimensiuni —Talpa de fixare HBEV

Descarcarea datelor CAD & www.festo.com
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[1] Modul de prindere EV
[2] Directia de prindere
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
@ @
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9
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Modul de prindere EV

Dimensiuni

Dimensiuni - Placa de presiune EV-...-DP pentru modul de prindere, forma Descarcarea datelor CAD & www.festo.com
patrata
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[1] Placa de presiune poate fi fixata prin apasare in diafragma modulului de prindere.

H4 H5 H6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP 2
/ 20,5 5,6 2,5 2
EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169
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Modul de prindere EV

Dimensiuni

Dimensiuni - Placa de presiune EV-...-DP pentru modul de prindere, rotunda
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[1] Placa de presiune poate fi fixata in diafragma modulului de prindere prin intermediul unei presiuni usoare in combinatie cu o miscare de rotatie.

|

Descarcarea datelor CAD & www.festo.com

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6
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Detalii comanda

Detalii comanda - Modul de prindere, dreptunghiular

Modul de prindere EV

Suprafata de prindere Cursa [mm] Nr. piesa Tip
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
o / 15%63 13290 |EV-15/63-4
. 20x75 5 mm 13291 | EV-20/755
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Detalii comanda - Modul de prindere, rotund
Suprafata de prindere Cursa [mm] Nr. piesa Tip
?12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4 mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Modul de prindere EV

Prezentare generala a perifericelor

Prezentare generala a accesoriilor

Accesorii - Pagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Modul prindere, dreptunghiular Modul prindere Tn forma de paralelipiped S ev

[2] Modul prindere, rotund Modul prindere rotund S ev

[3] Placa de presiune in forma de cuboid EV-...-DP Protejeaza membrana de deteriorarile externe 11

[4] Placd de presiune rotunda EV-...-DP Protejeaza membrana de deteriorarile externe 11

[5] Racord rapid QS Pentru conectarea tuburilor de aer comprimat calibrate la exterior. gqs
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Modul de prindere EV

Accesorii
Placa de presiune EV-...-DP pentru modul de prindere, forma patrata
Dimensiune Nr. piesa Tip
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Placa de presiune EV-...-DP pentru modul de prindere, rotunda
Dimensiune Nr. piesa Tip
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP
20 150692 | EV-20-DP
N 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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