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Stezni modul EV

Kljuc tipa

001 Serija 003 Hod [mm]

EV Stezni modul sa jednostrukim dejstvom 3 3
4 4

002 Zatezna povrsina [mm] 5 5

12 @12

16 @16

20 320

25 @25

32 732

40 340

50 @50

63 763

1030 10x30 mm

1540 15x40 mm

1563 15x63 mm

2075 20x75 mm

20120 20x120 mm

20180 20x180 mm
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List sa podacima

Opsti tehnicki podaci - stez

ni modul, u obliku kvadra

Stezni modul EV

Zatezna povrsina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Pneumatski priklju¢ak M3 M5

Vrsta pricvrScenja sa prolaznim otvorom

Ugradni poloZaj proizvoljno

Opsti tehnicki podaci - stezni modul, okrugao

Zatezna povr3ina 312 |®16 @20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Pneumatski prikljucak M3

Virsta pricvrscenja sa prolaznim otvorom

Ugradni polozaj proizvoljno

Radni uslovi - stezni modul, u obliku kvadra

Zatezna povisina 10x30 | 15x40 | 15%63 20x75 20x120 20180
Radni medij Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Radni pritisak <87 psi 29...87 psi

Radni pritisak <0,6 MPa 0,2...0,6 MPa

Radni pritisak <6 bar 2...6bar

Temperatura okruZenja -20 ... 40°C

Radni uslovi - stezni modul, okrugli

Zatezna povrSina @12 |(Z)16 |(2520 |(Z)25 |(2532 @40 |®50 363
Radni medij Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Radni pritisak <0,6 MPa

Radni pritisak <6 bar

Radni pritisak <87 psi

Temperatura okruZenja -10... 40°C

TeZine - stezni modul, oblik kvadra

Zatezna povrsina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
TeZina proizvoda 20g 45¢g 658 130¢g 190¢g 270g
TeZina - stezni modul, okrugli

Zatezna povrsina @12 @16 @20 @25 @332 @40 @50 ?63
TeZina proizvoda 11g 15g 19g 24g 34g 528 68¢g 100g
Materijali

Materijal kucista Aluminijum liven pod pritiskom

Materijal membrane TPE-U(PU)

LABS uskladenost VDMA24364-B1/B2-L

Sile - modul za stezanje, oblik kvadra

Zatezna povrsina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Zatezna sila pri 0,6 MPa (6 ba- | 95 195 350 660 1.100 1.690

ra, 87 psi), 1 mm hod

Sila stezanja pri 0,6 MPa 80 165 290 600 1.000 1.480

(6 bar, 87 psi), maksimalni

hod

Sile - stezni modul, okrugli

Zatezna povr3ina 312 7316 @20 @25 ?32 @ 40 @50 363
Zatezna sila pri 0,6 MPa (6 ba- | 55 102 162 226 376 680 1.090 1.660
ra, 87 psi), 1 mm hod

Sila stezanja pri 0,6 MPa 56 125 187 271 456 675 1.075 1.640
(6 bar, 87 psi), maksimalni

hod
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Stezni modul EV

Dimenzije

Dimenzije - Stezni modul, kuboidnog oblika

Preuzimanje CAD podataka &' www.festo.com
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[1] maksimalan dozvoljeni hod u odnosu na granicnik
[2] Opcioni prikljucak za vazduh zahvaljujuci postavljanju zaptivnog utikaca
[3] Zatezna povrSina
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
%]
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18,054 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 057 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije - Stezni modul, okrugli Preuzimanje CAD podataka &' www.festo.com
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[1] maksimalan dozvoljeni hod u odnosu na grani¢nik
[2] Zatezna povrsina

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
2] 1%} 2] 2]

EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Stezni modul EV

Dimenzije
Dimenzije - MontaZna stopa HBEV Preuzimanje CAD podataka &’ www.festo.com
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[1] Stezni modul EV
[2] Smer stezanja
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
@ @
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9
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Dimenzije

Dimenzije - Potisna ploca EV-...-DP za stezni modul, kvadratna

H6
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[1] Pritisna plo¢a moZe da se utisne u membranu steznog modula.

H4

Stezni modul EV

Preuzimanje CAD podataka &’ www.festo.com

H4 H5 H6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-1 -DP 29

5/40 20,5 5,6 2,5

EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169
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Stezni modul EV

Dimenzije

Dimenzije - Potisna ploca EV-...-DP za stezni modul, okrugla
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[1] Pritisna plo¢a moZe da se utisne u membranu steznog modula laganim pritiskom, u kombinaciji sa pokretom okretanja.

|

Preuzimanje CAD podataka &’ www.festo.com

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6
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Podaci za narudzbu

Podaci o porudzbini - stezni modul, oblik kvadra

Stezni modul EV

Zatezna povrsina Hod [mm] Br. dela Tip
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
- / 15x63 13290 |EV-15/63-4
. 2075 5 mm 13291 | EV-20/75-5
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Podaci o porudzbini - stezni modul, okrugli
Zatezna povrsina Hod [mm] Br. dela Tip
@12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4 mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Stezni modul EV

Pregled periferije

Pregled periferije

Pribor - Strana/Internet
Tip/kod porudzbine Opis

[1] Stezni modul, kuboidnog oblika Stezni modul kvadratnog oblika g ev

[2] Stezni modul, okrugli Okrugli stezni modul S ev

[3] Ploca pritiska u obliku kvadra EV-...-DP Stiti membranu od spoljasnjih ostecenja 11

[4] Stamparska ploca okrugli EV-...-DP Stiti membranu od spoljagnjih ostecenja 11

[5] Uticni prikljucak QS Za prikljucak creva za komprimovani vazduh sa spoljnom tolerancijom &aqs
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Stezni modul EV

Pribor
Potisna ploca EV-...-DP za stezni modul, kvadratna
Veliina konstrukcije Br. dela Tip
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Potisna ploca EV-...-DP za stezni modul, okrugla
Veli¢ina konstrukcije Br. dela Tip
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP
20 150692 | EV-20-DP
~ 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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