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โมดลูหนบี EV

พมิพค์ยี์
001 รุน่ ซรีสี ์

EV โมดลูแคลมป์, single-acting

002 พืน้ผวิหนบี [มม.]

12 Ø12
16 Ø16
20 Ø20
25 Ø25
32 Ø32
40 Ø40
50 Ø50
63 Ø63
1030 10x30 มม.
1540 15x40 มม.
1563 15x63 มม.
2075 20x75 มม.
20120 20x120 มม.
20180 20x180 มม.

003 จงัหวะ [มม.]

3 3
4 4
5 5
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โมดลูหนบี EV

แผน่ขอ้มลู
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – โมดูลจับยึด ทรงลูกบาศก์
พืน้ผวิหนบี 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

พอรท์ลม M3 M5
ประเภทของรดั มรีทูะลุ
ตำ�แหนง่การตดิตัง้ ตามตอ้งการ

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – โมดูลจับยึด แบบกลม
พืน้ผวิหนบี Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

พอรท์ลม M3
ประเภทของรดั มรีทูะลุ
ตำ�แหนง่การตดิตัง้ ตามตอ้งการ

สภาพการใช้งาน – โมดูลจับยึด ทรงลูกบาศก์
พืน้ผวิหนบี 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

สือ่ปฏบิตักิาร ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
แรงดนัใชง้าน ≤87 psi 29 ... 87 psi
แรงดนัใชง้าน ≤0.6 MPa 0.2 ... 0.6 MPa
แรงดนัใชง้าน ≤6 bar 2 ... 6 bar
อณุหภมูโิดยรอบ -20 ... 40°C

สภาพการใช้งาน - โมดูลจับยึด แบบกลม
พืน้ผวิหนบี Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

สือ่ปฏบิตักิาร ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
แรงดนัใชง้าน ≤0.6 MPa
แรงดนัใชง้าน ≤6 bar
แรงดนัใชง้าน ≤87 psi
อณุหภมูโิดยรอบ -10 ... 40°C

ตุ้มน้ำ�หนัก - โมดูลจับยึด รูปทรงลูกบาศก์
พืน้ผวิหนบี 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ 20 g 45 g 65 g 130 g 190 g 270 g

ตุ้มน้ำ�หนัก - โมดูลจับยึด แบบกลม
พืน้ผวิหนบี Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ 11 g 15 g 19 g 24 g 34 g 52 g 68 g 100 g

วัสดุ
วสัดทุีอ่ยูอ่าศยั อลมูเินยีมหลอ่
วสัดเุมมเบรน TPE-U (PU)
การปฏบิตัติามขอ้กำ�หนด
ของหอ้งปฏบิตักิาร

VDMA24364-B1/B2-L

แรง - โมดูลการยึด รูปทรงลูกบาศก์
พืน้ผวิหนบี 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

แรงยดึจบัที ่0.6 MPa (6 
บาร,์ 87 psi) ระยะชกั 1 มม.

95 195 350 660 1,100 1,690

แรงยดึจบัที ่0.6 MPa (6 
บาร,์ 87 psi), ระยะชกัสงูสดุ

80 165 290 600 1,000 1,480

แรงยึด - โมดูลจับยึดแบบกลม
พืน้ผวิหนบี Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

แรงยดึจบัที ่0.6 MPa (6 
บาร,์ 87 psi) ระยะชกั 1 มม.

55 102 162 226 376 680 1,090 1,660

แรงยดึจบัที ่0.6 MPa (6 
บาร,์ 87 psi), ระยะชกัสงูสดุ

56 125 187 271 456 675 1,075 1,640
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โมดลูหนบี EV

ขนาด
ขนาด – โมดูลการหนีบ รูปทรงลูกบาศก์ ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 ระยะชกัสงูสดุทีอ่นญุาตตอ่จดุชว่ยหยดุ
[2]	 สามารถเลอืกจดุเช ือ่มตอ่อากาศไดโ้ดยการเลือ่นปลัก๊ซลี
[3]	 พืน้ทีห่นบี

B1 B2 B3 D1
@

E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 T1

EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 +0,3 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4

23 15,5 4,9 4,3 M5 18 ±0,54 16 4 4,8
55 13 47 25 3

EV-15/63-4 80 13 72 50 3
EV-20/75-5

33 23 9,5 5,3 M5 21,5 ±0,57 19,5 5 4,8
98 18,9 88 55 5,2

EV-20/120-5 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2

​
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ขนาด
ขนาด – โมดูลหนีบทรงกลม ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 ระยะชกัสงูสดุทีอ่นญุาตตอ่จดุชว่ยหยดุ
[2]	 พืน้ทีห่นบี

B1 B2 B3 D1
@

D2
@

D3 D4
@

D5
@

H1 H2 H3 H4 L1 L2

EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60

​
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ขนาด
ขนาด – ขายึด HBEV  ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 โมดลูหนบียดึ EV
[2]	 ทศิทางการหนบี

B1 B2 D1
@

D2
@

D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1

HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 – 22,5 4,6
HBEV-15/40

25 15,5 5,4 11 M4 15
55 29 47 – 27,5 7

HBEV-15/63 80 50 72 – 40 7
HBEV-20/75

36 23 6,4 13 M5 16
98 64 88 – 49 9

HBEV-20/120 144 110 134 – 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9

​
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ขนาด
ขนาด – แผ่นดัน EV-...-DP สำ�หรับโมดูลจับยึด ทรงลูกบาศก์ ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 สามารถตดิแผน่ดนัเขา้กบัเมมเบรนของโมดลูหนบียดึได้

H4 H5 H6 L5

EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP

20,5 5,6 2,5
29

EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP

24,5 6,6 3
63

EV-20/120-DP 109
EV-20/180-DP 169

​
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ขนาด
ขนาด – แผ่นดัน EV-...-DP สำ�หรับโมดูลจับยึด แบบกลม ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 สามารถตดิแผน่ดนัเขา้กบัเมมเบรนของโมดลูหนบียดึไดโ้ดยใชแ้รงกดเบาๆ รว่มกบัการเคลือ่นทีแ่บบหมนุ

D6 H5

@

EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6

​
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รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
ข้อมูลการส่ังซื้อ – โมดูลจับยึด ทรงลูกบาศก์

พืน้ผวิหนบี จงัหวะ [มม.] หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

10x30 3 mm 151993 EV-10/30-3
15x40 4 mm 13289 EV-15/40-4
15x63 13290 EV-15/63-4
20x75 5 mm 13291 EV-20/75-5
20x120 13292 EV-20/120-5
20x180 13293 EV-20/180-5

ข้อมูลการส่ังซื้อ – โมดูลจับยึด แบบกลม
พืน้ผวิหนบี จงัหวะ [มม.] หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

Ø 12 3 mm 150681 EV-12-3
Ø 16 4 mm 150682 EV-16-4
Ø 20 150683 EV-20-4
Ø 25 150684 EV-25-4
Ø 32 5 mm 150685 EV-32-5
Ø 40 184857 EV-40-5
Ø 50 184858 EV-50-5
Ø 63 184859 EV-63-5

https://www.festo.com/catalogue/
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ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
ภาพรวมของอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] โมดลูจบัยดึ รปูทรงลกูบาศก์ โมดลูจบัยดึทรงสีเ่หลีย่มลกูบาศก์  ev
[2] โมดลูจบัยดึทรงกลม โมดลูจบัยดึ  กลม  ev
[3] แผน่กดรปูทรงลกูบาศก ์EV-...-DP ปกป้องเมมเบรนจากความเสยีหายจากภายนอก 11
[4] แผน่กดแบบกลม EV-...-DP ปกป้องเมมเบรนจากความเสยีหายจากภายนอก 11
[5] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัเช ือ่มตอ่ทอ่อากาศอดัทีส่อบเทยีบภายนอก  qs

https://www.festo.com/catalogue/
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อปุกรณเ์สรมิ
แผ่นดัน EV-...-DP สำ�หรับโมดูลจับยึด ทรงลูกบาศก์

ขนาด หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

10x30 151994 EV-10/30-DP
15x40 13783 EV-15/40-DP
15x63 13784 EV-15/63-DP
20x120 13786 EV-20/120-DP
20x180 13787 EV-20/180-DP
20x75 13785 EV-20/75-DP

แผ่นดัน EV-...-DP สำ�หรับโมดูลจับยึด แบบกลม
ขนาด หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​

12 150690 EV-12-DP
16 150691 EV-16-DP
20 150692 EV-20-DP
25 150693 EV-25-DP
32 150694 EV-32-DP
40 184860 EV-40-DP
50 184861 EV-50-DP
63 184862 EV-63-DP
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