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Vpenjalni modul EV

Razlaga kode

001 Serija 003 Hod [mm]

EV Vpenjalni modul, enosmerno delovanje 3 3
4 4

002 Vpenjalna povrsina [mm] 5 5

12 ?12

16 @16

20 @20

25 @25

32 732

40 340

50 @50

63 763

1030 10x30 mm

1540 15x40 mm

1563 15x63 mm

2075 20x75mm

20120 20x 120 mm

20180 20x 180 mm



https://www.festo.com/catalogue/

Podatkovni list

Splo3ni tehnicni podatki - vpenjalni modul, kockaste oblike

Vpenjalni modul EV

Vpenjalna povrsina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Pnevmaticni prikljucek M3 M5

Nacin pritrditve s prehodno izvrtino

PoloZaj vgradnje poljubno

Splosni tehnicni podatki - vpenjalni modul, okrogel

Vpenjalna povr3ina 312 |®16 |®20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Pnevmaticni prikljucek M3

Nacin pritrditve s prehodno izvrtino

PoloZaj vgradnje poljubno

Delovni pogoji - vpenjalni modul, kockasta oblika

Vpenjalna povréina 10x30 [ 15x40 | 15%63 20x75 20x120 20x180
Delovni medij stisnjen zrak v skladu z 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Delovni tlak <87 psi 29...87 psi

Delovni tlak <0,6 MPa 0,2...0,6 MPa

Delovni tlak <6 bar 2...6bar

Temperatura okolice -20...40°C

Delovni pogoji - vpenjalni modul, okrogel

Vpenjalna povrsina @12 |(Z)16 |(2520 |(Z)25 |(2532 @40 |®50 363
Delovni medij stisnjen zrak v skladu z 1ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Delovni tlak <0,6 MPa

Delovni tlak <6 bar

Delovni tlak <87 psi

Temperatura okolice -10... 40°C

UteZi - vpenjalni modul, kockast

Vpenjalna povrsina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Teza izdelka 20g 45¢g 658 130¢g 190¢g 270g
UteZi - vpenjalni modul, okrogel

Vpenjalna povrsina @12 B16 @20 @25 @332 @40 @50 ?63
TeZa izdelka 11g 15g 19g 24g 34g 528 68¢g 100g
Materiali

Material ohisja aluminijeva tlacna litina

Material membrane TPE-U (PU)

Skladnost z LABS VDMA24364-B1/B2-L

Sile - vpenjalni modul, oblika kvadra

Vpenjalna povrsina 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Natezna sila pri 0,6 MPa 95 195 350 660 1.100 1.690

(6 bar, 87 psi), gib 1 mm

Natezna sila pri 0,6 MPa 80 165 290 600 1.000 1.480

(6 bar, 87 psi), maks. hod

Sile - vpenjalni modul, okrogel

Vpenjalna povrsina 7312 @16 @20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Natezna sila pri 0,6 MPa 55 102 162 226 376 680 1.090 1.660
(6 bar, 87 psi), gib 1 mm

Natezna sila pri 0,6 MPa 56 125 187 271 456 675 1.075 1.640
(6 bar, 87 psi), maks. hod
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Vpenjalni modul EV

Dimenzije

Dimenzije - Vpenjalni modul, pravokotni

Prenos podatkov CAD &’ www.festo.com
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[1] najvedji dovoljeni hod proti prislonu
[2] Prikljucek za zrak po Zelji, s prestavitvijo zapirnega cepa
[3] Vpenjalna povrsina
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
@
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18 .54 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 057 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Vpenjalni modul EV

Dimenzije
Dimenzije - Vpenjalni modul, okrogel Prenos podatkov CAD & www.festo.com
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[1] najvegji dovoljeni hod proti prislonu
[2] Vpenjalna povrSina
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
@ @ ] @
EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Vpenjalni modul EV

Dimenzije
Dimenzije - Pritrditev s kotnikom HBEV Prenos podatkov CAD &’ www.festo.com
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[1] Vpenjalni modul EV
[2] Smervpenjanja
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
@ @
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9

& www.festo.com/catalogue/...

2026/09


https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/ev

Dimenzije

Dimenzije - Tlacna plosca EV-...-DP za vpenjalni modul, oglata

H6

i

[1] Tlacno plosco je mogoce pritrditi v membrano vpenjalnega modula.

Vpenjalni modul EV

Prenos podatkov CAD &’ www.festo.com

H4 H5 H6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP 2
/ 20,5 5,6 2,5 2
EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169
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Vpenjalni modul EV

Dimenzije

Dimenzije - Tlacna plosca EV-...-DP za vpenjalni modul, okrogla
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[1] Tlacno plosco je mogoce z rahlim pritiskom v kombinaciji z zasukom vpeti v membrano vpenjalnega modula.

|

Prenos podatkov CAD &’ www.festo.com

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6
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Informacije za naroCanje

Podatki za narocanije - vpenjalni modul, pravokoten

Vpenjalni modul EV

Vpenjalna povrsina Hod [mm] St. dela Tip
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
o / 1563 13290 |EV-15/63-4
. 2075 5 mm 13291 | EV-20/75-5
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Podatki za narocanje - vpenjalni modul, okrogel
Vpenjalna povrsina Hod [mm] St. dela Tip
@12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4 mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@ 40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Vpenjalni modul EV

Pregled perifernih naprav

Pregled perifernih naprav

Oprema

- Stran/Internet

Tip/koda za narocilo

Opis

[1] Vpenjalni modul, v obliki kvadra Pravokotni vpenjalni modul g ev
[2] Vpenjalni modul, okrogel Okrogel vpenjalni modul S ev
[3] Tlacna plo3ca v obliki kvadra EV-...-DP S¢iti membrano pred zunanjimi pokodbami 11
[4] Tlacna plo3ca okrogla EV-...-DP Stiti membrano pred zunanjimi poskodbami 11
[5] Vti€no-navojni prikljucek QS Za prikljucitev zunanje toleriranih cevi za stisnjen zrak g qs
10 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Vpenjalni modul EV

Oprema
Tlacna plosca EV-...-DP za vpenjalni modul, oglata
Velikost St. dela Tip
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Tla¢na plosca EV-...-DP za vpenjalni modul, okrogla
Velikost St. dela Tip
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP
20 150692 | EV-20-DP
~ 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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