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Electrodistributeur CPE

Caractéristiques

En bref

Paramétre :

e |argeurs 10, 14, 18 et 24 mm

e Débit 180 ... 3200 |/min

o Remarque : I'électrodistributeur 5/3 reste dans la position de commutation qu’il a prise auparavant lorsque les deux bobines sont alimentées simultanément. Le
distributeur prend la position médiane par la force du ressort lorsque les deux bobines magnétiques ne sont pas alimentées.

Avantages :

e Des tailles aux performances optimisées : Les électrodistributeurs CPE, Compact Performance se distinguent par une largeur minimale et une faible consommation
électrique pour des valeurs de débit maximales.

e Montage du distributeur directement sur place : sur le vérin ; sur des parties mobiles de U'installation ; montage variable grace a un montage individuel

e Tuyaux courts avec un volume d’air minimal : temps de commutation courts ; temps de réaction trés courts

e QOptimisation des installations : cycles de machine plus courts ; nombre de piéces plus élevé ; faible consommation énergétique

e Commande manuelle auxiliaire confortable

e (CPE10, CPE14 et CPE18 : montage facile des batteries grace a des blocs de raccordement a grille fixe en aluminium robuste avec 2 a 10 emplacements de distribu-
teur ou grace a des blocs de raccordement modulaires en plastique robuste.

e Une réduction de courant est intégrée dans les cables de liaison NEBV pour les tailles CPE10 et CPE14. Ainsi, un facteur de marche de 100 % est valable pour tous
les distributeurs CPE.

Fonction de distributeur

Note : L‘électrovanne 5/3 reste dans la position de commutation adoptée précédemment lorsque les deux bobines magnétiques sont alimentées simultanément. La
vanne prend la position centrale par la force du ressort lorsque les deux bobines magnétiques ne sont pas alimentées.

[36GL] Distributeur 3/2, normalement fermé [5L] distributeur 5/2, monostable
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[51] Distributeur 5/2, bistable [5/3G] Distributeur 5/3, centre fermé
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Electrodistributeur CPE

Codes de type
001 Série 005 Fonction de distributeur
CPE Electrodistributeur Compact Performance 5L distributeur 5/2, monostable
5) Distributeur 5/2, bistable
002 Largeur 3GL Distributeur 3/2, normalement fermé
10 10 mm 30L Distributeur 3/2, normalement ouvert
14 14 mm 5/3G Distributeur 5/3, centre fermé
18 18 mm 5/3E Distributeur 5/3, centre a l‘échappement
24 24 mm 5/3B Distributeur 5/3, centre sous pression
003 Tension de service nominale 006 Air de pilotage
Sans Interne
M1 24V DC S Externe
M2 110 VAC
M3 230 VAC 007 Raccord pneumatique
M5 M5
004 Raccordement électrique M7 M7
BH Plan de pose ZC 1/8 G1/8
CH Connecteur male M8x1 1/4 G1/4
H Plan de pose ZC 3/8 G3/8
P1 Pour pilotes avec interface CNOMO Taille 15 mm selon ISO QS-4 Raccord enfichable 4 mm
15218 QS-6 Raccord enfichable 6 mm
Qs-8 Raccord enfichable 8 mm
Qs-10 Raccord enfichable 10 mm
Qs-12 Raccord enfichable 12 mm
008 Génération
Sans
B Série B
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Electrodistributeur CPE

Fiche technique

CPE10, caractéristiques techniques générales

Fonction de distributeur 3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, 5/2 bistable 5/2 monostable 5/3 centre sous 5/3 a ‘échappe- ‘ 5/3 centre fermé
mé ouvert pression ment
Type de rappel Ressort pneumatique' - Ressort pneuma- Ressort mécanique '
tique
Structure de construction Vanne de piston
Principe d‘étanchéité Souple
Chevauchement Recouvrement positif
Mode d‘actionnement Electrique
Mode de pilotage A commande indirecte
Alimentation en air de pilotage | Externe Externe, Interne
Sens d‘écoulement non réversible non réversible, Réversible
Fonction d’échappement - Réduction possible
Commande manuelle auxiliaire | bistable avec accessoires, Monostable
Mode de fixation avec trou débouchant
Position de montage indifférente
Raccord pneumatique 1 M5, M7, QS-4, QS-6
Raccord pneumatique 2 M5, M7, QS-4, QS-6
Raccord pneumatique 3 M7
Raccord pneumatique 4 - M5, M7, QS-4, QS-6
Raccord pneumatique 5 - M7
Raccord d’air de pilotage 12 M3
Raccord d’air de pilotage 14 - | M3
Diamétre nominal 4mm
Débit nominal normal (norma- | 190 ... 400 |/min 180 ... 350 |/min 180 ... 300 |/min 180 ... 250 |/min 180 ... 350 |/min
lisé selon DIN 1343)
Temps de commutation activé | 14 ms - 16 ms
Temps de commutation désac- | 14 ms - 20 ms
tivé
Temps de réponse - 8ms -

Facteur de marche

100%, 100 % en liaison avec la réduction du courant de maintien

Largeur

10 mm

Classe de protection anticorro-
sion CRCY

2 - Effets de corrosion moyens

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, conditions de service et ambiantes

Fonction de distributeur

3/2 monostable,
ouvert

3/2 monostable fer-
mé

‘ 5/2 bistable

‘ 5/2 monostable

5/3 centre sous
pression

5/3 al‘échappe-
ment

‘ 5/3 centre fermé

Fluide de service

Air comprimé selon I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluide de pilotage

Air comprimé selon SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Remarque sur le fluide d‘ex-
ploitation/commande

Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)

Pression de service -0,09 ... 1 MPa

Pression de service -0,9 ... 10 bar

Pression de pilotage MPa 0,25 ...0,8 MPa 0,3...0,8 MPa

Pression de pilotage 2,5...8bar 3...8bar

Température ambiante -5...50°C

Température du fluide -5...50°C

Certification c UL us - Recognized (OL)

Certificat de [‘organisme ULMH19482

d‘émission

CPE10, caractéristiques électriques

Fonction de distributeur 3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, 5/2 bistable 5/2 monostable 5/3 centre sous 5/3 al‘échappe- 5/3 centre fermé
mé ouvert ‘ ‘ pression ment ‘

Degré de protection

IP65, IP67, avec connecteur femelle, Selon IEC 60529

& www.festo.com/catalogue/...
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Fiche technique

CPE10, matériaux

Electrodistributeur CPE

Matériau du boitier

Aluminium moulé sous pression

Matériau joints d‘étanchéité

Caoutchouc nitrile butadiéne

Note sur le matériau

Conforme a RoHS

CPE14, caractéristiques tec

hniques générales

tivé

Fonction de distributeur 3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, 5/2 bistable 5/2 monostable 5/3 centre sous 5/3 al‘échappe- 5/3 centre fermé
mé ouvert pression ment ‘
Type de rappel Ressort pneumatique - Ressort pneuma- Ressort mécanique
tique
Structure de construction Vanne de piston
Principe d‘étanchéité Souple
Chevauchement Recouvrement positif
Mode d‘actionnement Electrique
Mode de pilotage A commande indirecte
Alimentation en air de pilotage | Externe, Interne
Sens d‘écoulement non réversible non réversible, Réversible
Fonction d’échappement - Réduction possible
Commande manuelle auxiliaire | bistable avec accessoires, Monostable
Mode de fixation avec trou débouchant
Position de montage indifférente
Raccord pneumatique 1 G1/8,QS-6,QS5-8
Raccord pneumatique 2 G1/8,QS-6,QS-8
Raccord pneumatique 3 G1/8
Raccord pneumatique 4 - G1/8,Q5-6,Q5-8
Raccord pneumatique 5 - G1/8
Raccord d’air de pilotage 12 M3
Raccord d’air de pilotage 14 - | M3
Diamétre nominal 6 mm
Débit nominal normal (norma- | 510 ... 900 |/min 400 ... 800 |/min 370...750 |/min 370...700 |/min 410 ... 750 |/min
lisé selon DIN 1343)
Temps de commutation activé | 16 ms - 24 ms 20 ms
Temps de commutation désac- | 27 ms - 32ms 42 ms

Facteur de marche

100%, 100 % en liaison avec la réduction du courant de maintien

Largeur

14 mm

Classe de protection anticorro-
sion CRCY

2 - Effets de corrosion moyens

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, conditions de service et ambiantes

Fonction de distributeur

3/2 monostable,
ouvert

3/2 monostable fer-
mé

‘ 5/2 bistable ‘ 5/2 monostable

5/3 centre sous
pression

5/3 & l‘échappe-
ment

‘ 5/3 centre fermé

Fluide de service

Air comprimé selon 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluide de pilotage

Air comprimé selon 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Remarque sur le fluide d‘ex-
ploitation/commande

Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)

mé ouvert

‘ 5/2 bistable

‘ 5/2 monostable

Pression de service -0,09 ... 1 MPa

Pression de service -0,9 ... 10 bar

Pression de pilotage MPa 0,25...0,8 MPa 0,2...0,8 MPa 0,3...0,8 MPa
Pression de pilotage 2,5 ... 8 bar 2...8bar 3...8bar
Température ambiante -5...50°C

Température du fluide -5...50°C

Certification c UL us - Recognized (OL)

Certificat de l‘organisme ULMH19482

d*émission

CPE14, caractéristiques électriques

Fonction de distributeur 3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, 5/3 centre sous 5/3 al‘échappe-

pression ment

‘ 5/3 centre fermé

Degré de protection

IP65, IP67, avec connecteur femelle, Selon IEC 60529

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Fiche technique

CPE14, matériaux

Matériau du boitier

Aluminium moulé sous pression, Polyamide renforcé

Matériau joints d‘étanchéité

Caoutchouc nitrile butadiéne

Note sur le matériau

Conforme a RoHS

Fonction de distributeur

CPE18, caractéristiques techniques générales
3/2 monostable fer- | 3/2 monostable,

mé ouvert

5/2 bistable

5/2 monostable

5/3 centre sous
pression

5/3 al‘échappe-
ment

‘ 5/3 centre fermé

Type de rappel

Ressort pneumatique

Ressort pneuma-

tique

Ressort mécanique

Structure de construction

Vanne de piston

Principe d‘étanchéité Souple
Chevauchement Recouvrement positif
Mode d‘actionnement Electrique

Mode de pilotage

A commande indirecte

Alimentation en air de pilotage

Externe, Interne

Sens d‘écoulement

non réversible

non réversible, Réversible

Fonction d’échappement

Réduction possible

Commande manuelle auxiliaire

bistable avec accessoires, Monostable

Mode de fixation

avec trou débouchant

Position de montage

indifférente

Raccord pneumatique 1

G1/4,QS-8,Q5-10

Raccord pneumatique 2

G1/4,Q5-8,Q5-10

Raccord pneumatique 3 G1/4

Raccord pneumatique 4 - G1/4,Q5-8,Q5-10

Raccord pneumatique 5 - G1/4

Raccord d’air de pilotage 12 M5

Débit nominal normal (norma- | 850... 1300 850...1700 850...1500 780...1300 780...1200 850...1450
lisé selon DIN 1343)

Raccord d’air de pilotage 14 - M5

Diameétre nominal 8mm

Temps de commutation acti- | 28 ms - 26 ms 20 ms
vél

Temps de commutation désac- | 18 ms - 20 ms 38 ms
tive?

Temps de réponse? - 13 ms -

Facteur de marche 100%

Largeur 18 mm

Classe de protection anticorro-
sion CRCY

2 - Effets de corrosion moyens

Marquage CE (voir la déclara-
tion de conformité)®

Selon la directive européenne relative aux basses tensions

Marquage UKCA (voir la décla-
ration de conformité)®)

selon les prescriptions UK pour les équipements électriques

1) Temps de commutation du distributeur de base

2) Temps de commutation du distributeur de base

3) Temps de commutation du distributeur de base

4) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk
5) s‘applique uniquement aux CPE18-M2H-... et CPE18-M3H-...

Pour de plus amples informations www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

6) s‘applique uniguement aux CPE18-M2H-... et CPE18-M3H-...

Pour de plus amples informations www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
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Fiche technique

CPE18, conditions de service et ambiantes

Fonction de distributeur

3/2 monostable, 5/2 bistable 5/2 monostable

ouvert

3/2 monostable fer-
mé

5/3 al‘échappe- ‘ 5/3 centre fermé

Electrodistributeur CPE

Fluide de service

Air comprimé selon SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluide de pilotage

Air comprimé selon IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Remarque sur le fluide d‘ex-
ploitation/commande

Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)

Pression de service -0,09 ... 1 MPa

Pression de service -0,9 ... 10 bar

Pression de pilotage MPa 0,25...1 MPa 0,2...1MPa 0,25 ... 1 MPa

Pression de pilotage 2,5...10 bar 2...10 bar 2,5...10 bar

Température ambiante -5...50°C

Température du fluide -5...50°C

Certification c UL us - Recognized (OL)

Certificat de l‘organisme UL MH19482

d‘émission

CPE18, caractéristiques électriques

Fonction de distributeur 3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, ‘ 5/2 bistable ‘ 5/2 monostable 5/3 al‘échappe- ‘ 5/3 centre fermé
mé ouvert

Degré de protection

IP65, avec connecteur femelle, Selon IEC 60529

CPE18, matériaux

Matériau du boitier

Aluminium moulé sous pression, Polyamide renforcé

Matériau joints d‘étanchéité

Caoutchouc nitrile butadiéne

Note sur le matériau

Conforme a RoHS

CPE18, distributeurs sans pilote, matériaux

Matériau du boitier

Aluminium moulé sous pression

Matériau joints d‘étanchéité

Caoutchouc nitrile butadiéne

Note sur le matériau

Conforme a RoHS

2026/09
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Electrodistributeur CPE

Fiche technique

CPE24, caractéristiques techniques générales

Fonction de distributeur 3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, 5/2 bistable 5/2 monostable 5/3 centre sous 5/3 a l‘échappe- 5/3 centre fermé
mé ouvert pression ment ‘
Type de rappel Ressort pneumatique' - Ressort pneuma- Ressort mécanique
tique
Structure de construction Vanne de piston
Principe d‘étanchéité Souple
Chevauchement Recouvrement positif
Mode d‘actionnement Electrique
Mode de pilotage A commande indirecte
Alimentation en air de pilotage | Externe, Interne
Sens d‘écoulement non réversible non réversible, Réversible
Fonction d’échappement - Réduction possible
Commande manuelle auxiliaire | bistable avec accessoires, Monostable
Mode de fixation avec trou débouchant
Position de montage indifférente
Raccord pneumatique 1 G3/8,Q5-10, QS-12
Raccord pneumatique 2 G3/8,Q5-10, QS-12
Raccord pneumatique 3 G3/8
Raccord pneumatique 4 - G3/8,Q5-10, QS-12
Raccord pneumatique 5 - G3/8
Raccord d’air de pilotage 12 | M5
Raccord d’air de pilotage 14 | - | M5
Diamétre nominal 11 mm
Débit nominal normal (norma- | 1 250... 2 500 1250...3000 1250...3200 1250...2900 1250...2 600 1250...2650 1250...3000
lisé selon DIN 1343) |/min |/min |/min |/min |/min |/min |/min
Temps de commutation activé | 50 ms - 40 ms 25ms
Temps de commutation désac- | 33 ms - 50 ms 55 ms
tivé
Temps de réponse - 25 ms -
Facteur de marche 100%
Largeur 24 mm

Classe de protection anticorro-
sion CRCY

2 - Effets de corrosion moyens

Marquage CE (voir la déclara-
tion de conformité)?

Selon la directive européenne relative aux basses tensions

Marquage UKCA (voir la décla-
ration de conformité)?)

selon les prescriptions UK pour les équipements électriques

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk
2) s‘applique uniquement aux CPE24-M2H-... et CPE24-M3H-...

Pour de plus amples informations www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
3) s‘applique uniquement aux CPE24-M2H-... et CPE24-M3H-...

Pour de plus amples informations www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE24, caractéristiques électriques

Fonction de distributeur

3/2 monostable fer-
mé

3/2 monostable,
ouvert

‘ 5/2 bistable

‘ 5/2 monostable

5/3 centre sous
pression

5/3 al‘échappe-
ment

‘ 5/3 centre fermé ‘

Degré de protection IP65, avec connecteur femelle, Selon IEC 60529
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Fiche technique

CPE24, conditions de service et ambiantes

Fonction de distributeur

Fluide de service

3/2 monostable fer- | 3/2 monostable, 5/2 bistable

mé ouvert

Air comprimé selon 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

5/2 monostable

Electrodistributeur CPE

5/3 centre sous 5/3 a l‘échappe- 5/3 centre fermé

pression ment

Fluide de pilotage

Air comprimé selon IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Remarque sur le fluide d‘ex-
ploitation/commande

Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)

d‘émission

CPE24, matériaux

Pression de service -0,09 ... 1 MPa

Pression de service -0,9 ... 10 bar

Pression de pilotage MPa 0,25 ... 1 MPa 0,2...1MPa 0,25 ... 1 MPa
Pression de pilotage 2,5 ... 10 bar 2...10 bar 2,5...10 bar
Température ambiante -5...50°C

Température du fluide -5...50°C

Certification c UL us - Recognized (OL)

Certificat de [‘organisme UL MH19482

Matériau du boitier

Aluminium moulé sous pression

Matériau joints d‘étanchéité

Caoutchouc nitrile butadiéne

Note sur le matériau

Conforme a RoHS
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE10, distributeur 3/2
CPE10- ..-M7

— =
| l D1
| |
L10
—_—

CPE10-..-M5

[1] Commande manuelle auxiliaire monostable a rappel
[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC

[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 10/12 pour air extérieur
[5] Réduction M7 sur M5

[6] Raccord enfichable QS

CPE10-..-QS-4

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com

CPE10-..-QS-6

=@

B1 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
@ 2 (%] (%]
CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 35 26 4 51 62,2 | 61,7 | 66,2 | 63,7
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3
10 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Dimensions

Dimensions — CPE10, distributeur 5/2, monostable

CPE10-. -M7

H1!
H2

CPE10-..-M5

CPE10-..-QS-4

Electrodistributeur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

D7

4
J—
1]

CPE10-..-0S-6

D6

[1] Commande manuelle auxiliaire monostable a rappel
[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 10/12 pour air extérieur
[5] Réduction M7 sur M5
[6] Raccord enfichable QS

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

%) %) %) 1)
CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 35 26 4 51 62,2 | 61,7 | 66,2 | 63,7
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...

11
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE10, distributeur bistable 5/2 et distributeur 5/3
CPE10-. -M7

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com

CPE10-..-QS-4

CPE10-. -M5
D7
L6 5 ‘
- » 7 — ] [
LA [T T * - et E g
= ~
] AEE Fo ¢
$T=\ } FHEG1
D3
‘ e % D4 D5
|
L5
: | 4
L3
L2
L1
D6
=P
—— 7
[1] Commande manuelle auxiliaire monostable a rappel
[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 10/12 pour air extérieur
[5] Réduction M7 sur M5
[6] Raccord enfichable QS
B1 B3 B5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
%] %) ) @
CPE-10-...-5)
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 | 61,7 | 66,2 | 63,7
CPE-10-...-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE-10-...- 10 s
0.5 3 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8
CPE-10-...-5/3 115,6 83,2
12 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Dimensions

Dimensions — CPE10, électrodistributeurs avec connecteur rond M8x1

CPE10-M1CH-3

Co L2
D

CPE10-M1CH-5L

H2
H1

AT S ——

i S TG

S —]
Y7 N

NI =)

Electrodistributeur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

CPE10-M1CH-5J

H2 |!
H1

H3
———

: L10 ' L12
| | | |
L13 ‘ L1 L1
L9 ‘ L10 L13 ! |
]
L9 LS
L14 L14 @@
—l —= !
[1] Commande manuelle auxiliaire monostable a rappel
[2] Connecteur male M8x1
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 10/12 pour air extérieur
B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3
o]
CPE-10-M1CH-3... 2,3 -
CPE-10-M1CH-5L... 10 1,5 1,5 53 M7 M3 3,5 35 26 4
CPE-10-M1CH-5]... - ’
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5 - - - 9,2 -
CPE-10-M1CH-5L... | 86,8 16,5 23 10 28,5 16,5 6,2 16,3
70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5]... 103

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...

13


https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe

Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE10, bloc de raccordement, batterie a pas fixe 5/2 et 5/3

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com

S
4
T
m
~
=
HS
]
RN
N\g N
d oo | o
L]
:l__/
o=
H6
[1] Bloc de raccordement
[2] Support
[3] Plaque d’obturation
[4] Distributeurs
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6
%)
CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
CPE10-PRS... 28+ (n-1)x 16 L1-11+0,1 5,5 14 16 13,4 (-1)x16
14 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE10, bloc de raccordement, batterie a trame fixe 3/2 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Blocde raccordement
[2] Support

[3] Plaque d’obturation
[4] Distributeurs

B1 B2 B3 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H6
4] 4]
CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 Gl/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1
CPE10-3/2-PRS... 40+ (n-1)x16 | 28+ (n-1)x16 6 20 16 13,4 (n-1)x16 5,3
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions - CPE10, bloc de montage en batterie modulaire Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Bloc de raccordement CPE...-PRSG...-2 pour 2 distributeurs
[2] Bloc de raccordement CPE...-PRSG...-3 pour 3 distributeurs
[3] Bloc d’extension CPE...-PRSE...-2 pour 2 distributeurs
[4] Bloc terminal CPE...-PRS-EP
[5] Plaque d’obturation CPE...-PRSB
[6] RailenH selon EN 50002 pour la fixation
[7] Vis de serrage pour railen H
[8] Emplacement pour étiquette type IBS 6 x 10
[9] Piéce de liaison
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
@
CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 - 3,2 24

1) n=Nombre d’emplacements de distributeur

16 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Electrodistributeur CPE

Dimensions
Dimensions — CPE14, distributeur 3/2 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 10/12 pour 'alimentation du pilotage

[5] Raccord enfichable QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%) %} %]
CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE14, distributeur 5/2, monostable

CPE14-..-1/8
o D1 E%
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CPE14-..-QS-6

CPE14-..-QS-8

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour ’alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%] %] @ o]
CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 | G1/8 | M3 4,4 6 40,3 26 7 753 | 70,9 | 86,3 | 76,4
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE14-M1BH-5L... | 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20
18 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Dimensions

Dimensions — CPE14, distributeur 5/2 bistable

CPE14-
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC

[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS

B3

CPE14-

-QS-6

HS
E—
il
__fb @

Electrodistributeur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

CPE14-...-QS-8

=@

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
@ @ (%] @
CPE14-...-5)-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE14-...-5)-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE14, distributeur 5/3

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Cosses de connecteur, schéma de raccordement ZC
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour ’alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
o] o] @ @
CPE14-M1BH...-5)
14 10 3,5 3,5 | G1/8 | M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 753 | 70,9 | 86,3 | 76,4
CPE14-M1BH...-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE14-M1BH...-5) 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20
CPE14-M1BH...-5/3| 134 101
20 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Dimensions

Dimensions — CPE14, électrodistributeurs avec connecteur rond M8x1
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Connecteur male M8x1

[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes

Electrodistributeur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

SiE

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3
4]
CPE14-M1CH-5)-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE14-M1CH-5)-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

2026/09
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE14, électrodistributeurs avec connecteur rond M8x1
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[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Connecteur male M8x1
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 12/14 pour I’alimentation en air des pilotes

22
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CPE14-M1CH-3-. ..

& www.festo.com/catalogue/...
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CPE14-M1

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5)... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7
CPE14-M1BH-5)

40,3

40,3
CPE14-M1BH-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35 = - -
CPE14-M1CH-5L... 101,5
CPE14-M1CH-5]... 85 18,3 27 9,5 32 18,3 5 20 9,2
118 54 17,5 44,5 17,5
CPE14-M1BH-5]...
CPE14-M1BH-5/3...| 134 101
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE14, bloc de raccordement, batterie a pas fixe 5/2 et 5/3

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Bloc de raccordement dimension modulaire 16 mm
[2] Support
[3] Plaque d’obturation
[4] Distributeurs
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6
%)
CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
CPE14-PRS... 35+ (n-1) x 20 L1-13:0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n-1) x 20
24 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09



https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe

Electrodistributeur CPE

Dimensions
Dimensions — CPE14, bloc de raccordement, batterie a trame fixe 3/2 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Bloc de raccordement dimension modulaire 20 mm
[2] Support

[3] Plaque d’obturation

[4] Distributeurs

B1 B2 B3 BS D1 D2 D3 H1 H2 H3 Ha4 H6
@ @
CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1
CPE14-3/2-PRS... | 48+ (n-1)x20 | 34 + (n-1) x 20 7 24 20 17,4 (n-1) x 20 6,3

2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE14, bloc de montage en batterie modulaire Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Bloc de raccordement CPE...-PRSG...-2 pour 2 distributeurs
[2] Bloc de raccordement CPE...-PRSG...-3 pour 3 distributeurs
[3] Bloc d’extension CPE...-PRSE...-2 pour 2 distributeurs
[4] Bloc terminal CPE...-PRS-EP
[5] Plaque d’obturation CPE...-PRSB
[6] RailenH selon EN 50002 pour la fixation
[7] Vis de serrage pour railen H
[8] Emplacement pour étiquette type IBS 6 x 10
[9] Piéce de liaison
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
@
CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 - 4 32

1) n=Nombre d’emplacements de distributeur
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE18, distributeur 3/2 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 10/12 pour I’alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
% %] 4] %
CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE18, distributeur 5/2, monostable

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour I'alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
) o] ) o]
CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 | G1/4 | M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 | 105 94
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Dimensions

Dimensions — CPE18, distributeur 5/2 bistable, électrodistributeur bistable
CPE18-. -1/4

D1

CPE18-..-QS-8

Electrodistributeur CPE

CPE18-..-QS-10

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS 8
[6] Raccord enfichable QS 10
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
@ @ %] @
CPE18-...-5)-1/4 18 17,5 3,5 | G1/4 | M5 4,4 10 57 45 6 98 90,5 | 105 94
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE18-...-5)-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
2026/09 & www.festo.com/catalogue/... 29
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE18, distributeur 5/3
CPE18- -1/4

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%) [%] (%] [%]
CPE18-...-5)-1/4 18 17,5 3,5 G1l/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE18-...-5)-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE18, distributeurs sans pilote, distributeur 3/2 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Pilote, connecteur male type Cselon EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 10/12 pour I’alimentation en air des pilotes

B1 B2 B3 D1 D2 D3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 | L12 | L13

CPE18-P1-3 18 | 152 | 3,5 | G1/4 | M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 | 27,5 | 37,5 | 17,5 23 27,5 | 5,5 | 10,5
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE18, distributeurs sans pilote, distributeur 5/2
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Pilote, connecteur male type Cselon EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com

=

B1 B2 B3 D1 D2 D3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13
%}
CPE18-P1-5L 18 | 15,2 3,5 | G1/4 | M5 | 4,4 57 45 6 117 (23,3 75 (27,5 20 |37,5(17,5|57,5| 23 |27,5| 20 5,5 |1 10,5
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Electrodistributeur CPE

Dimensions
Dimensions — CPE18, distributeurs sans pilote, distributeur bistable 5/2 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Pilote, connecteur male type Cselon EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes

B1 | B2 | B3 D1 D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13

CPE18-P1-5) 18 | 15,2 3,5 | G1/4 | M5 | 4,4 | 57 | 45 6 | 121|233 75 |27,5| 20 (37,5|17,5|57,5| 23 |27,5| 20 | 5,5 |10,5
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Electrodistributeur CPE

Dimensions
Dimensions — CPE18, distributeurs sans pilote, distributeur 5/3 Téléchargement de données de CAO &’ www.festo.com
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[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Pilote, connecteur male type Cselon EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes

B1 | B2 | B3 D1 D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13
2
CPE18-P1-5) 121
18 |15,2| 3,5 | G1/4 | M5 | 4,4 | 57 | 45 6 23,3| 75 |27,5| 20 |37,5(17,5|57,5| 23 |27,5| 20 | 5,5 |10,5
CPE18-P1-5/3 140
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE18, bloc de raccordement, batterie a pas fixe 5/2 et 5/3 Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

Fo., o, o, ¥

3 VR 1 1

H2
H1

7S

H3

H4

H5

B3 8m ¢ | ®
L]
:l__./
o=
H6
[1] Bloc de raccordement dimension modulaire 26 mm
[2] Support
[3] Plague d’obturation
[4] Distributeurs
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6

%)

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
CPE18-PRS... 45+ (n-1) x 26 L11-17+0,1 8,5 22,5 26 22,4 (-1) x 26
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Dimensions
Dimensions — CPE18, bloc de raccordement, batterie a trame fixe 3/2

3

D .

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com

': <
|z
m
T ~
WE
o ot
D3
L1
L2
|3 4 H6
¢ 9 |9 9 |\Q \©
o
il = -
F—{Ds tHP:HD HO HOHEP = - o
_g\ m@m@ (Y&l ol o m 0
Ml i s i g s
L6 L5
L4
P =6
[1] Bloc de raccordement dimension modulaire 26 mm
[2] Support
[3] Plaque d’obturation
[4] Distributeurs
B1 B2 B3 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H6
@ @
CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1
CPE18-3/2-PRS... 60+ (n-1)x26 | 43+ (n-1)x26 8,5 24 26 22,4 (n-1) x 26 8,3
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Dimensions

Dimensions — CPE18, bloc de montage en batterie modulaire

Electrodistributeur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

H4

=ul fﬁ ) o B g
i A= O W 3| 8 3
=@ & NI

m[ m
ﬁ; 1y E- (o0 T
1 "

T
H3
H2
i =&

[1] Bloc de raccordement CPE...-PRSG...-2 pour 2 distributeurs
[2] Blocde raccordement CPE...-PRSG...-3 pour 3 distributeurs
[3] Bloc d’extension CPE...-PRSE...-2 pour 2 distributeurs
[4] Bloc terminal CPE...-PRS-EP
[5] Plaque d’obturation CPE...-PRSB
[6] Railen H selon EN 50002 pour la fixation
[7] Vis de serrage pour railen H
[8] Emplacement pour étiquette type IBS 6 x 10
[9] Piéce de liaison

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4

4]
CPE18 151,6 136,5 59 113 - 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4
L1y L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(Nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1) n=Nombre d’emplacements de distributeur

2026/09
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Electrodistributeur CPE

Dimensions
Dimensions — CPE24, distributeur 3/2 Téléchargement de données de CAO &’ www.festo.com

CPEZ24- .-3/8

D1

B2

CPE24- . -QS-10 CPE24-..-QS-12

o]
—
~
o oEEe fewm

—t
|
H3
H2
H1
H5
H4
H7
H6

=@

[1] Commande manuelle auxiliaire

[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette

[4] Raccord 10/12 pour ’alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
+0,1 | -0,5 @ @ @ @ | £0,25 0,1
CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 | M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 | 99,5 | 113 | 102
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
0,2 £0,12 +0,15 +0,12 £0,12
CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32
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Dimensions

Dimensions — CPE24, distributeur 5/2, monostable

Electrodistributeur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

CPE24- -3/8
o~ D1 %
2
\ ] Wv‘
] _ J=*
L7 % CPE24- -QS-10 CPE24- -QS-12
L6
L8 D4 _Gg
2 L6
I P, - 5 . 5
] -f—Fd [ (o]
f— g m —
e o T = b
hichas BeHen Hedem
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g AN B D4 D5
L4
L3
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L1
m
m
|
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[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour l’alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%] @ %) @
CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 | M5 6,5 10 12 62 40 11 108 | 99,5 | 113 102
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

2026/09
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Electrodistributeur CPE

Dimensions

Dimensions — CPE24, distributeur 5/2 bistable

B2

CPE24- -5J-3/8

D1

- =

|
: %

Téléchargement de données de CAO &' www.festo.com

] CPE24- -QS-10 CPE24-.. -QS-12
L6
L8 H—H«D“ D45—H+
[——
4| D6 5 4| D6 5
2 L6 : tj [
N EBEE =] == H Mo [d H MW [
— _3 [ m o
= T T tn b & T
H 0 ¢ B HeH ERJER e
5 ]
'4>‘L45‘<7 D4 D5
L4
L3
L2
L1
L2 @
I | D1
L9 L11 g@
[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour ’alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
@ @ @ @
CPE24-...-5)-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 62 40 11 108 99,5 113 102
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE24-...-5)-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32
& www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Dimensions

Dimensions — CPE24, distributeur 5/3

Electrodistribute

ur CPE

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com

CPE24- -3/8
o~ D1 %
2
. [—] EE v‘
] . | I =
L7 % CPE24-.-QS-10 CPE24-..-Q5-12
L6
L8
5
2 L6 j[
R S e B e o B MeH [
E_ _5 m <~
EHYE e SIS 2
[ f ( ¢F HedeH HoD e[
D3 ! I I I I I
'4>‘L45‘<7 D4 D5
L4
L3
L2
L1
D2
1 D2 "
m m
° Q |
A AW/
. A T
L12] D2
L13 ‘ L12
L9 ! D1
L1
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s
[1] Commande manuelle auxiliaire
[2] Connecteur male forme Cselon DIN EN 175301-803
[3] Emplacement pour étiquette
[4] Raccord 12/14 pour 'alimentation en air des pilotes
[5] Raccord enfichable QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H5 H6 H7
+0,1 -0,5 [%] %] [%] %] +0,25 +0,1
CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 99,5 113 102
CPE24-M1H...-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
+0,2 +0,2 +0,12 +0,2 +0,12 +0,12
CPE24-M1H...-5) 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32
CPE24-M1H...-5/3 213 163
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE10, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage interne

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type

trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 poles M5 190 |/min 196845 | CPE10-M1BH-3GL-M5
1|2: 2| M7 40g 400 |/min 196915 | CPE10-M1BH-3GL-M7
7 . T\1 =2 QS-4 190 |/min 196846 | CPE10-M1BH-3GL-QS-4

82 1] I3 Qs-6 300 |/min 196847 | CPE10-M1BH-3GL-QS-6

a 4 poles, M8x1 | M7 40g 400 |/min 550233 | CPE10-M1CH-3GL-M7
CPE10, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage interne

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type

trique tique 1 normal (normali-

sé selon
DIN 1343)

2 poles M5 190 |/min 196851 | CPE10-M1BH-30L-M5
1|°: 2 M7 40g 400 /min 196917 | CPE10-M1BH-30L-M7
7 T\1 . 2' QS-4 190 |/min 196852 | CPE10-M1BH-30L-QS-4

82 1] 3 QS-6 300 |/min 196853 | CPE10-M1BH-30L-QS-6
a4 pbles, M8x1 | M7 40g 400 |/min 550235 | CPE10-M1CH-30L-M7
CPE10, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 poles M5 190 |/min 196848 | CPE10-M1BH-3GLS-M5
1|2: 2| M7 40g 400 |/min 196916 | CPE10-M1BH-3GLS-M7
7 . T\1 =2 QS-4 190 |/min 196849 | CPE10-M1BH-3GLS-QS-4

i | S F \ Qs-6 300 |/min 196850 | CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
120 82 1 3 34 poles, M8x1 | M7 40g 400 |/min 550234 | CPE10-M1CH-3GLS-M7
CPE10, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 poles M5 190 |/min 196854 | CPE10-M1BH-30LS-M5
1|0: 2 M7 40g 400 |/min 196918 | CPE10-M1BH-30LS-M7
7 T\1 =] QS-4 190 |/min 196855 | CPE10-M1BH-30LS-QS-4

|_ __________ .I _____ H QS-6 300 |/min 196856 | CPE10-M1BH-30LS-QS-6
120 82 1 3 34 poles, M8x1 | M7 40g 400 |/min 550236 | CPE10-M1CH-30LS-M7
CPE10, distributeur 5/2 monostable, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1 o 2 2 poles M5 180 |/min 196881 | CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56¢g 350 |/min 196927 | CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 |/min 196882 | CPE10-M1BH-5L-QS-4
84 sl BB QS-6 320 |/min 196883 | CPE10-M1BH-5L-Q5-6
a 4 poles, M8x1 | M7 56¢g 350 |/min 550223 | CPE10-M1CH-5L-M7
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Indications de commande

CPE10, distributeur bistable 5/2, a pilotage interne

Electrodistributeur CPE

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 2 12 2 poles M5 180 |/min 196875 | CPE10-M1BH-5)-M5
M7 68g 350 |/min 196925 | CPE10-M1BH-5)-M7
QS-4 180 |/min 196876 | CPE10-M1BH-5)-QS-4
84 5111 13182 QS-6 320 |/min 196877 | CPE10-M1BH-5}-Q5-6
a 4 poles, M8x1 | M7 68¢g 350 |/min 550225 | CPE10-M1CH-5)-M7
CPE10, distributeur 5/2 monostable, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ 4 5 2 poles M5 180 |/min 196884 | CPE10-M1BH-5LS-M5
= M7 56 350 |/min 196928 | CPE10-M1BH-5LS-M7
7S 1t I QS-4 180 |/min 196885 | CPE10-M1BH-5LS-QS-4
] Tea  slal 3 I12 QS-6 320 /min 196886 | CPE10-M1BH-515-Q5-6
a 4 poles, M8x1 | M7 56¢ 350 |/min 550224 | CPE10-M1CH-5LS-M7
CPE10, distributeur bistable 5/2, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 2 12 2 poles M5 180 |/min 196878 | CPE10-M1BH-5)S-M5
= — M7 68g 350 |/min 196926 | CPE10-M1BH-5)S-M7
WAE: <\ QS-4 180 |/min 196879 | CPE10-M1BH-5/S-QS-4
wl fea slal Bl 56 320 /min 196880 | CPE10-M1BH-5/5-QS-6
a4 poles, M8x1 | M7 68¢g 350 |/min 550226 |CPE10-M1CH-5)S-M7
CPE10, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1 W 4 2| W 12 2 poles M5 180 l/m?n 533159 | CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
% \ ”J. J.H /4 7%' M7 68¢g 350 l/m!n 533141 | CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
T TTT T QS-4 180 |/min 533147 | CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
ou sl b el 56 300 U/min 533153 | CPE10-M1BH-5/36-Q56-B
a 4 poles, M8x1 | M7 68¢g 350 |/min 550227 | CPE10-M1CH-5/3G-M7
CPE10, distributeur 5/3 centre a l‘échappement, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ W 8 2 W 12 2 poles M5 180 l/m?n 533161 | CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
\ ” H /4 M7 68g 250 l/m!n 533143 | CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
T T T QS-4 180 |/min 533149 | CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
ou sl b el 56 250 U/min 533155 | CPE10-M1BH-5/3E-Q56-B
a 4 poles, M8x1 | M7 68¢g 550229 | CPE10-M1CH-5/3E-M7
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE10, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage interne

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-

sé selon

DIN 1343)

“ W 4 2 12 2 poles M5 180 |/min 533163 | CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
= = M7 68¢g 300 |/min 533145 | CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
/> T\ HTLT_i l /T | QS-4 180 I/min 533151 | CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B

ou sl b el Q56 300 |/min 533157 | CPE10-M1BH-5/38-Q56-B
a 4 poles, M8x1 | M7 68¢g 550231 | CPE10-M1CH-5/3B-M7
CPE10, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
u W 4 2 12 2 poles M5 180 |/min 533160 | CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
= I — ] M7 68¢g 350 |/min 533142 | CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
I T\ I|T T T|I /T | QS-4 180 I/min 533148 | CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
ul foa sl b el he Q56 300 U/min 533154 | CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
a 4 poles, M8x1 | M7 68¢g 350 |/min 550228 | CPE10-M1CH-5/3GS-M7
CPE10, distributeur 5/3, centre a l‘échappement, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
W o 2 L, | 2Poles M5 180 |/min 533162 | CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
= — M7 68¢g 250 |/min 533144 | CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
[ T\ I| T |I /T | QS-4 180 |/min 533150 | CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
14 T84 5[4 3 82] [12 -
QS-6 250 |/min 533156 | CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
a 4 poles, M8x1 | M7 68¢g 550230 | CPE10-M1CH-5/3ES-M7
CPE10, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

1 W 4 2 12 2 poles M5 180 |/min 533164 | CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
= = M7 68¢g 300 |/min 533146 | CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
| T\ IH—rm /T | QS-4 180 I/min 533152 | CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B

ul foa sl b el b Q56 300 I/min 533158 | CPE10-M1BH-5/385-QS6-B
a 4 poles, M8x1 | M7 68g 550232 | CPE10-M1CH-5/3BS-M7
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3
Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRC Y fixation du distri-
buteur
10 2 - Effets de cor- | 1,2 Nm 515¢g 543829 | CPE10-PRS-1/4-10
2 rosion moyens 131g 543821 | CPE10-PRS-1/4-2
3 179¢g 543822 | CPE10-PRS-1/4-3
4 227¢ 543823 | CPE10-PRS-1/4-4
5 2758 543824 | CPE10-PRS-1/4-5
6 323g 543825 | CPE10-PRS-1/4-6
7 371g 543826 | CPE10-PRS-1/4-7
8 419¢g 543827 | CPE10-PRS-1/4-8
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Indications de commande

CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3

Electrodistributeur CPE

Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRCY fixation du distri-
buteur
9 2 - Effets de cor- | 1,2 Nm 467 g 543828 | CPE10-PRS-1/4-9
rosion moyens
1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2
Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRCY fixation du distri-
buteur
10 2 - Effets de cor- | 1,2 Nm 420g 550558 | CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 rosion moyens 128¢g 550550 | CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 | CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201g 550552 | CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 2378 550553 | CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 | CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310g 550555 | CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 ¢ 550556 | CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383¢g 550557 | CPE10-3/2-PRS-1/4-9
1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk
CPE14, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 2 poles G1/8 60g 900 |/min 196929 | CPE14-M1BH-3GL-1/8
1|2: | Q56 510 /min 196887 | CPE14-M1BH-36L-05-6
7 |t 2' Qs-8 810 |/min 196888 | CPE14-M1BH-3GL-QS-8

|82 1| |3 a4 poles, M8x1 | G1/8 60g 900 |/min 550247 | CPE14-M1CH-3GL-1/8
CPE14, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

, 2 poles G1/8 60g 900 |/min 196931 | CPE14-M1BH-30L-1/8
1|°: Q56 510 /min 196891 | CPE14-M1BH-30L-Q5-6
7 \ 2' Qs-8 810 |/min 196892 | CPE14-M1BH-30L-QS-8

|8;— 1 -i—3 a4 poles, M8x1 | G1/8 60g 900 |/min 550249 | CPE14-M1CH-30L-1/8
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE14, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage externe

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type

trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 poles G1/8 60g 900 |/min 196930 | CPE14-M1BH-3GLS-1/8
1|2: 2| QS-6 510 |/min 196889 | CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
7 . T\1 =2 Qs-8 810 |/min 196890 | CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

|_ _______ .I{ _____ ' a4 pbles, M8x1 | G1/8 60g 900 |/min 550248 | CPE14-M1CH-3GLS-1/8
12° 82 1 3
CPE14, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 poles G1/8 60g 900 |/min 196932 | CPE14-M1BH-30LS-1/8
1|0: 2 QS-6 510 |/min 196893 | CPE14-M1BH-30LS-QS-6
7 T\1 =] Qs-8 810 |/min 196894 | CPE14-M1BH-30LS-QS-8

|_ __________ .I _____ H a4 pbles, M8x1 | G1/8 60g 900 |/min 550250 | CPE14-M1CH-30LS-1/8
127 82 1 3
CPE14, distributeur 5/2 monostable, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
" 4 2 2 poles G1/8 95¢ 800 |/min 196941 | CPE14-M1BH-5L-1/8
— | QS-6 400 |/min 196911 | CPE14-M1BH-5L-QS-6
| / _:\ /I' 2' Qs-8 680 |/min 196912 | CPE14-M1BH-5L-QS-8
84 HEINE a4 poles, M8x1 | G1/8 958 800 |/min 550237 | CPE14-M1CH-51-1/8
CPE14, distributeur bistable 5/2, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
% 4 2 1 2 poles G1/8 1158 800 |/min 196939 | CPE14-M1BH-5)-1/8
QS-6 400 |/min 196907 | CPE14-M1BH-5)-QS-6
Qs-8 680 |/min 196908 | CPE14-M1BH-5)-QS-8
84 5111 13182 a4 poles, M8x1 | G1/8 115g 800 |/min 550239 | CPE14-M1CH-5)-1/8
CPE14, distributeur 5/2 monostable, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1% 4 2 2 poles G1/8 95¢g 800 |/min 196942 | CPE14-M1BH-5LS-1/8
[ QS-6 400 |/min 196913 | CPE14-M1BH-5LS-QS-6
[/ 1t T Qs-8 680 |/min 196914 | CPE14-M1BH-5LS-QS-8
14] Tss slal 3 |2 34 poles, M8x1 | G1/8 95 g 800 |/min 550238 | CPE14-M1CH-5L5-1/8
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Indications de commande

CPE14, distributeur bistable 5/2, a pilotage externe

Electrodistributeur CPE

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 2 12 2 poles G1/8 115¢g 800 |/min 196940 | CPE14-M1BH-5)S-1/8
[ — Qs-6 400 |/min 196909 | CPE14-M1BH-5)S-QS-6
AE: RN Qs-8 680 |/min 196910 | CPE14-M1BH-5/S-QS-8
wl fea slal Bl 34 poles, M8x1 | G1/8 115g 800 /min 550240 | CPE14-M1CH-5/5-1/8
CPE14, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ W 4 2| W 12 2 poles G1/8 120g 750 l/m?n 196937 | CPE14-M1BH-5/3G-1/8
% \ ”J. J.H /4 QS-6 410 l/m!n 196903 | CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
T ITTT T Qs-8 720 |/min 196904 | CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
lasslil 13 a2l 34 poles, M8x1 | G1/8 120g 750 /min 550241 | CPE14-M1CH-5/36-1/8
CPE14, distributeur 5/3 centre a I‘échappement, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 o 2 - 2 pdles G1/8 120g 700 |/min 196935 | CPE14-M1BH-5/3E-1/8
% \ l H /4 7%' QS-6 370 |/min 196899 | CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
T T T QS-8 570 |/min 196900 | CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
s sll 5 el 34 poles, M8x1 | G1/8 120g 700 [/min 550243 | CPE14-M1CH-5/3E-1/8
CPE14, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage interne
Alimentation en | Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
air de pilotage tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
u W W 2| W 12 Interne G1/8 120g 750 |/min 196933 | CPE14-M1BH-5/3B-1/8
% \ ”LTJH /4 ?ﬁl . 550245 | CPE14-M1CH-5/3B-1/8
T T1T T QS-6 370 /min 196895 | CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
ou sl b el 058 650 |/min 196896 | CPE14-M1BH-5/38-Q5-8
CPE14, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1% 4 2| 12 2 poles G1/8 120g 750 |/min 196938 | CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
= A = QS-6 410 |/min 196905 | CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
[/ T\ I|T T T|I /‘T \ ] QS-8 720 1/min 196906 | CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
wlles sl B al e e A Tes 120g 750 [/min 550242 | CPE14-M1CH-5/365-1/8

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...

47


https://www.festo.com/catalogue/

Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE14, distributeur 5/3, centre a l‘échappement, a pilotage externe

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ W 4 2 12 2 poles G1/8 120g 700 |/min 196936 | CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
= | QS-6 370 |/min 196901 | CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
I T\ I| T |I /T | Qs-8 570 |/min 196902 | CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
wlles sl b el e o Tes 120g 700 Umin 550244 | CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
CPE14, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
" W 2| . 2 poles G1/8 120g 750 |/min 196934 | CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
[ — QS-6 370 |/min 196897 | CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
Z T\ I|TL¥_¢|I /T \ 1] Qs-8 650 |/min 196898 | CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
wl e sl b el b2 o 120g 750 Umin 550246 | CPE14-M1CH-5/3B5-1/8
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3
Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRC? fixation du distri-
buteur
10 2 - Effets de cor- | 1,2 Nm 930g 543838 | CPE14-PRS-3/8-10
2 rosion moyens 239g 543830 | CPE14-PRS-3/8-2
3 326¢ 543831 | CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 | CPE14-PRS-3/8-4
5 498g 543833 | CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 | CPE14-PRS-3/8-6
7 671g 543835 | CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 | CPE14-PRS-3/8-8
9 843g 543837 | CPE14-PRS-3/8-9
1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2
Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRC? fixation du distri-
buteur
10 2 - Effets de cor- | 1,2 Nm 592¢g 550567 | CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 rosion moyens 176 g 550559 | CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228g 550560 | CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280¢g 550561 | CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332¢g 550562 | CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384g 550563 | CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 | CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488¢g 550565 | CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540g 550566 | CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk
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Indications de commande

CPE14, bloc de raccordement PRSG pour

2 distributeurs

Electrodistributeur CPE

Raccord pneumatique 1 Poids du produit No. de piéce | Type
G3/8 950 164965 | CPE14-PRSG-2
187829 | CPE14-PRSGO-2
CPE14, bloc de raccordement PRSG pour 3 distributeurs
Raccord pneumatique 1 Poids du produit No. de piéce | Type
G3/8 130g 187820 | CPE14-PRSGO-3
187824 | CPE14-PRSG-3
CPE14, bloc de raccordement PRSE pour 2 distributeurs
Poids du produit No. de piéce | Type
85¢ 187830 | CPE14-PRSEO-2
164967 | CPE14-PRSE-2
CPE14, batterie modulaire, plaque d‘extrémité pour batterie
Raccord pneumatique 1 Poids du produit No. de piéce | Type
G3/8 80g 164969 | CPE14-PRS-EP
CPE14, batterie modulaire, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Poids du produit No. de piéce | Type
15¢ 164968 | CPE14-PRSB
CPE18, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piece | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)

2 Forme C G1/4 150¢g 1300 |/min 163141 | CPE18-M1H-3GL-1/4
1|2: | 163761 | CPE18-M2H-3GL-1/4
7 . =2 163785 | CPE18-M3H-3GL-1/4

|82 1| |3 QS-8 850 |/min 163149 | CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 | CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 | CPE18-M2H-3GL-QS-8
Qs-10 1000 |/min 163801 | CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 | CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 | CPE18-M1H-3GL-QS-10
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE18, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage interne

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C G1/4 150g 1700 |/min 163760 | CPE18-M2H-30L-1/4
1|°: 2 163784 | CPE18-M3H-30L-1/4
| / _k - 2' 163140 | CPE18-M1H-30L-1/4
| 82 1 |3 QS-8 850 |/min 163792 | CPE18-M3H-30L-QS-8
163768 | CPE18-M2H-30L-QS-8
163148 | CPE18-M1H-30L-QS-8
QS-10 1000 |/min 163776 | CPE18-M2H-30L-QS-10
163800 | CPE18-M3H-30L-QS-10
163156 | CPE18-M1H-30L-QS-10
CPE18, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C G1/4 150g 1300 |/min 163145 | CPE18-M1H-3GLS-1/4
1|2: 2| 163765 | CPE18-M2H-36LS-1/4
| / - _k 2' 163789 | CPE18-M3H-3GLS-1/4
|_ _______ .I { _____ \ Qs-8 850 |/min 163773 | CPE18-M2H-3GLS-QS-8
12 8 1 3 163797 | CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 | CPE18-M1H-3GLS-QS-8
QS-10 1000 |/min 163781 | CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 | CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 | CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C G1/4 150 g 1700 |/min 163788 | CPE18-M3H-30LS-1/4
1|°: 2 163764 | CPE18-M2H-30LS-1/4
| / _k T 2' 163144 | CPE18-M1H-30LS-1/4
|_ __________ 'I _____ \ Qs-8 850 |/min 163772 | CPE18-M2H-30LS-QS-8
12 82 1 3 163152 | CPE18-M1H-30LS-QS-8
163796 | CPE18-M3H-30LS-QS-8
QS-10 1000 |/min 163804 | CPE18-M3H-30LS-QS-10
163780 | CPE18-M2H-30LS-QS-10
163160 | CPE18-M1H-30LS-QS-10
CPE18, distributeur 5/2 monostable, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1 4 2 Forme C G1/4 220¢g 1500 |/min 163142 | CPE18-M1H-5L-1/4
|": | 163786 | CPE18-M3H-5L-1/4
| / :\ T q 163762 | CPE18-M2H-5L-1/4
[8s sl 3 QS8 850 [/min 163150 | CPE18-M1H-51-QS-8
163794 | CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 | CPE18-M2H-5L-QS-8
QS-10 1000 |/min 163158 | CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 | CPE18-M2H-5L-QS-10
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Indications de commande

CPE18, distributeur 5/2 monostable, a pilotage interne

Electrodistributeur CPE

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C Qs-10 1000 |/min 163802 | CPE18-M3H-51-Q5-10
14 4 2|
-
[/ T\ =
lss 5[] 3
CPE18, distributeur bistable 5/2, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 2 12 Forme C G1/4 270¢g 1500 |/min 163787 | CPE18-M3H-5)-1/4
163763 | CPE18-M2H-5)-1/4
163143 | CPE18-M1H-5)-1/4
84 5111 13 182 Qs-8 850 |/min 163151 | CPE18-M1H-5)-QS-8
163795 | CPE18-M3H-5)-QS-8
163771 | CPE18-M2H-5)-QS-8
QS-10 1000 |/min 163159 | CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 | CPE18-M2H-5)-QS-10
163803 | CPE18-M3H-5)-QS-10
CPE18, distributeur 5/2 monostable, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ 4 5 Forme C G1/4 220g 1500 |/min 163146 |CPE18-M1H-5LS-1/4
— 163790 | CPE18-M3H-5LS-1/4
e I 163766 | CPE18-M2H-5LS-1/4
1l Iss sla]l B 2 Qs-8 850 |/min 163154 | CPE18-M1H-515-QS-8
163798 | CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 | CPE18-M2H-5LS-QS-8
QS-10 1000 |/min 163806 | CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 | CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 | CPE18-M2H-5LS-QS-10
CPE18, distributeur bistable 5/2, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 ’ 1 Forme C G1/4 270¢g 1500 |/min 163147 | CPE18-M1H-5)S-1/4
= — 163791 | CPE18-M3H-5)S-1/4
WAE: <\ 163767 | CPE18-M2H-5)S-1/4
wl lea slal Bl 58 850 /min 163775 | CPE18-M2H-5/5-QS-8
163155 | CPE18-M1H-5)S-QS-8
163799 | CPE18-M3H-5)S-QS-8
QS-10 1000 |/min 163783 | CPE18-M2H-5)S-QS-10
163163 | CPE18-M1H-5)S-QS-10
163807 | CPE18-M3H-5)S-QS-10
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE18, distributeur 5/3, centre fermé, a

pilotage interne

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
% W 4 2| 12 Forme C G1/4 280¢g 1450 |/min 170319 | CPE18-M3H-5/3G-1/4
= T T = 170247 | CPE18-M1H-5/3G-1/4
/> T\ ”T T T| /T <A\ ] 170283 | CPE18-M2H-5/3G-1/4
ou sl b el 058 850 /min 170289 | CPE18-M2H-5/36-Q5-8
170325 | CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 | CPE18-M1H-5/3G-QS-8
QS-10 1050 |/min 170331 | CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 | CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 | CPE18-M1H-5/3G-QS-10
CPE18, distributeur 5/3 centre a l‘échappement, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
W o 2 L, | FomeC G1/4 280¢g 1200 |/min 170285 | CPE18-M2H-5/3E-1/4
\ ” l /4 ?%l 170249 | CPE18-M1H-5/3E-1/4
T T T 170321 | CPE18-M3H-5/3E-1/4
ou sl bl 058 780 Umin 170255 | CPE18-M1H-5/3E-Q5-8
170291 | CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 | CPE18-M3H-5/3E-QS-8
QS-10 1000 |/min 170297 | CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 | CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 | CPE18-M1H-5/3E-QS-10
CPE18, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
W W 2 L, | FomeC G1/4 280¢g 1300 |/min 170251 | CPE18-M1H-5/3B-1/4
% \ ”LTJ l /4 ?%l 170323 | CPE18-M3H-5/3B-1/4
T o T 170287 | CPE18-M2H-5/3B-1/4
oa sl bl Q58 780 Umin 170329 | CPE18-M3H-5/3B-05-8
170257 | CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 | CPE18-M2H-5/3B-QS-8
QS-10 1000 |/min 170263 | CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 | CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 | CPE18-M3H-5/3B-QS-10
CPE18, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ MW W 2| " Forme C G1/4 280g 1450 |/min 170248 | CPE18-M1H-5/3GS-1/4
= T—T — 170320 | CPE18-M3H-5/3GS-1/4
Z T\ I|T T T|I /T \ 1] 170284 | CPE18-M2H-5/3GS-1/4
1l lea sl B a2l 2 Q58 850 /min 170290 | CPE18-M2H-5/365-Q5-8
170326 | CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 | CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
QS-10 1050 |/min 170296 | CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 | CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
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Indications de commande

CPE18, distributeur 5/3, centre fermé, a

pilotage externe

Electrodistributeur CPE

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ M 4 2 W 12 Forme C QS-10 1050 |/min 170332 | CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
= I =
[/ T\ I|T T T|I fr \ ]
14 T84 sfal 3 82l |12
CPE18, distributeur 5/3, centre a [‘échappement, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 o 2 . Forme C G1/4 280¢g 1200 |/min 170250 | CPE18-M1H-5/3ES-1/4
= — 170286 | CPE18-M2H-5/3ES-1/4
Z T\ I| T |I /T \ 170322 | CPE18-M3H-5/3ES-1/4
ulles sl b sl T2 058 780 /min 170292 | CPE18-M2H-5/3E5-Q5-8
170256 | CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 | CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
QS-10 1000 |/min 170334 | CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 | CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 | CPE18-M2H-5/3ES-QS-10
CPE18, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
" 4 2 12 Forme C G1/4 280g 1300 |/min 170252 CPE18-M1H-5;3BS-1§4
= = 170288 | CPE18-M2H-5/3BS-1/4
L/ T\ IH—T—m /T \] 170324 |CPE18-M3H-5/3BS-1/4
wl s sl b el e 058 780 /min 170330 | CPE18-M3H-5/385-Q5-8
170258 | CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 | CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
QS-10 1000 |/min 170300 | CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 | CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 | CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
CPE18, distributeur 3/2 sans pilotes
Fonction de dis- | Alimentation en | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
tributeur air de pilotage normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
3/2 monostable | Externe 110¢g 1300 |/min 550164 | CPE18-P1-3GLS-1/4
fermé Interne 550163 | CPE18-P1-3GL-1/4
3/2 monostable, | Externe 1700 |/min 550166 |CPE18-P1-30LS-1/4
ouvert Interne 550165 | CPE18-P1-30L-1/4
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE18, distributeur 5/2 monostable sans pilote

Fonction de dis- | Alimentation en | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
tributeur air de pilotage normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
5/2 monostable | Externe 180g 1500 |/min 550154 | CPE18-P1-5LS-1/4
Interne 550153 | CPE18-P1-5L-1/4
CPE18, distributeur bistable 5/2 sans pilote
Fonction de dis- | Alimentation en | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
tributeur air de pilotage normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
5/2 bistable Externe 190g 1500 |/min 550156 | CPE18-P1-5)S-1/4
Interne 550155 | CPE18-P1-5)-1/4
CPE18, distributeur a position intermédiaire 5/3 monostable sans pilote
Fonction de dis- | Alimentation en | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
tributeur air de pilotage normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
5/3 centre sous | Externe 200g 1300 |/min 550162 | CPE18-P1-5/3BS-1/4
pression Interne 550161 |CPE18-P1-5/3B-1/4
5/3 al‘échappe- | Externe 1200 |/min 550160 | CPE18-P1-5/3ES-1/4
ment Interne 550159 | CPE18-P1-5/3E-1/4
5/3 centre fermé | Externe 1450 |/min 550158 | CPE18-P1-5/3GS-1/4
Interne 550157 | CPE18-P1-5/3G-1/4
CPE18, pilote selon I1SO 15218
Raccord électrique Caractéristiques de bo- | Débit nominal normal | No. de piéce | Type
bine (normalisé selon
DIN 1343)
Forme C, selon DINEN | 110V CA:50/60 Hz, 18 |/min 546259 | VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
175301-803 puissance d‘appel 2,9
VA, puissance de main-
tien 2,1 VA
12V(CC:1,8W 546257 | VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230V CA:50/60 Hz, 546260 |VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
puissance d‘appel 2,9
VA, puissance de main-
tien 2,1 VA
24V CA:50/60 Hz, 546258 | VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
puissance d‘appel 3,1
VA, puissance de main-
tien 2,3 VA
24VCC:1,8W 546256 |VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
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Indications de commande

Electrodistributeur CPE

CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3
Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRC? fixation du distri-

buteur

10 2 - Effets de cor- | 2Nm 1386¢g 543847 | CPE18-PRS-3/8-10
2 rosion moyens 353 g 543839 | CPE18-PRS-3/8-2
3 482g 543840 | CPE18-PRS-3/8-3
4 611g 543841 | CPE18-PRS-3/8-4
5 7408 543842 | CPE18-PRS-3/8-5
6 870¢g 543843 | CPE18-PRS-3/8-6
7 999¢g 543844 | CPE18-PRS-3/8-7
8 1128g 543845 | CPE18-PRS-3/8-8
9 1257¢g 543846 | CPE18-PRS-3/8-9

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2

Nombre maximal | Classe de protec- | Couple de ser- Poids du produit | No. de piéce | Type
d‘emplacements | tion anticorro- rage max. de
de distributeurs | sion CRCY fixation du distri-

buteur
10 2 - Effets de cor- | 2Nm 908¢g 550576 | CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 rosion moyens 266 g 550568 | CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 | CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 | CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 | CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587¢g 550572 | CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 | CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 7488 550574 | CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828¢g 550575 | CPE18-3/2-PRS-3/8-9

CPE18, bloc de raccordement PRSG pour

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk

2 distributeurs

Raccord pneuma- | Raccord pneuma- | Raccord pneuma- | Poids du produit | No. de piece | Type

tique 1 tique 3 tique 5

G1/2 170¢g 164970 | CPE18-PRSG-2
187831 | CPE18-PRSGO-2

CPE18, bloc de raccordement PRSG pour 3 distributeurs

Raccord pneuma- | Raccord pneuma- | Raccord pneuma- | Poids du produit | No. de piece | Type

tique 1 tique 3 tique 5

G1/2 225¢g 187821 | CPE18-PRSGO-3
187825 | CPE18-PRSG-3
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE18, bloc de raccordement PRSE pour 2 distributeurs

Poids du produit No. de piéce | Type
145¢g 187832 | CPE18-PRSEO-2
164972 | CPE18-PRSE-2
CPE18, batterie modulaire, plaque d‘extrémité pour batterie
Raccord pneuma- | Raccord pneuma- | Raccord pneuma- | Poids du produit | No. de piéce | Type
tique 1 tique 3 tique 5
G1/2 125¢g 164973 | CPE18-PRS-EP
CPE18, batterie modulaire, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Poids du produit No. de piéce | Type
28¢g 164974 | CPE18-PRSB
CPE24, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
) Forme C G3/8 220g 2500 |/min 163809 | CPE24-M2H-3GL-3/8
1l2: | 163165 | CPE24-M1H-3GL-3/8
| / T T\1 2' 163833 | CPE24-M3H-3GL-3/8
| 82 1| |3 QS-10 1250 |/min 163841 | CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 | CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 | CPE24-M2H-3GL-QS-10
QS-12 1650 |/min 163849 | CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 | CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 | CPE24-M1H-3GL-QS-12
CPE24, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
) Forme C G3/8 220¢g 3000 |/min 163164 | CPE24-M1H-30L-3/8
1|°: 163832 | CPE24-M3H-30L-3/8
| / T\1 - 2' 163808 | CPE24-M2H-30L-3/8
| 82 1 |3 QS-10 1250 |/min 163816 | CPE24-M2H-30L-QS-10
163840 | CPE24-M3H-30L-QS-10
163172 | CPE24-M1H-30L-QS-10
QS-12 1650 |/min 163848 | CPE24-M3H-30L-QS-12
163824 | CPE24-M2H-30L-QS-12
163180 | CPE24-M1H-30L-QS-12
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Indications de commande

CPE24, distributeur 3/2, normalement fermé, a pilotage externe

Electrodistributeur CPE

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C G3/8 220¢g 2500 |/min 163169 | CPE24-M1H-3GLS-3/8
1|2: 2| 163813 | CPE24-M2H-36LS-3/8
| / . 2' 163837 | CPE24-M3H-3GLS-3/8
|. _______ .I 1 _____ \ QS-10 1250 |/min 163821 | CPE24-M2H-3GLS-QS-10
127 82 1 3 163177 | CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 | CPE24-M3H-3GLS-QS-10
QS-12 1650 |/min 163829 | CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 | CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 | CPE24-M1H-3GLS-QS-12
CPE24, distributeur 3/2, normalement ouvert, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C G3/8 220¢g 3000 |/min 163836 | CPE24-M3H-30LS-3/8
1|°: 2 163812 | CPE24-M2H-3015-3/8
| / _k . 2' 163168 | CPE24-M1H-30LS-3/8
|_ _________ 1 _____ ' QS-10 1250 |/min 163176 | CPE24-M1H-30LS-QS-10
12 82 1 3 163820 | CPE24-M2H-30LS-QS-10
163844 | CPE24-M3H-30LS-QS-10
QS-12 1650 |/min 163184 | CPE24-M1H-30LS-QS-12
163828 | CPE24-M2H-30LS-QS-12
163852 | CPE24-M3H-30LS-QS-12
CPE24, distributeur 5/2 monostable, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C G3/8 360¢g 2900 |/min 163166 | CPE24-M1H-5L-3/8
1|'*: 4 2| 163810 | CPE24-M2H-5L-3/8
[/ _R T q 163834 | CPE24-M3H-5L-3/8
84 5/ 1] 3 Qs-10 1250 [/min 163174 | CPE24-M1H-51-Q5-10
163842 | CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 | CPE24-M2H-5L-QS-10
QS-12 1650 |/min 163826 | CPE24-M2H-51-QS-12
163850 | CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 | CPE24-M1H-5L-QS-12
CPE24, distributeur bistable 5/2, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
" W 2 1 Forme C G3/8 390g 3200 |/min 163811 | CPE24-M2H-5)-3/8
163835 | CPE24-M3H-5)-3/8
163167 | CPE24-M1H-5)-3/8
84 511113182 QS-10 1250 |/min 163819 | CPE24-M2H-5)-QS-10
163843 | CPE24-M3H-5)-QS-10
163175 | CPE24-M1H-5)-QS-10
QS-12 1650 |/min 163827 | CPE24-M2H-5)-QS-12
163183 | CPE24-M1H-5)-QS-12
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE24, distributeur bistable 5/2, a pilotage interne

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
Forme C QS-12 1650 |/min 163851 | CPE24-M3H-5)-QS-12
14 4 2 12
84 5111 (3182
CPE24, distributeur 5/2 monostable, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 ) Forme C G3/8 360 g 2900 |/min 163170 | CPE24-M1H-5LS-3/8
= 163814 | CPE24-M2H-5LS-3/8
S 1t T 163838 | CPE24-M3H-5LS-3/8
1l fss slal B |12 Q5-10 1250 |/min 163822 | CPE24-M2H-515-QS-10
163846 | CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 | CPE24-M1H-5LS-QS-10
QS-12 1650 |/min 163186 | CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 | CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 | CPE24-M2H-5LS-QS-12
CPE24, distributeur bistable 5/2, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ 4 ) . Forme C G3/8 390g 3200 |/min 163839 | CPE24-M3H-5)S-3/8
= — 163815 | CPE24-M2H-5)S-3/8
A <\ 163171 | CPE24-M1H-5)S-3/8
wl lea sl BI T2 Q510 12501/min 163847 | CPE24-M3H-5/5-Q5-10
163823 | CPE24-M2H-5)S-QS-10
163179 | CPE24-M1H-5)S-QS-10
QS-12 1650 |/min 163855 | CPE24-M3H-5)S-QS-12
163831 | CPE24-M2H-5)S-QS-12
163187 | CPE24-M1H-5)S-QS-12
CPE24, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
14 4 2 12 Forme C G3/8 430g 3000 |/min 170265 | CPE24-M1H-5/3G-3/8
= — = 170301 | CPE24-M2H-5/3G-3/8
/> T\ ”T T TH /T <A\ ] 170337 | CPE24-M3H-5/3G-3/8
loa sl b el Q510 1250 |/min 170343 | CPE24-M3H-5/36-Q5-10
170307 | CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 | CPE24-M1H-5/3G-QS-10
QS-12 1650 |/min 170277 | CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 | CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 | CPE24-M2H-5/3G-QS-12
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Indications de commande

CPE24, distributeur 5/3 centre a l‘échappement, a pilotage interne

Electrodistributeur CPE

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1 W 8 2 W 12 Forme C G3/8 430g 2650 |/min 170267 | CPE24-M1H-5/3E-3/8
\ ” H /4 170339 | CPE24-M3H-5/3E-3/8
T T T 170303 | CPE24-M2H-5/3E-3/8
ou sl b el 0510 1250 /min 170273 | CPE24-M1H-5/3E-Q5-10
170345 | CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 | CPE24-M2H-5/3E-QS-10
QS-12 1600 |/min 170315 | CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 | CPE24-M3H-5/3E-QS-12
170279 | CPE24-M1H-5/3E-QS-12
CPE24, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage interne
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
W o 2 W 2 Forme C G3/8 430g 2600 |/min 170305 | CPE24-M2H-5/3B-3/8
% \ ”LTJH /4 ?ﬁl 170341 | CPE24-M3H-5/3B-3/8
T TlT i 170269 | CPE24-M1H-5/3B-3/8
ou sl b el 0510 1250 /min 170311 | CPE24-M2H-5/3B-Q5-10
170275 | CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 | CPE24-M3H-5/3B-QS-10
QS-12 1600 |/min 170353 | CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 | CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 | CPE24-M1H-5/3B-QS-12
CPE24, distributeur 5/3, centre fermé, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
w W W 2 W 12 Forme C G3/8 430g 3000 |/min 170302 | CPE24-M2H-5/3GS-3/8
= R -] 170266 | CPE24-M1H-5/3GS-3/8
Z T\ I|T T T|I /T \ 170338 | CPE24-M3H-5/3GS-3/8
wlles sl b a2l o Q510 1250 /min 170344 | CPE24-M3H-5/365-Q5-10
170272 | CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 | CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
QS-12 1650 |/min 170278 | CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 | CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 | CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
CPE24, distributeur 5/3, centre a l‘échappement, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
“ M 4 2 W 12 Forme C G3/8 430g 2650 |/min 170340 | CPE24-M3H-5/3ES-3/8
= -] 170304 | CPE24-M2H-5/3ES-3/8
Z T\ I| T |I /T \ 170268 | CPE24-M1H-5/3ES-3/8
ul les  slal s sl bz Q510 1250 /min 170346 | CPE24-M3H-5/3E5-Q5-10
170310 | CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 | CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
QS-12 1600 |/min 170280 | CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 | CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
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Electrodistributeur CPE

Indications de commande

CPE24, distributeur 5/3, centre a ‘échap

pement, a pilotage externe

Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
séselon
DIN 1343)
“ W a2 W 12 Forme C QS-12 1600 |/min 170352 | CPE24-M3H-5/3ES-QS-12
vaah AN
14 T84 slil 3 &2 12
CPE24, distributeur 5/3, centre sous pression, a pilotage externe
Raccord élec- Raccord pneuma- | Poids du produit | Débit nominal No. de piéce | Type
trique tique 1 normal (normali-
sé selon
DIN 1343)
1 W 4 2 W 12 Forme C G3/8 430g 2600 |/min 170306 | CPE24-M2H-5/3BS-3/8
=] = 170342 | CPE24-M3H-5/3BS-3/8
L/ T\ IH—I—m /‘T \ | 170270 | CPE24-M1H-5/3BS-3/8
1l les sl b a2l 2 Q5-10 1250 I/min 170276 | CPE24-M1H-5/3B5-Q5-10
170312 | CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 | CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
QS-12 1600 |/min 170354 | CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 | CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 | CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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Périphérie

Distributeur individuel - CPE10 et CPE14

Electrodistributeur CPE

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description

[1] Electrodistributeurs CPE10 et CPE14 - S cpe

[2] Electrodistributeurs CPE10 et CPE14 - S cpe

[3] Outil de commande manuelle auxiliaire AHB - 75

[4] Silencieux UC Pour raccord 3, 5, 82 ou 84 75

[5] Etiquette IBS-6x10 - 76

[6] Raccords enfichables QS Pour raccord union cannelé & qs

[7] Réduction M7 sur M5 Compris dans la fourniture $ -

[8] (Cable de liaison NEBA-M8G Connecteur femelle M8x1, droit 72

[9] Cable de liaison NEBA-M8W Connecteur femelle M8x1, coudé 72
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Electrodistributeur CPE

Périphérie

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description

[10]  Adaptateur VAVE-C8 Schéma de raccordement ZC sur M8, avec témoin d‘état du signal 72

[11]  Cable de liaison NEBV-Z4 Schéma de raccordement ZC avec réduction du courant de maintien, circuit de protection, témoin d‘état | 71

du signal
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Périphérie

Distributeur individuel - CPE18 et CPE24

Electrodistributeur CPE

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description

[1] Electrodistributeurs CPE18 et CPE24 S cpe

[2] Outil de commande manuelle auxiliaire AHB 75

[3] Silencieux UC Pour raccord 3, 5, 82 ou 84 75

[4] Etiquette IBS-6x10 - 76

[5] Raccords enfichables QS Pour raccord union cannelé $qs

[6] Joint lumineux MEB...LD Pour0... 230 VAC 75

[71 Cable a connecteur femelle KMEB-1... Gaine de cable PVC, jusqu‘a 240V, sans témoin d‘état du signal 74

[8] Cable a connecteur femelle KMEB-1... Gaine de cable PVC, 24 V DC, avec témoin d‘état du signal 74

[9] Connecteur femelle MSSD-EB... Sans témoin d*état du signal 74

[10]  Céble a connecteur femelle KMEB-2... Gaine de cable PUR 74
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Electrodistributeur CPE

Périphérie

Montage en batterie, pas fixe

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description
[1] Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS Pour distributeurs 3/2 & cpe
[2] Bloc de raccordement CPE18-PRS... Pour distributeurs 5/2 et 5/3 & cpe
3] Joint d‘étanchéité CPV18-VI-P.1/4-150 - -
[4] Plaque d‘obturation CPE18-RP3 Pour montage sur des emplacements libres de distributeurs 3/2 73
[5] Distributeur 3/2 CPE18... - & cpe
[6] Support CPE18-H3-50 Support pour distributeur 3/2 74
[71 Vis M4X65-8.8-VS-100 - 74
(8] Plague d‘obturation CPE18-RP Pour montage sur des emplacements libres de distributeurs 5/2 et 5/3 73
[9] Distributeur 5/2 CPE18... - & cpe
[10]  Distributeur 5/3 CPE18... - & cpe
[11]  Support CPE18-H5-50 Support pour distributeurs 5/2 et 5/3 73
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Périphérie

Accessoires — Montage en batterie, pas fixe CPE10 et CPE14

Electrodistributeur CPE

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description

[1] Electrodistributeurs CPE10 et CPE14 - & cpe

[2] Etiquette IBS-6x10 - 76

[3] Raccords enfichables QS Pour raccord union cannelé 8 qs

[4] Réduction M7 sur M5 Compris dans la fourniture S -

[5] Silencieux UC Pour raccord 3, 5, 82 ou 84 75

[6] Bouchon d‘obturation B - 75

7] Elément de séparation VABD..., PRSV... Pour montage dans le bloc de raccordement 75

[8] (Cables de liaison NEBA-M8W... Connecteur femelle M8x1, coudé & neba

[9] Cables de liaison NEBA-MS8G... Connecteur femelle M8x1, droit &S neba
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Electrodistributeur CPE

Périphérie

Accessoires — Montage en batterie, pas fixe CPE10 et CPE14, schéma de raccordement ZC

Accessoires

- Page/Internet

Type/code de commande Description
[1] Electrodistributeurs CPE10 et CPE14 - & cpe
[2] Etiquette IBS-6x10 - 76
[3] Raccords enfichables QS Pour raccord union cannelé &qs
[4] Réduction M7 sur M5 Compris dans la fourniture -
[5] Silencieux UC Pour raccord 3, 5, 82 ou 84 75
[6] Bouchon d‘obturation B - 75
[7] Elément de séparation VABD..., PRSV... Pour montage dans le bloc de raccordement 75
[8] Cable de liaison NEBV-Z4... Schéma de raccordement ZC avec réduction du courant de maintien, circuit de protection, témoin d‘état | 71
du signal
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Electrodistributeur CPE

Périphérie

Accessoires — Montage en batterie, pas fixe CPE18

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description

[1] Electrodistributeur CPE18 - & cpe

[1] Bloc de raccordement CPE18-PRS... Pour distributeurs 5/2 et 5/3 & cpe

[1] Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS... Pour distributeurs 3/2 & cpe

[2] Elément de séparation pour zones de pression Pour montage dans le bloc de raccordement 75
VABD..., PRSV...

[3] Silencieux UC Pour montage dans les raccords d‘échappement 75

[4] Raccords enfichables QS Pour raccord union cannelé &qs

[5] Bouchon d‘obturation B - 75

[6] Plaque d‘obturation CPE18-RP Pour montage sur des emplacements libres de distributeurs 5/2 et 5/3 73

[6] Plague d‘obturation CPE18-RP3 Pour montage sur des emplacements libres de distributeurs 3/2 73

[71 Cable a connecteur femelle KMEB-1... Gaine de cable PVC, jusqu‘a 240V, sans témoin d‘état du signal 74

[8] Cable a connecteur femelle KMEB-1... Gaine de cable PVC, 24 V DC, avec témoin d‘état du signal 74

[9] Connecteur femelle MSSD-EB... Sans témoin d‘état du signal 74

[10]  Céble a connecteur femelle KMEB-2... Gaine de cable PUR 74

[11]  Joint lumineux MEB-LD... Pour12...24VDCet0... 230 VAC 75

[12]  Etiquette IBS-6x10 - 76
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- Page/Internet

& cpe
& cpe
& cpe
& cpe
& cpe
75

£qs

Pour 2 distributeurs

Pour 3 distributeurs

Pour 2 distributeurs

Pour connecter les blocs

Compris dans la fourniture

Pour fermer les emplacements libres
Compris dans la fourniture

Pour la fixation du distributeur

Pour raccord union cannelé

Description

Bloc de raccordement CPE...-PRSG-3

Bloc de raccordement CPE...-PRSG-2
Bloc d‘extension CPE...-PRSE-2

Plaque d‘extrémité CPE...-PRS-EP

Piece de liaison
Plaque d‘obturation CPE...-RP

Type/code de commande
Joint d‘étanchéité
Electrodistributeur CPE...
Raccord

Raccord enfichable QS

Silencieux UC

Tiroir

Montage en batterie avec blocs de raccordement modulaires

Electrodistributeur CPE

Périphérie
Accessoires

(1]
(2]
E)
4]
5]
[6]
[7]
(8]
[10]
[11]
[12]

191
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Matériau plaque d‘obturation No. de piéce | Type
PA 544479 | CPE10-RP
5 )
e
P
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, kit de support
Matériau support Matériau de vis Matériau joints d‘étan- | No. de piece | Type
chéité
acier inoxydable forte- | Acier, Zingué Caoutchouc nitrile buta- 544394 | CPE10-H5-SET
ment allié diene
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, support
Matériau support No. de piéce | Type
acier inoxydable fortement allié 547045 | CPE10-H5-50
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, vis
Matériau de vis No. de piéce | Type
@% Acier, Zingué 547048 | M3X40-8.8-VS-100
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, joints d“étanchéité
Matériau joints d‘étanchéité No. de piéce | Type
@ Caoutchouc nitrile butadiéne 547051 | CPV10-VI-P.M7-150
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Matériau plaque d‘obturation No. de piéce | Type
PA 550580 | CPE10-RP3
@@@
e
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, kit de support
Matériau support Matériau de vis Matériau joints d‘étan- | No. de piece | Type
chéité
acier inoxydable forte- | Acier, Zingué Caoutchouc nitrile buta- 550577 | CPE10-H3-SET

f]

o2

ment allié

diéne
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, support
Matériau support No. de piéce | Type
€ acier inoxydable fortement allié 551490 | CPE10-H3-50
IFl
r” b
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2 voies, vis
Matériau de vis No. de piéce | Type
% Acier, Zingué 547048 | M3X40-8.8-VS-100
CPE10, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, joints d‘étanchéité
Matériau joints d‘étanchéité No. de piéce | Type
P Caoutchouc nitrile butadiéne 547051 | CPV10-VI-P.M7-150
8
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Matériau plaque d‘obturation No. de piéce | Type
PA 544480 | CPE14-RP
_5 =)
e
S
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, kit de support
Matériau support Matériau de vis Matériau joints d‘étan- | No. de piece | Type
chéité
acier inoxydable forte- | Acier, Zingué Caoutchouc nitrile buta- 544395 | CPE14-H5-SET
ment allié diéne
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, support
Matériau support No. de piéce | Type
€ acier inoxydable fortement allié 547046 | CPE14-H5-50
IFl
r” b
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, vis
Matériau de vis No. de piéce | Type
Acier, Zingué 547049 | M3X45-8.8-VS-100

&
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, joints d‘étanchéité
Matériau joints d‘étanchéité No. de piéce | Type
@ Caoutchouc nitrile butadiéne 547052 | CPV14-VI-P.1/8-150
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Matériau plaque d‘obturation No. de piéce | Type
PA 550582 | CPE18-RP3
550581 | CPE14-RP3
&
o
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, kit de support
Matériau support Matériau de vis Matériau joints d‘étan- | No. de piéce | Type
chéité
acier inoxydable forte- | Acier, Zingué Caoutchouc nitrile buta- 550579 | CPE18-H3-SET
"ﬁ ment allié diéne 550578 |CPE14-H3-SET
8
o2
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, support
Matériau support No. de piéce | Type
< acier inoxydable fortement allié 551492 | CPE18-H3-50
”l‘/ ‘ 551491 | CPE14-H3-50
i
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2 voies, vis
Matériau de vis No. de piéce | Type
Acier, Zingué 547049 | M3X45-8.8-VS-100
@% 547050 | M4X65-8.8-VS-100
CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, joints d“‘étanchéité
Matériau joints d‘étanchéité No. de piéce | Type
) Caoutchouc nitrile butadiéne 547053 | CPV18-VI-P.1/4-150
S 547052 | CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 et CPE14, céble de liaison, connecteur femelle schéma de raccordement ZC, extrémité de cable ouverte, 2 conducteurs

Raccord élec- Raccord élec- Matériau de Longueur de No. de piéce | Type

trique 2, techno- | trique 2, nombre | gaine du cable cable

logie de raccor- | de pdles/fils

dement

Céble nu 2 TPE-U(PUR) 2,5m 8047679 | NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5m 8047680 | NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10m 8047678 | NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE10 et CPE14, céble de liaison, connecteur femelle schéma de raccordement ZC, connecteur male M8x1, 3 pdles
Raccord élec- Raccord élec- Matériau de Longueur de No. de piéce | Type
trique 2, techno- | trique 2, nombre | gaine du cable cable
logie de raccor- | de pdles/fils
dement
M8x1 codageA |3 TPE-U(PUR) 0,5m 8047683 | NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
selon EN 61076- 2,5m 8047684 | NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1
2-104
CPE10 et CPE14, répartiteur 2 sur 1
Raccord élec- Raccord élec- Raccord élec- Raccord élec- No. de piéce | Type
trique 1, connec- | trique 1, type de | trique 2, techno- | trique 2, type de
tique raccord logie de raccor- | connexion
dement
M12x1 codage A | Connecteur male | Plan de pose ZC, | 2x connecteurs 8035787 | NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R
W selon EN 61076- vis métrique femelle
2-101
CPE10 et CPE14, systéme modulaire pour n‘importe quel répartiteur 2 sur 1 Liens & nedy
Longueur de cable 1 No. de piéce | Type
|:| D 0,3..30m 8032867 | NEDY-
CPE10 et CPE14, adaptateur
Raccord électrique Témoin d‘état du signal No. de piéce | Type
3 poles / 2 poles, M8 / -, Connecteur | Diode luminescente 571686 | VAVE-C8-1R8
% male/Connecteur femelle
4 poles / 2 poles, M8 / -, Connecteur 573194 | VAVE-C8-1R1
male/Connecteur femelle
CPE10 et CPE14, cdble de liaison, connecteur femelle M8x1
Raccord élec- Raccord élec- Raccord élec- Longueur de No. de piéce | Type
trique 2, nombre | trique 1, départ | trique 1, nombre | cdble
de poles/fils de cable de poles/fils
3 Droit 3 2,5m 8078223 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
/f 8078286 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
5m 8078287 | NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 | NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
10m 8078288 | NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
coudé 2,5m 8078230 | NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
5m 8078231 | NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 Droit 4 2,5m 8078227 | NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
5m 8078228 | NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
coudé 2,5m 8078233 | NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5m 8078234 | NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Matériau plaque d‘obturation No. de piéce | Type
PA 544481 | CPE18-RP
5 )
e
P
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, kit de support
Matériau support Matériau de vis Matériau joints d‘étan- | No. de piece | Type
chéité
acier inoxydable forte- | Acier, Zingué Caoutchouc nitrile buta- 544396 | CPE18-H5-SET
ment allié diéne
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, support
Matériau support No. de piéce | Type
acier inoxydable fortement allié 547047 | CPE18-H5-50
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, vis
Matériau de vis No. de piéce | Type
@% Acier, Zingué 547050 | M4X65-8.8-VS-100
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, joints d‘étanchéité
Matériau joints d‘étanchéité No. de piéce | Type
@ Caoutchouc nitrile butadiéne 547053 | CPV18-VI-P.1/4-150
=/
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, plaque d‘obturation pour emplacement libre
Matériau plaque d‘obturation No. de piéce | Type
PA 550582 | CPE18-RP3
@@@
e
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, kit de support
Matériau support Matériau de vis Matériau joints d‘étan- | No. de piece | Type
chéité
acier inoxydable forte- | Acier, Zingué Caoutchouc nitrile buta- 550579 | CPE18-H3-SET

ment allié

diene
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, support
Matériau support No. de piéce | Type
€ acier inoxydable fortement allié 551492 | CPE18-H3-50
I
™ 5
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2 voies, vis
Matériau de vis No. de piéce | Type
% Acier, Zingué 547050 | M4X65-8.8-VS-100
CPE18, bloc de raccordement pour distributeurs 3/2, joints d‘étanchéité
Matériau joints d‘étanchéité No. de piéce | Type
P Caoutchouc nitrile butadiéne 547053 | CPV18-VI-P.1/4-150
S
CPE18 et CPE24, cable a connecteur femelle, connecteur femelle forme C selon EN 175301-803, gaine de cable PVC
Matériau de Témoin d‘état du | Tension de ser- | Longueur de No. de piéce | Type
gaine du cable signal vice nominale CC | cable
- PVC 2,5m 151690 | KMEB-1-230AC-2.5
S
ﬁ 5m 151691 | KMEB-1-230AC-5
Diode lumines- | 24V 2,5m 151688 | KMEB-1-24-2.5-LED
cente jaune 5m 151689 | KMEB-1-24-5-LED
10m 193457 | KMEB-1-24-10-LED
CPE18 et CPE24, cdble a connecteur femelle, connecteur femelle forme C selon EN 175301-803, gaine de cable PUR
Matériau de Témoin d‘état du | Tension de ser- | Longueur de No. de piéce | Type
gaine du cable signal vice nominale CC | cable
% TPE-U(PUR) 2,5m 174846 | KMEB-2-230-2,5
~5 5m 174847 | KMEB-2-230-5
&
SZ) 24V 2,5m 174844 | KMEB-2-24-2,5-LED
5m 174845 | KMEB-2-24-5-LED
CPE18 et CPE24, connecteur femelle
Raccord électrique Raccord électrique 2 Plage de tension de ser- | No. de piéce | Type
vice CC
0..300V 539712 | MSSD-EB-M12
3 poles, Connecteur fe- | Borne a vis 151687 | MSSD-EB

=
\g

melle, Connecteur fe-
melle coudé, Forme C,
selon DIN EN 175301-
803, Selon DIN EN
61984, forme carrée
MSEB, forme carrée
MSN2
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Electrodistributeur CPE

Accessoires
CPE18 et CPE24, joint lumineux
Raccord électrique Plage de tension de service CC No. de piéce | Type
Forme C, selon DIN EN 175301-803, 151718 | MEB-LD-230AC
forme carrée MSEB 12..24V 151717 | MEB-LD-12-24DC
Accessoires généraux, bouchon d‘obturation, pour bloc de raccordement CPE10
Raccord pneumatique 1 Taille de fiit No. de piéce | Type
Filetage G1/4 10 3569 |B-1/4
Filetage G3/8 3570 |B-3/8
Accessoires généraux, bouchon d‘obturation, pour bloc de raccordement CPE14, CPE18
Raccord pneumatique 1 Taille de filit No. de piéce | Type
Filetage G3/8 10 3570 |B-3/8
Accessoires généraux, élément de séparation pour zones de pression, pour bloc de raccordement CPE14, CPE18
Conformité PWIS No. de piéce | Type
@ VDMA24364-B1/B2-L 160997 | PRSV-1/8
Accessoires généraux, silencieux
Raccord pneumatique Taille de fiit No. de piéce | Type
M3 20 1231120 | AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 | UC-M5
M7 161418 | UC-M7
G1/8 161419 |UC-1/8
G1/4 165004 |UC-1/4
Accessoires généraux, commande manuelle auxiliaire, pour CPE 10 et CPE14 avec schéma de raccordement ZC
Mode de fixation No. de piéce | Type
> a encliquetage 157600 | AHB-MZB
Il
Accessoires généraux, commande manuelle auxiliaire, pour CPE 18 et CPE24 avec connecteur male forme C
Mode de fixation No. de piéce | Type
o> aencliquetage 157601 | AHB-MEB
L
Il
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Electrodistributeur CPE

Accessoires

Accessoires généraux, étiquettes

Taille Inscription No. de piéce | Type

; 10 x 6 mm 64 18576 | IBS-6X10

Accessoires généraux, kit de fixation avec équerre-support pour le montage latéral du distributeur, pour vérins normalisés DSBC-32...40, pour CPE14

Poids du produit No. de piéce | Type

768 2568514 | DAVM-MW-V1-32-V

Accessoires généraux, kit de fixation avec équerre-support pour le montage latéral du distributeur, pour vérins normalisés DSBC-50...125, pour CPE18 et CPE24

Poids du produit No. de piéce | Type

160 g 2612128 | DAVM-MW-V1-50-V
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	Electrodistributeur CPE
	Caractéristiques
	Code produit
	Fiche technique
	CPE10, caractéristiques techniques générales
	CPE10, conditions de service et ambiantes
	CPE10, caractéristiques électriques
	CPE10, matériaux
	CPE14, caractéristiques techniques générales
	CPE14, conditions de service et ambiantes
	CPE14, caractéristiques électriques
	CPE14, matériaux
	CPE18, caractéristiques techniques générales
	CPE18, conditions de service et ambiantes
	CPE18, caractéristiques électriques
	CPE18, matériaux
	CPE18, distributeurs sans pilote, matériaux
	CPE24, caractéristiques techniques générales
	CPE24, caractéristiques électriques
	CPE24, conditions de service et ambiantes
	CPE24, matériaux

	Dimensions
	CPE10, distributeur 3/2
	CPE10, distributeur 5/2, monostable
	CPE10, distributeur bistable 5/2 et distributeur 5/3
	CPE10, électrodistributeurs avec connecteur rond M8x1
	CPE10, bloc de raccordement, batterie à pas fixe 5/2 et 5/3
	CPE10, bloc de raccordement, batterie à trame fixe 3/2
	CPE10, bloc de montage en batterie modulaire
	CPE14, distributeur 3/2
	CPE14, distributeur 5/2, monostable
	CPE14, distributeur 5/2 bistable
	CPE14, distributeur 5/3
	CPE14, électrodistributeurs avec connecteur rond M8x1
	CPE14, électrodistributeurs avec connecteur rond M8x1
	CPE14, bloc de raccordement, batterie à pas fixe 5/2 et 5/3
	CPE14, bloc de raccordement, batterie à trame fixe 3/2
	CPE14, bloc de montage en batterie modulaire
	CPE18, distributeur 3/2
	CPE18, distributeur 5/2, monostable
	CPE18, distributeur 5/2 bistable, électrodistributeur bistable
	CPE18, distributeur 5/3
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	CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, kit de support
	CPE14, bloc de raccordement pour distributeurs 5/2 et 5/3, support
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	CPE10 et CPE14, adaptateur
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	CPE18 et CPE24, câble à connecteur femelle, connecteur femelle forme C selon EN 175301-803, gaine de câble PVC
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