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Magneetventiel CPE

Kenmerken
In één oogopslag

Parameter:
•	 Bouwbreedte 10, 14, 18 en 24 mm
•	 Debiet 180 ... 3200 l/min
•	 Informatie: Het 5/3-magneetventiel blijft in de eerder aangenomen schakelstand staan, wanneer beide magneetspoelen gelijktijdig worden bekrachtigd. Het ventiel 

neemt de middenstand aan door veerkracht wanneer beide magneetspoelen niet bekrachtigd zijn. 

Voordelen:
•	 Voor prestaties geoptimaliseerde bouwgroottes: De magneetventielen CPE, Compact Performance, worden gekenmerkt door een minimale totale breedte en een laag 

elektriciteitsverbruik bij de hoogste debietwaarden.
•	 Ventielmontage direct ter plaatse: op de cilinder; op bewegende systeemdelen; variabele inbouw door individuele montage
•	 Korte slangen met het kleinste luchtvolume: korte schakeltijden; kortste reactietijden
•	 Optimalisatie van installaties: kortere machinecycli; grotere hoeveelheden; lager energieverbruik
•	 Comfortabele handbediening
•	 CPE10, CPE14 en CPE18: Eenvoudige montage van batterijen met behulp van aansluitblokken met vast raster van stevig aluminium met 2 tot 10 ventielplaatsen of 

met behulp van modulaire aansluitblokken van robuust kunststof.
•	 Voor de maten CPE10 en CPE14 is in de verbindingskabels NEBV een stroomvermindering geïntegreerd. Dit betekent dat voor alle CPE-ventielen een inschakelduur 

van 100% geldt.

Ventielfunctie

Informatie: Het magneetventiel 5/3 blijft in de eerder aangenomen schakelpositie wanneer beide magneetspoelen gelijktijdig worden bekrachtigd. Het ventiel neemt de 
middenpositie aan door veerkracht wanneer beide magneetspoelen niet bekrachtigd zijn.

[3GL] 3/2-ventiel, ruststand gesloten [5L] 5/2-ventiel, monostabiel
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Ruststand gesloten

[5J] 5/2-ventiel, bistabiel [5/3G] 5/3-ventiel, middenstand gesloten
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Ruststand gesloten

https://www.festo.com/catalogue/


32026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538914401 |  | 24.09.2026538914401 |  | 24.09.2026

Magneetventiel CPE

Typecode
001 Serie

CPE Magneetventiel, compact performance

002 Bouwbreedte

10 10 mm
14 14 mm
18 18 mm
24 24 mm

003 Nominale bedrijfsspanning

Zonder
M1 24 V DC
M2 110 V AC
M3 230 V AC

004 Elektrische aansluiting

BH Aansluitschema ZC
CH Stekker M8x1
H Aansluitschema ZC
P1 Voor pilootventielen met CNOMO-interface Grootte 15 mm tot 

ISO 15218

005 Ventielfunctie

5L 5/2-ventiel, monostabiel
5J 5/2-ventiel, bistabiel
3GL 3/2-ventiel, ruststand gesloten
3OL 3/2-ventiel, ruststand open
5/3G 5/3-ventiel, middenstand gesloten
5/3E 5/3-ventiel, middenstand ontlucht
5/3B 5/3-ventiel, middenstand belucht

006 Stuurluchttoevoer

Intern
S Extern

007 Pneumatische aansluiting

M5 M5
M7 M7
1/8 G1/8
1/4 G1/4
3/8 G3/8
QS-4 Steekaansluiting 4 mm
QS-6 Steekaansluiting 6 mm
QS-8 Steekaansluiting 8 mm
QS-10 Steekaansluiting 10 mm
QS-12 Steekaansluiting 12 mm

008 Generatie

Zonder
B Serie B
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Magneetventiel CPE

Gegevensblad
CPE10, Algemene technische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Terugstelwijze Pneumatische veer – Pneumatische veer mechanische veer
Constructieve opbouw Zuiger-schuif
Afdichtingsprincipe Zacht
Overlapping positieve overlapping
Bedieningswijze Elektrisch
Besturingstype voorgestuurd
Stuurluchttoevoer Extern Extern, intern
Stroomrichting Niet reversibel Niet reversibel, omkeerbaar
Ontluchtingsfunctie – Smoorbaar
Handbediening Met toebehoren vergrendelend, Pulsbediend
Bevestigingstype Met doorgangsboring
Inbouwpositie Willekeurig
Pneumatische aansluiting 1 M5, M7, QS-4, QS-6
Pneumatische aansluiting 2 M5, M7, QS-4, QS-6
Pneumatische aansluiting 3 M7
Pneumatische aansluiting 4 – M5, M7, QS-4, QS-6
Pneumatische aansluiting 5 – M7
Aansluiting stuurlucht 12 M3
Aansluiting stuurlucht 14 – M3
Nominale doorlaat 4 mm
Normaal nominaal debiet (ge-
normaliseerd volgens DIN 
1343)

190 ... 400 l/min 180 ... 350 l/min 180 ... 300 l/min 180 ... 250 l/min 180 ... 350 l/min

Schakeltijd aan 14 ms – 16 ms
Schakeltijd uit 14 ms – 20 ms
Schakeltijd op – 8 ms –
Inschakelduur 100%, 100% in combinatie met houdstroomverlaging
Bouwbreedte 10 mm
Corrosiebestendigheidsklasse 
KBK1)

2 - matige corrosiebelasting

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, Bedrijfs- en omgevingsomstandigheden
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Bedrijfsmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Stuurmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/
stuurmedium

Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)

Bedrijfsdruk -0,09 ... 1 MPa
Bedrijfsdruk -0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa 0,25 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk 2,5 ... 8 bar 3 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur -5 ... 50°C
Mediumtemperatuur -5 ... 50°C
Goedkeuring c UL us - Recognized (OL)
Certificaat instantie van afgifte UL MH19482

CPE10, Elektrische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Beschermingsklasse IP65, IP67, Met stopcontact, conform IEC 60529

CPE10, Materialen
Materiaal behuizing Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen NBR
Materiaal-informatie RoHS conform
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Magneetventiel CPE

Gegevensblad
CPE14, Algemene technische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Terugstelwijze Pneumatische veer – Pneumatische veer mechanische veer
Constructieve opbouw Zuiger-schuif
Afdichtingsprincipe Zacht
Overlapping positieve overlapping
Bedieningswijze Elektrisch
Besturingstype voorgestuurd
Stuurluchttoevoer Extern, intern
Stroomrichting Niet reversibel Niet reversibel, omkeerbaar
Ontluchtingsfunctie – Smoorbaar
Handbediening Met toebehoren vergrendelend, Pulsbediend
Bevestigingstype Met doorgangsboring
Inbouwpositie Willekeurig
Pneumatische aansluiting 1 G1/8, QS-6, QS-8
Pneumatische aansluiting 2 G1/8, QS-6, QS-8
Pneumatische aansluiting 3 G1/8
Pneumatische aansluiting 4 – G1/8, QS-6, QS-8
Pneumatische aansluiting 5 – G1/8
Aansluiting stuurlucht 12 M3
Aansluiting stuurlucht 14 – M3
Nominale doorlaat 6 mm
Normaal nominaal debiet (ge-
normaliseerd volgens DIN 
1343)

510 ... 900 l/min 400 ... 800 l/min 370 ... 750 l/min 370 ... 700 l/min 410 ... 750 l/min

Schakeltijd aan 16 ms – 24 ms 20 ms
Schakeltijd uit 27 ms – 32 ms 42 ms
Inschakelduur 100%, 100% in combinatie met houdstroomverlaging
Bouwbreedte 14 mm
Corrosiebestendigheidsklasse 
KBK1)

2 - matige corrosiebelasting

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, Bedrijfs- en omgevingsomstandigheden
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Bedrijfsmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Stuurmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/
stuurmedium

Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)

Bedrijfsdruk -0,09 ... 1 MPa
Bedrijfsdruk -0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa 0,25 ... 0,8 MPa 0,2 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk 2,5 ... 8 bar 2 ... 8 bar 3 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur -5 ... 50°C
Mediumtemperatuur -5 ... 50°C
Goedkeuring c UL us - Recognized (OL)
Certificaat instantie van afgifte UL MH19482

CPE14, Elektrische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Beschermingsklasse IP65, IP67, Met stopcontact, conform IEC 60529

CPE14, Materialen
Materiaal behuizing Persgegoten aluminium, PA-versterkt
Materiaal afdichtingen NBR
Materiaal-informatie RoHS conform
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Magneetventiel CPE

Gegevensblad
CPE18, Algemene technische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Terugstelwijze Pneumatische veer – Pneumatische veer mechanische veer
Constructieve opbouw Zuiger-schuif
Afdichtingsprincipe Zacht
Overlapping positieve overlapping
Bedieningswijze Elektrisch
Besturingstype voorgestuurd
Stuurluchttoevoer Extern, intern
Stroomrichting Niet reversibel Niet reversibel, omkeerbaar
Ontluchtingsfunctie – Smoorbaar
Handbediening Met toebehoren vergrendelend, Pulsbediend
Bevestigingstype Met doorgangsboring
Inbouwpositie Willekeurig
Pneumatische aansluiting 1 G1/4, QS-8, QS-10
Pneumatische aansluiting 2 G1/4, QS-8, QS-10
Pneumatische aansluiting 3 G1/4
Pneumatische aansluiting 4 – G1/4, QS-8, QS-10
Pneumatische aansluiting 5 – G1/4
Aansluiting stuurlucht 12 M5
Normaal nominaal debiet (ge-
normaliseerd volgens DIN 
1343)

850 ... 1.300 850 ... 1.700 850 ... 1.500 780 ... 1.300 780 ... 1.200 850 ... 1.450

Aansluiting stuurlucht 14 – M5
Nominale doorlaat 8 mm
Schakeltijd aan1) 28 ms – 26 ms 20 ms
Schakeltijd uit2) 18 ms – 20 ms 38 ms
Schakeltijd op3) – 13 ms –
Inschakelduur 100%
Bouwbreedte 18 mm
Corrosiebestendigheidsklasse 
KBK4)

2 - matige corrosiebelasting

CE-teken (zie conformiteitsver-
klaring)5)

Conform EU-laagspanningsrichtlijn

UKCA-teken (zie conformiteits-
verklaring)6)

volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur

1) Schakeltijd basisventiel
2) Schakeltijd basisventiel
3) Schakeltijd basisventiel
4) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk
5) geldt alleen voor CPE18-M2H-... en CPE18-M3H-... 

Meer informatie www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
6) geldt alleen voor CPE18-M2H-... en CPE18-M3H-... 

Meer informatie www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE18, Bedrijfs- en omgevingsomstandigheden
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Bedrijfsmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Stuurmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/
stuurmedium

Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)

Bedrijfsdruk -0,09 ... 1 MPa
Bedrijfsdruk -0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Stuurdruk 2,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur -5 ... 50°C
Mediumtemperatuur -5 ... 50°C
Goedkeuring c UL us - Recognized (OL)
Certificaat instantie van afgifte UL MH19482
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Magneetventiel CPE

Gegevensblad
CPE18, Elektrische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Beschermingsklasse IP65, Met stopcontact, conform IEC 60529

CPE18, Materialen
Materiaal behuizing Persgegoten aluminium, PA-versterkt
Materiaal afdichtingen NBR
Materiaal-informatie RoHS conform

CPE18, ventielen zonder pilootventiel, materialen
Materiaal behuizing Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen NBR
Materiaal-informatie RoHS conform

CPE24, Algemene technische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Terugstelwijze Pneumatische veer – Pneumatische veer mechanische veer
Constructieve opbouw Zuiger-schuif
Afdichtingsprincipe Zacht
Overlapping positieve overlapping
Bedieningswijze Elektrisch
Besturingstype voorgestuurd
Stuurluchttoevoer Extern, intern
Stroomrichting Niet reversibel Niet reversibel, omkeerbaar
Ontluchtingsfunctie – Smoorbaar
Handbediening Met toebehoren vergrendelend, Pulsbediend
Bevestigingstype Met doorgangsboring
Inbouwpositie Willekeurig
Pneumatische aansluiting 1 G3/8, QS-10, QS-12
Pneumatische aansluiting 2 G3/8, QS-10, QS-12
Pneumatische aansluiting 3 G3/8
Pneumatische aansluiting 4 – G3/8, QS-10, QS-12
Pneumatische aansluiting 5 – G3/8
Aansluiting stuurlucht 12 M5
Aansluiting stuurlucht 14 – M5
Nominale doorlaat 11 mm
Normaal nominaal debiet (ge-
normaliseerd volgens DIN 
1343)

1.250 ... 2.500 
l/min

1.250 ... 3.000 
l/min

1.250 ... 3.200 
l/min

1.250 ... 2.900 
l/min

1.250 ... 2.600 
l/min

1.250 ... 2.650 
l/min

1.250 ... 3.000 
l/min

Schakeltijd aan 50 ms – 40 ms 25 ms
Schakeltijd uit 33 ms – 50 ms 55 ms
Schakeltijd op – 25 ms –
Inschakelduur 100%
Bouwbreedte 24 mm
Corrosiebestendigheidsklasse 
KBK1)

2 - matige corrosiebelasting

CE-teken (zie conformiteitsver-
klaring)2)

Conform EU-laagspanningsrichtlijn

UKCA-teken (zie conformiteits-
verklaring)3)

volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk
2) geldt alleen voor CPE24-M2H-... en CPE24-M3H-... 

Meer informatie www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
3) geldt alleen voor CPE24-M2H-... en CPE24-M3H-... 

Meer informatie www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
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Magneetventiel CPE

Gegevensblad
CPE24, Elektrische gegevens
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Beschermingsklasse IP65, Met stopcontact, conform IEC 60529

CPE24, Bedrijfs- en omgevingsomstandigheden
Ventielfunctie 3/2 gesloten mo-

nostabiel
3/2 open monosta-
biel

5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten

Bedrijfsmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Stuurmedium Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/
stuurmedium

Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)

Bedrijfsdruk -0,09 ... 1 MPa
Bedrijfsdruk -0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Stuurdruk 2,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur -5 ... 50°C
Mediumtemperatuur -5 ... 50°C
Goedkeuring c UL us - Recognized (OL)
Certificaat instantie van afgifte UL MH19482

CPE24, Materialen
Materiaal behuizing Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen NBR
Materiaal-informatie RoHS conform
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, 3/2-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening pulsbediend om te resetten
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurlucht
[5]	 Reduceerstuk M7 naar M5
[6]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B3 B4 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
 ⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, 5/2-ventiel, monostabiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening pulsbediend om te resetten
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurlucht
[5]	 Reduceerstuk M7 naar M5
[6]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
⌀

D6 
⌀

D7 
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, 5/2-impulsventiel en 5/3-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening pulsbediend om te resetten
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurlucht
[5]	 Reduceerstuk M7 naar M5
[6]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B3 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5 
⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE-10-...-5J
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

CPE-10-...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE-10-...-5J 103 70,6
46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

CPE-10-...-5/3 115,6 83,2

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, magneetventielen met ronde stekker M8x1 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening pulsbediend om te resetten
[2]	 Stekker M8x1
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurlucht

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3

CPE-10-M1CH-3...
10 1,5

2,3 –
M7 M3 3,5 35 26 4CPE-10-M1CH-5L... 1,5

2,3
CPE-10-M1CH-5J... –

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5
16,5

–
23 10

–
28,5 16,5

–
6,2 16,3

9,2 –
CPE-10-M1CH-5L... 86,8

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5J... 103

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, aansluitblok, vaste netbatterij 5/2 en 5/3 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok
[2]	 Houder
[3]	 Afdekplaat
[4]	 Ventielen

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28 + (n–1) x 16 L1 – 11 ± 0,1 5,5 14 16 13,4 (n–1) x 16

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, aansluitblok, vaste netbatterij 3/2 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok
[2]	 Houder
[3]	 Afdekplaat
[4]	 Ventielen

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE10-3/2-PRS... 40 + (n–1) x 16 28 + (n–1) x 16 6 20 16 13,4 (n–1) x 16 5,3

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE10, modulair batterijblok Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok CPE...-PRSG...-2 voor 2 ventielen
[2]	 Aansluitblok CPE...-PRSG...-3 voor 3 ventielen
[3]	 Uitbreidingsblok CPE...-PRSE...-2 voor 2 ventielen
[4]	 Eindblok CPE...-PRS-EP
[5]	 Afdekplaat CPE...-PRSB
[6]	 H-rail volgens EN 50002 voor bevestiging
[7]	 Klemschroef voor H-rail
[8]	 Plaats voor naamplaatjes type IBS 6 x 10
[9]	 Verbindingsstuk

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 – 3,2 24

1)	 n = aantal ventielplaatsen

https://www.festo.com/catalogue/
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, 3/2-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, 5/2-ventiel, monostabiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, 5/2-ventiel, bistabiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-...-5J-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5J-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, 5/3-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekkers, aansluitschema ZC
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH...-5J
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

CPE14-M1BH...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH...-5J 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

CPE14-M1BH...-5/3 134 101

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, magneetventielen met ronde stekker M8x1 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker M8x1
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

H1 H2 H3

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, magneetventielen met ronde stekker M8x1 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker M8x1
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

⌀
H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...

14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4

40,3

26 7
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5J... 40,4
CPE14-M1BH-5J

40,3
CPE14-M1BH-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35

18,3

–

27 9,5

–

32 18,3

–

5 20 9,2
CPE14-M1CH-5L... 101,5

85
54 17,5 44,5 17,5

CPE14-M1CH-5J...
118

CPE14-M1BH-5J...
CPE14-M1BH-5/3... 134 101

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, aansluitblok, vaste netbatterij 5/2 en 5/3 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok rastermaat 16 mm
[2]	 Houder
[3]	 Afdekplaat
[4]	 Ventielen

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35 + (n–1) x 20 L1 – 13 ± 0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n–1) x 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


24 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538914401 |  | 24.09.2026

Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, aansluitblok, vaste netbatterij 3/2 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok rastermaat 20 mm
[2]	 Houder
[3]	 Afdekplaat
[4]	 Ventielen

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE14-3/2-PRS... 48 + (n–1) x 20 34 + (n–1) x 20 7 24 20 17,4 (n–1) x 20 6,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE14, modulair batterijblok Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok CPE...-PRSG...-2 voor 2 ventielen
[2]	 Aansluitblok CPE...-PRSG...-3 voor 3 ventielen
[3]	 Uitbreidingsblok CPE...-PRSE...-2 voor 2 ventielen
[4]	 Eindblok CPE...-PRS-EP
[5]	 Afdekplaat CPE...-PRSB
[6]	 H-rail volgens EN 50002 voor bevestiging
[7]	 Klemschroef voor H-rail
[8]	 Plaats voor naamplaatjes type IBS 6 x 10
[9]	 Verbindingsstuk

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 – 4 32

1)	 n = aantal ventielplaatsen

https://www.festo.com/catalogue/
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, 3/2-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, 5/2-ventiel, monostabiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, 5/2-ventiel bistabiel, magneet-impulsventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling 8
[6]	 QS-steekschroefkoppeling 10

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, 5/3-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, ventiel zonder pilootventiel, 3/2-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Pilootventiel, stekkervormC volgens EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurluchttoevoer

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-P1-3 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 27,5 37,5 17,5 23 27,5 5,5 10,5

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


312026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538914401 |  | 24.09.2026538914401 |  | 24.09.2026

Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, ventiel zonder pilootventiel, 5/2-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Pilootventiel, stekkervormC volgens EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5L 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 117 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, ventiel zonder pilootventiel, 5/2 impulsventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Pilootventiel, stekkervormC volgens EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 121 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, ventiel zonder pilootventiel, 5/3-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Pilootventiel, stekkervormC volgens EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J
18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6

121
23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

CPE18-P1-5/3 140

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, aansluitblok, vaste netbatterij 5/2 en 5/3 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok rastermaat 26 mm
[2]	 Houder
[3]	 Afdekplaat
[4]	 Ventielen

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45 + (n–1) x 26 L1 – 17 ± 0,1 8,5 22,5 26 22,4 (n–1) x 26

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, aansluitblok, vaste netbatterij 3/2 Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok rastermaat 26 mm
[2]	 Houder
[3]	 Afdekplaat
[4]	 Ventielen

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE18-3/2-PRS... 60 + (n–1) x 26 43 + (n–1) x 26 8,5 24 26 22,4 (n–1) x 26 8,3

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE18, modulair batterijblok Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Aansluitblok CPE...-PRSG...-2 voor 2 ventielen
[2]	 Aansluitblok CPE...-PRSG...-3 voor 3 ventielen
[3]	 Uitbreidingsblok CPE...-PRSE...-2 voor 2 ventielen
[4]	 Eindblok CPE...-PRS-EP
[5]	 Afdekplaat CPE...-PRSB
[6]	 H-rail volgens EN 50002 voor bevestiging
[7]	 Klemschroef voor H-rail
[8]	 Plaats voor naamplaatjes type IBS 6 x 10
[9]	 Verbindingsstuk

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE18 151,6 136,5 59 113 – 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)	 n = aantal ventielplaatsen

https://www.festo.com/catalogue/
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE24, 3/2-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 10/12 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,12

L6
± 0,15

L7
± 0,12

L9 L10 L12
± 0,12

L13

CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE24, 5/2-ventiel, monostabiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE24, 5/2-ventiel, bistabiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-...-5J-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-...-5J-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Magneetventiel CPE

Afmetingen
Afmetingen – CPE24, 5/3-ventiel Download CAD-gegevens    www.festo.com

[1]	 Handbediening
[2]	 Stekker vorm C volgens DIN EN 175301-803
[3]	 Plaats voor naamplaatje
[4]	 Aansluiting 12/14 voor externe stuurluchttoevoer
[5]	 QS-steekschroefkoppeling

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

CPE24-M1H...-5/3

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,2

L5 L6 L7
± 0,12

L8
± 0,2

L9 L10
± 0,12

L11 L12
± 0,12

L13

CPE24-M1H...-5J 190 140
100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

CPE24-M1H...-5/3 213 163

​
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE10, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-polig M5 190 l/min 196845 CPE10-M1BH-3GL-M5
M7 40 g 400 l/min 196915 CPE10-M1BH-3GL-M7
QS-4 190 l/min 196846 CPE10-M1BH-3GL-QS-4
QS-6 300 l/min 196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6

4-polig, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550233 CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-polig M5 190 l/min 196851 CPE10-M1BH-3OL-M5
M7 40 g 400 l/min 196917 CPE10-M1BH-3OL-M7
QS-4 190 l/min 196852 CPE10-M1BH-3OL-QS-4
QS-6 300 l/min 196853 CPE10-M1BH-3OL-QS-6

4-polig, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550235 CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-polig M5 190 l/min 196848 CPE10-M1BH-3GLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7
QS-4 190 l/min 196849 CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6

4-polig, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550234 CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-polig M5 190 l/min 196854 CPE10-M1BH-3OLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196918 CPE10-M1BH-3OLS-M7
QS-4 190 l/min 196855 CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

4-polig, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550236 CPE10-M1CH-3OLS-M7

CPE10, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2-polig M5 180 l/min 196881 CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56 g 350 l/min 196927 CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 l/min 196882 CPE10-M1BH-5L-QS-4
QS-6 320 l/min 196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6

4-polig, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550223 CPE10-M1CH-5L-M7
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE10, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2-polig M5 180 l/min 196875 CPE10-M1BH-5J-M5
M7 68 g 350 l/min 196925 CPE10-M1BH-5J-M7
QS-4 180 l/min 196876 CPE10-M1BH-5J-QS-4
QS-6 320 l/min 196877 CPE10-M1BH-5J-QS-6

4-polig, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550225 CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2-polig M5 180 l/min 196884 CPE10-M1BH-5LS-M5
M7 56 g 350 l/min 196928 CPE10-M1BH-5LS-M7
QS-4 180 l/min 196885 CPE10-M1BH-5LS-QS-4
QS-6 320 l/min 196886 CPE10-M1BH-5LS-QS-6

4-polig, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550224 CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2-polig M5 180 l/min 196878 CPE10-M1BH-5JS-M5
M7 68 g 350 l/min 196926 CPE10-M1BH-5JS-M7
QS-4 180 l/min 196879 CPE10-M1BH-5JS-QS-4
QS-6 320 l/min 196880 CPE10-M1BH-5JS-QS-6

4-polig, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550226 CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-polig M5 180 l/min 533159 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
QS-4 180 l/min 533147 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
QS-6 300 l/min 533153 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B

4-polig, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550227 CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-polig M5 180 l/min 533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533143 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
QS-4 180 l/min 533149 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
QS-6 250 l/min 533155 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B

4-polig, M8x1 M7 68 g 550229 CPE10-M1CH-5/3E-M7
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE10, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-polig M5 180 l/min 533163 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533145 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
QS-4 180 l/min 533151 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
QS-6 300 l/min 533157 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B

4-polig, M8x1 M7 68 g 550231 CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-polig M5 180 l/min 533160 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533142 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
QS-4 180 l/min 533148 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533154 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B

4-polig, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550228 CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, 5/3 middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-polig M5 180 l/min 533162 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533144 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
QS-4 180 l/min 533150 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
QS-6 250 l/min 533156 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B

4-polig, M8x1 M7 68 g 550230 CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-polig M5 180 l/min 533164 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533146 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
QS-4 180 l/min 533152 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533158 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B

4-polig, M8x1 M7 68 g 550232 CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen
Max. aantal ven-
tielplaatsen

Corrosiebesten-
digheidsklasse 
KBK 1)

Max. aanhaalmo-
ment ventielbe-
vestiging

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - matige corro-
siebelasting

1,2 Nm 515 g 543829 CPE10-PRS-1/4-10
2 131 g 543821 CPE10-PRS-1/4-2
3 179 g 543822 CPE10-PRS-1/4-3
4 227 g 543823 CPE10-PRS-1/4-4
5 275 g 543824 CPE10-PRS-1/4-5
6 323 g 543825 CPE10-PRS-1/4-6
7 371 g 543826 CPE10-PRS-1/4-7
8 419 g 543827 CPE10-PRS-1/4-8
9 467 g 543828 CPE10-PRS-1/4-9

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE10, aansluitblok voor 3/2-ventielen

Max. aantal ven-
tielplaatsen

Corrosiebesten-
digheidsklasse 
KBK 1)

Max. aanhaalmo-
ment ventielbe-
vestiging

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - matige corro-
siebelasting

1,2 Nm 420 g 550558 CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 128 g 550550 CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201 g 550552 CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237 g 550553 CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310 g 550555 CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383 g 550557 CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-polig G1/8 60 g 900 l/min 196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
QS-6 510 l/min 196887 CPE14-M1BH-3GL-QS-6
QS-8 810 l/min 196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550247 CPE14-M1CH-3GL-1/8

CPE14, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-polig G1/8 60 g 900 l/min 196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
QS-6 510 l/min 196891 CPE14-M1BH-3OL-QS-6
QS-8 810 l/min 196892 CPE14-M1BH-3OL-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550249 CPE14-M1CH-3OL-1/8

CPE14, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-polig G1/8 60 g 900 l/min 196930 CPE14-M1BH-3GLS-1/8
QS-6 510 l/min 196889 CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196890 CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550248 CPE14-M1CH-3GLS-1/8
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE14, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-polig G1/8 60 g 900 l/min 196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8
QS-6 510 l/min 196893 CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196894 CPE14-M1BH-3OLS-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550250 CPE14-M1CH-3OLS-1/8

CPE14, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2-polig G1/8 95 g 800 l/min 196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
QS-6 400 l/min 196911 CPE14-M1BH-5L-QS-6
QS-8 680 l/min 196912 CPE14-M1BH-5L-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550237 CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2-polig G1/8 115 g 800 l/min 196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
QS-6 400 l/min 196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6
QS-8 680 l/min 196908 CPE14-M1BH-5J-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550239 CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2-polig G1/8 95 g 800 l/min 196942 CPE14-M1BH-5LS-1/8
QS-6 400 l/min 196913 CPE14-M1BH-5LS-QS-6
QS-8 680 l/min 196914 CPE14-M1BH-5LS-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550238 CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2-polig G1/8 115 g 800 l/min 196940 CPE14-M1BH-5JS-1/8
QS-6 400 l/min 196909 CPE14-M1BH-5JS-QS-6
QS-8 680 l/min 196910 CPE14-M1BH-5JS-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550240 CPE14-M1CH-5JS-1/8
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE14, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-polig G1/8 120 g 750 l/min 196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8
QS-6 410 l/min 196903 CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
QS-8 720 l/min 196904 CPE14-M1BH-5/3G-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550241 CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-polig G1/8 120 g 700 l/min 196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8
QS-6 370 l/min 196899 CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
QS-8 570 l/min 196900 CPE14-M1BH-5/3E-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550243 CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern
Stuurluchttoe-
voer

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

intern G1/8 120 g 750 l/min 196933 CPE14-M1BH-5/3B-1/8
550245 CPE14-M1CH-5/3B-1/8

QS-6 370 l/min 196895 CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
QS-8 650 l/min 196896 CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-polig G1/8 120 g 750 l/min 196938 CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
QS-6 410 l/min 196905 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
QS-8 720 l/min 196906 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550242 CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5/3 middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-polig G1/8 120 g 700 l/min 196936 CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
QS-6 370 l/min 196901 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
QS-8 570 l/min 196902 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550244 CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE14, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-polig G1/8 120 g 750 l/min 196934 CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
QS-6 370 l/min 196897 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
QS-8 650 l/min 196898 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

4-polig, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550246 CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen
Max. aantal ven-
tielplaatsen

Corrosiebesten-
digheidsklasse 
KBK 1)

Max. aanhaalmo-
ment ventielbe-
vestiging

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - matige corro-
siebelasting

1,2 Nm 930 g 543838 CPE14-PRS-3/8-10
2 239 g 543830 CPE14-PRS-3/8-2
3 326 g 543831 CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 CPE14-PRS-3/8-6
7 671 g 543835 CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 CPE14-PRS-3/8-8
9 843 g 543837 CPE14-PRS-3/8-9

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, aansluitblok voor 3/2-ventielen
Max. aantal ven-
tielplaatsen

Corrosiebesten-
digheidsklasse 
KBK 1)

Max. aanhaalmo-
ment ventielbe-
vestiging

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - matige corro-
siebelasting

1,2 Nm 592 g 550567 CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 176 g 550559 CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228 g 550560 CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280 g 550561 CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332 g 550562 CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384 g 550563 CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488 g 550565 CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540 g 550566 CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, aansluitblok PRSG voor 2 ventielen
Pneumatische aansluiting 1 Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 950 g 164965 CPE14-PRSG-2
187829 CPE14-PRSGO-2
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE14, aansluitblok PRSG voor 3 ventielen

Pneumatische aansluiting 1 Productgewicht Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 130 g 187820 CPE14-PRSGO-3
187824 CPE14-PRSG-3

CPE14, aansluitblok PRSE voor 2 ventielen
Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​

85 g 187830 CPE14-PRSEO-2
164967 CPE14-PRSE-2

CPE14, modulaire batterij, eindplaat voor batterij
​

Pneumatische aansluiting 1 Productgewicht Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 80 g 164969 CPE14-PRS-EP

CPE14, modulaire batterij, afdekplaat voor lege plaats
​

Productgewicht Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

15 g 164968 CPE14-PRSB

CPE18, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Vorm C G1/4 150 g 1.300 l/min 163141 CPE18-M1H-3GL-1/4
163761 CPE18-M2H-3GL-1/4
163785 CPE18-M3H-3GL-1/4

QS-8 850 l/min 163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 CPE18-M2H-3GL-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163801 CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 CPE18-M1H-3GL-QS-10
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Vorm C G1/4 150 g 1.700 l/min 163760 CPE18-M2H-3OL-1/4
163784 CPE18-M3H-3OL-1/4
163140 CPE18-M1H-3OL-1/4

QS-8 850 l/min 163792 CPE18-M3H-3OL-QS-8
163768 CPE18-M2H-3OL-QS-8
163148 CPE18-M1H-3OL-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163776 CPE18-M2H-3OL-QS-10
163800 CPE18-M3H-3OL-QS-10
163156 CPE18-M1H-3OL-QS-10

CPE18, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Vorm C G1/4 150 g 1.300 l/min 163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4
163765 CPE18-M2H-3GLS-1/4
163789 CPE18-M3H-3GLS-1/4

QS-8 850 l/min 163773 CPE18-M2H-3GLS-QS-8
163797 CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 CPE18-M1H-3GLS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163781 CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 CPE18-M1H-3GLS-QS-10

CPE18, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Vorm C G1/4 150 g 1.700 l/min 163788 CPE18-M3H-3OLS-1/4
163764 CPE18-M2H-3OLS-1/4
163144 CPE18-M1H-3OLS-1/4

QS-8 850 l/min 163772 CPE18-M2H-3OLS-QS-8
163152 CPE18-M1H-3OLS-QS-8
163796 CPE18-M3H-3OLS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163804 CPE18-M3H-3OLS-QS-10
163780 CPE18-M2H-3OLS-QS-10
163160 CPE18-M1H-3OLS-QS-10

CPE18, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Vorm C G1/4 220 g 1.500 l/min 163142 CPE18-M1H-5L-1/4
163786 CPE18-M3H-5L-1/4
163762 CPE18-M2H-5L-1/4

QS-8 850 l/min 163150 CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 CPE18-M2H-5L-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163158 CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 CPE18-M2H-5L-QS-10
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Vorm C QS-10 1.000 l/min 163802 CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Vorm C G1/4 270 g 1.500 l/min 163787 CPE18-M3H-5J-1/4
163763 CPE18-M2H-5J-1/4
163143 CPE18-M1H-5J-1/4

QS-8 850 l/min 163151 CPE18-M1H-5J-QS-8
163795 CPE18-M3H-5J-QS-8
163771 CPE18-M2H-5J-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163159 CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 CPE18-M2H-5J-QS-10
163803 CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Vorm C G1/4 220 g 1.500 l/min 163146 CPE18-M1H-5LS-1/4
163790 CPE18-M3H-5LS-1/4
163766 CPE18-M2H-5LS-1/4

QS-8 850 l/min 163154 CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 CPE18-M2H-5LS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163806 CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Vorm C G1/4 270 g 1.500 l/min 163147 CPE18-M1H-5JS-1/4
163791 CPE18-M3H-5JS-1/4
163767 CPE18-M2H-5JS-1/4

QS-8 850 l/min 163775 CPE18-M2H-5JS-QS-8
163155 CPE18-M1H-5JS-QS-8
163799 CPE18-M3H-5JS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163783 CPE18-M2H-5JS-QS-10
163163 CPE18-M1H-5JS-QS-10
163807 CPE18-M3H-5JS-QS-10
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C G1/4 280 g 1.450 l/min 170319 CPE18-M3H-5/3G-1/4
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
170283 CPE18-M2H-5/3G-1/4

QS-8 850 l/min 170289 CPE18-M2H-5/3G-QS-8
170325 CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 CPE18-M1H-5/3G-QS-8

QS-10 1.050 l/min 170331 CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 CPE18-M1H-5/3G-QS-10

CPE18, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C G1/4 280 g 1.200 l/min 170285 CPE18-M2H-5/3E-1/4
170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4
170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4

QS-8 780 l/min 170255 CPE18-M1H-5/3E-QS-8
170291 CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 CPE18-M3H-5/3E-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170297 CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C G1/4 280 g 1.300 l/min 170251 CPE18-M1H-5/3B-1/4
170323 CPE18-M3H-5/3B-1/4
170287 CPE18-M2H-5/3B-1/4

QS-8 780 l/min 170329 CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170257 CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 CPE18-M2H-5/3B-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170263 CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C G1/4 280 g 1.450 l/min 170248 CPE18-M1H-5/3GS-1/4
170320 CPE18-M3H-5/3GS-1/4
170284 CPE18-M2H-5/3GS-1/4

QS-8 850 l/min 170290 CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
170326 CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

QS-10 1.050 l/min 170296 CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C QS-10 1.050 l/min 170332 CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

CPE18, 5/3 middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C G1/4 280 g 1.200 l/min 170250 CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170286 CPE18-M2H-5/3ES-1/4
170322 CPE18-M3H-5/3ES-1/4

QS-8 780 l/min 170292 CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 CPE18-M3H-5/3ES-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170334 CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C G1/4 280 g 1.300 l/min 170252 CPE18-M1H-5/3BS-1/4
170288 CPE18-M2H-5/3BS-1/4
170324 CPE18-M3H-5/3BS-1/4

QS-8 780 l/min 170330 CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
170258 CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 CPE18-M2H-5/3BS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170300 CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 CPE18-M1H-5/3BS-QS-10

CPE18, 3/2-ventiel zonder pilootventielen
Ventielfunctie Stuurluchttoe-

voer
Productgewicht Normaal nomi-

naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3/2 gesloten mo-
nostabiel

Extern 110 g 1.300 l/min 550164 CPE18-P1-3GLS-1/4
intern 550163 CPE18-P1-3GL-1/4

3/2 open mo-
nostabiel

Extern 1.700 l/min 550166 CPE18-P1-3OLS-1/4
intern 550165 CPE18-P1-3OL-1/4
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, 5/2-ventiel monostabiel zonder pilootventiel

Ventielfunctie Stuurluchttoe-
voer

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 monostabiel Extern 180 g 1.500 l/min 550154 CPE18-P1-5LS-1/4
intern 550153 CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5/2-impulsventiel bistabiel zonder pilootventiel
Ventielfunctie Stuurluchttoe-

voer
Productgewicht Normaal nomi-

naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 bistabiel Extern 190 g 1.500 l/min 550156 CPE18-P1-5JS-1/4
intern 550155 CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, 5/3-middenstand-ventiel monostabiel zonder pilootventiel
Ventielfunctie Stuurluchttoe-

voer
Productgewicht Normaal nomi-

naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/3 belucht Extern 200 g 1.300 l/min 550162 CPE18-P1-5/3BS-1/4
intern 550161 CPE18-P1-5/3B-1/4

5/3 ontlucht Extern 1.200 l/min 550160 CPE18-P1-5/3ES-1/4
intern 550159 CPE18-P1-5/3E-1/4

5/3 gesloten Extern 1.450 l/min 550158 CPE18-P1-5/3GS-1/4
intern 550157 CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, pilootventiel volgens ISO 15218
Elektrische aansluiting Spoeleigenschappen Normaal nominaal de-

biet (genormaliseerd 
volgens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

Vorm C, conform DIN EN 
175301-803

110 V AC: 50/60 Hz, in-
schakelvermogen 2,9 
VA, houdvermogen 2,1 
VA

18 l/min 546259 VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1

12 V DC: 1,8 W 546257 VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230 V AC: 50/60 Hz, in-
schakelvermogen 2,9 
VA, houdvermogen 2,1 
VA

546260 VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

24 V AC: 50/60 Hz, in-
schakelvermogen 3,1 
VA, houdvermogen 2,3 
VA

546258 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

24 V DC: 1,8 W 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen

Max. aantal ven-
tielplaatsen

Corrosiebesten-
digheidsklasse 
KBK 1)

Max. aanhaalmo-
ment ventielbe-
vestiging

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - matige corro-
siebelasting

2 Nm 1.386 g 543847 CPE18-PRS-3/8-10
2 353 g 543839 CPE18-PRS-3/8-2
3 482 g 543840 CPE18-PRS-3/8-3
4 611 g 543841 CPE18-PRS-3/8-4
5 740 g 543842 CPE18-PRS-3/8-5
6 870 g 543843 CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 CPE18-PRS-3/8-7
8 1.128 g 543845 CPE18-PRS-3/8-8
9 1.257 g 543846 CPE18-PRS-3/8-9

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, aansluitblok voor 3/2-ventielen
Max. aantal ven-
tielplaatsen

Corrosiebesten-
digheidsklasse 
KBK 1)

Max. aanhaalmo-
ment ventielbe-
vestiging

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - matige corro-
siebelasting

2 Nm 908 g 550576 CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 266 g 550568 CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 g 550572 CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748 g 550574 CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828 g 550575 CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) Meer informatie op www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, aansluitblok PRSG voor 2 ventielen
Pneumatische 
aansluiting 1

Pneumatische 
aansluiting 3

Pneumatische 
aansluiting 5

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 170 g 164970 CPE18-PRSG-2
187831 CPE18-PRSGO-2

CPE18, aansluitblok PRSG voor 3 ventielen
Pneumatische 
aansluiting 1

Pneumatische 
aansluiting 3

Pneumatische 
aansluiting 5

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 225 g 187821 CPE18-PRSGO-3
187825 CPE18-PRSG-3

CPE18, aansluitblok PRSE voor 2 ventielen
Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​

145 g 187832 CPE18-PRSEO-2
164972 CPE18-PRSE-2
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE18, modulaire batterij, eindplaat voor batterij

​

Pneumatische 
aansluiting 1

Pneumatische 
aansluiting 3

Pneumatische 
aansluiting 5

Productgewicht Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 125 g 164973 CPE18-PRS-EP

CPE18, modulaire batterij, afdekplaat voor lege plaats
​

Productgewicht Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

28 g 164974 CPE18-PRSB

CPE24, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Vorm C G3/8 220 g 2.500 l/min 163809 CPE24-M2H-3GL-3/8
163165 CPE24-M1H-3GL-3/8
163833 CPE24-M3H-3GL-3/8

QS-10 1.250 l/min 163841 CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 CPE24-M2H-3GL-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163849 CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Vorm C G3/8 220 g 3.000 l/min 163164 CPE24-M1H-3OL-3/8
163832 CPE24-M3H-3OL-3/8
163808 CPE24-M2H-3OL-3/8

QS-10 1.250 l/min 163816 CPE24-M2H-3OL-QS-10
163840 CPE24-M3H-3OL-QS-10
163172 CPE24-M1H-3OL-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163848 CPE24-M3H-3OL-QS-12
163824 CPE24-M2H-3OL-QS-12
163180 CPE24-M1H-3OL-QS-12

CPE24, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Vorm C G3/8 220 g 2.500 l/min 163169 CPE24-M1H-3GLS-3/8
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE24, 3/2-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Vorm C G3/8 220 g 2.500 l/min 163813 CPE24-M2H-3GLS-3/8
163837 CPE24-M3H-3GLS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163821 CPE24-M2H-3GLS-QS-10
163177 CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 CPE24-M3H-3GLS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163829 CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 CPE24-M1H-3GLS-QS-12

CPE24, 3/2-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Vorm C G3/8 220 g 3.000 l/min 163836 CPE24-M3H-3OLS-3/8
163812 CPE24-M2H-3OLS-3/8
163168 CPE24-M1H-3OLS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163176 CPE24-M1H-3OLS-QS-10
163820 CPE24-M2H-3OLS-QS-10
163844 CPE24-M3H-3OLS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163184 CPE24-M1H-3OLS-QS-12
163828 CPE24-M2H-3OLS-QS-12
163852 CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Vorm C G3/8 360 g 2.900 l/min 163166 CPE24-M1H-5L-3/8
163810 CPE24-M2H-5L-3/8
163834 CPE24-M3H-5L-3/8

QS-10 1.250 l/min 163174 CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 CPE24-M2H-5L-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163826 CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 CPE24-M1H-5L-QS-12

CPE24, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Vorm C G3/8 390 g 3.200 l/min 163811 CPE24-M2H-5J-3/8
163835 CPE24-M3H-5J-3/8
163167 CPE24-M1H-5J-3/8

QS-10 1.250 l/min 163819 CPE24-M2H-5J-QS-10
163843 CPE24-M3H-5J-QS-10
163175 CPE24-M1H-5J-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163827 CPE24-M2H-5J-QS-12
163183 CPE24-M1H-5J-QS-12
163851 CPE24-M3H-5J-QS-12
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE24, 5/2-ventiel monostabiel, stuurluchttoevoer extern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Vorm C G3/8 360 g 2.900 l/min 163170 CPE24-M1H-5LS-3/8
163814 CPE24-M2H-5LS-3/8
163838 CPE24-M3H-5LS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163822 CPE24-M2H-5LS-QS-10
163846 CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 CPE24-M1H-5LS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163186 CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 CPE24-M2H-5LS-QS-12

CPE24, 5/2-impulsventiel bistabiel, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Vorm C G3/8 390 g 3.200 l/min 163839 CPE24-M3H-5JS-3/8
163815 CPE24-M2H-5JS-3/8
163171 CPE24-M1H-5JS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163847 CPE24-M3H-5JS-QS-10
163823 CPE24-M2H-5JS-QS-10
163179 CPE24-M1H-5JS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163855 CPE24-M3H-5JS-QS-12
163831 CPE24-M2H-5JS-QS-12
163187 CPE24-M1H-5JS-QS-12

CPE24, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C G3/8 430 g 3.000 l/min 170265 CPE24-M1H-5/3G-3/8
170301 CPE24-M2H-5/3G-3/8
170337 CPE24-M3H-5/3G-3/8

QS-10 1.250 l/min 170343 CPE24-M3H-5/3G-QS-10
170307 CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 CPE24-M1H-5/3G-QS-10

QS-12 1.650 l/min 170277 CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 CPE24-M2H-5/3G-QS-12

CPE24, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C G3/8 430 g 2.650 l/min 170267 CPE24-M1H-5/3E-3/8
170339 CPE24-M3H-5/3E-3/8
170303 CPE24-M2H-5/3E-3/8

QS-10 1.250 l/min 170273 CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 CPE24-M2H-5/3E-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170315 CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 CPE24-M3H-5/3E-QS-12
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE24, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer intern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C QS-12 1.600 l/min 170279 CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer intern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Vorm C G3/8 430 g 2.600 l/min 170305 CPE24-M2H-5/3B-3/8
170341 CPE24-M3H-5/3B-3/8
170269 CPE24-M1H-5/3B-3/8

QS-10 1.250 l/min 170311 CPE24-M2H-5/3B-QS-10
170275 CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 CPE24-M3H-5/3B-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170353 CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand gesloten, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C G3/8 430 g 3.000 l/min 170302 CPE24-M2H-5/3GS-3/8
170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8
170338 CPE24-M3H-5/3GS-3/8

QS-10 1.250 l/min 170344 CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
170272 CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 CPE24-M2H-5/3GS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 170278 CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, 5/3 middenstand-ventiel, ruststand ontlucht, stuurluchttoevoer extern
Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C G3/8 430 g 2.650 l/min 170340 CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170304 CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170268 CPE24-M1H-5/3ES-3/8

QS-10 1.250 l/min 170346 CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
170310 CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 CPE24-M1H-5/3ES-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170280 CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
170352 CPE24-M3H-5/3ES-QS-12
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Magneetventiel CPE

Bestelgegevens
CPE24, 5/3-middenstand-ventiel, ruststand open, stuurluchttoevoer extern

Elektrische aan-
sluiting

Pneumatische 
aansluiting 1

Productgewicht Normaal nomi-
naal debiet (ge-
normaliseerd vol-
gens DIN 1343)

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Vorm C G3/8 430 g 2.600 l/min 170306 CPE24-M2H-5/3BS-3/8
170342 CPE24-M3H-5/3BS-3/8
170270 CPE24-M1H-5/3BS-3/8

QS-10 1.250 l/min 170276 CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
170312 CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170354 CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Afzonderlijk ventiel - CPE10 en CPE14

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Magneetventiel CPE10 en CPE14 –  cpe
[2] Magneetventiel CPE10 en CPE14 –  cpe
[3] Handbedieningsgereedschap AHB – 74
[4] Geluiddemper UC Voor aansluiting 3, 5, 82 of 84 74
[5] Naamplaatje IBS-6x10 – 75
[6] Steekschroefkoppelingen QS Voor slangverbindingen  qs
[7] Reduceerstuk M7 naar M5 Inbegrepen in de levering  –
[8] Verbindingskabel NEBA-M8G Contactdoos M8x1, recht 71
[9] Verbindingskabel NEBA-M8W Contactdoos M8x1, haaks 71
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Toebehoren aPagina/internet

Type/bestelcode Beschrijving

[10] Adapter VAVE-C8 Aansluitschema ZC op M8, met signaalstatusindicator 71
[11] Verbindingskabel NEBV-Z4 Aansluitschema ZC met houdstroomverlaging, beveiligingscircuit, signaalstatusindicator 70
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Afzonderlijk ventiel - CPE18 en CPE24

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Magneetventiel CPE18 en CPE24  cpe
[2] Handbedieningsgereedschap AHB 74
[3] Geluiddemper UC Voor aansluiting 3, 5, 82 of 84 74
[4] Naamplaatje IBS-6x10 – 75
[5] Steekschroefkoppelingen QS Voor slangverbindingen  qs
[6] Lichtgevende afdichting MEB...LD Voor 0 ... 230 V AC 74
[7] Plug met kabel KMEB-1... PVC-kabelmantel, tot 240 V, zonder signaalstatusindicator 73
[8] Plug met kabel KMEB-1... PVC-kabelmantel, 24 V DC, met signaalstatusindicator 73
[9] Contrastekker MSSD-EB... Zonder signaalstatusindicator 

 
 

73

[10] Plug met kabel KMEB-2... Kabelmantel PUR 73
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Batterijmontage vast rooster

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Aansluitblok CPE18-3/2-PRS Voor 3/2-ventiel  cpe
[2] Aansluitblok CPE18-PRS... Voor 5/2- en 5/3-ventielen  cpe
[3] Afdichting CPV18-VI-P.1/4-150 –  –
[4] Afdekplaat CPE18-RP3 Voor montage op lege plaatsen van 3/2-ventielen 72
[5] 3/2-ventiel CPE18... –  cpe
[6] Houder CPE18-H3-50 Houder voor 3/2-ventiel 73
[7] Schroef M4X65-8.8-VS-100 – 73
[8] Afdekplaat CPE18-RP Voor montage op lege plaatsen van 5/2- en 5/3-ventielen 72
[9] 5/2-ventiel CPE18... –  cpe
[10] 5/3-ventiel CPE18... –  cpe
[11] Houder CPE18-H5-50 Houder voor 5/2- en 5/3-ventiel 72
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Toebehoren - Batterijmontage vast rooster CPE10 en CPE14

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Magneetventiel CPE10 en CPE14 –  cpe
[2] Naamplaatje IBS-6x10 – 75
[3] Steekschroefkoppelingen QS Voor slangverbindingen  qs
[4] Reduceerstuk M7 naar M5 Inbegrepen in de levering  –
[5] Geluiddemper UC Voor aansluiting 3, 5, 82 of 84 74
[6] Blinde stop B – 74
[7] Scheidingselement VABD..., PRSV... Voor montage in het aansluitblok 74
[8] Verbindingskabel NEBA-M8W... Contactdoos M8x1, haaks  neba
[9] Verbindingskabel NEBA-M8G... Contactdoos M8x1, recht  neba
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Toebehoren - Batterijmontage vast rooster CPE10 en CPE14, aansluitschema ZC

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Magneetventiel CPE10 en CPE14 –  cpe
[2] Naamplaatje IBS-6x10 – 75
[3] Steekschroefkoppelingen QS Voor slangverbindingen  qs
[4] Reduceerstuk M7 naar M5 Inbegrepen in de levering  –
[5] Geluiddemper UC Voor aansluiting 3, 5, 82 of 84 74
[6] Blinde stop B – 74
[7] Scheidingselement VABD..., PRSV... Voor montage in het aansluitblok 74
[8] Verbindingskabel NEBV-Z4... Aansluitschema ZC met houdstroomverlaging, veiligheidsschakeling, signaalstatusindicator 70
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Toebehoren - Batterijmontage vast rooster CPE18

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Magneetventiel CPE18 –  cpe
[1] Aansluitblok CPE18-PRS... Voor 5/2- en 5/3-ventielen  cpe
[1] Aansluitblok CPE18-3/2-PRS... Voor 3/2-ventiel  cpe
[2] Scheidingselement voor drukzones VABD..., 

PRSV...
Voor montage in het aansluitblok 74

[3] Geluiddemper UC Voor montage in luchtafvoeraansluitingen 74
[4] Steekschroefkoppelingen QS Voor slangverbindingen  qs
[5] Blinde stop B – 74
[6] Afdekplaat CPE18-RP Voor montage op lege plaatsen van 5/2- en 5/3-ventielen 72
[6] Afdekplaat CPE18-RP3 Voor montage op lege plaatsen van 3/2-ventielen 72
[7] Plug met kabel KMEB-1... PVC-kabelmantel, tot 240 V, zonder signaalstatusindicator 73
[8] Plug met kabel KMEB-1... PVC-kabelmantel, 24 V DC, met signaalstatusindicator 73
[9] Contrastekker MSSD-EB.. Zonder signaalstatusindicator 73
[10] Plug met kabel KMEB-2... Kabelmantel PUR 73
[11] Lichtgevende afdichting MEB-LD... Voor 12 ... 24 V DC en 0 ... 230 V AC 74
[12] Naamplaatje IBS-6x10 – 75
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Magneetventiel CPE

Overzicht van randapparatuur
Batterijmontage met modulaire aansluitblokken

Toebehoren aPagina/internet
Type/bestelcode Beschrijving

[1] Aansluitblok CPE...-PRSG-2 Voor 2 ventielen  cpe
[2] Aansluitblok CPE...-PRSG-3 Voor 3 ventielen  cpe
[3] Uitbreidingsblok CPE...-PRSE-2 Voor 2 ventielen  cpe
[4] Eindplaat CPE...-PRS-EP –  cpe
[5] Verbindingsstuk De blokken verbinden  –
[6] Afdichting Inbegrepen in de levering  –
[7] Magneetventiel CPE... –  cpe
[8] Afdekplaat CPE...-RP Voor het sluiten van lege plaatsen  –
[9] Schroefkoppeling Inbegrepen in de levering  –
[10] Schuif Voor bevestiging van het ventiel  –
[11] Geluiddemper UC – 74
[12] Steekschroefkoppeling QS Voor slangverbindingen  qs
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE10, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, afdekplaat voor lege plaats

​

Materiaal afdekplaat Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

PA 544479 CPE10-RP

CPE10, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, houderset
​

Materiaal houder Materiaal schroeven Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roest-
vast staal

Staal, verzinkt NBR 544394 CPE10-H5-SET

CPE10, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, houder
​

Materiaal houder Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roestvast staal 547045 CPE10-H5-50

CPE10, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, schroeven
​

Materiaal schroeven Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

Staal, verzinkt 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, afdichtingen
​

Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, aansluitblok voor 3/2-ventielen, afdekplaat voor lege plaats
​

Materiaal afdekplaat Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

PA 550580 CPE10-RP3

CPE10, aansluitblok voor 3/2-ventielen, houderset
​

Materiaal houder Materiaal schroeven Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roest-
vast staal

Staal, verzinkt NBR 550577 CPE10-H3-SET
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE10, aansluitblok voor 3/2-ventielen, houder

​

Materiaal houder Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roestvast staal 551490 CPE10-H3-50

CPE10, aansluitblok voor 3/2-ventielen, schroeven
​

Materiaal schroeven Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

Staal, verzinkt 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, aansluitblok voor 3/2-ventielen, afdichtingen
​

Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, afdekplaat voor lege plaats
​

Materiaal afdekplaat Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

PA 544480 CPE14-RP

CPE14, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, houderset
​

Materiaal houder Materiaal schroeven Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roest-
vast staal

Staal, verzinkt NBR 544395 CPE14-H5-SET

CPE14, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, houder
​

Materiaal houder Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roestvast staal 547046 CPE14-H5-50

CPE14, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, schroeven
​

Materiaal schroeven Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

Staal, verzinkt 547049 M3X45-8.8-VS-100
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE14, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, afdichtingen

​

Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

NBR 547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, aansluitblok voor 3/2-ventielen, afdekplaat voor lege plaats
Materiaal afdekplaat Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3
550581 CPE14-RP3

CPE14, aansluitblok voor 3/2-ventielen, houderset
Materiaal houder Materiaal schroeven Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roest-
vast staal

Staal, verzinkt NBR 550579 CPE18-H3-SET
550578 CPE14-H3-SET

CPE14, aansluitblok voor 3/2-ventielen, houder
Materiaal houder Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roestvast staal 551492 CPE18-H3-50
551491 CPE14-H3-50

CPE14, aansluitblok voor 3/2-ventielen, schroeven
Materiaal schroeven Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​

Staal, verzinkt 547049 M3X45-8.8-VS-100
547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE14, aansluitblok voor 3/2-ventielen, afdichtingen
Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150
547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 en CPE14, verbindingskabel, contactdoos aansluitschema ZC, open kabeleinde, 2-aderig
Elektrische aan-
sluiting 2, aan-
sluittechniek

Elektrische aan-
sluiting 2, aantal 
polen/aders

Materiaal kabel-
mantel

Kabellengte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

open einde 2 TPE-U(PUR) 2,5 m 8047679 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5 m 8047680 NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10 m 8047678 NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE10 en CPE14, verbindingskabel, contactdoos aansluitschema ZC, stekker M8x1, 3-polig

Elektrische aan-
sluiting 2, aan-
sluittechniek

Elektrische aan-
sluiting 2, aantal 
polen/aders

Materiaal kabel-
mantel

Kabellengte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M8x1 A-geco-
deerd conform 
EN 61076-2-104

3 TPE-U(PUR) 0,5 m 8047683 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
2,5 m 8047684 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 en CPE14, verdeler 2 op 1
​

Elektrische aan-
sluiting 1, aan-
sluittechniek

Elektrische aan-
sluiting 1, aan-
sluittype

Elektrische aan-
sluiting 2, aan-
sluittechniek

Elektrische aan-
sluiting 2, aan-
sluittype

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M12x1 A-geco-
deerd conform 
EN 61076-2-101

Stekker Aansluitschema 
ZC, metrieke 
schroef

2x contactdoos 8035787 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

CPE10 en CPE14, modulair systeem voor een willekeurige verdeler 2 op 1� Link    nedy
​

Kabellengte 1 Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

0,3 ... 30 m 8032867 NEDY-

CPE10 en CPE14, adapter
Elektrische aansluiting Signaaltoestandsindicatie Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​

3-polig / 2-polig, M8 / -, Stekker/
contactdoos

Lichtdiode 571686 VAVE-C8-1R8

4-polig / 2-polig, M8 / -, Stekker/
contactdoos

573194 VAVE-C8-1R1

CPE10 en CPE14, verbindingskabel, contactdoos M8x1
Elektrische aan-
sluiting 2, aantal 
polen/aders

Elektrische aan-
sluiting 1, kabel-
uitgang

Elektrische aan-
sluiting 1, aantal 
polen/aders

Kabellengte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3 recht 3 2,5 m 8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3

5 m 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

10 m 8078288 NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
haaks 2,5 m 8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

5 m 8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 recht 4 2,5 m 8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
haaks 2,5 m 8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/nedy


72 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538914401 |  | 24.09.2026

Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE18, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, afdekplaat voor lege plaats

​

Materiaal afdekplaat Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

PA 544481 CPE18-RP

CPE18, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, houderset
​

Materiaal houder Materiaal schroeven Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roest-
vast staal

Staal, verzinkt NBR 544396 CPE18-H5-SET

CPE18, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, houder
​

Materiaal houder Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roestvast staal 547047 CPE18-H5-50

CPE18, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, schroeven
​

Materiaal schroeven Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

Staal, verzinkt 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, aansluitblok voor 5/2- en 5/3-ventielen, afdichtingen
​

Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, aansluitblok voor 3/2-ventielen, afdekplaat voor lege plaats
​

Materiaal afdekplaat Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3

CPE18, aansluitblok voor 3/2-ventielen, houderset
​

Materiaal houder Materiaal schroeven Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roest-
vast staal

Staal, verzinkt NBR 550579 CPE18-H3-SET
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE18, aansluitblok voor 3/2-ventielen, houder

​

Materiaal houder Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

hooggelegeerd roestvast staal 551492 CPE18-H3-50

CPE18, aansluitblok voor 3/2-ventielen, schroeven
​

Materiaal schroeven Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

Staal, verzinkt 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, aansluitblok voor 3/2-ventielen, afdichtingen
​

Materiaal afdichtingen Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 en CPE24, plug met kabel, contactdoos vorm C volgens EN 175301-803, kabelmantel PVC
Materiaal kabel-
mantel

Signaaltoe-
standsindicatie

Nominale be-
drijfsspanning 
DC

Kabellengte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

PVC 2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2.5
5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

LED geel 24 V 2,5 m 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

CPE18 en CPE24, plug met kabel, contactdoos vorm C, volgens EN 175301-803, kabelmantel PUR
Materiaal kabel-
mantel

Signaaltoe-
standsindicatie

Nominale be-
drijfsspanning 
DC

Kabellengte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

TPE-U(PUR) 2,5 m 174846 KMEB-2-230-2,5
5 m 174847 KMEB-2-230-5

24 V 2,5 m 174844 KMEB-2-24-2,5-LED
5 m 174845 KMEB-2-24-5-LED

CPE18 en CPE24, contrastekker
Elektrische aansluiting Elektrische aansluiting 

2
Bereik voor bedrijfs-
spanning DC

Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

0 ... 300 V 539712 MSSD-EB-M12
3-polig, Contactdoos, 
Contactdoos haaks, 
Vorm C, conform DIN EN 
175301-803, conform 
DIN EN 61984, Vierhoe-
kige bouwvorm MSEB, 
vierhoekige vorm MSN2

Schroefklem 151687 MSSD-EB
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
CPE18 en CPE24, lichtgevende afdichting

Elektrische aansluiting Bereik voor bedrijfsspanning DC Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​

Vorm C, conform DIN EN 175301-
803, Vierhoekige bouwvorm MSEB

151718 MEB-LD-230AC
12 ... 24 V 151717 MEB-LD-12-24DC

Algemeen toebehoren, blinde stop, voor aansluitblok CPE10
Pneumatische aansluiting 1 Verpakkingsgrootte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​

Uitwendige schroefdraad G1/4 10 3569 B-1/4
Uitwendige schroefdraad G3/8 3570 B-3/8

Algemeen toebehoren, blinde stop, voor aansluitblok CPE14, CPE18
​

Pneumatische aansluiting 1 Verpakkingsgrootte Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​

Uitwendige schroefdraad G3/8 10 3570 B-3/8

Algemeen toebehoren, scheidingselement voor drukzones, voor aansluitblok CPE14, CPE18
​

LABS-conformiteit Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

VDMA24364-B1/B2-L 160997 PRSV-1/8

Algemeen toebehoren, geluiddempers
Pneumatische aansluiting Verpakkingsgrootte Artikelnr. Type

​ ​ ​ ​ ​

M3 20 1231120 AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 UC-M5
M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

Algemeen toebehoren, handbediening, voor CPE 10 en CPE14 met aansluitschema ZC
​

Bevestigingstype Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

vergrendelend 157600 AHB-MZB

Algemeen toebehoren, handbediening, voor CPE 18 en CPE24 met stekker vorm C
​

Bevestigingstype Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

vergrendelend 157601 AHB-MEB
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Magneetventiel CPE

Toebehoren
Algemeen toebehoren, naamplaatjes

​

Bouwgrootte Opchrift Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​ ​

10x6 mm 64 18576 IBS-6X10

Algemeen toebehoren, bevestigingskit met hoekbeugel voor zijdelingse ventielmontage, voor normcilinder DSBC-32...40, voor CPE14
​

Productgewicht Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

76 g 2568514 DAVM-MW-V1-32-V

Algemeen toebehoren, bevestigingskit met hoekbeugel voor zijdelingse ventielmontage, voor normcilinder DSBC-50...125, voor CPE18 en CPE24
​

Productgewicht Artikelnr. Type
​ ​ ​ ​

160 g 2612128 DAVM-MW-V1-50-V
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