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Elektrozawor CPE

Gtowne cechy

Krétki przeglad
Parametry:
o Szerokos¢ 10, 14, 18124 mm
o Przeptyw 180 ... 3200 |/min
o Uwaga: Elektrozawdr 5/3 pozostaje w przyjetej wczesniej pozycji przetaczania, gdy obie cewki sg jednoczesnie zasilane. Zawdr przyjmuije pozycje srodkowa dzieki sile
sprezyny, gdy obie cewki nie sg zasilane.

Zalety:

e Rozmiary zoptymalizowane pod katem wydajnosci: elektrozawory CPE, Compact Performance, charakteryzujg sie minimalna szerokoscia korpusu i niskim zuzyciem
energii elektrycznej przy najwyzszych przeptywach.

e Montaz zaworu bezposrednio na miejscu: na sitowniku; na ruchomych elementach instalacji; rézne sposoby whudowania podczas indywidualnego montazu

o Krotkie przewody o minimalnej objetosci powietrza: krotkie czasy przetaczania; najkrotsze czasy reakcji

e Optymalizacja systemu: krotsze cykle maszynowe; wieksze iloci; mniejsze zuzycie energii

¢ \Wygodne pomocnicze uruchamianie reczne

e (CPE10, CPE14 i CPE18: tatwy montaz zespotow zaworowych za pomocg blokow przytgczeniowych o statej wielkosci, wykonanych z wytrzymatego aluminium, posiada-
jacych od 2 do 10 pozycji zaworowych, lub za pomoca modutowych blokdw przytaczeniowych, wykonanych z mocnego tworzywa sztucznego.

e Redukcja pradu jest zintegrowana w kablach przytaczeniowych NEBV dla wielkosci CPE10 i CPE14. Oznacza to, ze cykl pracy 100% dotyczy wszystkich zaworéw CPE.

Funkcja zaworu

Wskazdwka: Zawor elektromagnetyczny 5/3 pozostaje w poprzednio przyjetej pozycji przetaczania, gdy obie cewki elektromagnetyczne sa zasilane jednoczesnie. Zawor
przyjmuje pozycje srodkowa dzieki sile sprezyny, gdy obie cewki elektromagnesu nie sa zasilane.
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Kod zamowieniowy

Elektrozawor CPE

001 Seria 005 Funkcja zaworu
CPE Elektrozawdr, Compact Performance 5L Zawdr 5/2, monostabilny
5) Zawor 5/2, bistabilny
002 SzerokoS¢ zabudowy 3GL Zawor 3/2, normalnie zamkniety
10 10 mm 30L Zawor 3/2, normalnie otwarty
14 14 mm 5/3G Zawdr 5/3, w potozeniu Srodkowym zamkniety
18 18 mm 5/3E Zawor 5/3, w potozeniu srodkowym odpowietrzony
24 24 mm 5/3B Zawor 5/3, w potozeniu Srodkowym zasilony
003 Nominalne napigcie robocze 006 Zasilanie pilotow
Bez Wew.
M1 24V DC S Zew.
M2 110V AC
M3 230 VAC 007 Przytacze pneumatyczne
M5 M5
004 Przytacze elektryczne M7 M7
BH Uktad przytaczy ZC 1/8 G1/8
CH Wtyczka M8x1 1/4 G1/4
H Uktad przytaczy ZC 3/8 G3/8
P1 Do zawordw pilotowych z interfejsem CNOMO, rozmiar 15 mm QS-4 Ztacze wiykowe 4 mm
wg S0 15218 QS-6 Ztacze wtykowe 6 mm
Qs-8 Ztacze wtykowe 8 mm
QS-10 Ztacze wtykowe 10 mm
Qs-12 Ztacze wtykowe 12 mm
008 Generacja
Bez
B Seria B
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Elektrozawor CPE

Dane techniczne

CPE10, ogolne dane techniczne

Funkcja zaworu 3/2 zamkniety, mo- | 3/2 otwarty, mono- | 5/2-drogowy, bista- | 5/2 monostabilny | 5/3, zasilony 5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

nostabilny stabilny bilny
Sposdb powrotu sprezyna pneumatycina - sprezyna pneuma- | sprezyna mechaniczna
tyczna

Konstrukcja Zawdr ttoczkowo-suwakowy

Sposdb uszczelnienia miekki

Pokrycie przekrycie dodatnie

Sposdb uruchamiania Elektryczny

Rodzaj sterowania Sterowanie pilotem

Przytacze zasilania powietrzem | zewn. Zewn., Wew.

pilotow

Kierunek przeptywu jednokierunkowy jednokierunkowy, rewersyjny
Funkcja odpowietrzenia - z mozliwoscig dtawienia

Pomocnicze sterowanie reczne | z blokada przy zastosowaniu osprzetu, bez blokady

Typ mocowania Przy pomocy otwordw przelotowych

Pozycja montazu dowolny

Przytacze pneumatyczne 1 M5, M7, QS-4, QS-6

Przytacze pneumatyczne 2 M5, M7, QS-4, QS-6

Przytacze pneumatyczne 3 M7

Przytacze pneumatyczne 4 - M5, M7, QS-4, QS-6

Przytacze pneumatyczne 5 B M7

Przytacze zasilania pilotow 12 | M3

Przytacze zasilania pilotow 14 | - | M3

Srednica nominalna 4mm

Normalny przeptyw nominalny | 190 ... 400 |/min 180 ... 350 |/min 180 ... 300 |/min 180 ... 250 |/min 180 ... 350 |/min
(znormalizowany zgodnie z DIN

1343)

(Czas wtaczania 14 ms - 16 ms

Czas wytaczania 14 ms - 20 ms

Czas przetaczania - 8ms -

Czas pracy ciagte] 100%, 100% w potaczeniu z redukcja pradu podtrzymania

Szeroko5¢ zabudowy 10 mm

Klasa odpornosci korozyjnej 2 - Srednie obcigzenie korozyjne

wg normy Festo?
1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, warunki pracy i otoczenia

Funkcja zaworu 3/2 zamkniety, mo- | 3/2 otwarty, mono- | 5/2-drogowy, bista- | 5/2 monostabilny ‘ 5/3, zasilony ‘ 5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

nostabilny stabilny bilny

Medium robocze Sprezone powietrze Wg IS0 8573-1:2010 [77:4:4]

Medium sterujace (dla pilotéw) | Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium ro- | Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)
boczego/sterujacego

Cidnienie robocze -0,09 ... 1 MPa

CiSnienie robocze -0,9 ... 10 bar

Cisnienie pilota 0,25 ...0,8 MPa 0,3...0,8 MPa
Ci$nienie pilota 2,5 ...8 bar 3...8 bar
Temperatura otoczenia -5...50°C

Temperatura medium -5...50°C

Certyfikacja c UL us - Recognized (OL)

Jednostka certyfikujaca ULMH19482

CPE10, dane elektryczne

Funkcja zaworu 3/2 zamkniety, mo- | 3/2 otwarty, mono-

nostabilny stabilny bilny

5/2-drogowy, bista- ‘ 5/2 monostabilny ‘ 5/3, zasilony

‘ 5/3 odpowietrzony

‘ 5/3 zamkniety

Stopief ochrony

IP65, IP67, z gniazdem wtykowym, wg [EC 60529

& www.festo.com/catalogue/...
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Dane techniczne

CPE10, materiaty

Elektrozawor CPE

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cidnieniowy

Materiat uszczelnief

Kauczuk nitrylowy

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Funkcja zaworu

CPE14, ogolne dane techniczne

5/2-drogowy, bista-
bilny

3/2 otwarty, mono-
stabilny

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

5/2 monostabilny

5/3, zasilony

5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

Sposdb powrotu

sprezyna pneumatyczna - sprezyna pneuma-

sprezyna mechaniczna

tyczna
Konstrukcja Zawor ttoczkowo-suwakowy
Spos6b uszczelnienia miekki
Pokrycie przekrycie dodatnie
Sposdb uruchamiania Elektryczny

Rodzaj sterowania

Sterowanie pilotem

Przytacze zasilania powietrzem
pilotow

Zewn., wew.

Kierunek przeptywu

jednokierunkowy jednokierunkowy, rewersyjny

Funkcja odpowietrzenia

- z mozliwoscig dtawienia

Pomocnicze sterowanie reczne

z blokada przy zastosowaniu osprzetu, bez blokady

Typ mocowania

Przy pomocy otwordw przelotowych

Pozycja montazu

dowolny

Przytacze pneumatyczne 1

G1/8,Q5-6,QS-8

Przytacze pneumatyczne 2

G1/8,QS-6,QS-8

Przytacze pneumatyczne 3 G1/8

Przytacze pneumatyczne 4 - G1/8,QS-6,QS-8

Przytacze pneumatyczne 5 - G1/8

Przytacze zasilania pilotow 12 | M3

Przytacze zasilania pilotow 14 |- | M3

Srednica nominalna 6 mm

Normalny przeptyw nominalny | 510 ... 900 |/min 400 ... 800 |/min 370... 750 |/min 370...700 |/min 410 ... 750 |/min
(znormalizowany zgodnie z DIN

1343)

Czas wiaczania 16 ms - 24 ms 20 ms
Czas wytaczania 27 ms - 32ms 42 ms
Czas pracy ciagtej 100%, 100% w potaczeniu z redukejg pradu podtrzymania

Szerokos¢ zabudowy 14 mm

Klasa odpornosci korozyjnej 2 - Srednie obcigzenie korozyjne

wg normy Festo?)

1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, warunki pracy i otoczenia

Funkcja zaworu

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

3/2 otwarty, mono-
stabilny

5/2-drogowy, bista-
bilny

5/2 monostabilny

‘ 5/3, zasilony

‘ 5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

Medium robocze

Sprezone powietrze Wg IS0 8573-1:2010 [7}4:4]

Medium sterujace (dla pilotow)

Sprezone powietrze wg IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczgca medium ro-
boczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)

Funkcja zaworu

Cisnienie robocze -0,09 ... 1 MPa

Ci$nienie robocze -0,9 ... 10 bar

Cisnienie pilota 0,25 ...0,8 MPa 0,2...0,8 MPa 0,3...0,8 MPa
Cisnienie pilota 2,5...8 bar 2...8bar 3...8bar
Temperatura otoczenia -5...50°C

Temperatura medium -5...50°C

Certyfikacja c UL us - Recognized (OL)

Jednostka certyfikujaca UL MH19482

CPE14, dane elektryczne

5/2-drogowy, bista-
bilny

3/2 otwarty, mono-
stabilny

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

5/2 monostabilny

‘ 5/3, zasilony

‘ 5/3 odpowietrzony

‘ 5/3 zamkniety

Stopien ochrony

IP65, IP67, z gniazdem wtykowym, wg [EC 60529

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...
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Elektrozawor CPE

Dane techniczne

CPE14, materiaty

Materiat obudowy Aluminiowy odlew cinieniowy, Wzmocniony PA
Materiat uszczelnief Kauczuk nitrylowy

Informacja o materiatach Zgodnosc z dyrektywa RoHS

Funkcja zaworu

CPE18, ogolne dane techniczne

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

3/2 otwarty, mono-
stabilny

5/2-drogowy, bista-
bilny

5/2 monostabilny

5/3, zasilony

5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

Spos6éb powrotu

sprezyna pneumatyczna

- sprezyna pneuma-

sprezyna mechaniczna

tyczna
Konstrukcja Zawdr ttoczkowo-suwakowy
Sposdb uszczelnienia miekki
Pokrycie przekrycie dodatnie
Sposdb uruchamiania Elektryczny

Rodzaj sterowania

Sterowanie pilotem

Przytacze zasilania powietrzem | zewn., wew.
pilotow
Kierunek przeptywu jednokierunkowy jednokierunkowy, rewersyjny

Funkcja odpowietrzenia

z mozliwoscia dtawienia

Pomocnicze sterowanie reczne

z blokada przy zastosowaniu osprzetu, bez blokady

Typ mocowania

Przy pomocy otwordw przelotowych

Pozycja montazu

dowolny

Przytacze pneumatyczne 1

G1/4,QS-8,Q5-10

Przytacze pneumatyczne 2

G1/4,QS-8,Q5-10

Przytacze pneumatyczne 3

G1/4

Przytacze pneumatyczne 4

G1/4,Q5-8,Q5-10

Przytacze pneumatyczne 5 - G1/4

Przytacze zasilania pilotow 12 | M5

Normalny przeptyw nominalny | 850 ... 1300 850...1700 850...1500 780 ...1300 780...1200 850... 1450
(znormalizowany zgodnie z DIN

1343)

Przytacze zasilania pilotow 14 | - M5

Srednica nominalna 8 mm

(zas wigczania? 28 ms - 26 ms 20 ms
(zas wytaczania? 18 ms - 20 ms 38 ms
(zas przetaczania? - 13 ms -

Czas pracy ciagtej 100%

Szeroko$¢ zabudowy 18 mm

Klasa odpornosci korozyjnej
wg normy Festo®

2 - Srednie obcigzenie korozyjne

Znak CE (patrz deklaracja
zgodnosci)®

Zgodnie z dyrektywa niskonapieciowg UE

Znak UKCA (patrz deklaracja
zg0dnoéci)®

wg przepisow UK dot. urzadzen elektrycznych

1) Czas przetaczania zaworu podstawowego

2) Czas przetaczania zaworu podstawowego

3) Czas przetaczania zaworu podstawowego

4) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
5) dotyczy tylko CPE18-M2H-... i CPE18-M3H-...

Wigcej informacji www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

6) dotyczy tylko CPE18-M2H-... i CPE18-M3H-...

Wigcej informacji www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
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Dane techniczne

CPE18, warunki pracy i otoczenia

Funkcja zaworu

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

3/2 otwarty, mono-
stabilny

5/2-drogowy, bista-
bilny

5/2 monostabilny ‘ 5/3, zasilony

Elektrozawor CPE

‘ 5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

Medium robocze

Sprezone powietrze wg IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Medium sterujace (dla pilotow)

Sprezone powietrze wg IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium ro-
boczego/sterujgcego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)

Funkcja zaworu

Cisnienie robocze -0,09 ... 1 MPa

Cisnienie robocze -0,9 ... 10 bar

Cisnienie pilota 0,25...1 MPa 0,2...1MPa 0,25 ... 1 MPa
Cisnienie pilota 2,5...10 bar 2...10 bar 2,5...10 bar
Temperatura otoczenia -5...50°C

Temperatura medium -5...50°C

Certyfikacja c UL us - Recognized (OL)

Jednostka certyfikujaca ULMH19482

CPE18, dane elektryczne

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

5/2-drogowy, bista-
bilny

3/2 otwarty, mono-
stabilny

5/2 monostabilny ‘ 5/3, zasilony

‘ 5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

Stopien ochrony

IP65, z gniazdem wtykowym, wg [EC 60529

CPE18, materiaty

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew ciSnieniowy, Wzmocniony PA

Materiat uszczelnief

Kauczuk nitrylowy

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

CPE18, zawory bez zaworu pilotowego, materiaty

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cidnieniowy

Materiat uszczelnief

Kauczuk nitrylowy

Informacja o materiatach

7godnos¢ z dyrektywa RoHS

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...
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Elektrozawor CPE

Dane techniczne
CPE24, ogolne dane techniczne
Funkcja zaworu 3/2 zamkniety, mo- | 3/2 otwarty, mono- | 5/2-drogowy, bista- | 5/2 monostabilny | 5/3, zasilony 5/3 odpowietrzony | 5/3 zamkniety
nostabilny stabilny bilny ‘
Sposdb powrotu sprezyna pneumatycina - sprezyna pneuma- | sprezyna mechaniczna
tyczna
Konstrukcja Zawor ttoczkowo-suwakowy
Spos6b uszczelnienia miekki
Pokrycie przekrycie dodatnie
Sposob uruchamiania Elektryczny
Rodzaj sterowania Sterowanie pilotem
Przytacze zasilania powietrzem | zewn., wew.
pilotow
Kierunek przeptywu jednokierunkowy jednokierunkowy, rewersyjny
Funkcja odpowietrzenia - z mozliwo3cig dtawienia
Pomocnicze sterowanie reczne | z blokada przy zastosowaniu osprzetu, bez blokady
Typ mocowania Przy pomocy otwordw przelotowych
Pozycja montazu dowolny
Przytacze pneumatyczne 1 G3/8,QS-10, QS-12
Przytacze pneumatyczne 2 G3/8,Q5-10,Q5-12
Przytacze pneumatyczne 3 G3/8
Przytacze pneumatyczne 4 - 63/8,Q5-10,QS-12
Przytacze pneumatyczne 5 - G3/8
Przytacze zasilania pilotow 12 | M5
Przytacze zasilania pilotow 14 | - | M5
Srednica nominalna 11 mm
Normalny przeptyw nominalny | 1250 ... 2 500 1250...3000 1250...3200 1250...2900 1250...2 600 1250...2650 1250...3000
(znormalizowany zgodnie z DIN | |/min |/min |/min |/min |/min |/min |/min
1343)
Czas wigczania 50 ms - 40 ms 25ms
Czas wytaczania 33ms - 50 ms 55ms
Czas przetaczania - 25ms -
Czas pracy ciagte] 100%
Szeroko$¢ zabudowy 24 mm

Klasa odpornosci korozyjnej
wg normy Festo?)

2 - Srednie obcigzenie korozyjne

Znak CE (patrz deklaracja Zgodnie z dyrektywa niskonapieciowg UE
zgodnoéci)?

Znak UKCA (patrz deklaracja wg przepisow UK dot. urzadzef elektrycznych
zgodnosci)?

1) Wiecej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
2) dotyczy tylko CPE24-M2H-... | CPE24-M3H-...

Wigcej informacji www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
3) dotyczy tylko CPE24-M2H-... | CPE24-M3H-...

Wigcej informacji www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE24, dane elektryczne
Funkcja zaworu

3/2 zamkniety, mo-
nostabilny

stabilny

3/2 otwarty, mono-

5/2-drogowy, bista-
bilny

5/2 monostabilny

‘ 5/3, zasilony

‘ 5/3 odpowietrzony ‘ 5/3 zamkniety

Stopiefi ochrony

IP65, z gniazdem wtykowym, wg IEC60529 '
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Dane techniczne

CPE24, warunki pracy i otoczenia

Funkcja zaworu

Medium robocze

nostabilny stabilny

3/2 zamkniety, mo- | 3/2 otwarty, mono-

5/2-drogowy, bista-
bilny

Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

5/2 monostabilny

5/3 odpowietrzony

Elektrozawor CPE

5/3 zamkniety

Medium sterujace (dla pilotow)

Sprezone powietrze wg IS0 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium ro-
boczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)

Cisnienie robocze -0,09 ... 1 MPa

Ci$nienie robocze -0,9 ... 10 bar

Cisnienie pilota 0,25 ... 1 MPa 0,2...1MPa 0,25 ... 1 MPa
Cisnienie pilota 2,5...10 bar 2...10 bar 2,5...10 bar
Temperatura otoczenia -5...50°C

Temperatura medium -5...50°C

Certyfikacja c UL us - Recognized (OL)

Jednostka certyfikujaca UL MH19482

CPE24, materiaty

Materiat obudowy Aluminiowy odlew cidnieniowy

Materiat uszczelnief Kauczuk nitrylowy

Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE10, zawér 3/2
CPE10- ..-M7

—=
| l D1

| |
L L10
—_—

[1] Pomocnicze reczne uruchamianie, bez blokady

[2] Wityki cewki, schemat potaczefi ZC

[3] Miejsce na tabliczke opisowg

[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Redukcja M7 na M5

[6] Ztacze wtykowe QS

CPE10-..-M5

CPE10-..-QS-4

CPE10-..-QS-6

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

=@

B1 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
@ 2 (%] (%]
CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 35 26 4 51 62,2 | 61,7 | 66,2 | 63,7
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3
10 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Wymiary

Wymiary - CPE10, zawér 5/2, monostabilny
CPE10-. -M7

H1!
H2

CPE10-..-M5

CPE10-..-QS-4

D7

4
J—
1]

Elektrozawor CPE

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com

CPE10-..-0S-6

D6

[1] Pomocnicze reczne uruchamianie, bez blokady
[2] Wtyki cewki, schemat potgczef ZC
[3] Miejsce na tabliczke opisowa
[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Redukcja M7 na M5
[6] Ztgcze wtykowe QS

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

@ %) @ @
CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 35 26 4 51 62,2 | 61,7 | 66,2 | 63,7
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

2026/09
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE10, zawér impulsowy 5/2 i zawér 5/3
CPE10-. -M7

CPE10-..-M5

CPE10-..-QS-4

D7

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

M T = - = et
o ~
] AEE [F:
$T=\ } FHEG1
D3
‘ e % D4 D5
|
L5
: | 4
L3
L2
L1
D6
=P
—— 7
[1] Pomocnicze reczne uruchamianie, bez blokady
[2] Wtyki cewki, schemat potgczen ZC
[3] Miejsce na tabliczke opisowg
[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Redukcja M7 na M5
[6] Ztacze wtykowe QS
B1 B3 B5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
%] %) @ @
CPE-10-...-5)
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 | 61,7 | 66,2 | 63,7
CPE-10-...-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE-10-...- 10 s
0.5 3 706 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8
CPE-10-...-5/3 115,6 83,2
12 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Wymiary - CPE10, elektrozawory z okragta wtyczka M8x1
CPE10-M1CH-3

B

(AN} L12
| | D']

CPE10-M1CH-5L

H2
H1

AT S ——

i S TG

S —]
Y7 N

NI =)

Elektrozawor CPE

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com

CPE10-M1CH-5J

H2 |!
H1

H3
———

: L10 ' L12
| | | |
L13 ‘ L1 L1
L9 ‘ L10 L13 ! |
_—
S IRAE - Lo
L9 L9
L14 L14 @@
— —= I
[1] Pomocnicze reczne uruchamianie, bez blokady
[2] Wtyczka M8x1
[3] Miejsce na tabliczke opisowg
[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow
B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3
@

CPE-10-M1CH-3... 2,3 -
CPE-10-M1CH-5L... 10 1,5 1,5 53 M7 M3 3,5 35 26 4
CPE-10-M1CH-5J... - ’

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 | 28,5 - - - 9,2 -
CPE-10-M1CH-5L... | 86,8 16,5 23 10 28,5 16,5 6,2 16,3

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2

CPE-10-M1CH-5J... | 103

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...
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Wymiary

Wymiary - CPE10, blok przytaczeniowy, staty raster, 5/2i5/3 Pobieranie danych CAD & www.festo.com

i

H2
H1

H4
H3

H5

EJ
&

g5 @ ¢ | ®
L]
:l__/
o=
H6
[1] Blok przytaczeniowy
[2] Uchwyt
[3] Ptytazaslepka
[4] Zawory
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6

@

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28+ (n-1) x 16 L1-11+0,1 5,5 14 16 13,4 (-1)x16

14 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE10, blok przytaczeniowy, staty raster, 3/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com

R =
¥ —
m flx
* b
D e
D3
L1
L2
L3 4 H6
— 0.0
) o @ 1@ |© (& N @]
100 001007100 100710017100 m - =
1 @ m
o m
3B kAl i i Mg @ %@ B
I —
L6

L5

L7 +L44‘<7 g@

[1] Blok przytaczeniowy

[2] Uchwyt
[3] Ptyta zaSlepka
[4] Zawory
B1 B2 B3 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H6
] @
CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1
CPE10-3/2-PRS... | 40+ (n-1)x16 | 28+ (n-1)x 16 6 20 16 13,4 (n-1)x16 5,3

2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Wymiary

Wymiary - CPE10, modutowy blok przytaczeniowy Pobieranie danych CAD & www.festo.com

H4
|
: ST
+ ]
i c\é '5’-? [m
£
{ @
T
[1] Blok przytaczeniowy CPE...-PRSG...-2 do 2 zaworow
[2] Blok przytaczeniowy CPE...-PRSG...-3 do 3 zaworow
[3] Blok rozszerzajacy CPE...-PRSE...-2 do 2 zaworow
[4] Blok kofcowy CPE...-PRS-EP
[5] Piyta zaslepka CPE...-PRSB
[6] Szyna H zgodnaz norma EN 50002 do montazu
[71 Sruba zaciskowa do szyny H
[8] Miejsce na tabliczki opisowe typu IBS 6 x 10
[9] Element taczacy
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
@
CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37
L1y L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 - 3,2 24

1) n=liczba pozycji dla zawordw
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Wymiary
Wymiary - CPE14, zawér 3/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
CPE14-.-1/8

CPE14- -QS-6 CPE14-..-QS-8

D4 ﬁ.}H«DS
4] D6 D6

R i} iﬁﬁ

H5

H7
=,.—|n
R

H6

D4 DS

(W)
N
B3

[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wityki cewki, schemat potaczef ZC
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 10/12 do zasilania pilota
[5] Ztgcze wtykowe QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%] %] %]
CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 | 70,9 | 86,3 | 76,4
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Elektrozawor CPE

Wymiary
Wymiary - CPE14, zawér 5/2, monostabilny Pobieranie danych CAD & www.festo.com
CPE14-..-1/8
o i 5%
J = NV ‘
]L N AN ZANZ |
AN % CPE14- .-QS-6 CPET4-..-Q5-8

[
L3

H2
H1
H5
H4

% ul 7oy

=@

[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyki cewki, schemat potgczen ZC

[3] Miejsce na tabliczke opisowg

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
4] 4] [4]
CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 | 70,9 | 86,3 | 76,4
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

18
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Wymiary

Wymiary - CPE14, zawér 5/2, bistabilny

CPE14-

D1

-5J-1/8

. B2

H2

H1

B4
]
N

[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Wtyki cewki, schemat potaczef ZC
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow

[5] Ztacze wtykowe QS

B2

B3

B3

B4

CPE14-

H5

-QS-6

D1

D2 D3 D4

D5

Elektrozawor CPE

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

CPE14-...-QS-8

=@

D6 H1 H2 H3 H4 H5 Hé6 H7

CPE14-...-5)-1/8

14

3,5

3,5

G1/8

3 40,3 26 7 753 | 70,9 | 86,3 | 76,4

L1

L2

L3

L4

L5 L6

L7

L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5)-1/8

118

85

54

18,3

17,5 27

9,5

44,5 32 18,3 17,5 5 20

2026/09
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE14, zawér 5/3
CPE14-..-1/8

D1

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

B2
\] E 3

% CPE14-..-QS-6 CPE14-..-QS-8

)

H2

H1

H5
|

H4

[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyki cewki, schemat potaczef ZC
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS

H3
O
~N

B4
B3

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
[%] [%] %)
CPE14-M1BH...-5)
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4
CPE14-M1BH...-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE14-M1BH...-5) 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20
CPE14-M1BH...-5/3 134 101
20 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Wymiary
Wymiary - CPE14, elektrozawory z okragta wtyczka M8x1

jﬁa& K
] L7

L6
2 —
T g ]
l =
"“?:‘:_
D3 " %
T
e

L14 ! ‘ ‘

B4
i
B3
.

[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyczka M8x1

[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow

Elektrozawor CPE

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

SiE

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3
4]
CPE14-M1CH-5)-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE14-M1CH-5)-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

2026/09
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE14, elektrozawory z okragta wtyczka M8x1

CPE14-M1CH-5L. . .

CPE14-M1CH-3-. ..

N EZ

ﬁg IZNYZ ) I %
N J/ACZAN 271 I
L7 %

. i
o=
41
s
—
|
D2 1 3] [4] &
|:Dl'f‘l
D2 m%
1 3][4 “ 'Ff{
m

,_..
B3
O
N

B4 ||
-
N

=

N
::E |

[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyczka M8x1

[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow

22 & www.festo.com/catalogue/...
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Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com

CPE14-M1

H-5J

CPE14-M1.. . H-5/3-...

H2
H1

B4
ez
B3

=
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Elektrozawor CPE

Wymiary

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5)... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7
CPE14-M1BH-5)

40,3

40,3
CPE14-M1BH-5/3
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35 = - -
CPE14-M1CH-5L... 101,5
CPE14-M1CH-5]... 85 18,3 27 9,5 32 18,3 5 20 9,2
118 54 17,5 44,5 17,5
CPE14-M1BH-5]...
CPE14-M1BH-5/3...| 134 101
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Wymiary
Wymiary - CPE14, blok przytaczeniowy, staty raster, 5/2i5/3 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
} S
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H6
[1] Blok przytaczeniowy, raster modutu 16 mm
[2] Uchwyt
[3] Ptytazaslepka
[4] Zawory
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6

%)

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35+ (n-1) x 20 L1-13:0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n-1) x 20
24 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09
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Wymiary
Wymiary - CPE14, blok przytaczeniowy, staty raster, 3/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
3
—x
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m
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L3 4 H6
n e L
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4
L6 L5
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[1] Blok przytaczeniowy, raster modutu 20 mm

[2] Uchwyt
[3] Ptyta zaslepka
[4] Zawory
B1 B2 B3 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H6
2 %)
CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1
CPE14-3/2-PRS... | 48+ (n-1)x20 | 34+ (n-1)x20 7 24 20 17,4 (n-1) x 20 6,3

2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Wymiary

Wymiary - CPE14, modutowy blok przytaczeniowy Pobieranie danych CAD & www.festo.com

H4
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: ST
+ ]
i c\é '5’-? [m
£
{ @
T
[1] Blok przytaczeniowy CPE...-PRSG...-2 do 2 zaworow
[2] Blok przytaczeniowy CPE...-PRSG...-3 do 3 zaworow
[3] Blok rozszerzajacy CPE...-PRSE...-2 do 2 zaworow
[4] Blok kofcowy CPE...-PRS-EP
[5] Piyta zaslepka CPE...-PRSB
[6] Szyna H zgodnaz norma EN 50002 do montazu
[71 Sruba zaciskowa do szyny H
[8] Miejsce na tabliczki opisowe typu IBS 6 x 10
[9] Element taczacy
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
@
CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4
L1y L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 - 4 32

1) n=liczba pozycji dla zawordw
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Wymiary

Wymiary - CPE18, zawor 3/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
CPE18-. -1/4

D1

CPE18- -QS-8 CPE18-..-QS-10

,_
~
e e

Lé

H3
H2
H1

L4 ' D4 D5

_k
e

e =

[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowg

[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztgcze wtykowe QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
% %] 4] %
CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29
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Wymiary
Wymiary - CPE18, zawér 5/2, monostabilny Pobieranie danych CAD & www.festo.com
CPE18-. -1/4
I D1 %
i
N [[1<
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| L7 % CPE18- -QS5-8 CPE18-..-QS-10
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowg
[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%) %) @ %)
CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 Gl/4 M5 4,4 8 10 57 45 6 98 90,5 105 94
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Wymiary - CPE18, zawér 5/2 bistabilny, elektromagnetyczny zawdr impulso- Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com
wy
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa
[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS 8
[6] Ztacze wtykowe QS 10
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 Hé6 H7
@ ) %) @
CPE18-...-5)-1/4 18 17,5 3,5 | G1/4 | M5 4,4 10 57 45 6 98 90,5 | 105 94
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE18-...-5)-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Wymiary

Wymiary - CPE18, zawér 5/3 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%] %] (%] @
CPE18-...-5)-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE18-...-5)-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE18, zawory bez zaworu pilotowego, zawor 3/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Zawédr pilotowy, wtyczka, typ Cwg EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow

B1 B2 B3 D1 D2 D3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 | L12 | L13

CPE18-P1-3 18 | 152 | 3,5 | G1/4 | M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 | 27,5 | 37,5 | 17,5 23 27,5 | 5,5 | 10,5
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Elektrozawor CPE

Wymiary
Wymiary - CPE18, zawory bez zaworu pilotowego, zawor 5/2
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Zawor pilotowy, wtyczka, typ Cwg EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowg
[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com

=

B1 B2 B3 D1 D2 D3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13
2
CPE18-P1-5L 18 | 15,2 3,5 | G1/4 | M5 | 4,4 57 45 6 117 (23,3 75 (27,5 20 |37,5(17,5|57,5| 23 |27,5| 20 5,5 | 10,5
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Elektrozawor CPE

Wymiary
Wymiary - CPE18, zawory bez zaworu pilotowego, zawdr impulsowy 5/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Zawédr pilotowy, wtyczka, typ Cwg EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow

B1 | B2 | B3 D1 D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13

CPE18-P1-5) 18 | 15,2 3,5 | G1/4 | M5 | 4,4 | 57 | 45 6 | 121|233 75 |27,5| 20 (37,5|17,5|57,5| 23 |27,5| 20 | 5,5 |10,5
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Elektrozawor CPE

Wymiary
Wymiary - CPE18, zawory bez zaworu pilotowego, zawor 5/3
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Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Zawor pilotowy, wtyczka, typ Cwg EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowg
[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
B1 B2 B3 D1 D2 D3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13
)
CPE18-P1-5) 121
18 |15,2| 3,5 | G1/4 | M5 | 4,4 57 45 6 23,3| 75 |27,5| 20 |37,5|17,5|57,5| 23 |27,5| 20 5,5 | 10,5
CPE18-P1-5/3 140
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE18, blok przytaczeniowy, staty raster, 5/2i5/3 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Blok przytaczeniowy, raster modutu 26 mm
[2] Uchwyt
[3] Ptyta zaslepka
[4] Zawory
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6

@

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45+ (n-1) x 26 L11-17+0,1 8,5 22,5 26 22,4 (-1) x 26
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE18, blok przytaczeniowy, staty raster, 3/2

D .

3

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com
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[1] Blok przytaczeniowy, raster modutu 26 mm
[2] Uchwyt
[3] Ptytazaslepka
[4] Zawory
B1 B2 B3 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H6
%) %)
CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1
CPE18-3/2-PRS... 60+ (n-1)x26 | 43+ (n-1)x26 8,5 24 26 22,4 (n-1) x26 8,3
36 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09


https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe

Wymiary

Wymiary - CPE18, modutowy blok przytaczeniowy

Elektrozawor CPE

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com
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[1] Blok przytaczeniowy CPE...-PRSG...-2 do 2 zaworow
[2] Blok przytaczeniowy CPE...-PRSG...-3 do 3 zaworow
[3] Blok rozszerzajacy CPE...-PRSE...-2 do 2 zaworow
[4] Blok koncowy CPE...-PRS-EP
[5] Plytazaslepka CPE...-PRSB
[6] Szyna H zgodna z norma EN 50002 do montazu
[71 Sruba zaciskowa do szyny H
[8] Miejsce na tabliczki opisowe typu IBS 6 x 10
[9] Element taczacy

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4

4]
CPE18 151,6 136,5 59 113 - 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4
Lo L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)

202

n = liczba pozycji dla zaworéw
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Elektrozawor CPE

Wymiary

Wymiary - CPE24, zawér 3/2 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne

[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa

[4] Przytacze 10/12 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 Hé H7
+0,1 | -0,5 @ @ @ @ | 20,25 0,1
CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 | M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 | 99,5 | 113 | 102
L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13
0,2 £0,12 +0,15 +0,12 £0,12
CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32
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Elektrozawor CPE

Wymiary
Wymiary - CPE24, zawér 5/2, monostabilny Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa
[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztgcze wtykowe QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
%] @ %) ]
CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 62 40 11 108 99,5 113 102
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32
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Elektrozawor CPE

Wymiary
Wymiary — CPE24, zawér 5/2, bistabilny
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Pobieranie danych CAD & www.festo.com
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[1] Pomocnicze sterowanie reczne
[2] Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
[3] Miejsce na tabliczke opisowa
[4] Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
[5] Ztacze wtykowe QS
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
@ @ @ @
CPE24-...-5)-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 62 40 11 108 99,5 113 102
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
CPE24-...-5)-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32
2026/09
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Wymiary

Wymiary - CPE24, zawér 5/3
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Pomocnicze sterowanie reczne
Wtyczka typu Czgodna z norma DIN EN 175301-803
Miejsce na tabliczke opisowa
Przytacze 12/14 do zewnetrznego zasilania pilotow
Ztacze wtykowe QS
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Elektrozawor CPE

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

H7

CPEZ24-..-QS-12

.

B HéH o

HeHeH

Hé6

H3
+0,1

D5

H4

H5

=P

Hé6

H7

CPE24-M1H...-

CPE24-M1H..

-5/3

24

6 G3/8 M5

6,5

10

12

62

40

11

113

L1

L5

L6

L7
+0,12

L9

L10
+0,12

L11

L12
+0,12

L13

CPE24-M1H...-

190

CPE24-M1H..

-5/3

213

30

50

20

45

35

30

10

32

2026/09

& www.festo.com/catalogue/...

41


https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe

Elektrozawor CPE

Dane do zamdwienia

CPE10, zawor 3/2, normalnie zamknigty, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin M5 190 |/min 196845 | CPE10-M1BH-3GL-M5
1|2: 2| M7 40g 400 l/min 196915 | CPE10-M1BH-3GL-M7
7 |t 2' QS-4 190 |/min 196846 | CPE10-M1BH-3GL-QS-4
82 1] 3 Qs-6 300 |/min 196847 | CPE10-M1BH-3GL-QS-6
4-pin, M8x1 M7 40g 400 |/min 550233 | CPE10-M1CH-3GL-M7
CPE10, zawor 3/2, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin M5 190 |/min 196851 | CPE10-M1BH-30L-M5
1|°: 2 M7 40g 400 |/min 196917 | CPE10-M1BH-30L-M7
7 A =] QS-4 190 |/min 196852 | CPE10-M1BH-30L-QS-4
82 1] I3 Qs-6 300 |/min 196853 | CPE10-M1BH-30L-QS-6
4-pin, M8x1 M7 40g 400 |/min 550235 | CPE10-M1CH-30L-M7
CPE10, zawor 3/2, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin M5 190 |/min 196848 | CPE10-M1BH-3GLS-M5
1|2: 2| M7 40g 400 |/min 196916 | CPE10-M1BH-3GLS-M7
7 . T\1 =2 QS-4 190 |/min 196849 | CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
i | S F \ Qs-6 300 |/min 196850 | CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
120 82 1 3 4-pin, M8x1 M7 40g 400 |/min 550234 | CPE10-M1CH-3GLS-M7
CPE10, zawdr 3/2, normalnie otwarty, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin M5 190 |/min 196854 | CPE10-M1BH-30LS-M5
1|°: 2 M7 40g 400 /min 196918 | CPE10-M1BH-30LS-M7
7 _k . 2' QS-4 190 |/min 196855 | CPE10-M1BH-30LS-QS-4
- - \ QS-6 300 |/min 196856 | CPE10-M1BH-30LS-QS-6
120 82 1 3 4-pin, M8x1 M7 40g 400 |/min 550236 | CPE10-M1CH-30LS-M7
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Elektrozawor CPE

Dane do zamdwienia

CPE10, zawdr 5/2 monostabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 W 2 2-pin M5 180 |/min 196881 | CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56¢g 350 |/min 196927 | CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 |/min 196882 | CPE10-M1BH-5L-QS-4
g4 sl BB QS-6 320 |/min 196883 | CPE10-M1BH-5L-Q5-6
4-pin, M8x1 M7 56¢g 350 |/min 550223 | CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10, zawdr impulsowy 5/2 bistabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 2-pin M5 180 |/min 196875 | CPE10-M1BH-5)-M5
M7 68¢g 350 |/min 196925 | CPE10-M1BH-5)-M7
QS-4 180 |/min 196876 | CPE10-M1BH-5)-QS-4
84 511113 182 QS-6 320 1/min 196877 | CPE10-M1BH-5)-Q5-6
4-pin, M8x1 M7 68¢g 350 |/min 550225 | CPE10-M1CH-5)-M7

CPE10, zawdr 5/2 monostabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
1% 4 2 2-pin M5 180 |/min 196884 | CPE10-M1BH-5LS-M5
= M7 56g 350 |/min 196928 | CPE10-M1BH-5LS-M7
va -:\ I| /T QS-4 180 I/min 196885 | CPE10-M1BH-5LS-QS-4
1l Tea slal 3 I12 QS-6 320 /min 196886 | CPE10-M1BH-515-Q5-6
4-pin, M8x1 M7 56¢ 350 |/min 550224 | CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, zawdr impulsowy 5/2 bistabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 ) 12 2-pin M5 180 |/min 196878 | CPE10-M1BH-5)S-M5
[ = M7 68g 350 |/min 196926 | CPE10-M1BH-5)S-M7
/] <\ QS-4 180 |/min 196879 | CPE10-M1BH-5/S-QS-4
wl les sl 3|8212 Qs-6 320 |/min 196880 | CPE10-M1BH-5/S-QS-6
4-pin, M8x1 M7 68¢g 350 |/min 550226 | CPE10-M1CH-5)S-M7

CPE10, zawdr trdjpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, wewngtrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)

2-pi M 180 |/mi 1 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B

“ M 4 2 W 12 pin 5 80 |/min 533159 0 5/3G-M5
L L
N | | 4
s sl 3 a2l
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Elektrozawor CPE

Dane do zamdwienia

CPE10, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie zamknigty, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
" W 2| " 2-pin M7 68¢g 350 |/min 533141 | CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
% \ ”J. T l /4 7%' QS-4 180 |/min 533147 | CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
T o T QS-6 300 |/min 533153 | CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
s sll b el 4pin, M&x1 | M7 68g 350 Umin 550227 | CPE10-M1CH-5/36-M7
CPE10, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 2-pin M5 180 |/min 533161 | CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
= = M7 68¢g 250 |/min 533143 | CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
/> T\ ” T H /T <A\ ] QS-4 180 |/min 533149 | CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
oa sl b el Q56 250 |/min 533155 | CPE10-M1BH-5/3E-S6-B
4-pin, M8x1 M7 68g 550229 | CPE10-M1CH-5/3E-M7
CPE10, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2| 12 2-pin M5 180 |/min 533163 | CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
% \ l H /4 7%' M7 68g 300 |/min 533145 | CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
T T +F T QS-4 180 |/min 533151 | CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
loa sl b el QS6 300 /min 533157 | CPE10-M1BH-5/38-Q56-B
4-pin, M8x1 M7 68¢g 550231 | CPE10-M1CH-5/3B-M7
CPE10, zawdr trojpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ W 4 2 12 2-pin M5 180 l/m?n 533160 | CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
= T—T = M7 68¢g 350 |/min 533142 | CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
L/ T\ I|T T T|I /T \ | QS-4 180 |/min 533148 | CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
wl foa sl b el 2 Q56 300 U/min 533154 | CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
4-pin, M8x1 M7 68¢g 350 |/min 550228 | CPE10-M1CH-5/3GS-M7
CPE10, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 2-pin M5 180 |/min 533162 | CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
= — M7 68¢g 250 |/min 533144 | CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
I T\ I| T |I /T | QS-4 180 |/min 533150 | CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
14] Taa s[1] 3 82] [12 -
Qs-6 250 |/min 533156 | CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
4-pin, M8x1 M7 68g 550230 | CPE10-M1CH-5/3ES-M7
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Dane do zamdwienia

CPE10, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, zewnetrzne zasilanie pilotow

Elektrozawor CPE

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
1% 4 2 12 2-pin M5 180 |/min 533164 | CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
= | M7 68¢g 300 |/min 533146 | CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
L/ T\ IH—T—m /T \] QS-4 180 |/min 533152 | CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
wl fse sl B el ho 0S6 300 [/min 533158 | CPE10-M1BH-5/385-QS6-B
4-pin, M8x1 M7 688 550232 | CPE10-M1CH-5/3BS-M7
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/21i5/3
Maks. liczba po- | Klasa odpornosci | Maks. moment | Waga produktu | Nr czesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo cowanie zaworu
10 2 - Srednie obcia- | 1,2 Nm 515¢g 543829 | CPE10-PRS-1/4-10
2 zenie korozyjne 131g 543821 | CPE10-PRS-1/4-2
3 179g 543822 | CPE10-PRS-1/4-3
4 2278 543823 | CPE10-PRS-1/4-4
5 2758 543824 | CPE10-PRS-1/4-5
6 323g 543825 | CPE10-PRS-1/4-6
7 371g 543826 | CPE10-PRS-1/4-7
8 419¢g 543827 | CPE10-PRS-1/4-8
9 4678 543828 | CPE10-PRS-1/4-9
1) Wiecej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
CPE10, blok przytaczeniowy dla zaworow 3/2
Maks. liczba po- | Klasa odpornosci | Maks. moment | Waga produktu | Nr czesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo ) | cowanie zaworu
10 2 - Srednie obcig- | 1,2 Nm 420g 550558 | CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 zenie korozyjne 128g 550550 | CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164g 550551 | CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201g 550552 | CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237g 550553 | CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 | CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310¢g 550555 | CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 | CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383¢g 550557 | CPE10-3/2-PRS-1/4-9
1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
CPE14, zawor 3/2, normalnie zamkniety, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin G1/8 60g 900 |/min 196929 | CPE14-M1BH-3GL-1/8
1|2: 2| QS-6 510 |/min 196887 | CPE14-M1BH-3GL-QS-6
7 -\ = Qs-8 810 |/min 196888 | CPE14-M1BH-3GL-QS-8
|82 1| |3 4-pin, M8x1 G1/8 60g 900 |/min 550247 | CPE14-M1CH-3GL-1/8
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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Elektrozawor CPE

Dane do zamdwienia

CPE14, zawor 3/2, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin G1/8 60g 900 |/min 196931 | CPE14-M1BH-30L-1/8
1|°: 2 Q56 510 |/min 196891 | CPE14-M1BH-301-QS-6
7 T\1 . 2' Qs-8 810 |/min 196892 | CPE14-M1BH-30L-QS-8
82 1] I3 4-pin, M8x1 G1/8 60g 900 |/min 550249 | CPE14-M1CH-30L-1/8
CPE14, zawor 3/2, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin G1/8 60g 900 |/min 196930 | CPE14-M1BH-3GLS-1/8
1|2: 2| Q56 510 |/min 196889 | CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
7 . T\1 =2 Qs-8 810 |/min 196890 | CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
- |_821_|.|3 4-pin, M8x1 G1/8 60g 900 |/min 550248 | CPE14-M1CH-3GLS-1/8
CPE14, zawdr 3/2, normalnie otwarty, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
2-pin G1/8 60g 900 |/min 196932 | CPE14-M1BH-30LS-1/8
1|°: 2 Q56 510 /min 196893 | CPE14-M1BH-30LS-QS-6
7 T\1 . 2' Qs-8 810 |/min 196894 | CPE14-M1BH-30LS-QS-8
12 |_821.|3 4-pin, M8x1 G1/8 60g 900 |/min 550250 | CPE14-M1CH-30LS-1/8
CPE14, zawor 5/2 monostabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
" 4 2[ 2-pin G1/8 95¢ 800 |/min 196941 | CPE14-M1BH-5L-1/8
— QS-6 400 |/min 196911 | CPE14-M1BH-5L-QS-6
| / -:\ T 2' Qs-8 680 |/min 196912 | CPE14-M1BH-5L-QS-8
84 s/1 3 4-pin, M8x1 61/8 95g 800 |/min 550237 | CPE14-M1CH-5L-1/8
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Dane do zamdwienia

CPE14, zawor impulsowy 5/2 bistabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow

Elektrozawor CPE

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 2-pin G1/8 115¢ 800 |/min 196939 | CPE14-M1BH-5)-1/8
Qs-6 400 |/min 196907 | CPE14-M1BH-5)-QS-6
Qs-8 680 |/min 196908 | CPE14-M1BH-5)-QS-8
84 511l 13 182 4-pin, M8x1 G1/8 115¢ 800 I/min 550239 |CPE14-M1CH-5)-1/8
CPE14, zawdr 5/2 monostabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
1 4 2 2-pin G1/8 95¢ 800 |/min 196942 | CPE14-M1BH-5LS-1/8
= QS-6 400 |/min 196913 | CPE14-M1BH-5LS-QS-6
75> 1+ T Qs-8 680 |/min 196914 | CPE14-M1BH-5LS-QS-8
14 Tss slal 3 |12 4-pin, M8x1 G1/8 95¢ 800 I/min 550238 | CPE14-M1CH-5LS-1/8
CPE14, zawor impulsowy 5/2 bistabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ . : b 2-pin G1/8 115¢g 800 /min 196940 | CPE14-M1BH-5/S-1/8
= — Qs-6 400 |/min 196909 | CPE14-M1BH-5)S-QS-6
WAE: <\ Qs-8 680 |/min 196910 | CPE14-M1BH-5/S-QS-8
wl lea  slal B 2 4pin,M8&x1 | G1/8 115g 800 [/min 550240 | CPE14-M1CH-5/5-1/8
CPE14, zawdr trdjpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, wewngtrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
W o 2 W 2 2-pin G1/8 120¢g 750 l/m?n 196937 |CPE14-M1BH-5/36G-1/8
% \ ”J. J.H /4 QS-6 410 l/m!n 196903 | CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
T TTT T QS-8 720 |/min 196904 | CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
s sl s el 4pin, M8l | G1/8 120g 750 /min 550241 | CPE14-M1CH-5/36-1/8
CPE14, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ o 2 5 | 2P G1/8 120g 700 [/min 196935 | CPE14-M1BH-5/3E-1/8
% \ ” H /4 7%' QS-6 370 |/min 196899 | CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
T T ks Qs-8 570 |/min 196900 | CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
loa sl b el 4pin,Mex1 | G1/8 120¢ 700 /min 550243 | CPE14-M1CH-5/3E-1/8
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Dane do zamowienia

CPE14, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, wewngtrzne zasilanie pilotow

Przytacze zasila- | Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
nia powietrzem | matyczne 1 ptyw nominalny
pilotow (znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2| 12 wew. G1/8 120g 750 |/min 196933 | CPE14-M1BH-5/3B-1/8
% \ H l /4 7%' 550245 | CPE14-M1CH-5/3B-1/8
T T T QS-6 370 |/min 196895 | CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
loa sl b el QS8 650 /min 196896 | CPE14-M1BH-5/38-Q5-8
CPE14, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 2-pin G1/8 120g 750 |/min 196938 | CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
= T—T | Qs-6 410 |/min 196905 | CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
[ T\ I|T T T|I /T | Qs-8 720 |/min 196906 | CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
wl e shil b el e oo 120g 750 Umin 550242 | CPE14-M1CH-5/365-1/8
CPE14, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
W o 2 5 | 2P G1/8 120g 700 |/min 196936 | CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
[ = Qs-6 370 |/min 196901 | CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
L/ T\ I| T |I /T \ | QS-8 570 |/min 196902 | CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
wl e sl b el e e 120g 700 Umin 550244 | CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
CPE14, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ W W 2 5 | 2PN G1/8 120¢g 750 [/min 196934 | CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
[ = Qs-6 370 |/min 196897 | CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
L/ T\ I|T T|I /T \ | Qs-8 650 |/min 196898 | CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
wl e sl b sl b2 e 120g 750 [min 550246 | CPE14-M1CH-5/3BS-1/8
CPE14, blok przytaczeniowy dla zaworow 5/2 i 5/3
Maks. liczba po- | Klasa odpornoci | Maks. moment | Waga produktu | Nrczesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo ¥ | cowanie zaworu
10 2 - Srednie obcia- | 1,2 Nm 930¢g 543838 | CPE14-PRS-3/8-10
2 zenie korozyjne 239g 543830 | CPE14-PRS-3/8-2
3 326g 543831 | CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 | CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 | CPE14-PRS-3/8-5
6 5848 543834 | CPE14-PRS-3/8-6
7 671¢g 543835 | CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 | CPE14-PRS-3/8-8
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Dane do zamdwienia

CPE14, blok przytaczeniowy dla zaworow 5/2 i 5/3

Elektrozawor CPE

Maks. liczba po- | Klasa odpornosci | Maks. moment | Waga produktu | Nr czesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo | cowanie zaworu
9 2 - Srednie obcia- | 1,2 Nm 843 g 543837 | CPE14-PRS-3/8-9
zenie korozyjne
1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
CPE14, blok przytaczeniowy dla zaworow 3/2
Maks. liczba po- | Klasa odpornosci | Maks. moment | Waga produktu | Nr czesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo ¥ cowanie zaworu
10 2 - Srednie obcia- | 1,2 Nm 592¢ 550567 | CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 Zzenie korozyjne 176¢g 550559 | CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228¢ 550560 | CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280g 550561 | CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332g 550562 | CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384¢g 550563 | CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436g 550564 | CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488¢g 550565 | CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540¢ 550566 | CPE14-3/2-PRS-3/8-9
1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
CPE14, blok przytaczeniowy PRSG dla 2 zaworow
Przytacze pneumatyczne 1 Waga produktu Nr czesci Typ
G3/8 950 ¢ 164965 | CPE14-PRSG-2
187829 | CPE14-PRSGO-2
aworow
Przytacze pneumatyczne 1 Waga produktu Nr czesci Typ
G3/8 130¢g 187820 | CPE14-PRSGO-3
187824 | CPE14-PRSG-3
CPE14, blok przytaczeniowy PRSE dla 2 zaworéw
Waga produktu Nr czesci Typ
85g 187830 | CPE14-PRSEO-2
164967 | CPE14-PRSE-2
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Elektrozawor CPE

Dane do zamdwienia

CPE14, blok modutowy, ptyta koficowa do bloku zaworowego

Przytacze pneumatyczne 1 Waga produktu Nr czesci Typ
G3/8 80g 164969 | CPE14-PRS-EP
CPE14, blok modutowy, ptyta zaslepka pustego miejsca
Waga produktu Nr czesci Typ
15¢g 164968 | CPE14-PRSB
CPE18, zawor 3/2, normalnie zamknigty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G1/4 150 g 1300 |/min 163141 | CPE18-M1H-3GL-1/4
1|2: 2| 163761 | CPE18-M2H-3GL-1/4
| / - T\1 2' 163785 | CPE18-M3H-3GL-1/4
82 1] 3 Qs-8 850 |/min 163149 | CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 | CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 | CPE18-M2H-3GL-QS-8
QS-10 1000 |/min 163801 | CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 | CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 | CPE18-M1H-3GL-QS-10
CPE18, zawdr 3/2, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G1/4 150g 1700 |/min 163760 | CPE18-M2H-30L-1/4
1|°: 2 163784 | CPE18-M3H-30L-1/4
| / T\1 - 2' 163140 | CPE18-M1H-30L-1/4
82 1] 3 Qs-8 850 |/min 163792 | CPE18-M3H-30L-QS-8
163768 | CPE18-M2H-30L-QS-8
163148 | CPE18-M1H-30L-QS-8
QS-10 1000 |/min 163776 | CPE18-M2H-30L-QS-10
163800 | CPE18-M3H-30L-QS-10
163156 | CPE18-M1H-30L-QS-10
50 & www.festo.com/catalogue/... 2026/09



https://www.festo.com/catalogue/

Dane do zamdwienia

CPE18, zawdr 3/2, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow

Elektrozawor CPE

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G1/4 150¢g 1300 |/min 163145 | CPE18-M1H-3GLS-1/4
1|2: 2| 163765 | CPE18-M2H-3GLS-1/4
| / -l 2' 163789 | CPE18-M3H-3GLS-1/4
- NP P \ Qs-8 850 |/min 163773 | CPE18-M2H-3GLS-QS-8
127 82 1 3 163797 | CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 | CPE18-M1H-3GLS-QS-8
Qs-10 1000 |/min 163781 | CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 | CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 | CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18, zawdr 3/2, normalnie otwarty, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G1/4 150 g 1700 |/min 163788 | CPE18-M3H-30LS-1/4
1|°: 2 163764 | CPE18-M2H-3015-1/4
| / _k - 2' 163144 | CPE18-M1H-30LS-1/4
- - \ Qs-8 850 |/min 163772 | CPE18-M2H-30LS-QS-8
127 82 1 3 163152 | CPE18-M1H-30LS-QS-8
163796 | CPE18-M3H-30LS-QS-8
QS-10 1000 I/min 163804 | CPE18-M3H-30LS-QS-10
163780 | CPE18-M2H-30LS-QS-10
163160 | CPE18-M1H-30LS-QS-10
CPE18, zawdr 5/2 monostabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G1/4 220¢g 1500 |/min 163142 | CPE18-M1H-5L-1/4
1|'*: 4 2| 163786 | CPE18-M3H-5L-1/4
[/ _R = 163762 | CPE18-M2H-5L-1/4
84 511 |3 Qs-8 850 |/min 163150 | CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 | CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 | CPE18-M2H-5L-QS-8
QS-10 1000 |/min 163158 | CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 | CPE18-M2H-5L-QS-10
163802 | CPE18-M3H-5L-QS-10
CPE18, zawdr impulsowy 5/2 bistabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 Ksztatt C G1/4 270¢g 1500 |/min 163787 | CPE18-M3H-5)-1/4
84 511 3182
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Dane do zamowienia

CPE18, zawor impulsowy 5/2 bistabilny, wewngtrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 Ksztatt C G1/4 2708 1500 |/min 163763 | CPE18-M2H-5)-1/4
163143 | CPE18-M1H-5)-1/4
Qs-8 850 |/min 163151 | CPE18-M1H-5)-QS-8
84 sl 13182 163795 | CPE18-M3H-5)-QS-8
163771 | CPE18-M2H-5)-QS-8
QS-10 1000 |/min 163159 | CPE18-M1H-5)-QS-10
163779 | CPE18-M2H-5)-QS-10
163803 | CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, zawdr 5/2 monostabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G1/4 220g 1500 |/min 163146 | CPE18-M1H-5LS-1/4

163790 | CPE18-M3H-5LS-1/4
T T 163766 | CPE18-M2H-5LS-1/4
[84 sl1] 3 112 Qs-8 850 |/min 163154 | CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 | CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 | CPE18-M2H-5L5-QS-8
Q5-10 1000 |/min 163806 | CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 | CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 | CPE18-M2H-5LS-QS-10

=Nm®

CPE18, zawor impulsowy 5/2 bistabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny

(znormalizowany

zgodnie z DIN

1343)
14 4 2 12 Ksztatt C G1/4 2708 1500 |/min 163147 | CPE18-M1H-5)S-1/4
= — 163791 | CPE18-M3H-5)S-1/4
VAE: [ <\ ] 163767 | CPE18-M2H-5)S-1/4
wl fea  slal 3] T2 058 850 /min 163775 | CPE18-M2H-5]5-QS-8

163155 | CPE18-M1H-5)S-QS-8
163799 | CPE18-M3H-5)S-QS-8
Qs-10 1000 |/min 163783 | CPE18-M2H-5)S-QS-10
163163 | CPE18-M1H-5)S-QS-10
163807 | CPE18-M3H-5)S-QS-10

CPE18, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie zamknigty, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2| 12 Ksztatt C G1/4 280¢g 1450 |/min 170319 | CPE18-M3H-5/3G-1/4
= T T = 170247 | CPE18-M1H-5/3G-1/4
/> :\ |TTT| /I' <\] 170283 | CPE18-M2H-5/3G-1/4
oa sl b el 0S8 850 |/min 170289 | CPE18-M2H-5/36-Q5-8
170325 | CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 | CPE18-M1H-5/3G-QS-8
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CPE18, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, wewngtrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
" 4 2 12 Ksztatt C Qs-10 1050 |/min 170331 | CPE18-M3H-5/3G-QS-10
% T % 170295 | CPE18-M2H-5/3G-QS-10
1"\ ”T TT l /fr 170259 | CPE18-M1H-5/3G-QS-10
fgs  slaf 3 2l

CPE18, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
1% 8 2 12 Ksztatt C G1/4 280¢g 1200 |/min 170285 | CPE18-M2H-5/3E-1/4
%\ ” H /47%' 170249 | CPE18-M1H-5/3E-1/4
T T T 170321 | CPE18-M3H-5/3E-1/4
loa sl b &l 58 780 Umin 170255 | CPE18-M1H-5/3E-Q5-8

170291 | CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 | CPE18-M3H-5/3E-QS-8
Qs-10 1000 |/min 170297 | CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 | CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 | CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
" 4 2 12 Ksztatt C G1/4 280g 1300 |/min 170251 | CPE18-M1H-5/3B-1/4
% 7 R 170323 | CPE18-M3H-5/3B-1/4
I T‘\ ”‘i’ | ‘i’“ /fl' I 170287 | CPE18-M2H-5/3B-1/4
1 2
s s 8 Q58 780 /min 170329 | CPE18-M3H-5/3B-Q5-8

170257 | CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 | CPE18-M2H-5/3B-QS-8
Qs-10 1000 |/min 170263 | CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 | CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 | CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, zawdr trojpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny

(znormalizowany

zgodnie z DIN

1343)
“ M 4 2 W 12 Ksztatt C G1/4 280g 1450 |/min 170248 | CPE18-M1H-5/3GS-1/4
= I T = 170320 | CPE18-M3H-5/3GS-1/4
[/ i T\q I|'i"i"i'|I /jr I \1 170284 | CPE18-M2H-5/3GS-1/4
e sl B el e 058 850 l/min 170290 | CPE18-M2H-5/365-Q5-8

170326 | CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 | CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
Qs-10 1050 |/min 170296 | CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 | CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
170332 | CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
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Dane do zamdwienia

CPE18, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzon

Y, zewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 Ksztatt C G1/4 280g 1200 |/min 170250 | CPE18-M1H-5/3ES-1/4
= = 170286 | CPE18-M2H-5/3ES-1/4
L/ T\ I| T |I /T \ | 170322 | CPE18-M3H-5/3ES-1/4
1l les sl b a2l 2 058 780 /min 170292 | CPE18-M2H-5/3E5-QS-8
170256 | CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 | CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
QS-10 1000 |/min 170334 | CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 | CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 | CPE18-M2H-5/3ES-QS-10
CPE18, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, zewngtrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
" W 2| . Ksztatt C G1/4 280g 1300 |/min 170252 | CPE18-M1H-5/3BS-1/4
[ = 170288 | CPE18-M2H-5/3BS-1/4
L/ T\ IH—rm /T \ | 170324 | CPE18-M3H-5/3BS-1/4
1al lea sl b a2l 2 Q58 780 /min 170330 | CPE18-M3H-5/3B5-Q5-8
170258 | CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 | CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
QS-10 1000 |/min 170300 | CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 | CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 | CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
CPE18, zawdr 3/2 bez zawordw pilotowych
Funkcja zaworu | Przytacze zasila- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
nia powietrzem ptyw nominalny
pilotow (znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
3/2 zamkniety, | zewn. 110¢g 1300 |/min 550164 | CPE18-P1-3GLS-1/4
monostabilny | wew. 550163 | CPE18-P1-3GL-1/4
3/2 otwarty, mo- | zewn. 1700 |/min 550166 | CPE18-P1-30LS-1/4
nostabilny wew. 550165 | CPE18-P1-30L-1/4
CPE18, zawdr 5/2 monostabilny bez zaworu pilotowego
Funkcja zaworu | Przytacze zasila- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
nia powietrzem ptyw nominalny
pilotow (znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
5/2 monostabil- | zewn. 180 g 1500 |/min 550154 | CPE18-P1-5LS-1/4
ny wew. 550153 | CPE18-P1-5L-1/4
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CPE18, zawdr impulsowy 5/2 bistabilny bez zaworu pilotowego

Elektrozawor CPE

Funkcja zaworu | Przytacze zasila- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
nia powietrzem ptyw nominalny
pilotow (znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
5/2-drogowy, bi- | zewn. 190¢g 1500 |/min 550156 | CPE18-P1-5)S-1/4
stabilny wew. 550155 | CPE18-P1-5)-1/4
CPE18, zawor trdjpotozeniowy 5/3, monostabilny bez zaworu pilotowego
Funkcja zaworu | Przytacze zasila- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
nia powietrzem ptyw nominalny
pilotow (znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
5/3, zasilony zewn. 200¢g 1300 |/min 550162 | CPE18-P1-5/3BS-1/4
wew. 550161 |CPE18-P1-5/3B-1/4
5/3 odpowietrzo- | zewn. 1200 I/min 550160 |CPE18-P1-5/3ES-1/4
ny wew. 550159 | CPE18-P1-5/3E-1/4
5/3 zamkniety zewn. 1450 |/min 550158 | CPE18-P1-5/3GS-1/4
wew. 550157 | CPE18-P1-5/3G-1/4
CPE18, zawdr pilotowy zgodny z 1SO 15218
Przytacze elektryczne Parametry cewki Normalny przeptyw no- | Nr czesci Typ
minalny (znormalizowa-
ny zgodnie z DIN 1343)
Ksztatt C, wg DIN EN 110 VAC: 50/60 Hz, 18 |/min 546259 | VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
175301-803 pobdr mocy przy zata-
czaniu 2,9 VA, moc
podtrzymania 2,1 VA
12VDC:1,8W 546257 | VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230 VAC: 50/60 Hz, 546260 |VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
pobdr mocy przy zatg-
czaniu 2,9 VA, moc
podtrzymania 2,1 VA
24V AC: 50/60 Hz, po- 546258 | VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
bor mocy przy zatacza-
niu 3,1 VA, moc pod-
trzymania 2,3 VA
24VDC: 1,8 W 546256 |VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
CPE18, blok przytaczeniowy dla zaworow 5/2 i 5/3
Maks. liczba po- | Klasa odpornosci | Maks. moment | Waga produktu | Nr czesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo ! cowanie zaworu
10 2 - Srednie obcia- | 2 Nm 1386¢g 543847 | CPE18-PRS-3/8-10
2 zenie korozyjne 353g 543839 | CPE18-PRS-3/8-2
3 482¢g 543840 | CPE18-PRS-3/8-3
4 611g 543841 | CPE18-PRS-3/8-4
5 740g 543842 | CPE18-PRS-3/8-5
6 870g 543843 | CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 | CPE18-PRS-3/8-7
8 1128g 543845 | CPE18-PRS-3/8-8
9 1257 ¢ 543846 | CPE18-PRS-3/8-9

1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
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Dane do zamdwienia

CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2

Maks. liczba po- | Klasa odpornosci | Maks. moment | Waga produktu | Nr czesci Typ
zycji zaworowych | korozyjnej wg dokrecenia, mo-
normy Festo ¥ | cowanie zaworu
10 2 - Srednie obcig- | 2 Nm 908 g 550576 | CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 zenie korozyjne 266 g 550568 | CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346¢ 550569 | CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 | CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 | CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 ¢ 550572 | CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 ¢ 550573 | CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748¢g 550574 | CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828¢g 550575 | CPE18-3/2-PRS-3/8-9
1) Wigcej informacji: www.festo.com/x/topic/kbk
CPE18, blok przytaczeniowy PRSG dla 2 zaworéw
Przytacze pneu- | Przytacze pneu- | Przytacze pneu- | Waga produktu | Nrczesci Typ
matyczne 1 matyczne 3 matyczne 5
G1/2 170g 164970 | CPE18-PRSG-2
187831 | CPE18-PRSGO-2
CPE18, blok przytaczeniowy PRSG dla 3 zaworow
Przytacze pneu- | Przytacze pneu- | Przytacze pneu- | Waga produktu | Nrczesci Typ
matyczne 1 matyczne 3 matyczne 5
G1/2 225¢ 187821 | CPE18-PRSGO-3
187825 | CPE18-PRSG-3
CPE18, blok przytaczeniowy PRSE dla 2 zaworow
Waga produktu Nr czesci Typ
145¢ 187832 | CPE18-PRSEO-2
164972 | CPE18-PRSE-2
CPE18, blok modutowy, ptyta koficowa do bloku zaworowego
Przytacze pneu- | Przytacze pneu- | Przytacze pneu- | Waga produktu | Nrczesci Typ
matyczne 1 matyczne 3 matyczne 5
61/2 125¢g 164973 | CPE18-PRS-EP
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Dane do zamdwienia

CPE18, blok modutowy, ptyta zaslepka pustego miejsca

Elektrozawor CPE

Waga produktu Nr czesci Typ

28g 164974 | CPE18-PRSB
CPE24, zawdr 3/2, normalnie zamkniety, wewngtrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny

(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)

Ksztatt C G3/8 220g 2500 |/min 163809 | CPE24-M2H-3GL-3/8
1|2: 2| 163165 | CPE24-M1H-36L-3/8
| / <l 2' 163833 | CPE24-M3H-3GL-3/8

|82 1| |3 QS-10 1250 |/min 163841 | CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 | CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 | CPE24-M2H-3GL-QS-10
QS-12 1650 I/min 163849 | CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 | CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 | CPE24-M1H-3GL-QS-12
CPE24, zawdr 3/2, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)

Ksztatt C G3/8 220¢g 3000 |/min 163164 | CPE24-M1H-30L-3/8
1|°: 2 163832 | CPE24-M3H-301-3/8
7 _k . 2' 163808 | CPE24-M2H-30L-3/8

|82 1 |3 QS-10 1250 I/min 163816 | CPE24-M2H-30L-QS-10
163840 | CPE24-M3H-30L-QS-10
163172 | CPE24-M1H-30L-QS-10
QS-12 1650 |/min 163848 | CPE24-M3H-30L-QS-12
163824 | CPE24-M2H-30L-QS-12
163180 | CPE24-M1H-30L-QS-12
CPE24, zawor 3/2, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)

Ksztatt C G3/8 220¢g 2500 |/min 163169 | CPE24-M1H-3GLS-3/8
1|2: 2| 163813 | CPE24-M2H-36LS-3/8
7 -\ = 163837 | CPE24-M3H-3GLS-3/8

|_ _______ .|.| _____ ' QS-10 1250 |/min 163821 | CPE24-M2H-3GLS-QS-10
127 82 1 3 163177 | CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 | CPE24-M3H-3GLS-QS-10
QS-12 1650 |/min 163829 | CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 | CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 | CPE24-M1H-3GLS-QS-12
2026/09 & www.festo.com/catalogue/...
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CPE24, zawor 3/2, normalnie otwarty, zewngtrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ

tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)

Ksztatt C G3/8 2208 3000 |/min 163836 | CPE24-M3H-30LS-3/8
1|°: 2 163812 | CPE24-M2H-3015-3/8
7 _k . 2' 163168 | CPE24-M1H-30LS-3/8

- | FP \ QS-10 1250 |/min 163176 | CPE24-M1H-30LS-QS-10
12 82 1 3 163820 | CPE24-M2H-30LS-QS-10
163844 | CPE24-M3H-30LS-QS-10
QS-12 1650 |/min 163184 | CPE24-M1H-30LS-QS-12
163828 | CPE24-M2H-30LS-QS-12
163852 | CPE24-M3H-30LS-QS-12
CPE24, zawor 5/2 monostabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 Ksztatt C G3/8 360 g 2900 |/min 163166 | CPE24-M1H-51-3/8
= | 163810 | CPE24-M2H-51-3/8
| / -:\ T 2' 163834 | CPE24-M3H-5L-3/8
84 5/1] |3 Qs-10 1250 |/min 163174 | CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 | CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 | CPE24-M2H-5L-QS-10
Qs-12 1650 |/min 163826 | CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 | CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 | CPE24-M1H-5L-QS-12
CPE24, zawdr impulsowy 5/2 bistabilny, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ o 2 b Ksztatt C G3/8 390g 3200 |/min 163811 | CPE24-M2H-5)-3/8
163835 | CPE24-M3H-5)-3/8
163167 | CPE24-M1H-5)-3/8
84 5111 13182 Qs-10 1250 |/min 163819 | CPE24-M2H-5)-QS-10
163843 | CPE24-M3H-5)-QS-10
163175 | CPE24-M1H-5)-QS-10
QS-12 1650 |/min 163827 | CPE24-M2H-5)-QS-12
163183 | CPE24-M1H-5)-QS-12
163851 | CPE24-M3H-5)-QS-12
CPE24, zawor 5/2 monostabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
Ksztatt C G3/8 360 g 2900 |/min 163170 | CPE24-M1H-5LS-3/8

-
[84 s[1] 3 112
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Dane do zamdwienia

CPE24, zawdr 5/2 monostabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow

Elektrozawor CPE

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
1 4 2 Ksztatt C G3/8 360 g 2900 |/min 163814 | CPE24-M2H-5LS-3/8
[ 163838 | CPE24-M3H-5LS-3/8
7] .:\ | /‘T Q5-10 1250 |/min 163822 | CPE24-M2H-5LS-QS-10
1l fss slal B 112 163846 | CPE24-M3H-515-QS-10
163178 | CPE24-M1H-5LS-QS-10
QS-12 1650 |/min 163186 | CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 | CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 | CPE24-M2H-5LS-QS-12
CPE24, zawor impulsowy 5/2 bistabilny, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ 4 2 1 Ksztatt C G3/8 390g 3200 I/min 163839 | CPE24-M3H-5)S-3/8
= — 163815 | CPE24-M2H-5)S-3/8
WAE: <\ 163171 | CPE24-M1H-5)S-3/8
wl fea slal B T2 Q510 1250 1/min 163847 | CPE24-M3H-5/5-Q5-10
163823 | CPE24-M2H-5)S-QS-10
163179 | CPE24-M1H-5)S-QS-10
QS-12 1650 |/min 163855 | CPE24-M3H-5)S-QS-12
163831 | CPE24-M2H-5)S-QS-12
163187 | CPE24-M1H-5)S-QS-12
CPE24, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
“ W 4 2| W 12 Ksztatt C G3/8 430g 3000 |/min 170265 | CPE24-M1H-5/3G-3/8
\ ”J. T l /4 170301 | CPE24-M2H-5/3G-3/8
T TTT T 170337 | CPE24-M3H-5/3G-3/8
loa sl b el Q510 1250 1/min 170343 | CPE24-M3H-5/36-Q5-10
170307 | CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 | CPE24-M1H-5/3G-QS-10
QS-12 1650 |/min 170277 | CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 | CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 | CPE24-M2H-5/3G-QS-12
CPE24, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nr czesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
w o 2 . Ksztatt C G3/8 430g 2650 |/min 170267 | CPE24-M1H-5/3E-3/8
% \ ” H /4 7%' 170339 | CPE24-M3H-5/3E-3/8
T T T 170303 | CPE24-M2H-5/3E-3/8
les slal 15 &l Qs-10 1250 |/min 170273 | CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 | CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 | CPE24-M2H-5/3E-QS-10
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Elektrozawor CPE

Dane do zamdwienia

CPE24, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, wewnetrzne zasilanie pilotow

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 Ksztatt C QS-12 1600 |/min 170315 CPE24-M2H-5;3E-QS-12
170351 | CPE24-M3H-5/3E-QS-12
%T\ ” T H /T % 170279 | CPE24-M1H-5/3E-QS-12
lgs  s[af B~ el
CPE24, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, wewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 4 2 12 Ksztatt C G3/8 430g 2600 |/min 170305 | CPE24-M2H-5/3B-3/8
= = 170341 | CPE24-M3H-5/3B-3/8
/> T\ HTLT_i l /T <A\ ] 170269 | CPE24-M1H-5/3B-3/8
oa sl b el Q510 1250 1/min 170311 | CPE24-M2H-5/38-Q5-10
170275 | CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 | CPE24-M3H-5/3B-QS-10
QS-12 1600 |/min 170353 | CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 | CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 | CPE24-M1H-5/3B-QS-12
CPE24, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie zamkniety, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
" W 2| " Ksztatt C G3/8 430g 3000 |/min 170302 | CPE24-M2H-5/3GS-3/8
— T—T — 170266 | CPE24-M1H-5/3GS-3/8
I T\ I|T T T|I /T | 170338 | CPE24-M3H-5/3GS-3/8
ul foa sl b el b Q5-10 1250 |/min 170344 | CPE24-M3H-5/3G5-Q5-10
170272 | CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 | CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
QS-12 1650 |/min 170278 | CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 | CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 | CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
CPE24, zawor trojpotozeniowy 5/3, normalnie odpowietrzony, zewnetrzne zasilanie pilotow
Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
1w W W 2 . Ksztatt C G3/8 430g 2650 |/min 170340 | CPE24-M3H-5/3ES-3/8
= = 170304 | CPE24-M2H-5/3ES-3/8
L/ T\ I| T |I /T \ | 170268 | CPE24-M1H-5/3ES-3/8
wl o slal B el he Q5-10 1250 Umin 170346 | CPE24-M3H-5/3E5-05-10
170310 | CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 | CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
QS-12 1600 |/min 170280 | CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 | CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
170352 | CPE24-M3H-5/3ES-QS-12
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Dane do zamdwienia

CPE24, zawor trdjpotozeniowy 5/3, normalnie otwarty, zewnetrzne zasilanie pilotow

Elektrozawor CPE

Przytacze elek- Przytacze pneu- | Waga produktu | Normalny prze- | Nrczesci Typ
tryczne matyczne 1 ptyw nominalny
(znormalizowany
zgodnie z DIN
1343)
14 W 4 2 W 12 Ksztatt C G3/8 430¢g 2600 |/min 170306 | CPE24-M2H-5/3BS-3/8
= = 170342 | CPE24-M3H-5/3BS-3/8
1 el 170270 | CPE24-M1H-5/3BS-3/8
wlles sl b el o2 Q510 1250 /min 170276 | CPE24-M1H-5/3B5-Q5-10
170312 | CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 | CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
QS-12 1600 |/min 170354 | CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 | CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 | CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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Przeglad urzadzef peryferyjnych

Elektrozawor CPE

Osprzet - Strona/Internet
Typ/kod zamdwieniowy Opis

[9] Kabel przytaczeniowy NEBA-M8W Gniazdo M8x1, katowe 73

[10]  Adapter VAVE-C8 Uktad przytaczy ZC na M8, ze wskaznikiem stanu sygnatu 73

[11]  Kabel przytaczeniowy NEBV-Z4 Uktad przytaczy ZC z redukcja pradu podtrzymania, obwodem ochronnym, wskaznikiem stanu sygnatu 72
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Elektrozawor CPE

Przeglad urzadzef peryferyjnych

Zawor pojedynczy - CPE18 i CPE24

Osprzet - Strona/Internet
Typ/kod zamdwieniowy Opis

[1] Elektrozawdr CPE18 i CPE24 & cpe

[2] Narzedzie do pomocniczego recznego uruchamia- 76
nia AHB

[3] Ttumik hatasu UC Do przytacza 3, 5, 82 lub 84 76

[4] Tabliczka opisowa IBS-6x10 - 77

[5] Ztacza wtykowe QS Do tacznikow przewodow & qs

[6] Podktadka Swiecaca MEB...LD Dla0...230 VAC 76

[71 Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-1... Ptaszcz kabla PVC, do 240V, bez wskaznika stanu sygnatu 75

[8] Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-1... Ptaszcz kabla PVC, 24 V DC, ze wskaznikiem stanu sygnatu 75

[9] Gniazdo wtykowe MSSD-EB... Bez wskaznika stanu sygnatu 75

[10]  Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2... Ptaszcz kabla PUR 75
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Przeglad urzadzen peryferyjnych

Montaz blokowy, staty raster

armR———(O—(10

Elektrozawor CPE

- Strona/Internet

Osprzet
Typ/kod zamowieniowy Opis

[1] Blok przytaczeniowy CPE18-3/2-PRS Dla zawordw 3/2 & cpe

[2] Blok przytaczeniowy CPE18-PRS... Dla zawordw 5/2115/3 & cpe

[3] Uszczelka CPV18-VI-P.1/4-150 - g -

[4] Plyta zaslepka CPE18-RP3 Do montazu na pustych pozycjach dla zaworéw 3/2 74

[5] Zawor 3/2 CPE18... - & cpe

[6] Uchwyt CPE18-H3-50 Uchwyt do zaworu 3/2 75

[71  Sruba M4X65-8.8VS-100 - 75

[8] Plyta zaslepka CPE18-RP Do montazu na pustych pozycjach dla zaworow 5/215/3 74

[9] Zawor 5/2 CPE18... - & cpe

[10]  Zawor 5/3 CPE18... - & cpe
74

[11]  Uchwyt CPE18-H5-50

Uchwyt do zaworow 5/2i5/3

2026/09
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Elektrozawor CPE

Przeglad urzadzen peryferyjnych

Osprzet - montaz blokowy, staty raster CPE10 i CPE14

Osprzet - Strona/Internet
Typ/kod zamowieniowy Opis

[1] Elektrozawdr CPE10 i CPE14 - & cpe

[2] Tabliczka opisowa IBS-6x10 - 77

[3] Ztacza wtykowe QS Do tacznikéw przewodow gqs

[4] Tulejka redukcyjna M7 do M5 Nalezy do zakresu dostawy S-

[5] Ttumik hatasu UC Do przytacza 3, 5, 82 lub 84 76

(6] ZaSlepka B - 76

[71 Separator VABD..., PRSV... Do montazu w bloku przytaczeniowym 76

[8] Kabel przytaczeniowy NEBA-M8W... Gniazdo M8x1, katowe & neba

[9] Kabel przytaczeniowy NEBA-M8G... Gniazdo M8x1, proste & neba
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Przeglad urzadzen peryferyjnych

Osprzet - montaz blokowy, staty raster CPE10 i CPE14, uktad przytaczy ZC

Elektrozawor CPE

Osprzet - Strona/Internet
Typ/kod zamowieniowy Opis

[1] Elektrozawdr CPE10 i CPE14 - & cpe

[2] Tabliczka opisowa IBS-6x10 - 77

3] Ztacza wtykowe QS Do tacznikdw przewoddw g qs

[4] Redukcja M7 na M5 Nalezy do zakresu dostawy -

[5] Ttumik hatasu UC Do przytacza 3, 5, 82 lub 84 76

[6] Zaslepka B - 76

[7] Separator VABD..., PRSV... Do montazu w bloku przytaczeniowym 76

[8] Kabel przytaczeniowy NEBV-Z4... Uktad przytaczy ZCz redukcja pradu podtrzymania, obwodem ochronnym, wskaZznikiem stanu sygnatu 72
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Elektrozawor CPE

Przeglad urzadzef peryferyjnych

Osprzet - montaz blokowy, staty raster CPE18

Osprzet - Strona/Internet
Typ/kod zamowieniowy Opis

[1] Elektrozawor CPE18 - & cpe

[1] Blok przytaczeniowy CPE18-PRS... Dla zawordw 5/215/3 & cpe

[1] Blok przytaczeniowy CPE18-3/2-PRS... Dla zawordw 3/2 & cpe

[2] Element rozdzielajacy strefy cisnienia VABD..., Do montazu w bloku przytaczeniowym 76
PRSV...

3] Ttumik hatasu UC Do montazu w przytaczach odpowietrzenia 76

[4] Ztacza wtykowe QS Do tacznikow przewodow gqs

[5] Zaslepka B - 76

[6] Plyta zaslepka CPE18-RP Do montazu na pustych pozycjach dla zawordw 5/2i5/3 74

[6] Ptyta zaslepka CPE18-RP3 Do montazu na pustych pozycjach dla zaworow 3/2 74

[71 Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-1... Ptaszcz kabla PVC, do 240V, bez wskaZznika stanu sygnatu 75

[8] Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-1... Ptaszcz kabla PVC, 24 V DC, ze wskaznikiem stanu sygnatu 75

[9] Gniazdo wtykowe MSSD-EB.. Bez wskaznika stanu sygnatu 75

[10]  Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2... Ptaszcz kabla PUR 75

[11]  Podktadka Swiecaca MEB-LD... Dla12...24VDCiO0...230 VAC 76

[12]  Tabliczka opisowa IBS-6x10 - 77
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Elektrozawor CPE

Przeglad urzadzen peryferyjnych

Montaz blokowy z modutowymi blokami przytaczeniowymi
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Elektrozawor CPE

Osprzet
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, ptyta zaslepka pustego miejsca
Materiat ptyty zaslepki Nr czesci Typ
PA 544479 | CPE10-RP
5 5}
e
o
5/2i5/3, zestaw uchwytu
Materiat uchwytu Materiat Srub Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, Stal, ocynkowany Kauczuk nitrylowy 544394 | CPE10-H5-SET
nierdzewna
5/2 i 5/3-drogowych, uchwyt
Materiat uchwytu Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, nierdzewna 547045 | CPE10-H5-50
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, Sruby
Materiat Srub Nr czesci Typ
% Stal, ocynkowany 547048 | M3X40-8.8-VS-100
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, uszczelnienia
Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
@ Kauczuk nitrylowy 547051 | CPV10-VI-P.M7-150
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, ptyta zaslepka pustego miejsca
Materiat ptyty zaSlepki Nr czesci Typ
PA 550580 | CPE10-RP3
6@@
e
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, zestaw uchwytu
Materiat uchwytu Materiat Srub Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, Stal, ocynkowany Kauczuk nitrylowy 550577 | CPE10-H3-SET

f

4

nierdzewna
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Elektrozawor CPE

Osprzet
CPE10, blok przytaczeniowy dla zaworow 3/2, uchwyt
Materiat uchwytu Nr czesci Typ
» Stal wysokostopowa, nierdzewna 551490 | CPE10-H3-50
iy
Il
r”
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, Sruby
Materiat Srub Nr czesci Typ
/ Stal, ocynkowany 547048 | M3X40-8.8-VS-100
CPE10, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, uszczelnienia
Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
@ Kauczuk nitrylowy 547051 | CPV10-VI-P.M7-150
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, ptyta zaslepka pustego miejsca
Materiat ptyty zaSlepki Nr czgsci Typ
PA 544480 | CPE14-RP
5 )
o
o
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, zestaw uchwytu
Materiat uchwytu Materiat Srub Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, Stal, ocynkowany Kauczuk nitrylowy 544395 | CPE14-H5-SET
nierdzewna
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3-drogowych, uchwyt
Materiat uchwytu Nr czesci Typ
» Stal wysokostopowa, nierdzewna 547046 | CPE14-H5-50
iy
Il
r”
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, Sruby
Materiat Srub Nr czesci Typ
Stal, ocynkowany 547049 | M3X45-8.8-VS-100

&
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Elektrozawor CPE

Osprzet
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, uszczelnienia
Materiat uszczelnien Nr czesci Typ
P Kauczuk nitrylowy 547052 | CPV14-VI-P.1/8-150
S
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, ptyta zaslepka pustego miejsca
Materiat ptyty zaslepki Nr czesci Typ
PA 550582 | CPE18-RP3
@% 550581 | CPE14-RP3
&
T
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, zestaw uchwytu
Materiat uchwytu Materiat Srub Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, Stal, ocynkowany Kauczuk nitrylowy 550579 | CPE18-H3-SET
ﬁ nierdzewna 550578 | CPE14-H3-SET
&
92
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, uchwyt
Materiat uchwytu Nr czesci Typ
< Stal wysokostopowa, nierdzewna 551492 | CPE18-H3-50
.”l‘/ ' 551491 | CPE14-H3-50
e
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, Sruby
Materiat Srub Nr czesci Typ
Stal, ocynkowany 547049 | M3X45-8.8-VS-100
% 547050 | M4X65-8.8-VS-100
CPE14, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, uszczelnienia
Materiat uszczelnien Nr czesci Typ
P Kauczuk nitrylowy 547053 | CPV18-VI-P.1/4-150
ga 547052 | CPV14-VI-P.1/8-150
CPE10 i CPE14, kabel przytaczeniowy, gniazdo wtykowe, schemat potaczei ZC, wolny koniec kabla, 2-zytowy
Przytacze elek- Przytacze elek- Materiat ostony | Dtugos¢ kabla Nr czesci Typ
tryczne 2, techni- | tryczne 2, liczha | kabla
ka przytaczenio- | pindw/zyt
wa
Otwarty koniec |2 TPE-U(PUR) 2,5m 8047679 | NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5m 8047680 | NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10m 8047678 | NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
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Elektrozawor CPE

Osprzet
CPE10 i CPE14, kabel przytaczeniowy, gniazdo wtykowe, schemat potaczen ZC, wtyczka M8x1, 3-pin
Przytacze elek- Przytacze elek- Materiat ostony | Dtugos¢ kabla Nr czesci Typ
tryczne 2, techni- | tryczne 2, liczha | kabla
ka przytaczenio- | pindw/zyt
wa
M8x1 kodowanie | 3 TPE-U(PUR) 0,5m 8047683 | NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
AwgEN 61076- 2,5m 8047684 | NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1
2-104
CPE10 i CPE14, rozgateziacz2 na 1
Przytacze elek- Przytacze elek- Przytacze elek- Przytacze elek- Nr czesci Typ
tryczne 1, techni- | tryczne 1, rodzaj | tryczne 2, techni- | tryczne 2, rodzaj
ka przytaczenio- | przytacza ka przytaczenio- | przytacza
wa wa
M12x1, kodowa- | Wtyczka Uktad przytaczy | 2 x gniazdo 8035787 | NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R
W nie Awg EN ZC, Sruba me-
61076-2-101 tryczna
CPE10 i CPE14, system modutowy dla dowolnego rozgateziacza 2 na 1 Link & nedy
Dtugos¢ kabla 1 Nr czesci Typ
|:| D 0,3...30m 8032867 | NEDY-
CPE10 i CPE14, adapter
Przytacze elektryczne Wskaznik stanu sygnatu Nr czesci Typ
3-pin / 2-pin, M8 / -, Wtyczka / Dioda LED 571686 |VAVE-C8-1R8
% gniazdo wtykowe
4-styk. [ 2-styk., M8 / -, Wtyczka / 573194 | VAVE-C8-1R1
gniazdo wtykowe
CPE10 i CPE14, kabel przytaczeniowy, gniazdo M8x1
Przytacze elek- Przytacze elek- Przytacze elek- Dtugosc kabla Nr czesci Typ
tryczne 2, liczba | tryczne 1, wypro- | tryczne 1, liczba
pindow/zyt wadzenie kabla | pinow/zyt
3 Prosta 3 2,5m 8078223 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
/f 8078286 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
5m 8078287 | NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 | NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
10m 8078288 | NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
Katowa 2,5m 8078230 | NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
5m 8078231 | NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 Prosta 4 2,5m 8078227 | NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
5m 8078228 | NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
Katowa 2,5m 8078233 | NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5m 8078234 | NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
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Osprzet
CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, ptyta zaslepka pustego miejsca
Materiat ptyty zaslepki Nr czesci Typ
PA 544481 | CPE18-RP
5 5}
e
o
5/2i5/3, zestaw uchwytu
Materiat uchwytu Materiat Srub Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, Stal, ocynkowany Kauczuk nitrylowy 544396 | CPE18-H5-SET
nierdzewna
5/2 i 5/3-drogowych, uchwyt
Materiat uchwytu Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, nierdzewna 547047 | CPE18-H5-50
CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, Sruby
Materiat Srub Nr czesci Typ
% Stal, ocynkowany 547050 | M4X65-8.8-VS-100
CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 5/2 i 5/3, uszczelnienia
Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
P Kauczuk nitrylowy 547053 | CPV18-VI-P.1/4-150
S
CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, ptyta zaslepka pustego miejsca
Materiat ptyty zaslepki Nr czesci Typ
PA 550582 | CPE18-RP3
6@®
e
CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, zestaw uchwytu
Materiat uchwytu Materiat Srub Materiat uszczelnief Nr czesci Typ
Stal wysokostopowa, Stal, ocynkowany Kauczuk nitrylowy 550579 | CPE18-H3-SET
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Elektrozawor CPE

Osprzet
CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, uchwyt
Materiat uchwytu Nr czesci Typ
» Stal wysokostopowa, nierdzewna 551492 | CPE18-H3-50

CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, Sruby
Materiat Srub Nr czesci Typ

/ Stal, ocynkowany 547050 | M4X65-8.8-VS-100

CPE18, blok przytaczeniowy dla zawordw 3/2, uszczelnienia
Materiat uszczelnief Nr czesci Typ

@ Kauczuk nitrylowy 547053 | CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 i CPE24, gniazdo wtykowe z kablem, gniazdo ksztatt Cwg EN 175301-803, ptaszcz przewodu z PVC

Materiat ostony | Wskaznik stanu | Znamionowe na- | Dtugosc kabla Nr czgsci Typ
kabla sygnatu piecie robocze
DC
P PVC 2,5m 151690 | KMEB-1-230AC-2.5
.@f% 5m 151691 | KMEB-1-230AC-5
Dioda LED z6tta | 24V 2,5m 151688 | KMEB-1-24-2.5-LED
5m 151689 | KMEB-1-24-5-LED
10m 193457 | KMEB-1-24-10-LED

CPE18 i CPE24, gniazdo wtykowe z kablem, gniazdo ksztatt C, wg EN 175301-803, ptaszcz kabla z PUR

Materiat ostony | Wskaznik stanu | Znamionowe na- | Dtugos¢ kabla Nr czesci Typ
kabla sygnatu piecie robocze
DC
/ TPE-U(PUR) 2,5m 174846 | KMEB-2-230-2,5
P % 5m 174847 | KMEB-2-230-5
Vo4
24V 2,5m 174844 | KMEB-2-24-2,5-LED
5m 174845 | KMEB-2-24-5-LED
CPE18 i CPE24, gniazdo wtykowe
Przytacze elektryczne Przytacze elektryczne 2 | Zakres napiecia robo- | Nr czesci Typ
czego DC
0..300V 539712 | MSSD-EB-M12
9\’ 3-pin., Gniazdo wtyko- | Zacisk rubowy 151687 | MSSD-EB

we, Gniazdo wtykowe
katowe, Ksztatt C, wg
DINEN 175301-803,
wg DIN EN 61984, Kon-
strukcja prostokatna
MSEB, Konstrukcja kwa-
dratowa MSN2
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Elektrozawor CPE

Osprzet
CPE18 i CPE24, podktadka Swiecaca
Przytacze elektryczne Zakres napiecia roboczego DC Nr czesci Typ
Ksztatt C, wg DIN EN 175301-803, 151718 | MEB-LD-230AC
Konstrukeja prostokatna MSEB 12..24V 151717 | MEB-LD-12-24DC
Osprzet ogdlny, zaslepka, do bloku przytaczeniowego CPE10
Przytacze pneumatyczne 1 Wielko5¢ opakowania Nr czesci Typ
Gwint zewnetrzny G1/4 10 3569 | B-1/4
Gwint zewnetrzny G3/8 3570 |B-3/8
N etrzny
Osprzet ogdlny, zaslepka, do bloku przytaczeniowego CPE14, CPE18
Przytacze pneumatyczne 1 Wielkos¢ opakowania Nr czesci Typ
Gwint zewnetrzny G3/8 10 3570 |B-3/8
P
Osprzet ogolny, separator do stref ciSnieniowych, do bloku przytaczeniowego CPE14, CPE18
Zgodnos¢ z LABS Nr czesci Typ
@ VDMA24364-B1/B2-L 160997 | PRSV-1/8
Osprzet ogdlny, ttumiki hatasu
Przytacze pneumatyczne Wielkos¢ opakowania Nr czesci Typ
M3 20 1231120 | AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 | UC-M5
g 161418 | UC-M7
G1/8 161419 |UC-1/8
G1/4 165004 | UC-1/4
Osprzet ogdlny, pomocnicze uruchamianie reczne, dla CPE 10 i CPE14 ze schematem potaczen ZC
Typ mocowania Nr czesci Typ
> Latching 157600 | AHB-MZB
(@
Il
Osprzet ogdlny, pomocnicze uruchamianie reczne, dla CPE 18 i CPE24 z wtyczka, ksztatt C
Typ mocowania Nr czesci Typ
> Latching 157601 | AHB-MEB
s
s%‘{é .
Il
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Osprzet

Osprzet ogolny, tabliczki opisowe

Elektrozawor CPE

Wielkos¢ Opis Nr czesci Typ

10x6 mm 64 18576 | IBS-6X10

<

Osprzet ogolny, zespot mocujacy z katownikiem mocujacym do bocznego montazu zaworu, do sitownika znormalizowanego DSBC-32...40, do CPE14

Waga produktu Nr czesci Typ

768 2568514 | DAVM-MW-V1-32-V

Osprzet ogolny, zespot mocujacy z katownikiem mocujacym do bocznego montazu zaworu, do sitownika znormalizowanego DSBC-50...125, do CPE18 i CPE24

Waga produktu Nr czesci Typ

160 g 2612128 | DAVM-MW-V1-50-V
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