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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

คณุสมบตัิ
ได้อย่างรวดเรว็

พารามเิตอร:์
•	 ความกวา้งโดยรวม 10, 14, 18 และ 24 มม.
•	 อตัราการไหล 180 ... 3200 ลติร/นาที
•	 หมายเหต:ุ โซลนิอยดว์าลว์ 5/3 ยงัคงอยูใ่นตำ�แหนง่สวติซท์ีเ่คยอยู ่ถา้คอยลโ์ซลนิอยดท์ัง้สองถกูกระตุน้พรอ้มกนั วาลว์จะรบัตำ�แหนง่กึง่กลาง

เนือ่งจากแรงสปรงิเมือ่ขดลวดโซลนิอยดท์ัง้สองไมไ่ดร้บัพลงังาน 

ประโยชน:์
•	 ขนาดทีเ่พิม่ประสทิธภิาพ: โซลนิอยดว์าลว์ CPE, Compact Performance โดดเดน่ดว้ยความกวา้งนอ้ยทีส่ดุและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่ำ�พรอ้มอตัราการ

ไหลสงูสดุ
•	 การประกอบวาลว์โดยตรงบนเวบ็ไซต:์ บนกระบอกสบู; ในชิน้สว่นของระบบทีเ่คลือ่นไหว การตดิตัง้ตวัแปรผา่นแตล่ะชดุประกอบ
•	 ทอ่สัน้ทีม่ปีรมิาณลมนอ้ยทีส่ดุ: เวลาเปลีย่นสัน้ เวลาตอบสนองทีส่ ัน้ทีส่ดุ
•	 การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ: รอบเครือ่งทีส่ ัน้ลง ปรมิาณทีส่งูข ึน้ ใชพ้ลงังานต่ำ�
•	 การแทนทีด่ว้ยตนเองทีส่ะดวก
•	 CPE10, CPE14 และ CPE18: การกำ�หนดคา่แบตเตอรีอ่ยา่งงา่ยโดยใชบ้ลอ็กการเช ือ่มตอ่กรดิแบบตายตวัทีท่ ำ�จากอะลมูเินยีมทีแ่ขง็แรงพรอ้มตำ�แหนง่

วาลว์ 2 ถงึ 10 ตำ�แหนง่ หรอืใชบ้ลอ็กการเช ือ่มตอ่แบบโมดลูารท์ ีท่ ำ�จากพลาสตกิทีท่นทาน
•	 การลดกระแสจะรวมอยูใ่นสายเช ือ่มตอ่ NEBV สำ�หรบัขนาด CPE10 และ CPE14 ซ ึง่หมายความวา่รอบการทำ�งาน 100% ใชก้บัวาลว์ CPE ทัง้หมด

ฟังก์ชั่นวาล์ว

หมายเหต:ุ โซลนิอยดว์าลว์ 5/3 จะยงัคงอยูใ่นตำ�แหนง่การสลบัทีก่ ำ�หนดไวก้อ่นหนา้นี ้เมือ่โซลนิอยดค์อยลท์ัง้สองตวัไดร้บัพลงังานพรอ้มกนั วาลว์จะ
เขา้สูต่ ำ�แหนง่กลางโดยแรงสปรงิเมือ่โซลนิอยดค์อยลท์ัง้สองตวัไมไ่ดร้บัพลงังาน

[3GL] วาลว์ 3/2 ทาง ปกตปิิด [5L] วาลว์ 5/2 ทาง โมโนสเตเบลิ
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ปิดตำ�แหนง่พกัผอ่น

[5J] วาลว์ 5/2, สองคอยน์ [5/3G] วาลว์ 5/3 ทาง ตำ�แหนง่ตรงกลางปิด
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ปิดตำ�แหนง่พกัผอ่น
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

พมิพค์ยี์
001 รุน่ ซรีสี ์

CPE โซลนิอยดว์าลว์ มคีณุภาพ กะทดัรดั

002 ความกวา้ง

10 10 มม.
14 14 มม.
18 18 มม.
24 24 มม.

003 พกิดัแรงดนัไฟฟ้า

ไมม่ ี
M1 24VDC
M2 110VAC
M3 230VAC

004 การเช ือ่มตอ่ไฟฟ้า

BH แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
CH ขัว้ตอ่ M8x1
H แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
P1 วาลว์นำ�รอ่งทีม่อีนิเทอรเ์ฟซ CNOMO ขนาด 15 มม. ตาม

มาตรฐาน ISO 15218

005 ฟังกช์ ัน่วาลว์

5L วาลว์ 5/2 ทาง โมโนสเตเบลิ
5J วาลว์ 5/2, สองคอยน์
3GL วาลว์ 3/2 ทาง ปกตปิิด
3OL วาลว์ 3/2 ทาง ปกตเิปิด
5/3G วาลว์ 5/3 ทาง ตำ�แหนง่ตรงกลางปิด
5/3E วาลว์ 5/3 ทาง ตำ�แหนง่กลางหมด
5/3B วาลว์ 5/3 ทาง แรงดนัตรงกลาง

006 ควบคมุการจา่ยอากาศ

ภายใน
S ภายนอก

007 จดุเช ือ่มตอ่นวิเมตกิ

M5 M5
M7 M7
1/8 G1/8
1/4 G1/4
3/8 G3/8
QS-4 ปลัก๊ตอ่ 4 มม.
QS-6 ปลัก๊ตอ่ 6 มม.
QS-8 Push-in connector 8 mm
QS-10 ปลัก๊ตอ่ 10 มม.
QS-12 ปลัก๊ตอ่ 12 มม.

008 รุน่

ไมม่ ี
B B series
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

แผน่ขอ้มลู
CPE10, ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

รเีซต็ประเภท สปรงิลม – สปรงิลม สปรงิกล
โครงสรา้งเชงิสรา้งสรรค์ ตวัเลือ่นลกูสบู
หลกัการปิดผนกึ ออ่น
ทบัซอ้นกนั ความคุม้ครองทีด่ ี
ประเภทการดำ�เนนิการ ไฟฟ้า
ประเภทการกระตุน้ นำ�รอ่ง
ควบคมุการจา่ยอากาศ ภายนอก ภายนอก, ภายใน
ทศิทางการไหล กลบัไมไ่ด้ กลบัไมไ่ด,้ ยอ้นกลบัได้
ฟังกช์ ัน่การระบายอากาศ – คนัเรง่ได้
แมนนวลเทส พรอ้มตวัลอ็คอปุกรณเ์สรมิ, คลำ�
ประเภทของรดั มรีทูะลุ
ตำ�แหนง่การตดิตัง้ ตามตอ้งการ
ขอ้ตอ่ลม 1 M5, M7, QS-4, QS-6
ขอ้ตอ่ลม 2 M5, M7, QS-4, QS-6
ขอ้ตอ่ลม 3 M7
ขอ้ตอ่ลม 4 – M5, M7, QS-4, QS-6
ขอ้ตอ่ลม 5 – M7
ขอ้ตอ่ไพลอ๊ตแอร ์12 M3
ชอ่งเช ือ่มตอ่อากาศ 14 – M3
ความกวา้งปรกติ 4 mm
อตัราการไหลปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็นมาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 1343)

190 ... 400 l/min 180 ... 350 l/min 180 ... 300 l/min 180 ... 350 l/min

สลบัเวลาเปิด 14 ms – 16 ms
เปลีย่นเวลาปิด 14 ms – 20 ms
เปลีย่นเวลา – 8 ms –
รอบการทำ�งาน 100%, 100% เกีย่วกบัการลดการถอืครองปัจจบุนั
ความกวา้ง 10 mm
ระดบัความตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK1)

2 - การสมัผสักบัการกดักรอ่นในระดบัปานกลาง

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, สภาพการทำ�งานและส่ิงแวดล้อม
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

สือ่ปฏบิตักิาร ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
สือ่ควบคมุ ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตเุกีย่วกบัสือ่ปฏบิตั ิ
การ/ควบคมุ

สามารถทาน้ำ�มนัได ้(จำ�เป็นสำ�หรบัการทำ�งานตอ่ไป)

แรงดนัใชง้าน -0.09 ... 1 MPa
แรงดนัใชง้าน -0.9 ... 10 bar
ไพลอ๊ตความดนั 0.25 ... 0.8 MPa 0.3 ... 0.8 MPa
ไพลอ๊ตความดนั 2.5 ... 8 bar 3 ... 8 bar
อณุหภมูโิดยรอบ -5 ... 50°C
อณุหภมูปิานกลาง -5 ... 50°C
อนญุาต c UL เรา - ไดร้บัการยอมรบั (OL)
ใบรบัรองออกโดยหนว่ย
งาน

UL MH19482

CPE10, ข้อมูลไฟฟ้า
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

ระดบัการป้องกนั IP65, IP67, พรอ้มซอ็กเกต็, ตามมาตรฐาน IEC 60529

CPE10, วัสดุ
วสัดทุีอ่ยูอ่าศยั อลมูเินยีมหลอ่
ซลีวสัดุ NBR
วสัดหุมายเหตุ เป็นไปตามขอ้กำ�หนด RoHS
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

แผน่ขอ้มลู
CPE14, ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

รเีซต็ประเภท สปรงิลม – สปรงิลม สปรงิกล
โครงสรา้งเชงิสรา้งสรรค์ ตวัเลือ่นลกูสบู
หลกัการปิดผนกึ ออ่น
ทบัซอ้นกนั ความคุม้ครองทีด่ ี
ประเภทการดำ�เนนิการ ไฟฟ้า
ประเภทการกระตุน้ นำ�รอ่ง
ควบคมุการจา่ยอากาศ ภายนอก, ภายใน
ทศิทางการไหล กลบัไมไ่ด้ กลบัไมไ่ด,้ ยอ้นกลบัได้
ฟังกช์ ัน่การระบายอากาศ – คนัเรง่ได้
แมนนวลเทส พรอ้มตวัลอ็คอปุกรณเ์สรมิ, คลำ�
ประเภทของรดั มรีทูะลุ
ตำ�แหนง่การตดิตัง้ ตามตอ้งการ
ขอ้ตอ่ลม 1 G1/8, QS-6, QS-8
ขอ้ตอ่ลม 2 G1/8, QS-6, QS-8
ขอ้ตอ่ลม 3 G1/8
ขอ้ตอ่ลม 4 – G1/8, QS-6, QS-8
ขอ้ตอ่ลม 5 – G1/8
ขอ้ตอ่ไพลอ๊ตแอร ์12 M3
ชอ่งเช ือ่มตอ่อากาศ 14 – M3
ความกวา้งปรกติ 6 mm
อตัราการไหลปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็นมาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 1343)

510 ... 900 l/min 400 ... 800 l/min 370 ... 750 l/min 410 ... 750 l/min

สลบัเวลาเปิด 16 ms – 24 ms 20 ms
เปลีย่นเวลาปิด 27 ms – 32 ms 42 ms
รอบการทำ�งาน 100%, 100% เกีย่วกบัการลดการถอืครองปัจจบุนั
ความกวา้ง 14 mm
ระดบัความตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK1)

2 - การสมัผสักบัการกดักรอ่นในระดบัปานกลาง

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, สภาพการทำ�งานและส่ิงแวดล้อม
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

สือ่ปฏบิตักิาร ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
สือ่ควบคมุ ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตเุกีย่วกบัสือ่ปฏบิตั ิ
การ/ควบคมุ

สามารถทาน้ำ�มนัได ้(จำ�เป็นสำ�หรบัการทำ�งานตอ่ไป)

แรงดนัใชง้าน -0.09 ... 1 MPa
แรงดนัใชง้าน -0.9 ... 10 bar
ไพลอ๊ตความดนั 0.25 ... 0.8 MPa 0.2 ... 0.8 MPa 0.3 ... 0.8 MPa
ไพลอ๊ตความดนั 2.5 ... 8 bar 2 ... 8 bar 3 ... 8 bar
อณุหภมูโิดยรอบ -5 ... 50°C
อณุหภมูปิานกลาง -5 ... 50°C
อนญุาต c UL เรา - ไดร้บัการยอมรบั (OL)
ใบรบัรองออกโดยหนว่ย
งาน

UL MH19482

CPE14, ข้อมูลไฟฟ้า
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

ระดบัการป้องกนั IP65, IP67, พรอ้มซอ็กเกต็, ตามมาตรฐาน IEC 60529

CPE14, วัสดุ
วสัดทุีอ่ยูอ่าศยั อลมูเินยีมหลอ่, เสรมิความแขง็แรงดว้ย PA
ซลีวสัดุ NBR
วสัดหุมายเหตุ เป็นไปตามขอ้กำ�หนด RoHS
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แผน่ขอ้มลู
CPE18, ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

รเีซต็ประเภท สปรงิลม – สปรงิลม สปรงิกล
โครงสรา้งเชงิสรา้งสรรค์ ตวัเลือ่นลกูสบู
หลกัการปิดผนกึ ออ่น
ทบัซอ้นกนั ความคุม้ครองทีด่ ี
ประเภทการดำ�เนนิการ ไฟฟ้า
ประเภทการกระตุน้ นำ�รอ่ง
ควบคมุการจา่ยอากาศ ภายนอก, ภายใน
ทศิทางการไหล กลบัไมไ่ด้ กลบัไมไ่ด,้ ยอ้นกลบัได้
ฟังกช์ ัน่การระบายอากาศ – คนัเรง่ได้
แมนนวลเทส พรอ้มตวัลอ็คอปุกรณเ์สรมิ, คลำ�
ประเภทของรดั มรีทูะลุ
ตำ�แหนง่การตดิตัง้ ตามตอ้งการ
ขอ้ตอ่ลม 1 G1/4, QS-8, QS-10
ขอ้ตอ่ลม 2 G1/4, QS-8, QS-10
ขอ้ตอ่ลม 3 G1/4
ขอ้ตอ่ลม 4 – G1/4, QS-8, QS-10
ขอ้ตอ่ลม 5 – G1/4
ขอ้ตอ่ไพลอ๊ตแอร ์12 M5
อตัราการไหลปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็นมาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 1343)

850 ... 1,300 850 ... 1,700 850 ... 1,500 780 ... 1,300 850 ... 1,450

ชอ่งเช ือ่มตอ่อากาศ 14 – M5
ความกวา้งปรกติ 8 mm
สลบัเวลาเปิด1) 28 ms – 26 ms 20 ms
เปลีย่นเวลาปิด2) 18 ms – 20 ms 38 ms
เปลีย่นเวลา3) – 13 ms –
รอบการทำ�งาน 100%
ความกวา้ง 18 mm
ระดบัความตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK4)

2 - การสมัผสักบัการกดักรอ่นในระดบัปานกลาง

เครือ่งหมาย CE (ดปูระกาศ
เกีย่วกบัความสอดคลอ้ง)5)

ตามคำ�สัง่ไฟฟ้าแรงต่ำ�ของสหภาพยโุรป

เครือ่งหมาย UKCA (ดคูำ�
ประกาศความสอดคลอ้ง)6)

ตามระเบยีบของสหราชอาณาจกัรสำ�หรบัอปุกรณไ์ฟฟ้า

1) เวลาเปลีย่นวาลว์พืน้ฐาน
2) เวลาเปลีย่นวาลว์พืน้ฐาน
3) เวลาเปลีย่นวาลว์พืน้ฐาน
4) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk
5) ใชเ้ฉพาะกบั CPE18-M2H-... และ CPE18-M3H-... 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads
6) ใชเ้ฉพาะกบั CPE18-M2H-... และ CPE18-M3H-... 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads

CPE18, สภาพการทำ�งานและส่ิงแวดล้อม
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

สือ่ปฏบิตักิาร ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
สือ่ควบคมุ ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตเุกีย่วกบัสือ่ปฏบิตั ิ
การ/ควบคมุ

สามารถทาน้ำ�มนัได ้(จำ�เป็นสำ�หรบัการทำ�งานตอ่ไป)

แรงดนัใชง้าน -0.09 ... 1 MPa
แรงดนัใชง้าน -0.9 ... 10 bar
ไพลอ๊ตความดนั 0.25 ... 1 MPa 0.2 ... 1 MPa 0.25 ... 1 MPa
ไพลอ๊ตความดนั 2.5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2.5 ... 10 bar
อณุหภมูโิดยรอบ -5 ... 50°C
อณุหภมูปิานกลาง -5 ... 50°C
อนญุาต c UL เรา - ไดร้บัการยอมรบั (OL)
ใบรบัรองออกโดยหนว่ย
งาน

UL MH19482

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

แผน่ขอ้มลู
CPE18, ข้อมูลไฟฟ้า
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

ระดบัการป้องกนั IP65, พรอ้มซอ็กเกต็, ตามมาตรฐาน IEC 60529

CPE18, วัสดุ
วสัดทุีอ่ยูอ่าศยั อลมูเินยีมหลอ่, เสรมิความแขง็แรงดว้ย PA
ซลีวสัดุ NBR
วสัดหุมายเหตุ เป็นไปตามขอ้กำ�หนด RoHS

CPE18, วาล์วปรับทิศทางแบบไม่มีไพลอ็ตวาล์ว, วัสดุ
วสัดทุีอ่ยูอ่าศยั อลมูเินยีมหลอ่
ซลีวสัดุ NBR
วสัดหุมายเหตุ เป็นไปตามขอ้กำ�หนด RoHS

CPE24, ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

รเีซต็ประเภท สปรงิลม – สปรงิลม สปรงิกล
โครงสรา้งเชงิสรา้งสรรค์ ตวัเลือ่นลกูสบู
หลกัการปิดผนกึ ออ่น
ทบัซอ้นกนั ความคุม้ครองทีด่ ี
ประเภทการดำ�เนนิการ ไฟฟ้า
ประเภทการกระตุน้ นำ�รอ่ง
ควบคมุการจา่ยอากาศ ภายนอก, ภายใน
ทศิทางการไหล กลบัไมไ่ด้ กลบัไมไ่ด,้ ยอ้นกลบัได้
ฟังกช์ ัน่การระบายอากาศ – คนัเรง่ได้
แมนนวลเทส พรอ้มตวัลอ็คอปุกรณเ์สรมิ, คลำ�
ประเภทของรดั มรีทูะลุ
ตำ�แหนง่การตดิตัง้ ตามตอ้งการ
ขอ้ตอ่ลม 1 G3/8, QS-10, QS-12
ขอ้ตอ่ลม 2 G3/8, QS-10, QS-12
ขอ้ตอ่ลม 3 G3/8
ขอ้ตอ่ลม 4 – G3/8, QS-10, QS-12
ขอ้ตอ่ลม 5 – G3/8
ขอ้ตอ่ไพลอ๊ตแอร ์12 M5
ชอ่งเช ือ่มตอ่อากาศ 14 – M5
ความกวา้งปรกติ 11 mm
อตัราการไหลปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็นมาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 1343)

1,250 ... 2,500 l/min 1,250 ... 3,000 l/min 1,250 ... 3,200 l/min 1,250 ... 2,900 l/min 1,250 ... 2,650 l/min 1,250 ... 3,000 l/min

สลบัเวลาเปิด 50 ms – 40 ms 25 ms
เปลีย่นเวลาปิด 33 ms – 50 ms 55 ms
เปลีย่นเวลา – 25 ms –
รอบการทำ�งาน 100%
ความกวา้ง 24 mm
ระดบัความตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK1)

2 - การสมัผสักบัการกดักรอ่นในระดบัปานกลาง

เครือ่งหมาย CE (ดปูระกาศ
เกีย่วกบัความสอดคลอ้ง)2)

ตามคำ�สัง่ไฟฟ้าแรงต่ำ�ของสหภาพยโุรป

เครือ่งหมาย UKCA (ดคูำ�
ประกาศความสอดคลอ้ง)3)

ตามระเบยีบของสหราชอาณาจกัรสำ�หรบัอปุกรณไ์ฟฟ้า

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk
2) ใชเ้ฉพาะกบั CPE24-M2H-... และ CPE24-M3H-... 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads
3) ใชเ้ฉพาะกบั CPE24-M2H-... และ CPE24-M3H-... 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

แผน่ขอ้มลู
CPE24, ข้อมูลไฟฟ้า
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

ระดบัการป้องกนั IP65, พรอ้มซอ็กเกต็, ตามมาตรฐาน IEC 60529

CPE24, สภาพการทำ�งานและส่ิงแวดล้อม
ฟังกช์ ัน่วาลว์ 3/2, แบบปิด โมโนส

เตเบิล้
3/2, open, 
monostable

5/2-way bistable 5/2 โมโนสเตเบิล้ ระบายอากาศ 5/3 5/3 ปิดแลว้

สือ่ปฏบิตักิาร ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
สือ่ควบคมุ ระบบอดัอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตเุกีย่วกบัสือ่ปฏบิตั ิ
การ/ควบคมุ

สามารถทาน้ำ�มนัได ้(จำ�เป็นสำ�หรบัการทำ�งานตอ่ไป)

แรงดนัใชง้าน -0.09 ... 1 MPa
แรงดนัใชง้าน -0.9 ... 10 bar
ไพลอ๊ตความดนั 0.25 ... 1 MPa 0.2 ... 1 MPa 0.25 ... 1 MPa
ไพลอ๊ตความดนั 2.5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2.5 ... 10 bar
อณุหภมูโิดยรอบ -5 ... 50°C
อณุหภมูปิานกลาง -5 ... 50°C
อนญุาต c UL เรา - ไดร้บัการยอมรบั (OL)
ใบรบัรองออกโดยหนว่ย
งาน

UL MH19482

CPE24, วัสดุ
วสัดทุีอ่ยูอ่าศยั อลมูเินยีมหลอ่
ซลีวสัดุ NBR
วสัดหุมายเหตุ เป็นไปตามขอ้กำ�หนด RoHS

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 วาลว์สัง่การดว้ยมอืแบบรเีซต็แบบกดแทนที่
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่ลดขนาด M7 เป็น M5
[6]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B3 B4 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
 ⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10, วาล์ว 5/2 ทาง โมโนสเตเบิล ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 วาลว์สัง่การดว้ยมอืแบบรเีซต็แบบกดแทนที่
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่ลดขนาด M7 เป็น M5
[6]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
⌀

D6 
⌀

D7 
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10, วาล์ว 5/2 พัลส์ และวาล์ว 5/3 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 วาลว์สัง่การดว้ยมอืแบบรเีซต็แบบกดแทนที่
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่ลดขนาด M7 เป็น M5
[6]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B3 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5 
⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE-10-...-5J
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

CPE-10-...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE-10-...-5J 103 70,6
46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

CPE-10-...-5/3 115,6 83,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10 โซลินอยด์วาล์วพร้อมขั้วต่อแบบกลม M8x1 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 วาลว์สัง่การดว้ยมอืแบบรเีซต็แบบกดแทนที่
[2]	 ปลัก๊ M8x1
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัอากาศควบคมุภายนอก

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3

CPE-10-M1CH-3...
10 1,5

2,3 –
M7 M3 3,5 35 26 4CPE-10-M1CH-5L... 1,5

2,3
CPE-10-M1CH-5J... –

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5
16,5

–
23 10

–
28,5 16,5

–
6,2 16,3

9,2 –
CPE-10-M1CH-5L... 86,8

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5J... 103

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10, บลอ็กเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 5/2 และ 5/3 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่
[2]	 ตวัยดึ
[3]	 แผน่ปิด
[4]	 วาลว์

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28 + (n–1) x 16 L1 – 11 ± 0,1 5,5 14 16 13,4 (n–1) x 16

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10, บลอ็กเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 3/2 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่
[2]	 ตวัยดึ
[3]	 แผน่ปิด
[4]	 วาลว์

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE10-3/2-PRS... 40 + (n–1) x 16 28 + (n–1) x 16 6 20 16 13,4 (n–1) x 16 5,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE10 บลอ็กแบตเตอรี่โมดูลาร์ ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG...-2 สำ�หรบั 2 วาลว์
[2]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG...-3 สำ�หรบั 3 วาลว์
[3]	 บลอ็คตอ่ขยาย CPE...-PRSE...-2 สำ�หรบั 2 วาลว์
[4]	 บลอ็คปิดทา้ย CPE...-PRS-EP
[5]	 แผน่ปิด CPE...-PRSB
[6]	 ราง H ตามมาตรฐาน EN 50002 สำ�หรบัการยดึ
[7]	 สกรยูดึสำ�หรบัราง H
[8]	 พืน้ทีส่ ำ�หรบัป้ายแสดงขอ้มลู ประเภท IBS 6 x 10
[9]	 ตวัเช ือ่มตอ่

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 – 3,2 24

1)	 n = จำ�นวนตำ�แหนง่วาลว์สงูสดุ

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 การเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุ
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14, วาล์ว 5/2 ทาง โมโนสเตเบิล ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14, วาล์ว 5/2 ทาง ไบสเตเบิล ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-...-5J-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5J-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


192569/09 2569/09 www.festo.com/catalogue/...

538914626 |  | 24.09.2569538914626 |  | 24.09.2569

โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14, วาล์ว 5/3 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 ขาพนิแบบแบน แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH...-5J
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

CPE14-M1BH...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH...-5J 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

CPE14-M1BH...-5/3 134 101

​

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14 โซลินอยด์วาล์วพร้อมขั้วต่อแบบกลม M8x1 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 ปลัก๊ M8x1
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

H1 H2 H3

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14 โซลินอยด์วาล์วพร้อมขั้วต่อแบบกลม M8x1 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 ปลัก๊ M8x1
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

⌀
H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...

14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4

40,3

26 7
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5J... 40,4
CPE14-M1BH-5J

40,3
CPE14-M1BH-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35

18,3

–

27 9,5

–

32 18,3

–

5 20 9,2
CPE14-M1CH-5L... 101,5

85
54 17,5 44,5 17,5

CPE14-M1CH-5J...
118

CPE14-M1BH-5J...
CPE14-M1BH-5/3... 134 101

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14, บลอ็กเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 5/2 และ 5/3 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 ระยะพติชบ์ลอ็กเช ือ่มตอ่ 16 มม.
[2]	 ตวัยดึ
[3]	 แผน่ปิด
[4]	 วาลว์

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35 + (n–1) x 20 L1 – 13 ± 0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n–1) x 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14, บลอ็กเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 3/2 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 ระยะพติชบ์ลอ็กเช ือ่มตอ่ 20 มม.
[2]	 ตวัยดึ
[3]	 แผน่ปิด
[4]	 วาลว์

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE14-3/2-PRS... 48 + (n–1) x 20 34 + (n–1) x 20 7 24 20 17,4 (n–1) x 20 6,3

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE14 บลอ็กแบตเตอรี่โมดูลาร์ ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG...-2 สำ�หรบั 2 วาลว์
[2]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG...-3 สำ�หรบั 3 วาลว์
[3]	 บลอ็คตอ่ขยาย CPE...-PRSE...-2 สำ�หรบั 2 วาลว์
[4]	 บลอ็คปิดทา้ย CPE...-PRS-EP
[5]	 แผน่ปิด CPE...-PRSB
[6]	 ราง H ตามมาตรฐาน EN 50002 สำ�หรบัการยดึ
[7]	 สกรยูดึสำ�หรบัราง H
[8]	 พืน้ทีส่ ำ�หรบัป้ายแสดงขอ้มลู ประเภท IBS 6 x 10
[9]	 ตวัเช ือ่มตอ่

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 – 4 32

1)	 n = จำ�นวนตำ�แหนง่วาลว์สงูสดุ

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์ว 5/2 ทาง โมโนสเตเบิล ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์ว 5/2 ทิศทาง, bistable, วาล์วพัลส์แม่เหลก็ ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS 8
[6]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS 10

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์ว 5/3 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์วปรับทิศทางไม่มีวาล์วนำ�ร่อง, วาล์ว 3/2 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 วาลว์นำ�รอ่ง ปลัก๊รปูแบบ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-P1-3 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 27,5 37,5 17,5 23 27,5 5,5 10,5

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์วปรับทิศทางไม่มีวาล์วนำ�ร่อง, วาล์ว 5/2 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 วาลว์นำ�รอ่ง ปลัก๊รปูแบบ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5L 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 117 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์วควบคุมทิศทางที่ไม่มีวาล์วนำ�ร่อง, วาล์วพัลส์ 
5/2

ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 วาลว์นำ�รอ่ง ปลัก๊รปูแบบ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 121 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, วาล์วปรับทิศทางไม่มีวาล์วนำ�ร่อง, วาล์ว 5/3 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 วาลว์นำ�รอ่ง ปลัก๊รปูแบบ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J
18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6

121
23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

CPE18-P1-5/3 140

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, บลอ็กเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 5/2 และ 5/3 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 ระยะพติชบ์ลอ็กเช ือ่มตอ่ 26 มม.
[2]	 ตวัยดึ
[3]	 แผน่ปิด
[4]	 วาลว์

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45 + (n–1) x 26 L1 – 17 ± 0,1 8,5 22,5 26 22,4 (n–1) x 26

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18, บลอ็เชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 3/2 ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 ระยะพติชบ์ลอ็กเช ือ่มตอ่ 26 มม.
[2]	 ตวัยดึ
[3]	 แผน่ปิด
[4]	 วาลว์

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE18-3/2-PRS... 60 + (n–1) x 26 43 + (n–1) x 26 8,5 24 26 22,4 (n–1) x 26 8,3

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE18 บลอ็กแบตเตอรี่โมดูลาร์ ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG...-2 สำ�หรบั 2 วาลว์
[2]	 บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG...-3 สำ�หรบั 3 วาลว์
[3]	 บลอ็คตอ่ขยาย CPE...-PRSE...-2 สำ�หรบั 2 วาลว์
[4]	 บลอ็คปิดทา้ย CPE...-PRS-EP
[5]	 แผน่ปิด CPE...-PRSB
[6]	 ราง H ตามมาตรฐาน EN 50002 สำ�หรบัการยดึ
[7]	 สกรยูดึสำ�หรบัราง H
[8]	 พืน้ทีส่ ำ�หรบัป้ายแสดงขอ้มลู ประเภท IBS 6 x 10
[9]	 ตวัเช ือ่มตอ่

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE18 151,6 136,5 59 113 – 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)	 n = จำ�นวนตำ�แหนง่วาลว์สงูสดุ
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 10/12 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,12

L6
± 0,15

L7
± 0,12

L9 L10 L12
± 0,12

L13

CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง โมโนสเตเบิล ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ขนาด
ขนาด – CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง ไบสเตเบิล ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-...-5J-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-...-5J-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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ขนาด
ขนาด – CPE24, วาล์ว 5/3 ทาง ดาวนโ์หลดขอ้มลู CAD    www.festo.com

[1]	 แทนทีด่ว้ยตนเอง
[2]	 คอนเนคเตอร ์รปูทรง C ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
[3]	 ตำ�แหนง่สำ�หรบัป้ายแสดง
[4]	 จดุการเช ือ่มตอ่ 12/14 สำ�หรบัการจา่ยอากาศควบคมุภายนอก
[5]	 ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

CPE24-M1H...-5/3

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,2

L5 L6 L7
± 0,12

L8
± 0,2

L9 L10
± 0,12

L11 L12
± 0,12

L13

CPE24-M1H...-5J 190 140
100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

CPE24-M1H...-5/3 213 163

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


412569/09 2569/09 www.festo.com/catalogue/...

538914626 |  | 24.09.2569538914626 |  | 24.09.2569

โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 ข ัว้ M5 190 l/min 196845 CPE10-M1BH-3GL-M5
M7 40 g 400 l/min 196915 CPE10-M1BH-3GL-M7
QS-4 190 l/min 196846 CPE10-M1BH-3GL-QS-4
QS-6 300 l/min 196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550233 CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 ข ัว้ M5 190 l/min 196851 CPE10-M1BH-3OL-M5
M7 40 g 400 l/min 196917 CPE10-M1BH-3OL-M7
QS-4 190 l/min 196852 CPE10-M1BH-3OL-QS-4
QS-6 300 l/min 196853 CPE10-M1BH-3OL-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550235 CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 ข ัว้ M5 190 l/min 196848 CPE10-M1BH-3GLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7
QS-4 190 l/min 196849 CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550234 CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 ข ัว้ M5 190 l/min 196854 CPE10-M1BH-3OLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196918 CPE10-M1BH-3OLS-M7
QS-4 190 l/min 196855 CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550236 CPE10-M1CH-3OLS-M7
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE10, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 196881 CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56 g 350 l/min 196927 CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 l/min 196882 CPE10-M1BH-5L-QS-4
QS-6 320 l/min 196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550223 CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 196875 CPE10-M1BH-5J-M5
M7 68 g 350 l/min 196925 CPE10-M1BH-5J-M7
QS-4 180 l/min 196876 CPE10-M1BH-5J-QS-4
QS-6 320 l/min 196877 CPE10-M1BH-5J-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550225 CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 196884 CPE10-M1BH-5LS-M5
M7 56 g 350 l/min 196928 CPE10-M1BH-5LS-M7
QS-4 180 l/min 196885 CPE10-M1BH-5LS-QS-4
QS-6 320 l/min 196886 CPE10-M1BH-5LS-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550224 CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 196878 CPE10-M1BH-5JS-M5
M7 68 g 350 l/min 196926 CPE10-M1BH-5JS-M7
QS-4 180 l/min 196879 CPE10-M1BH-5JS-QS-4
QS-6 320 l/min 196880 CPE10-M1BH-5JS-QS-6

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550226 CPE10-M1CH-5JS-M7
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE10, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 ข ัว้ M5 180 l/min 533159 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
QS-4 180 l/min 533147 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
QS-6 300 l/min 533153 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550227 CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 ข ัว้ M5 180 l/min 533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533143 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
QS-4 180 l/min 533149 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
QS-6 250 l/min 533155 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 550229 CPE10-M1CH-5/3E-M7

CPE10, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 ข ัว้ M5 180 l/min 533163 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533145 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
QS-4 180 l/min 533151 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
QS-6 300 l/min 533157 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 550231 CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 533160 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533142 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
QS-4 180 l/min 533148 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533154 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550228 CPE10-M1CH-5/3GS-M7
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE10, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 533162 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533144 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
QS-4 180 l/min 533150 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
QS-6 250 l/min 533156 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 550230 CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดตามปกติ, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 ข ัว้ M5 180 l/min 533164 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533146 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
QS-4 180 l/min 533152 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533158 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B

4 พนิ, M8x1 M7 68 g 550232 CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10 บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง
จำ�นวน
ตำ�แหนง่วาลว์
สงูสดุ

ระดบัความ
ตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK 1)

แรงบดิสงูสดุ
สำ�หรบัการยดึ
วาลว์

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - การสมัผสั
กบัการ
กดักรอ่นใน
ระดบัปานกลาง

1.2 Nm 515 g 543829 CPE10-PRS-1/4-10
2 131 g 543821 CPE10-PRS-1/4-2
3 179 g 543822 CPE10-PRS-1/4-3
4 227 g 543823 CPE10-PRS-1/4-4
5 275 g 543824 CPE10-PRS-1/4-5
6 323 g 543825 CPE10-PRS-1/4-6
7 371 g 543826 CPE10-PRS-1/4-7
8 419 g 543827 CPE10-PRS-1/4-8
9 467 g 543828 CPE10-PRS-1/4-9

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10 บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง
จำ�นวน
ตำ�แหนง่วาลว์
สงูสดุ

ระดบัความ
ตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK 1)

แรงบดิสงูสดุ
สำ�หรบัการยดึ
วาลว์

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - การสมัผสั
กบัการ
กดักรอ่นใน
ระดบัปานกลาง

1.2 Nm 420 g 550558 CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 128 g 550550 CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201 g 550552 CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237 g 550553 CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310 g 550555 CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383 g 550557 CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 ข ัว้ G1/8 60 g 900 l/min 196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
QS-6 510 l/min 196887 CPE14-M1BH-3GL-QS-6
QS-8 810 l/min 196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550247 CPE14-M1CH-3GL-1/8

CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 ข ัว้ G1/8 60 g 900 l/min 196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
QS-6 510 l/min 196891 CPE14-M1BH-3OL-QS-6
QS-8 810 l/min 196892 CPE14-M1BH-3OL-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550249 CPE14-M1CH-3OL-1/8

CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 ข ัว้ G1/8 60 g 900 l/min 196930 CPE14-M1BH-3GLS-1/8
QS-6 510 l/min 196889 CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196890 CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550248 CPE14-M1CH-3GLS-1/8

CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 ข ัว้ G1/8 60 g 900 l/min 196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8
QS-6 510 l/min 196893 CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196894 CPE14-M1BH-3OLS-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550250 CPE14-M1CH-3OLS-1/8
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE14, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2 ข ัว้ G1/8 95 g 800 l/min 196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
QS-6 400 l/min 196911 CPE14-M1BH-5L-QS-6
QS-8 680 l/min 196912 CPE14-M1BH-5L-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550237 CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2 ข ัว้ G1/8 115 g 800 l/min 196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
QS-6 400 l/min 196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6
QS-8 680 l/min 196908 CPE14-M1BH-5J-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550239 CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2 ข ัว้ G1/8 95 g 800 l/min 196942 CPE14-M1BH-5LS-1/8
QS-6 400 l/min 196913 CPE14-M1BH-5LS-QS-6
QS-8 680 l/min 196914 CPE14-M1BH-5LS-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550238 CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2 ข ัว้ G1/8 115 g 800 l/min 196940 CPE14-M1BH-5JS-1/8
QS-6 400 l/min 196909 CPE14-M1BH-5JS-QS-6
QS-8 680 l/min 196910 CPE14-M1BH-5JS-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550240 CPE14-M1CH-5JS-1/8
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE14, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 ข ัว้ G1/8 120 g 750 l/min 196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8
QS-6 410 l/min 196903 CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
QS-8 720 l/min 196904 CPE14-M1BH-5/3G-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550241 CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3 วาล์วตำ�แหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 ข ัว้ G1/8 120 g 700 l/min 196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8
QS-6 370 l/min 196899 CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
QS-8 570 l/min 196900 CPE14-M1BH-5/3E-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550243 CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
ควบคมุการ
จา่ยอากาศ

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

ภายใน G1/8 120 g 750 l/min 196933 CPE14-M1BH-5/3B-1/8
550245 CPE14-M1CH-5/3B-1/8

QS-6 370 l/min 196895 CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
QS-8 650 l/min 196896 CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 ข ัว้ G1/8 120 g 750 l/min 196938 CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
QS-6 410 l/min 196905 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
QS-8 720 l/min 196906 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550242 CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE14, 5/3 วาล์วตำ�แหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 ข ัว้ G1/8 120 g 700 l/min 196936 CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
QS-6 370 l/min 196901 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
QS-8 570 l/min 196902 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550244 CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

CPE14, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 ข ัว้ G1/8 120 g 750 l/min 196934 CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
QS-6 370 l/min 196897 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
QS-8 650 l/min 196898 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

4 พนิ, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550246 CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14 บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง
จำ�นวน
ตำ�แหนง่วาลว์
สงูสดุ

ระดบัความ
ตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK 1)

แรงบดิสงูสดุ
สำ�หรบัการยดึ
วาลว์

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - การสมัผสั
กบัการ
กดักรอ่นใน
ระดบัปานกลาง

1.2 Nm 930 g 543838 CPE14-PRS-3/8-10
2 239 g 543830 CPE14-PRS-3/8-2
3 326 g 543831 CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 CPE14-PRS-3/8-6
7 671 g 543835 CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 CPE14-PRS-3/8-8
9 843 g 543837 CPE14-PRS-3/8-9

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14 บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง
จำ�นวน
ตำ�แหนง่วาลว์
สงูสดุ

ระดบัความ
ตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK 1)

แรงบดิสงูสดุ
สำ�หรบัการยดึ
วาลว์

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - การสมัผสั
กบัการ
กดักรอ่นใน
ระดบัปานกลาง

1.2 Nm 592 g 550567 CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 176 g 550559 CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228 g 550560 CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280 g 550561 CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332 g 550562 CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384 g 550563 CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488 g 550565 CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540 g 550566 CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อ PRSG สำ�หรับ 2 วาล์ว

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 950 g 164965 CPE14-PRSG-2
187829 CPE14-PRSGO-2

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อ PRSG สำ�หรับ 3 วาล์ว
ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 130 g 187820 CPE14-PRSGO-3
187824 CPE14-PRSG-3

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อ PRSE สำ�หรับ 2 วาล์ว
น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​

85 g 187830 CPE14-PRSEO-2
164967 CPE14-PRSE-2

CPE14, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดสำ�หรับแบตเตอรี่
​

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 80 g 164969 CPE14-PRS-EP

CPE14, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดช่องว่าง
​

น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

15 g 164968 CPE14-PRSB

CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

รปูรา่ง C G1/4 150 g 1,300 l/min 163141 CPE18-M1H-3GL-1/4
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

รปูรา่ง C G1/4 150 g 1,300 l/min 163761 CPE18-M2H-3GL-1/4
163785 CPE18-M3H-3GL-1/4

QS-8 850 l/min 163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 CPE18-M2H-3GL-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163801 CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 CPE18-M1H-3GL-QS-10

CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

รปูรา่ง C G1/4 150 g 1,700 l/min 163760 CPE18-M2H-3OL-1/4
163784 CPE18-M3H-3OL-1/4
163140 CPE18-M1H-3OL-1/4

QS-8 850 l/min 163792 CPE18-M3H-3OL-QS-8
163768 CPE18-M2H-3OL-QS-8
163148 CPE18-M1H-3OL-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163776 CPE18-M2H-3OL-QS-10
163800 CPE18-M3H-3OL-QS-10
163156 CPE18-M1H-3OL-QS-10

CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

รปูรา่ง C G1/4 150 g 1,300 l/min 163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4
163765 CPE18-M2H-3GLS-1/4
163789 CPE18-M3H-3GLS-1/4

QS-8 850 l/min 163773 CPE18-M2H-3GLS-QS-8
163797 CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 CPE18-M1H-3GLS-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163781 CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 CPE18-M1H-3GLS-QS-10
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

รปูรา่ง C G1/4 150 g 1,700 l/min 163788 CPE18-M3H-3OLS-1/4
163764 CPE18-M2H-3OLS-1/4
163144 CPE18-M1H-3OLS-1/4

QS-8 850 l/min 163772 CPE18-M2H-3OLS-QS-8
163152 CPE18-M1H-3OLS-QS-8
163796 CPE18-M3H-3OLS-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163804 CPE18-M3H-3OLS-QS-10
163780 CPE18-M2H-3OLS-QS-10
163160 CPE18-M1H-3OLS-QS-10

CPE18, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

รปูรา่ง C G1/4 220 g 1,500 l/min 163142 CPE18-M1H-5L-1/4
163786 CPE18-M3H-5L-1/4
163762 CPE18-M2H-5L-1/4

QS-8 850 l/min 163150 CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 CPE18-M2H-5L-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163158 CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 CPE18-M2H-5L-QS-10
163802 CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

รปูรา่ง C G1/4 270 g 1,500 l/min 163787 CPE18-M3H-5J-1/4
163763 CPE18-M2H-5J-1/4
163143 CPE18-M1H-5J-1/4

QS-8 850 l/min 163151 CPE18-M1H-5J-QS-8
163795 CPE18-M3H-5J-QS-8
163771 CPE18-M2H-5J-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163159 CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 CPE18-M2H-5J-QS-10
163803 CPE18-M3H-5J-QS-10
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

รปูรา่ง C G1/4 220 g 1,500 l/min 163146 CPE18-M1H-5LS-1/4
163790 CPE18-M3H-5LS-1/4
163766 CPE18-M2H-5LS-1/4

QS-8 850 l/min 163154 CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 CPE18-M2H-5LS-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163806 CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

รปูรา่ง C G1/4 270 g 1,500 l/min 163147 CPE18-M1H-5JS-1/4
163791 CPE18-M3H-5JS-1/4
163767 CPE18-M2H-5JS-1/4

QS-8 850 l/min 163775 CPE18-M2H-5JS-QS-8
163155 CPE18-M1H-5JS-QS-8
163799 CPE18-M3H-5JS-QS-8

QS-10 1,000 l/min 163783 CPE18-M2H-5JS-QS-10
163163 CPE18-M1H-5JS-QS-10
163807 CPE18-M3H-5JS-QS-10

CPE18, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปิดตามปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

รปูรา่ง C G1/4 280 g 1,450 l/min 170319 CPE18-M3H-5/3G-1/4
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
170283 CPE18-M2H-5/3G-1/4

QS-8 850 l/min 170289 CPE18-M2H-5/3G-QS-8
170325 CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 CPE18-M1H-5/3G-QS-8

QS-10 1,050 l/min 170331 CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 CPE18-M1H-5/3G-QS-10
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

รปูรา่ง C G1/4 280 g 1,200 l/min 170285 CPE18-M2H-5/3E-1/4
170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4
170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4

QS-8 780 l/min 170255 CPE18-M1H-5/3E-QS-8
170291 CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 CPE18-M3H-5/3E-QS-8

QS-10 1,000 l/min 170297 CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

รปูรา่ง C G1/4 280 g 1,300 l/min 170251 CPE18-M1H-5/3B-1/4
170323 CPE18-M3H-5/3B-1/4
170287 CPE18-M2H-5/3B-1/4

QS-8 780 l/min 170329 CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170257 CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 CPE18-M2H-5/3B-QS-8

QS-10 1,000 l/min 170263 CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

รปูรา่ง C G1/4 280 g 1,450 l/min 170248 CPE18-M1H-5/3GS-1/4
170320 CPE18-M3H-5/3GS-1/4
170284 CPE18-M2H-5/3GS-1/4

QS-8 850 l/min 170290 CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
170326 CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

QS-10 1,050 l/min 170296 CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
170332 CPE18-M3H-5/3GS-QS-10
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, 5/3 วาล์วตำ�แหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

รปูรา่ง C G1/4 280 g 1,200 l/min 170250 CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170286 CPE18-M2H-5/3ES-1/4
170322 CPE18-M3H-5/3ES-1/4

QS-8 780 l/min 170292 CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 CPE18-M3H-5/3ES-QS-8

QS-10 1,000 l/min 170334 CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

รปูรา่ง C G1/4 280 g 1,300 l/min 170252 CPE18-M1H-5/3BS-1/4
170288 CPE18-M2H-5/3BS-1/4
170324 CPE18-M3H-5/3BS-1/4

QS-8 780 l/min 170330 CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
170258 CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 CPE18-M2H-5/3BS-QS-8

QS-10 1,000 l/min 170300 CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 CPE18-M1H-5/3BS-QS-10

CPE18, วาล์ว 3/2 ทางที่ไม่มีไพลอ็ตวาล์ว
ฟังกช์ ัน่วาลว์ ควบคมุการ

จา่ยอากาศ
น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3/2, แบบปิด 
โมโนสเตเบิล้

ภายนอก 110 g 1,300 l/min 550164 CPE18-P1-3GLS-1/4
ภายใน 550163 CPE18-P1-3GL-1/4

3/2, open, 
monostable

ภายนอก 1,700 l/min 550166 CPE18-P1-3OLS-1/4
ภายใน 550165 CPE18-P1-3OL-1/4

CPE18, วาล์ว 5/2 ทางแบบ monostable ไม่มีไพลอ็ตวาล์ว
ฟังกช์ ัน่วาลว์ ควบคมุการ

จา่ยอากาศ
น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 โมโนสเต
เบิล้

ภายนอก 180 g 1,500 l/min 550154 CPE18-P1-5LS-1/4
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, วาล์ว 5/2 ทางแบบ monostable ไม่มีไพลอ็ตวาล์ว

ฟังกช์ ัน่วาลว์ ควบคมุการ
จา่ยอากาศ

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 โมโนสเต
เบิล้

ภายใน 180 g 1,500 l/min 550153 CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5/2 วาล์วอิมพัลส์แบบ bistable ไม่มีวาล์วนำ�ร่อง
ฟังกช์ ัน่วาลว์ ควบคมุการ

จา่ยอากาศ
น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2-way 
bistable

ภายนอก 190 g 1,500 l/min 550156 CPE18-P1-5JS-1/4
ภายใน 550155 CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, วาล์วตำ�แหน่งกึ่งกลาง 5/3 แบบโมโนสเตเบิลได้โดยไม่มีไพลอ็ตวาล์ว
ฟังกช์ ัน่วาลว์ ควบคมุการ

จา่ยอากาศ
น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

ระบายอากาศ 
5/3

ภายนอก 200 g 1,300 l/min 550162 CPE18-P1-5/3BS-1/4
ภายใน 550161 CPE18-P1-5/3B-1/4
ภายนอก 1,200 l/min 550160 CPE18-P1-5/3ES-1/4
ภายใน 550159 CPE18-P1-5/3E-1/4

5/3 ปิดแลว้ ภายนอก 1,450 l/min 550158 CPE18-P1-5/3GS-1/4
ภายใน 550157 CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, วาล์วนำ�ร่องตามมาตรฐาน ISO 15218
การเช ือ่มตอ่ไฟฟ้า ลกัษณะขดลวด อตัราการไหลปกตทิี่

ก ำ�หนด (ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

รปูรา่ง C, ตาม
มาตรฐาน DIN EN 
175301-803

110 V AC: 50/60 Hz, 
กระแสไฟเขา้ 2.9 VA, 
กำ�ลงั 2.1 VA

18 l/min 546259 VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1

12VDC: 1.8W 546257 VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230 V AC: 50/60 Hz, 
กระแสไฟเขา้ 2.9 VA, 
กำ�ลงัไฟ 2.1 VA

546260 VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

24 V AC: 50/60 Hz, 
กระแสไฟเขา้ 3.1 VA, 
กำ�ลงัไฟ 2.3 VA

546258 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

24VDC: 1.8W 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18 บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง

จำ�นวน
ตำ�แหนง่วาลว์
สงูสดุ

ระดบัความ
ตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK 1)

แรงบดิสงูสดุ
สำ�หรบัการยดึ
วาลว์

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - การสมัผสั
กบัการ
กดักรอ่นใน
ระดบัปานกลาง

2 Nm 1,386 g 543847 CPE18-PRS-3/8-10
2 353 g 543839 CPE18-PRS-3/8-2
3 482 g 543840 CPE18-PRS-3/8-3
4 611 g 543841 CPE18-PRS-3/8-4
5 740 g 543842 CPE18-PRS-3/8-5
6 870 g 543843 CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 CPE18-PRS-3/8-7
8 1,128 g 543845 CPE18-PRS-3/8-8
9 1,257 g 543846 CPE18-PRS-3/8-9

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18 บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง
จำ�นวน
ตำ�แหนง่วาลว์
สงูสดุ

ระดบัความ
ตา้นทานการ
กดักรอ่น KBK 1)

แรงบดิสงูสดุ
สำ�หรบัการยดึ
วาลว์

น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - การสมัผสั
กบัการ
กดักรอ่นใน
ระดบัปานกลาง

2 Nm 908 g 550576 CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 266 g 550568 CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 g 550572 CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748 g 550574 CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828 g 550575 CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อ PRSG สำ�หรับ 2 วาล์ว
ขอ้ตอ่ลม 1 ขอ้ตอ่ลม 3 ขอ้ตอ่ลม 5 น้ำ�หนกั

ผลติภณัฑ์
หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 170 g 164970 CPE18-PRSG-2
187831 CPE18-PRSGO-2

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อ PRSG สำ�หรับ 3 วาล์ว
ขอ้ตอ่ลม 1 ขอ้ตอ่ลม 3 ขอ้ตอ่ลม 5 น้ำ�หนกั

ผลติภณัฑ์
หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 225 g 187821 CPE18-PRSGO-3
187825 CPE18-PRSG-3

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อ PRSE สำ�หรับ 2 วาล์ว
น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​

145 g 187832 CPE18-PRSEO-2
164972 CPE18-PRSE-2
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE18, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดสำ�หรับแบตเตอรี่

​

ขอ้ตอ่ลม 1 ขอ้ตอ่ลม 3 ขอ้ตอ่ลม 5 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 125 g 164973 CPE18-PRS-EP

CPE18, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดช่องว่าง
​

น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

28 g 164974 CPE18-PRSB

CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

รปูรา่ง C G3/8 220 g 2,500 l/min 163809 CPE24-M2H-3GL-3/8
163165 CPE24-M1H-3GL-3/8
163833 CPE24-M3H-3GL-3/8

QS-10 1,250 l/min 163841 CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 CPE24-M2H-3GL-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163849 CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

รปูรา่ง C G3/8 220 g 3,000 l/min 163164 CPE24-M1H-3OL-3/8
163832 CPE24-M3H-3OL-3/8
163808 CPE24-M2H-3OL-3/8

QS-10 1,250 l/min 163816 CPE24-M2H-3OL-QS-10
163840 CPE24-M3H-3OL-QS-10
163172 CPE24-M1H-3OL-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163848 CPE24-M3H-3OL-QS-12
163824 CPE24-M2H-3OL-QS-12
163180 CPE24-M1H-3OL-QS-12
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

รปูรา่ง C G3/8 220 g 2,500 l/min 163169 CPE24-M1H-3GLS-3/8
163813 CPE24-M2H-3GLS-3/8
163837 CPE24-M3H-3GLS-3/8

QS-10 1,250 l/min 163821 CPE24-M2H-3GLS-QS-10
163177 CPE24-M1H-3GLS-QS-10

163845 CPE24-M3H-3GLS-QS-10
QS-12 1,650 l/min 163829 CPE24-M2H-3GLS-QS-12

163853 CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 CPE24-M1H-3GLS-QS-12

CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

รปูรา่ง C G3/8 220 g 3,000 l/min 163836 CPE24-M3H-3OLS-3/8
163812 CPE24-M2H-3OLS-3/8
163168 CPE24-M1H-3OLS-3/8

QS-10 1,250 l/min 163176 CPE24-M1H-3OLS-QS-10
163820 CPE24-M2H-3OLS-QS-10
163844 CPE24-M3H-3OLS-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163184 CPE24-M1H-3OLS-QS-12
163828 CPE24-M2H-3OLS-QS-12
163852 CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

รปูรา่ง C G3/8 360 g 2,900 l/min 163166 CPE24-M1H-5L-3/8
163810 CPE24-M2H-5L-3/8
163834 CPE24-M3H-5L-3/8

QS-10 1,250 l/min 163174 CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 CPE24-M2H-5L-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163826 CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 CPE24-M1H-5L-QS-12

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE24, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

รปูรา่ง C G3/8 390 g 3,200 l/min 163811 CPE24-M2H-5J-3/8
163835 CPE24-M3H-5J-3/8
163167 CPE24-M1H-5J-3/8

QS-10 1,250 l/min 163819 CPE24-M2H-5J-QS-10
163843 CPE24-M3H-5J-QS-10
163175 CPE24-M1H-5J-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163827 CPE24-M2H-5J-QS-12
163183 CPE24-M1H-5J-QS-12
163851 CPE24-M3H-5J-QS-12

CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

รปูรา่ง C G3/8 360 g 2,900 l/min 163170 CPE24-M1H-5LS-3/8
163814 CPE24-M2H-5LS-3/8
163838 CPE24-M3H-5LS-3/8

QS-10 1,250 l/min 163822 CPE24-M2H-5LS-QS-10
163846 CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 CPE24-M1H-5LS-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163186 CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 CPE24-M2H-5LS-QS-12

CPE24, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

รปูรา่ง C G3/8 390 g 3,200 l/min 163839 CPE24-M3H-5JS-3/8
163815 CPE24-M2H-5JS-3/8
163171 CPE24-M1H-5JS-3/8

QS-10 1,250 l/min 163847 CPE24-M3H-5JS-QS-10
163823 CPE24-M2H-5JS-QS-10
163179 CPE24-M1H-5JS-QS-10

QS-12 1,650 l/min 163855 CPE24-M3H-5JS-QS-12
163831 CPE24-M2H-5JS-QS-12
163187 CPE24-M1H-5JS-QS-12
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE24, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปิดตามปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

รปูรา่ง C G3/8 430 g 3,000 l/min 170265 CPE24-M1H-5/3G-3/8
170301 CPE24-M2H-5/3G-3/8
170337 CPE24-M3H-5/3G-3/8

QS-10 1,250 l/min 170343 CPE24-M3H-5/3G-QS-10
170307 CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 CPE24-M1H-5/3G-QS-10

QS-12 1,650 l/min 170277 CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 CPE24-M2H-5/3G-QS-12

CPE24, 5/3 วาล์วตำ�แหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

รปูรา่ง C G3/8 430 g 2,650 l/min 170267 CPE24-M1H-5/3E-3/8
170339 CPE24-M3H-5/3E-3/8
170303 CPE24-M2H-5/3E-3/8

QS-10 1,250 l/min 170273 CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 CPE24-M2H-5/3E-QS-10

QS-12 1,600 l/min 170315 CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 CPE24-M3H-5/3E-QS-12
170279 CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายใน
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

รปูรา่ง C G3/8 430 g 2,600 l/min 170305 CPE24-M2H-5/3B-3/8
170341 CPE24-M3H-5/3B-3/8
170269 CPE24-M1H-5/3B-3/8

QS-10 1,250 l/min 170311 CPE24-M2H-5/3B-QS-10
170275 CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 CPE24-M3H-5/3B-QS-10

QS-12 1,600 l/min 170353 CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 CPE24-M1H-5/3B-QS-12
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

รายละเอยีดการสัง่ซ ือ้
CPE24, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำ�ร่องภายนอก

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

รปูรา่ง C G3/8 430 g 3,000 l/min 170302 CPE24-M2H-5/3GS-3/8
170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8
170338 CPE24-M3H-5/3GS-3/8

QS-10 1,250 l/min 170344 CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
170272 CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 CPE24-M2H-5/3GS-QS-10

QS-12 1,650 l/min 170278 CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, 5/3 วาล์วตำ�แหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

รปูรา่ง C G3/8 430 g 2,650 l/min 170340 CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170304 CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170268 CPE24-M1H-5/3ES-3/8

QS-10 1,250 l/min 170346 CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
170310 CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 CPE24-M1H-5/3ES-QS-10

QS-12 1,600 l/min 170280 CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
170352 CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

CPE24, วาล์วตำ�แหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำ�ร่องภายนอก
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า

ขอ้ตอ่ลม 1 น้ำ�หนกั
ผลติภณัฑ์

อตัราการไหล
ปกตทิีก่ ำ�หนด 
(ทำ�ใหเ้ป็น
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน DIN 
1343)

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

รปูรา่ง C G3/8 430 g 2,600 l/min 170306 CPE24-M2H-5/3BS-3/8
170342 CPE24-M3H-5/3BS-3/8
170270 CPE24-M1H-5/3BS-3/8

QS-10 1,250 l/min 170276 CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
170312 CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

QS-12 1,600 l/min 170354 CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
วาล์วเดี่ยว - CPE10 และ CPE14

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] โซลนิอยดว์าลว์ CPE10 และ CPE14 –  cpe
[2] โซลนิอยดว์าลว์ CPE10 และ CPE14 –  cpe
[3] เครือ่งมอืวาลว์สัง่การดว้ยมอื AHB – 77
[4] ตวัเกบ็เสยีง UC สำ�หรบัการเช ือ่มตอ่ 3, 5, 82 หรอื 84 77
[5] ป้ายกำ�กบั IBS 6x10 – 77
[6] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัข ัว้ตอ่ทอ่แบบหางปลาไหล  qs
[7] ขอ้ตอ่ลดขนาด M7 เป็น M5 รวมอยูใ่นขอ้กำ�หนดการจดัสง่  –
[8] สายตอ่ NEBA-M8G ซอ็กเกต็ M8x1 แบบตรง 74
[9] สายตอ่ NEBA-M8W ซอ็กเกต็ M8x1 ทำ�มมุได้ 74

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็

พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[10] อะแดปเตอร ์VAVE-C8 แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC บน M8 พรอ้มการแสดงสถานะสญัญาณ 74
[11] สายเช ือ่มตอ่ NEBV-Z4 แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC พรอ้มการลดกระแสไฟโฮลดิง้, วงจรป้องกนั, การแสดงสถานะ

สญัญาณ
73
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
วาล์วเดี่ยว - CPE18 และ CPE24

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] โซลนิอยดว์าลว์ CPE18 และ CPE24  cpe
[2] เครือ่งมอืวาลว์สัง่การดว้ยมอื AHB 77
[3] ตวัเกบ็เสยีง UC สำ�หรบัการเช ือ่มตอ่ 3, 5, 82 หรอื 84 77
[4] ป้ายกำ�กบั IBS 6x10 – 77
[5] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัข ัว้ตอ่ทอ่แบบหางปลาไหล  qs
[6] ซลีเรอืงแสง MEB...LD สำ�หรบั 0 ... 230 V AC 76
[7] สายซอ็กเกต็ KMEB-1... ปลอกหุม้สาย PVC สงูถงึ 240 V ไมม่กีารแสดงสถานะสญัญาณ 76
[8] สายซอ็กเกต็ KMEB-1... ปลอกหุม้สายเคเบลิ PVC, 24 V DC พรอ้มการแสดงสถานะสญัญาณ 76
[9] ซอ็กเกต็ MSSD-EB... ไมม่กีารแสดงสถานะสญัญาณ 

 
 

76

[10] สายซอ็กเกต็ KMEB-2... ปลอกหุม้สายไฟจาก PUR 76

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
การประกอบแบตเตอรี่ กริดคงที่่

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE18-3/2-PRS สำ�หรบัวาลว์ 3/2 ทาง  cpe
[2] บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE18-PRS... สำ�หรบัวาลว์ 5/2 และ 5/3 ทาง  cpe
[3] ซลี CPV18-VI-P.1/4-150 –  –
[4] แผน่ปิด CPE18-RP3 สำ�หรบัตดิตัง้บนพืน้ทีว่า่งของวาลว์ 3/2 ทาง 75
[5] วาลว์ 3/2 ทาง CPE18... –  cpe
[6] ตวัยดึ CPE18-H3-50 ตวัยดึวาลว์ 3/2 ทาง 75
[7] สกร ูM4X65-8.8-VS-100 – 75
[8] แผน่ปิด CPE 18-RP สำ�หรบัตดิตัง้บนพืน้ทีว่า่งของวาลว์ 5/2 และ 5/3 ทาง 74
[9] วาลว์ 5/2 ทาง CPE18... –  cpe
[10] วาลว์ 5/3 ทาง CPE18... –  cpe
[11] ตวัยดึ CPE18-H5-50 ตวัยดึวาลว์ทาง 5/2 และ 5/3 74
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
อุปกรณ์เสริม - การติดตั้งแบตเตอรี่แบบกริดคงที่ CPE10 และ CPE14

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] โซลนิอยดว์าลว์ CPE10 และ CPE14 –  cpe
[2] ป้ายกำ�กบั IBS 6x10 – 77
[3] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัข ัว้ตอ่ทอ่แบบหางปลาไหล  qs
[4] ขอ้ตอ่ลดขนาด M7 เป็น M5 รวมอยูใ่นขอ้กำ�หนดการจดัสง่  –
[5] ตวัเกบ็เสยีง UC สำ�หรบัการเช ือ่มตอ่ 3, 5, 82 หรอื 84 77
[6] ปลัก๊อดุ B – 77
[7] ตวัคัน่ VABD..., PRSV... สำ�หรบัตดิตัง้ในบลอ็กการเช ือ่มตอ่ 77
[8] สายเช ือ่มตอ่ NEBA-M8W... ซอ็กเกต็ M8x1 ทำ�มมุได้  neba
[9] สายเช ือ่มตอ่ NEBA-M8G... ซอ็กเกต็ M8x1 แบบตรง  neba
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
อุปกรณ์เสริม - การติดตั้งแบตเตอรี่แบบกริดคงที่ CPE10 และ CPE14 แผนภาพการเชื่อมต่อ ZC

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] โซลนิอยดว์าลว์ CPE10 และ CPE14 –  cpe
[2] ป้ายกำ�กบั IBS 6x10 – 77
[3] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัข ัว้ตอ่ทอ่แบบหางปลาไหล  qs
[4] ขอ้ตอ่ลดขนาด M7 เป็น M5 รวมอยูใ่นขอ้กำ�หนดการจดัสง่  –
[5] ตวัเกบ็เสยีง UC สำ�หรบัการเช ือ่มตอ่ 3, 5, 82 หรอื 84 77
[6] ปลัก๊อดุ B – 77
[7] ตวัคัน่ VABD..., PRSV... สำ�หรบัตดิตัง้ในบลอ็กการเช ือ่มตอ่ 77
[8] สายเช ือ่มตอ่ NEBV-Z4.. แผนภาพการเช ือ่มตอ่ ZC พรอ้มการลดกระแสไฟโฮลดิง้, วงจรป้องกนั, การแสดงสถานะ

สญัญาณ
73
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
อุปกรณ์เสริม - การประกอบแบตเตอรี่แบบกริดคงที่ CPE18

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] โซลนิอยดว์าลว์ CPE18 –  cpe
[1] บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE18-PRS... สำ�หรบัวาลว์ 5/2 และ 5/3 ทาง  cpe
[1] บลอ็กการเช ือ่มตอ่ CPE18-3/2-PRS... สำ�หรบัวาลว์ 3/2 ทาง  cpe
[2] ตวัคัน่โซนแรงดนั VABD..., PRSV... สำ�หรบัตดิตัง้ในบลอ็กการเช ือ่มตอ่ 77
[3] ตวัเกบ็เสยีง UC สำ�หรบัตดิตัง้ในจดุตอ่ชอ่งระบายอากาศ 77
[4] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัข ัว้ตอ่ทอ่แบบหางปลาไหล  qs
[5] ปลัก๊อดุ B – 77
[6] แผน่ปิด CPE 18-RP สำ�หรบัตดิตัง้บนพืน้ทีว่า่งของวาลว์ 5/2 และ 5/3 ทาง 75
[6] แผน่ปิด CPE18-RP3 สำ�หรบัตดิตัง้บนพืน้ทีว่า่งของวาลว์ 3/2 ทาง 75
[7] สายซอ็กเกต็ KMEB-1... ปลอกหุม้สาย PVC สงูถงึ 240 V ไมม่กีารแสดงสถานะสญัญาณ 76
[8] สายซอ็กเกต็ KMEB-1... ปลอกหุม้สายเคเบลิ PVC, 24 V DC พรอ้มการแสดงสถานะสญัญาณ 76
[9] ซอ็กเกต็ MSSD-EB.. ไมม่กีารแสดงสถานะสญัญาณ 76
[10] สายซอ็กเกต็ KMEB-2... ปลอกหุม้สายไฟจาก PUR 76
[11] ซลีเรอืงแสง MEB-LD... สำ�หรบัไฟ 12...24V DC และ 0...230V AC 76
[12] ป้ายกำ�กบั IBS 6x10 – 77
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

ภาพรวมของอปุกรณต์อ่พว่ง
การประกอบแบตเตอรี่พร้อมบลอ็คการเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์

อุปกรณ์เสริม aเวบ็ไซต์/เวบ็
พมิพ/์รหสัการสัง่ซ ือ้ คำ�อธบิาย

[1] บลอ็คการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG-2 สำ�หรบั 2 วาลว์  cpe
[2] บลอ็คการเช ือ่มตอ่ CPE...-PRSG-3 สำ�หรบั 3 วาลว์  cpe
[3] บลอ็กขยาย CPE...-PRSE-2 สำ�หรบั 2 วาลว์  cpe
[4] แผน่เพลทปิดทา้ย CPE...-PRS-EP –  cpe
[5] ตวัเช ือ่มตอ่ เพือ่เช ือ่มตอ่บลอ็ก  –
[6] ซลี รวมอยูใ่นขอ้กำ�หนดการจดัสง่  –
[7] โซลนิอยดว์าลว์ CPE... –  cpe
[8] แผน่ปิด CPE...-RP สำ�หรบัปิดพืน้ทีว่า่ง  –
[9] ขอ้ตอ่เกลยีว รวมอยูใ่นขอ้กำ�หนดการจดัสง่  –
[10] ตวัเลือ่น สำ�หรบัตดิวาลว์  –
[11] ตวัเกบ็เสยีง UC – 77
[12] ขอ้ตอ่แบบกดเขา้ QS สำ�หรบัข ัว้ตอ่ทอ่แบบหางปลาไหล  qs
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

อปุกรณเ์สรมิ
CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, แผ่นปิดสำ�หรับพื้นที่ว่าง

​

แผน่ปิดวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

PA 544479 CPE10-RP

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ชุดตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ วสัดสุกรู ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิ
อลัลอยดส์งู

เหลก็, ชบุสงักะสี NBR 544394 CPE10-H5-SET

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิอลัลอยดส์งู 547045 CPE10-H5-50

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, สกรู
​

วสัดสุกรู หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็, ชบุสงักะสี 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ซีล
​

ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, แผ่นปิดสำ�หรับพื้นที่ว่าง
​

แผน่ปิดวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

PA 550580 CPE10-RP3

https://www.festo.com/catalogue/
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

อปุกรณเ์สรมิ
CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ชุดตัวจับยึด

​

ผูถ้อืวสัดุ วสัดสุกรู ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิ
อลัลอยดส์งู

เหลก็, ชบุสงักะสี NBR 550577 CPE10-H3-SET

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิอลัลอยดส์งู 551490 CPE10-H3-50

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, สกรู
​

วสัดสุกรู หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็, ชบุสงักะสี 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ซีล
​

ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, แผ่นปิดสำ�หรับพื้นที่ว่าง
​

แผน่ปิดวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

PA 544480 CPE14-RP

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ชุดตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ วสัดสุกรู ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิ
อลัลอยดส์งู

เหลก็, ชบุสงักะสี NBR 544395 CPE14-H5-SET
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

อปุกรณเ์สรมิ
CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ตัวยึด

​

ผูถ้อืวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิอลัลอยดส์งู 547046 CPE14-H5-50

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, สกรู
​

วสัดสุกรู หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็, ชบุสงักะสี 547049 M3X45-8.8-VS-100

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ซีล
​

ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

NBR 547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, แผ่นปิดสำ�หรับพื้นที่ว่าง
แผน่ปิดวสัดุ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3
550581 CPE14-RP3

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ชุดตัวจับยึด
ผูถ้อืวสัดุ วสัดสุกรู ซลีวสัดุ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิ
อลัลอยดส์งู

เหลก็, ชบุสงักะสี NBR 550579 CPE18-H3-SET
550578 CPE14-H3-SET

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ตัวยึด
ผูถ้อืวสัดุ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิอลัลอยดส์งู 551492 CPE18-H3-50
551491 CPE14-H3-50
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โซลนิอยดว์าลว์ CPE

อปุกรณเ์สรมิ
CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, สกรู

วสัดสุกรู หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็, ชบุสงักะสี 547049 M3X45-8.8-VS-100
547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE14, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ซีล
ซลีวสัดุ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150
547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 และ CPE14, สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ไดอะแกรมการเชื่อมต่อซอ็กเกต็ ZC, ปลายสายเคเบิลเปิด, 2 สาย
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 
เทคโนโลยกีาร
เช ือ่มตอ่

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 จำ�นวน
เสา/สายไฟ

วสัดปุลอกสาย ความยาวสาย
เคเบลิ

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

ปลายเปิด 2 TPE-U(PUR) 2.5 m 8047679 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5 m 8047680 NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10 m 8047678 NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

CPE10 และ CPE14, สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ไดอะแกรมการเชื่อมต่อซอ็กเกต็ ZC, ปลั๊ก M8x1, 3 ขา
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 
เทคโนโลยกีาร
เช ือ่มตอ่

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 จำ�นวน
เสา/สายไฟ

วสัดปุลอกสาย ความยาวสาย
เคเบลิ

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M8x1 A-coded 
ตามมาตรฐาน 
EN 61076-2-
104

3 TPE-U(PUR) 0.5 m 8047683 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
2.5 m 8047684 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 และ CPE14 ผู้จัดจำ�หน่าย 2 ต่อ 1
​

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 1 
เทคโนโลยกีาร
เช ือ่มตอ่

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 1, 
ประเภทการ
เช ือ่มตอ่

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 
เทคโนโลยกีาร
เช ือ่มตอ่

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 
ประเภทการ
เช ือ่มตอ่

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M12x1 A-coded 
ตามมาตรฐาน 
EN 61076-2-
101

ปลัก๊ แผนภาพการ
เช ือ่มตอ่ ZC, สก
รเูมตรกิ

2x ซอ็กเกต็ 8035787 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-
2.5R

CPE10 และ CPE14 ระบบโมดูลาร์สำ�หรับตัวกระจายที่ต้องการ 2 ต่อ 1� ลิงก์    nedy
​

ความยาวสายเคเบลิ 1 หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

0.3 ... 30 m 8032867 NEDY-
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อปุกรณเ์สรมิ
CPE10 และ CPE14, อะแดปเตอร์

การเช ือ่มตอ่ไฟฟ้า การแสดงสถานะสญัญาณ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

3 พนิ / 2 พนิ, M8 / -, ปลัก๊ / 
เตา้รบั

ไฟ LED 571686 VAVE-C8-1R8

4 พนิ / 2 พนิ, M8 / -, ปลัก๊ / 
เตา้รบั

573194 VAVE-C8-1R1

CPE10 และ CPE14, สายเชื่อมต่อ, ช่องเสียบ M8x1
การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 2 จำ�นวน
เสา/สายไฟ

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 1, เตา้รบั
สายเคเบลิ

การเช ือ่มตอ่
ไฟฟ้า 1 จำ�นว
นพนิ/สายไฟ

ความยาวสาย
เคเบลิ

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3 ตรง 3 2.5 m 8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3

5 m 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

10 m 8078288 NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
ทำ�มมุ 2.5 m 8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

5 m 8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 ตรง 4 2.5 m 8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
ทำ�มมุ 2.5 m 8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, แผ่นปิดสำ�หรับพื้นที่ว่าง
​

แผน่ปิดวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

PA 544481 CPE18-RP

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ชุดตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ วสัดสุกรู ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิ
อลัลอยดส์งู

เหลก็, ชบุสงักะสี NBR 544396 CPE18-H5-SET

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิอลัลอยดส์งู 547047 CPE18-H5-50

https://www.festo.com/catalogue/
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อปุกรณเ์สรมิ
CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, สกรู

​

วสัดสุกรู หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็, ชบุสงักะสี 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ซีล
​

ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, แผ่นปิดสำ�หรับพื้นที่ว่าง
​

แผน่ปิดวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ชุดตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ วสัดสุกรู ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิ
อลัลอยดส์งู

เหลก็, ชบุสงักะสี NBR 550579 CPE18-H3-SET

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ตัวยึด
​

ผูถ้อืวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็กลา้ไรส้นมิอลัลอยดส์งู 551492 CPE18-H3-50

CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, สกรู
​

วสัดสุกรู หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

เหลก็, ชบุสงักะสี 547050 M4X65-8.8-VS-100

https://www.festo.com/catalogue/
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อปุกรณเ์สรมิ
CPE18, บลอ็กการเชื่อมต่อสำ�หรับวาล์ว 3/2 ทาง, ซีล

​

ซลีวสัดุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 และ CPE24, สายเคเบิลซอ็กเกต็, ซอ็กเกต็รูปแบบ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803, ปลอกสายเคเบิล PVC
วสัดปุลอกสาย การแสดง

สถานะ
สญัญาณ

พกิดัแรงดนั
ไฟฟ้า DC

ความยาวสาย
เคเบลิ

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

พวีซี ี 2.5 m 151690 KMEB-1-230AC-2.5
5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

LED สเีหลอืง 24 V 2.5 m 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

CPE18 และ CPE24, สายเคเบิลซอ็กเกต็, ซอ็กเกต็รูปแบบ C, ตามมาตรฐาน EN 175301-803, แจค็เกต็สายเคเบิล PUR
วสัดปุลอกสาย การแสดง

สถานะ
สญัญาณ

พกิดัแรงดนั
ไฟฟ้า DC

ความยาวสาย
เคเบลิ

หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

TPE-U(PUR) 2.5 m 174846 KMEB-2-230-2,5
5 m 174847 KMEB-2-230-5

24 V 2.5 m 174844 KMEB-2-24-2,5-LED
5 m 174845 KMEB-2-24-5-LED

CPE18 และ CPE24 ซอ็กเกต็
การเช ือ่มตอ่ไฟฟ้า การเช ือ่มตอ่ไฟฟ้า 2 ชว่งแรงดนัไฟฟ้าทีใ่ช ้

งาน DC
หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​ ​

0 ... 300 V 539712 MSSD-EB-M12
3 ข ัว้, ซอ็กเกต็, ซอ็ก
เกตแบบทำ�มมุ, รปู
รา่ง C, ตามมาตรฐาน 
DIN EN 175301-803, 
ตามมาตรฐาน DIN 
EN 61984, การ
ออกแบบสีเ่หลีย่ม 
MSEB, การออกแบบ
สีเ่หลีย่ม MSN2

ขัว้สกรู 151687 MSSD-EB

CPE18 และ CPE24 ซีลเรืองแสง
การเช ือ่มตอ่ไฟฟ้า ชว่งแรงดนัไฟฟ้าทีใ่ชง้าน DC หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

รปูรา่ง C, ตามมาตรฐาน DIN EN 
175301-803, การออกแบบ
สีเ่หลีย่ม MSEB

151718 MEB-LD-230AC
12 ... 24 V 151717 MEB-LD-12-24DC

อุปกรณ์เสริมทั่วไป ปลั๊กบอด สำ�หรับบลอ็กการเชื่อมต่อ CPE10
ขอ้ตอ่ลม 1 ขนาดบรรจุ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

เกลยีวนอก G1/4 10 3569 B-1/4
เกลยีวนอก G3/8 3570 B-3/8
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อปุกรณเ์สรมิ
อุปกรณ์เสริมทั่วไป ปลั๊กบอด สำ�หรับบลอ็กเชื่อมต่อ CPE14, CPE18

​

ขอ้ตอ่ลม 1 ขนาดบรรจุ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

เกลยีวนอก G3/8 10 3570 B-3/8

อุปกรณ์เสริมทั่วไป ตัวแยกโซนแรงดัน สำ�หรับบลอ็กเชื่อมต่อ CPE14, CPE18
​

การปฏบิตัติามขอ้กำ�หนดของหอ้งปฏบิตักิาร หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

VDMA24364-B1/B2-L 160997 PRSV-1/8

อุปกรณ์เสริมทั่วไป, ท่อเกบ็เสียง
พอรท์ลม ขนาดบรรจุ หมายเลข

ชิน้สว่น
พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

M3 20 1231120 AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 UC-M5
M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

อุปกรณ์เสริมทั่วไป การแทนที่ด้วยตนเอง สำ�หรับ CPE 10 และ CPE14 ที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อ ZC
​

ประเภทของรดั หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

ลอ็กเขา้ที่ 157600 AHB-MZB

อุปกรณ์เสริมทั่วไป การแทนที่แบบแมนนวล สำ�หรับ CPE 18 และ CPE24 พร้อมตัวเชื่อมต่อแบบ C
​

ประเภทของรดั หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

ลอ็กเขา้ที่ 157601 AHB-MEB

อุปกรณ์ทั่วไป ป้ายชื่อ
​

ขนาด ฉลาก หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​ ​

10x6 มม. 64 18576 IBS-6X10

อุปกรณ์เสริมทั่วไป, ชุดติดตั้งพร้อมขายึดสำ�หรับติดตั้งวาล์วด้านข้าง, สำ�หรับกระบอกสูบมาตรฐาน DSBC-32...40, สำ�หรับ CPE14
​

น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

76 g 2568514 DAVM-MW-V1-32-V
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อปุกรณเ์สรมิ
อุปกรณ์เสริมทั่วไป, ชุดติดตั้งพร้อมตัวยึดสำ�หรับติดตั้งวาล์วด้านข้าง, สำ�หรับกระบอกสูบมาตรฐาน DSBC-50...125, สำ�หรับ CPE18 และ CPE24

​

น้ำ�หนกัผลติภณัฑ์ หมายเลข
ชิน้สว่น

พมิพ์

​ ​ ​ ​

160 g 2612128 DAVM-MW-V1-50-V
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	CPE18, บล็อกเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 5/2 และ 5/3
	CPE18, บล็อเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่กริดคงที่ 3/2
	CPE18 บล็อกแบตเตอรี่โมดูลาร์
	CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง
	CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง โมโนสเตเบิล
	CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง ไบสเตเบิล
	CPE24, วาล์ว 5/3 ทาง

	รายละเอียดการสั่งซื้อ
	CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE10, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE10, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน
	CPE10, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
	CPE10, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE10, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE10, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำร่องภายใน
	CPE10, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE10, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE10, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE10, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE10, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดตามปกติ, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE10 บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง
	CPE10 บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง
	CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE14, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE14, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน
	CPE14, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
	CPE14, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE14, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE14, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำร่องภายใน
	CPE14, 5/3 วาล์วตำแหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE14, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE14, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE14, 5/3 วาล์วตำแหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE14, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE14 บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง
	CPE14 บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อ PRSG สำหรับ 2 วาล์ว
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อ PRSG สำหรับ 3 วาล์ว
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อ PRSE สำหรับ 2 วาล์ว
	CPE14, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดสำหรับแบตเตอรี่
	CPE14, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดช่องว่าง
	CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE18, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE18, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน
	CPE18, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
	CPE18, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE18, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE18, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปิดตามปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE18, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE18, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE18, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE18, 5/3 วาล์วตำแหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE18, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE18, วาล์ว 3/2 ทางที่ไม่มีไพล็อตวาล์ว
	CPE18, วาล์ว 5/2 ทางแบบ monostable ไม่มีไพล็อตวาล์ว
	CPE18, 5/2 วาล์วอิมพัลส์แบบ bistable ไม่มีวาล์วนำร่อง
	CPE18, วาล์วตำแหน่งกึ่งกลาง 5/3 แบบโมโนสเตเบิลได้โดยไม่มีไพล็อตวาล์ว
	CPE18, วาล์วนำร่องตามมาตรฐาน ISO 15218
	CPE18 บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง
	CPE18 บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อ PRSG สำหรับ 2 วาล์ว
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อ PRSG สำหรับ 3 วาล์ว
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อ PRSE สำหรับ 2 วาล์ว
	CPE18, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดสำหรับแบตเตอรี่
	CPE18, แบตเตอรี่โมดูลาร์, แผ่นปิดช่องว่าง
	CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, ระบบจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE24, วาล์ว 3/2 ทาง, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, จ่ายลมควบคุมภายใน
	CPE24, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศควบคุมภายใน
	CPE24, วาล์ว 5/2 ทาง, โมโนสเตเบิล, แหล่งจ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE24, วาล์วอิมพัลส์ 5/2, บิสเทเบิล, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE24, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปิดตามปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE24, 5/3 วาล์วตำแหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE24, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายใน
	CPE24, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, ปกติปิด, จ่ายลมนำร่องภายนอก
	CPE24, 5/3 วาล์วตำแหน่งกลาง, ไอเสียตามปกติ, การจ่ายอากาศนำร่องภายนอก
	CPE24, วาล์วตำแหน่งกลาง 5/3, เปิดปกติ, จ่ายอากาศนำร่องภายนอก

	ภาพรวมของอุปกรณ์ต่อพ่วง
	วาล์วเดี่ยว - CPE10 และ CPE14
	วาล์วเดี่ยว - CPE18 และ CPE24
	การประกอบแบตเตอรี่ กริดคงที่่
	อุปกรณ์เสริม - การติดตั้งแบตเตอรี่แบบกริดคงที่ CPE10 และ CPE14
	อุปกรณ์เสริม - การติดตั้งแบตเตอรี่แบบกริดคงที่ CPE10 และ CPE14 แผนภาพการเชื่อมต่อ ZC
	อุปกรณ์เสริม - การประกอบแบตเตอรี่แบบกริดคงที่ CPE18
	การประกอบแบตเตอรี่พร้อมบล็อคการเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์

	อุปกรณ์เสริม
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, แผ่นปิดสำหรับพื้นที่ว่าง
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ชุดตัวยึด
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ตัวยึด
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, สกรู
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ซีล
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, แผ่นปิดสำหรับพื้นที่ว่าง
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ชุดตัวจับยึด
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ตัวยึด
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, สกรู
	CPE10, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ซีล
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, แผ่นปิดสำหรับพื้นที่ว่าง
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ชุดตัวยึด
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ตัวยึด
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, สกรู
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ซีล
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, แผ่นปิดสำหรับพื้นที่ว่าง
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ชุดตัวจับยึด
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ตัวยึด
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, สกรู
	CPE14, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ซีล
	CPE10 และ CPE14, สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ไดอะแกรมการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต ZC, ปลายสายเคเบิลเปิด, 2 สาย
	CPE10 และ CPE14, สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ไดอะแกรมการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต ZC, ปลั๊ก M8x1, 3 ขา
	CPE10 และ CPE14 ผู้จัดจำหน่าย 2 ต่อ 1
	CPE10 และ CPE14 ระบบโมดูลาร์สำหรับตัวกระจายที่ต้องการ 2 ต่อ 1
	CPE10 และ CPE14, อะแดปเตอร์
	CPE10 และ CPE14, สายเชื่อมต่อ, ช่องเสียบ M8x1
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, แผ่นปิดสำหรับพื้นที่ว่าง
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ชุดตัวยึด
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ตัวยึด
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, สกรู
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 5/2 และ 5/3 ทาง, ซีล
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, แผ่นปิดสำหรับพื้นที่ว่าง
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ชุดตัวยึด
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ตัวยึด
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, สกรู
	CPE18, บล็อกการเชื่อมต่อสำหรับวาล์ว 3/2 ทาง, ซีล
	CPE18 และ CPE24, สายเคเบิลซ็อกเก็ต, ซ็อกเก็ตรูปแบบ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803, ปลอกสายเคเบิล PVC
	CPE18 และ CPE24, สายเคเบิลซ็อกเก็ต, ซ็อกเก็ตรูปแบบ C, ตามมาตรฐาน EN 175301-803, แจ็คเก็ตสายเคเบิล PUR
	CPE18 และ CPE24 ซ็อกเก็ต
	CPE18 และ CPE24 ซีลเรืองแสง
	อุปกรณ์เสริมทั่วไป ปลั๊กบอด สำหรับบล็อกการเชื่อมต่อ CPE10
	อุปกรณ์เสริมทั่วไป ปลั๊กบอด สำหรับบล็อกเชื่อมต่อ CPE14, CPE18
	อุปกรณ์เสริมทั่วไป ตัวแยกโซนแรงดัน สำหรับบล็อกเชื่อมต่อ CPE14, CPE18
	อุปกรณ์เสริมทั่วไป, ท่อเก็บเสียง
	อุปกรณ์เสริมทั่วไป การแทนที่ด้วยตนเอง สำหรับ CPE 10 และ CPE14 ที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อ ZC
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