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Ventilové terminaly MH1

vlastnosti

vSeobecné ddaje

Extrémné miniaturizované:

Generace miniaturizovanych sedlovych ventil(i. V jednotlivych verzich 2/2jsou k dispozici priitoky od 14 |/min nebo ve verzi 3/2-cestach 10 |/min. Bud jako samostatny
ventil na pfipojovaci desce, nebo pfedem namontovany na pfipojovaci listé. P¥i pouZiti na propojovaci listé lze dosahnout extrémné vysoké hustoty osazeni. Ventily MH
jsou k dispozici rychle a jsou urCeny pro pokryti zvySené poptavky?2 s pritokem aZ 100 |/min.

Mimotadné univerzalni a rychly:

Miniaturni ventily lze propojit pomoci pneumatického vicepélového konektoru a elektrického vicepdlového konektoru. I u elektrickych pfipojek si miZete vybrat mezi ho-
rizontalnim, hornim a spodnim umisténim. Dal3i zajimavou variantou je montaz na plo3ny spoj véetné pfipojeni. Ve pfedem zkontrolovano a smontovano pro systém
Festo plug and work. A pokud ma zafizeni béZet co nejrychleji — Zadny problém — spinaci ¢asy miniaturnich ventild se pohybuji v fadu 4 milisekund.

Vysoce partnersky pfistup:

Pod souhrnnym pojmem ,,malé pohony“ nabizi spolecnost Festo Siroky sortiment pohond, bezpistovych pohon(, sani mini, otocnych pohon( a pfisluenstvi. Optimalné
sladéné a urcené pro vSechny vyrobni oblasti, které vyrabé&ji a zpracovavaji velmi malé vyrobky. VSe v proslulé kvalité spolecnosti Festo a se viemi pfidanymi hodnotami,
které nabizi spole¢nost pisobici po celém svété.

Miniaturni ventily nejen pro elektronicky primysl:

Také pro odvétvi lehké montaze, zdravotnické techniky a polovodicil a vSude tam, kde jsou vyZzadovany extrémné kompaktni ventily s nejrychlejsim spinanim nebo kde
jsou zapotfebi predadné fidici ventily pro ventily v kontaktu s médii (napf. v procesnim primyslu).

Diky spinacim ¢as(im pfiblizné 4 ms zistane splnéno kazdé pfani ohledné rychlosti. | vakuové funkce lze realizovat velmi snadno. 100% Provozni doba a dokonce i tfis-
ménny provoz zarucuji maximalni hospodarnost.

S prittoky 10 a 14 |/min u miniaturnich ventil(i je vZdy k dispozici dostate¢ny objem pro pfedfazeni procesnich ventil(. Ale také dostatecny pritok pro Sirokou $kalu ma-

lych valc(, otocnych pohoni a sani od spolecnosti Festo.

tidaje pro objednavky - stavebnice Odkaz ' mh1

DDD

konfigurovatelny vyrobek
Tento vyrobek a vSechny jeho varianty lze objednat online prostfednictvim konfiguratoru.


https://www.festo.com/catalogue/
www.festo.com/pdp/mh

technické Gdaje

Obecné technické ddaje - ventilové terminaly

Ventilové terminaly MH1

Odkaz ¢ mh1

Konstrukce ventilového termi-
nalu

pevna rozte¢

Elektrické ovladani

samostatné pfipojeni
vicep6lovy konektor

Max. pocet pozic pro ventily

2%

Funkce ventilu

2/2, vklidu uzavieno, monostabilni
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni
3/2, otevieny, monostabilni

Konstrukce

sedlovy ventil s vratnou pruZinou

Princip tésnénf

mékky

Druh ovladant

elektrick.

Zplisob navratu do zakladni
polohy

mechanicka pruZina

Zplsob fizeni piimo
Vhodnost pro podtlak ano
Funkce odvétrani lze Skrtit
Indikace stavu signalu LED
Jmenovita svétlost 0,9 mm

Max. normalni jmenovity pri-
tok

10 |/min pro 10 mm

Velikost ventilu

10 mm

Provozni a okolni podminky - ventilovy terminal

Provozni médium

stlaceny vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Upozornéni k provoznimu/fidi-
cimu médiu

mazany provoz je mozny (od mazani pak jiz nelze upustit)

Provozni tlak -0,9 ... 8 bar
Okolni teplota -5...40°C
Teplota média -5...40°C

THda odolnosti korozi KBK?

1 - nizké naroky na odolnost korozi

Certifikat

c UL us - Recognized (OL)

U¥ad, ktery vydal certifikat

ULMH19482

Znacka CE (viz prohlaseni o
shodg)?

podle smérnice EU-RoHS

1) Dali informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk
2) Dalsi informace na www.festo.com/catalogue/... -> Podpora / ke stazeni.
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Ventilové terminaly MH1

technické daje

Technické ddaje - ventilové terminaly

Jmenovité provozninapétiDC |5V
12V
24V

Jmenovité provozni napéti, AC | 24V

Stupefi kryti IP40
IP65

schématické znacky, ventily 2/2
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schématické znacky, ventily 3/2, v klidu uzavieno
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schématické znacky, ventily 3/2, v klidu otevieno
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schématické znacky, 2x ventil 2/2
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monostabilni

v klidové poloze uzavfeno

navrat do vychozi polohy mechanickou pruZinou

pfi provozu s podtlakem se podtlak pfipojuje do pfipojeni 2

monostabilni

v klidové poloze uzavfeno

névrat do vychozi polohy mechanickou pruZinou

provoz s podtlakem pfipojenym na 3, klidova poloha se zméni na v klidu ote-
vieno

monostabilni

Vklidu otevfeno

navrat do vychozi polohy mechanickou pruZinou

pfi provozu s podtlakem se podtlak pfipojuje do 33, klidova poloha se zméni
nav klidu uzavfeno

monostabilnf

v klidové poloze uzavfeno

névrat do vychozi polohy mechanickou pruZinou

pfi provozu s podtlakem se podtlak pfipojuje do pfipojeni 11
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technické Gdaje

provoz s podtlakem a reverzni provoz

Materialy - ventilové terminaly

Ventilové terminaly MH1

U ventild MH1 je smér proudéni jasné definovan a nelze jej obratit .
Reverzni provoz neni mozny.

Pfi provozu s podtlakem musite dbat na to, aby byl zachovan smér proudéni.
Toho lze dosdhnout tak, Ze se podtlak pfipoji na 3 nebo 2 (33 nebo 11)
Upozornéni: na pfipojeni 1 nesmi byt pfipojen podtlak.

Upozornéni k materialu v souladu s RoHS

Shoda s LABS VDMA24364-B2-L

Vhodnost do Cistého prostoru, | Tfida 5 podle SO 14644-1
méTeno podle ISO 14644-14
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Ventilové terminaly MH1

technické daje

VSeobecné technickeé ddaje - ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu

Funkce ventilu

2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni

| 3/2, v klidu uzavieny, monostabilni

| 3/2, otevieny, monostabilni

Konstrukce sedlovy ventil s vratnou pruzinou
Prekryti negativni kryti

Princip tésnéni mékky

Druh ovladani elektrick.

Zplisob néavratu do zakladni
polohy

mechanicka pruZina

ZpUsob fizent pfimo
Smér proudéni neni reverzibilni
Vhodnost pro podtlak ano -
Funkce odvétrani nelze Skrtit Ize Skrtit
Pomocné rucni ovladani tlacitkem
ZpUsob upevnéni na pripojovaci desku
s prlichozi dirou
Montazni poloha libovolnd
Oznaceni pozice pro ventil Stitek
Jmenovita svétlost 0,9 mm 0,65 mm 0,7 mm
normalni jmenovity priitok 14 |/min 10 [/min
(normalizovany podle DIN
1343)
Sitka 10 mm
Rozte¢ 10 mm
Pfipojeni pneumatiky 1 Pfipojovaci deska | -
Pneumatické pfipojeni 2 M3
Pneumatické pfipojeni 3 - | pfipojovaci deska | -
Hmotnost vyrobku 10¢g

Funkce ventilu

2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni

Provozni a okolni podminky - ventily na p¥ip. desky s vystupy na télese ventilu

| 3/2, v klidu uzavfeny, monostabilni

| 3/2, otevieny, monostabilni

Provozni médium

stlaceny vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Upozornéni k provoznimu/fidi-
cimu médiu

mazany provoz je mozny (od mazani pak jiz nelze upustit)

Provozni tlak -0,09 ... 0,2 MPa 0...0,8 MPa 0...0,6 MPa
Provozni tlak -0,9 ... 2 bar 0...8bar 0...6bar
Okolni teplota -5...40°C

Teplota média -5...40°C

Skladovaci teplota -20... 60°C

Tida odolnosti korozi KBKY 2 - mirné naroky na odolnost korozi

Certifikat c UL us - Recognized (OL)

UFad, ktery vydal certifikat ULMH19482
1) Dalsf informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Bezpecnostni parametry — ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu

Provozni napéti 12VDC | 24vC 5VDC
Upozornéni k nucené dynami- | frekvence spinani minimalné 1/tyden

zaci

Max. pozitivni zkudebni impulz | - 500 ps -

pfi signalu 0

Max. negativni kontrolnfim- | - 400 ps -

pulz pfi signalu 1

Odolnost naraziim

zkouska odolnosti naraztim, stupen 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27

Odolnost vibracim

test pouZiti v dopravé, stupef 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6

& www.festo.com/catalogue/...

2026/10
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technické idaje

Technické ddaje — ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu

Ventilové terminaly MH1

Provozni napéti 12VDC
24V DC
5VDC

Pfipustné vykyvy napéti +[-10%

Elektrické pfipojeni Konektor

Elektricky pfikon 1w

Doba sepnuti 100%

Stuper kryti P40

2.2

Funkce ventilu

2/2, v klidu uzavieno, monostabilni

Casy a frekvence spinani - ventily na pfipojovaci desky s vjstupy na télese ventilu

| 3/2, v klidu uzavieny, monostabilni

| 3/2, otevieny, monostabilni

Spinaci ¢as zap. 4ms
Spinaci ¢as vyp. 5ms | 4ms
Max. frekvence spinani 20 Hz

Materialy - ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu

Material télesa

PA, zesileno, zesileny PPS

Material tésnéni

FPM, HNBR, NBR

Upozornéni k materialu

vsouladu s RoHS

Shoda s LABS

VDMA24364-B2-L

Vhodnost do Cistého prostoru,
méTeno podle ISO 14644-14

Tfida 5 podle ISO 14644-1

VSeobecné technické tdaje - ventily na pfipojovaci desky, bez LED

Funkce ventilu

2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni

| 3/2, v klidu uzavfeny, monostabilni

| 3/2, otevieny, monostabilni

Konstrukce sedlovy ventil s vratnou pruzinou
Prekryti negativni kryti

Princip tésnénf mékky

Druh ovladani elektrick.

Zplsob navratu do zakladni
polohy

mechanicka pruzina

ZpUsob fizent piimo

Smér proudéni nenf reverzibilni

Vhodnost pro podtlak ano -
Funkce odvétrani nelze Skrtit lze Skrtit
Pomocné ru¢ni ovladani tlacitkem

Zplsob upevnéni na pfipojovaci desku, s prlichozi dirou

Montazni poloha libovolna

Oznaceni pozice pro ventil Stitek

Jmenovita svétlost 0,9 mm 0,65 mm 0,7 mm
normalni jmenovity priitok 14 |/min 10 |/min
(normalizovany podle DIN

1343)

Sitka 10 mm

Rozte¢ 10 mm

Pfipojeni pneumatiky 1

Pfipojovaci deska

Pneumatické pfipojeni 2

Pripojovaci deska

Pneumatickeé pfipojeni 3

pfipojovaci deska

Pneumatickeé pfipojeni 11

Pfipojovaci deska

Pneumatickeé pfipojeni 33

pfipojovaci deska

Hmotnost vyrobku

2026/10

10g

& www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

technické daje

Provozni a okolni podminky - ventily na pfipojovaci desky, bez LED

Funkce ventilu

2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni | 3/2, v klidu uzavieny, monostabilni

| 3/2, otevfeny, monostabilni

Provozni médium

stlaceny vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Upozornéni k provoznimu/fidi-
cimu médiu

mazany provoz je mozny (od mazani pak jiz nelze upustit)

Provozni tlak -0,09...0,2 MPa 0...0,8 MPa 0...0,6 MPa
Provozni tlak -0,9 ... 2 bar 0...8bar 0...6bar
Provozni tlak -13,05 ... 29 psi 0...116 psi 0..87psi
Okolni teplota -5 ... 40°C

Teplota média -5 ... 40°C

Skladovaci teplota -20°C, 60°C

Ttda odolnosti korozi KBK? 2 - mirné naroky na odolnost korozi

Certifikat c UL us - Recognized (OL)

UFad, ktery vydal certifikat UL MH19482

1) Dalsi informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Bezpecnostni parametry - ventily na pfipojovaci desky, bez LED

Provozni napéti 12VDC 24VDC 5VDC
Upozornéni k nucené dynami- | frekvence spinani minimalné 1/tyden

zaci

Max. pozitivni zkuSebniimpulz | - 500 ps -

pfi signalu 0

Max. negativni kontrolni im- - 400 ps -

pulz pfi signalu 1

Odolnost naraztim

zkouska odolnosti naraziim, stupefi 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27

Odolnost vibracim

test pouZiti v dopravé, stupef 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6

Technické ddaje — ventily na pfipojovaci desky bez LED

Provozni napéti 12VDC
24V DC
5VDC

Pfipustné vykyvy napéti +[-10%

Elektrické pfipojeni Konektor

Elektricky pfikon 1w

Doba sepnuti 100%

Stupef kryti IP40

Funkce ventilu

Casy a frekvence spinani - ventily na pfipojovaci desky, bez LED

2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni | 3/2, v klidu uzavieny, monostabilni

| 3/2, otevfeny, monostabilni

Spinaci cas zap. 4ms
Spinaci as vyp. 5ms | 4ms
Max. frekvence spinani 20 Hz

Materialy - ventily na pfipojovaci desky, bez LED

Material télesa

PA, zesileno, zesileny PPS

Material tésnéni

FPM, HNBR, NBR

Upozornéni k materialu

vsouladu s RoHS

Shoda s LABS

VDMA24364-B2-L

Vhodnost do €istého prostoru,
méfeno podle ISO 14644-14

Trida 5 podle ISO 14644-1

& www.festo.com/catalogue/...

2026/10
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technické Gdaje

Obecné technickeé ddaje - ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou

Ventilové terminaly MH1

Funkce ventilu

3/2, v klidu uzavfeny, monostabilni

Konstrukce sedlovy ventil s vratnou pruzinou
Prekryti negativni kryti

Princip tésnéni mékky

Druh ovladani elektrick.

Zplsob navratu do zakladnf
polohy

mechanicka pruZina

Zplsob fizeni pfimo
Smér proudéni nenf reverzibilni
Funkce odvétrani lze Skrtit

Pomocné ru¢ni ovladani

s aretact, tlacitkem

Zplsob upevnéni

na pfipojovaci desku, s priichozi dirou

Montazni poloha libovolna
Jmenovita svétlost 0,65 mm
normalni jmenovity pritok 10 |/min
(normalizovany podle DIN

1343)

Sitka 10 mm
Roztec 10 mm

Pfipojeni pneumatiky 1

Pfipojovaci deska

Pneumatickeé pfipojeni 2

Pfipojovaci deska

Pneumatickeé pfipojeni 3

pfipojovaci deska

Hmotnost vyrobku

10g

Provozni a okolni podminky - ventil na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou

Provozni médium

stlaceny vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Upozornéni k provoznimu/fidi-
cimu médiu

mazany provoz je mozny (od mazani pak jiz nelze upustit)

Provozni tlak

0,15...0,8 MPa

Provozni tlak 1,5...8 bar
Provozni tlak 21,75 ... 116 psi
Okolni teplota -5...50°C
Teplota média -5...50°C

Omezeni okolni teploty a tep-
loty médif

-5 - 40°C, bez snizovani proudu

Skladovaci teplota

-20...60°C

Ttda odolnosti korozi KBK?

2 - mirné naroky na odolnost korozi

Certifikat

c UL us - Recognized (OL)

U¥ad, ktery vydal certifikat

UL MH19482

1) Dal3i informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Bezpecnostni parametry — ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou

Provozni napéti

12VDC 24V DC

5VDC

Upozornéni k nucené dynami-
zaci

frekvence spinani minimélné 1/tyden

pulz pfi signalu 1

Max. pozitivni zkuSebni impulz | - 500 ps -
pfi signalu 0
Max. negativni kontrolni im- - 400 ps -

Odolnost naraztim

zkouska odolnosti naraziim, stupefi 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27

Odolnost vibracim

test pouZiti v dopravé, stupefi 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
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Ventilové terminaly MH1

technické daje

Elektrické idaje - ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou

Provozni napéti 12VDC | 24vDC 5VDC
Pfipustné vykyvy napéti +[-10%
Elektrické pfipojeni prostfednictvim elektrické pfipojovaci desky
Elektricky pfikon 1w
Doba sepnuti 100%
Stupefi kryti IP40
IP65
Casy a frekvence spinani - ventil na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou
Provozni napéti 12VDC | 24vC 5V DC
Spinaci ¢as zap. 5ms
Spinaci ¢as vyp. 5ms
Max. frekvence spinani 10 Hz

Materialy - ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou

Material télesa PA, zesileno, zesileny PPS
Materidl tésnéni FPM, HNBR, NBR
Upozornéni k materialu vsouladu s RoHS

Shoda s LABS VDMA24364-B2-L

Vhodnost do Cistého prostoru, | Tfida 5 podle ISO 14644-1
méfeno podle ISO 14644-14

VSeobecné technickeé ddaje - ventily na pfipojovaci desky, s LED

Funkce ventilu 3/2, vklidu uzaveny, monostabilni | 3/2, otevieny, monostabilni
Konstrukce sedlovy ventil s vratnou pruzinou

Prekryti negativni kryti

Princip tésnéni mékky

Druh ovladani elektrick.

ZpUsob néavratu do zakladni mechanicka pruzina

polohy

ZpUsob fizeni piimo

Smér proudéni nenf reverzibilni

Funkce odvétranf lze Skrtit

Pomocné rucni ovladani s aretacf, tlacitkem

Indikace stavu signalu LED

ZpUsob upevnéni na pripojovaci desku, s prlichozi dirou

Montazni poloha libovolnd

Oznaceni pozice pro ventil Stitek

Jmenovita svétlost 0,65 mm 0,7 mm

normalni jmenovity priitok 10 |/min

(normalizovany podle DIN

1343)

Sitka 10 mm

Rozte¢ 10 mm

Pfipojeni pneumatiky 1 Pfipojovaci deska -

Pneumatickeé p¥ipojeni 2 Pfipojovaci deska

Pneumatické pfipojeni 3 pripojovaci deska -

Pneumatické pfipojeni 11 - PFipojovaci deska
Pneumatické pfipojeni 33 - pfipojovaci deska
Hmotnost vyrobku 11g

10 & www.festo.com/catalogue/...
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technické idaje

Provozni a okolni podminky - ventily na pfipojovaci desku, s LED
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni

Funkce ventilu

| 3/2, otevieny, monostabilni

Ventilové terminaly MH1

Provozni médium

stlaceny vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Upozornéni k provoznimu/fidi-
cimu médiu

mazany provoz je mozny (od mazanf pak jiz nelze upustit)

Provozni tlak 0...0,8 MPa 0...0,6 MPa
Provozni tlak 0...8bar 0...6bar
Provozni tlak 0..116 psi 0..87psi
Okolni teplota -5... 40°C

Teplota média -5 ... 40°C

Skladovaci teplota -20 ... 60°C

T¥ida odolnosti korozi KBK?

2 - mirné naroky na odolnost korozi

Certifikat

c UL us - Recognized (OL)

(¥ad, ktery vydal certifikat

UL MH19482

1) Dali informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk

Bezpecnostni parametry - ventily na pfipojovaci desky, s LED

Upozornéni k nucené dynami-
zaci

frekvence spinani minimalné 1/tyden

Odolnost naraziim

zkouska odolnosti naraziim, stupeni 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27

Odolnost vibracim

test pouZiti v dopravé, stupef 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6

Elektrické ddaje - ventily s

LED. na pfipojovaci desky

Provozni napéti 24V DC
Pfipustné vykyvy napéti +[-10%
Elektrické pfipojeni Konektor
Elektricky pfikon 1,1W
Doba sepnuti 100%
Stupen kryti IP40

Casy a frekvence spinani - ventily na pfipojovaci desky s LED

Spinaci ¢as zap. 4ms
Spinaci ¢as vyp. 4ms
Max. frekvence spinani 20 Hz

Materialy - ventily na pfipojovaci desky, s LED

Material télesa

PA, zesileno, zesileny PPS

Material tésnéni

FPM, HNBR, NBR

Upozornéni k materialu

v souladu s RoHS

Shoda s LABS

VDMA24364-B2-L

Vhodnost do Cistého prostoru,
méfeno podle ISO 14644-14

Trida 5 podle ISO 14644-1

2026/10
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Ventilové terminaly MH1

technické daje

VSeobecné technické ddaje - 2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce

Funkce ventilu

2/2, v klidu uzavieno, monostabiln{

2x2/2, v klidu uzavieno, monostabilni

Konstrukce sedlovy ventil s vratnou pruZinou -

Prekryti - negativni kryti
Princip tésnéni mékky

Druh ovladani elektrick.

ZpUsob navratu do zakladni
polohy

mechanicka pruzina

ZpUsob fizent piimo

Smér proudéni neni reverzibilni
Vhodnost pro podtlak ano

Funkce odvétrani nelze Skrtit
Pomocné ru¢ni ovladani tlacitkem
Indikace stavu signalu LED

ZpUsob upevnéni

na pfipojovaci desku

s priichozi dirou

MontaZni poloha libovolna

Jmenovita svétlost 1,5 mm

normalni jmenovity priitok 30 |/min

(normalizovany podle DIN

1343)

normalni pratok (normalizova- | 30 I/min

ny podle DIN 1343)

Sitka 10 mm 20 mm
Roztec 10 mm 20 mm

Pfipojeni pneumatiky 1

Pfipojovaci deska

QS-3, QS-4, pfipraveno pro QSP10

Pneumatickeé pfipojeni 11

Pfipojovaci deska

QS-3, QS-4, pfipraveno pro QSP10

Pneumatickeé pfipojeni 2

Pfipojovaci deska

QS-3, QS-4, pfipraveno pro QSP10

Provozni a okolni podminky - 2x ventil 2/2na pfipojovaci desce

Funkce ventilu 2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni | 2x2/2, v klidu uzavieno, monostabilni
Provozni médium stlaceny vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Upozornéni k provoznimu/fidi- | mazany provoz je mozny (od mazani pak jiz nelze upustit)

cimu médiu

Provozni tlak 0...1,5 bar

Provozni tlak v reverznim rezi- | -0,95 ... 0 bar

mu

Okolni teplota -5...50°C

Teplota média -5...50°C

Skladovaci teplota -20... 60°C

Tida odolnosti korozi KBKY 2 - mirné naroky na odolnost korozi

Certifikat RCM Mark -
Znacka CE (viz prohlaseni o podle smérnice EU-EMV

shodg)? podle smérnice EU-RoHS

Znacka UKCA (viz prohlasenio | podle predpisi UK pro EMC
shodg)?) podle pFedpist UK RoHS

1) Dalsi informace na adrese: www.festo.com/x/topic/kbk
2) Oblast pouziti najdete v prohlaseni o shodé: www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads.

V pfipadé omezeni pouZivani zafizeni v obytnych, obchodnich a komer¢nich mistnostech a v malych podnicich mohou byt nutna dalsi opatfeni ke sniZeni vyzafovaného ruseni.
3) Oblast poufZit najdete v prohlasent o shodé: www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads.

V pfipadé omezeni pouZzivani zafizeni v obytnych, obchodnich a komer¢nich mistnostech a v malych podnicich mohou byt nutna dalsi opatfeni ke sniZeni vyzafovaného ruseni.

Bezpecnostni parametry — 2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce

Odolnost naraztim zkouska odolnosti néraziim, stupeni 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracim test pouZiti v dopravé, stupefi 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6

12 & www.festo.com/catalogue/... 2026/10
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technické Gdaje

Elektrické parametry — 2x ventil 2/2na pfipojovaci desce

Ventilové terminaly MH1

Provozni napéti 24VDC
Pfipustné vykyvy napéti +[-10%
Elektrické pfipojent konektor KMH
Doba sepnuti 100%

Max. délka vedent 30m

Stupen kryti IP40

Casy a frekvence spinani — 2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce

Spinaci ¢as zap. 6ms
Spinaci ¢as vyp. 6ms
Max. frekvence spinanf 10 Hz

Materialy - 2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce

Funkce ventilu 2/2, v klidu uzavieno, monostabilni | 2x2/2, v klidu uzavieno, monostabilni
Material télesa PA, zesileno, zesileny PPS

Material Sroubii ocel

Material tésnénf FPM, HNBR, NBR

Upozornéni k materialu v souladu s RoHS

Shoda s LABS VDMA24364-B2-L

Vhodnost do Cistého prostoru, | Tfida 5 podle ISO 14644-1
méTeno podle ISO 14644-14
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry - ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, pfipojeni CAD ke staZeni & www.festo.com
konektorem nahote

I == R
p !
T ‘_ﬂ Dllsleu_ﬂ “'-E ]
T N
BV i
- LI
3 8]
— = =
BT =P

[1] zasuvka NEBV-H1G2
[2] pomocné ruéni ovladani
[3] koédovaci kolik

B1 H1 H2 H4 H5 L1 L2
MHP1-...-TC 9,8 16,5 3,6 30,5 27,4 31 28,5
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rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, pfipojeni

konektorem vzadu

S

E]llcdl i) ;

__H2
L3

[1] zasuvka NEBV-H1G2

B1

H2

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

L3

=@

MH1-...-HC 9,8

3,6

44
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Ventilové terminaly MH1

rozmeéry

rozméry - ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, pfipojeni CAD ke staZeni & www.festo.com
konektorem dole

[ —) [ —)
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:

H2
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B1 H2
MHP1-...-P1 9,8 3,6
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rozmery

zec na piipojovacich deskach

D2
1] b3, !

_

B2
X PV \/a_"—
B 1)
R

rozméry — ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu, pfipojovaci obra-

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

| m
; 3/1)! ' m
s K
i
L6
_—
L5
[1] dira pro kddovaci kolik
B2 B3 B4 D1 D2 D3 L5 L6
MHP1/MHA1 4,2 3,7 0,2 M1,6 1,4 0,9 6,5 1,2
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry - ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu, montaz na samo-

statnou pfipojovaci desku, ventily 2/2

CAD ke stazeni & www.festo.com

L1 4 3
& -
N
T 2 | 1= : [
=T & I
an f\ , N0
{ ~
L5 " % D1 3
L4 B1 |~ L2
L3
0
_
’ S
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] Sroubenis nastrénou koncovkou
[3] nastrcné pfipojeni nahote
[4] nastréné pfipojenivzadu
[5] nastrné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L7
MHP1-...-2/2 14,9 | 9,8 2,5 28 M3 2,7 | 26,5 10 7 5,5 | 39,6 31 15,1 | 31,2 | 29,3 | 19,3 | 8,4 2,5 2,5
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rozmery

rozméry - ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu, montaz na samo-

statnou pripojovaci desku, ventily 3/2

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

L1
0y % "
4 EWRE
= — —t N 5
=~ T
L5
% 1
L4 B1
L3 B5
B2
1
I
N}
_
%JK D2
1
e E
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] Sroubenis nastrénou koncovkou
[3] nastréné pfipojeni nahote
[4] nastréné pfipojenivzadu
[5] nastréné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L7
MHP1-...-3/2 14,9 | 9,8 2,5 28 M3 2,7 | 26,5 10 7 55 | 39,6 | 31 6,7 31,2293 193 | 84 2,5 8,4
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry — ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, montaz do CAD ke stazeni & www.festo.com
baterie, ventily 2/2
B1
= g
=+
m
LIE _ = m % \_I_ksﬂ; -
T
v o~ ¢
=TSN T a
D1 [
‘ B3 D3
B2 D2
f———
(Nn-1Nx10=L3
o =
[1] nastréna patice MHAP-PI
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
[4] nastrcné pfipojeni nahote
[5] nastrcné pfipojenivzadu
[6] nastrcné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H5 L4 L5 L6 L7 T1
MHP1-...-2/2 31 20 6,3 14,4 M7 6 3,5 26,7 | 10,2 4,9 3,3 39,8 | 13,5 | 12,5 10 4 7
n L1 L2 L3 L1 L2 L3 n L1 L2 L3
0,15 +0,1 *0,15 0,1 *0,15 +0,1
2X MHP1-...-2/2 35 27 10 9x MHP1-...-2/2 105 97 80 16x MHP1-...-2/2 175 167 150
3Xx MHP1-...-2/2 45 37 20 10X MHP1-...-2/2 115 107 90 17X MHP1-...-2/2 185 177 160
4X MHP1-...-2/2 55 47 30 11X MHP1-...-2/2 125 117 100 18X MHP1-...-2/2 195 187 170
5x MHP1-...-2/2 65 57 40 12X MHP1-...-2/2 135 127 110 19X MHP1-...-2/2 205 197 180
6X MHP1-...-2/2 75 67 50 13x MHP1-...-2/2 145 137 120 20x MHP1-...-2/2 215 207 190
7XxMHP1-...-2/2 85 77 60 14x MHP1-...-2/2 155 147 130 21x MHP1-...-2/2 225 217 200
8X MHP1-...-2/2 95 87 70 15x MHP1-...-2/2 165 157 140 22x MHP1-...-2/2 235 227 210
20 & www.festo.com/catalogue/... 2026/10
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rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, montaz do
baterie, ventily 3/2

T 1

B1

H5
H1

il

R

D3

~ |7

m
I

B2

%

L8

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

]

H4

H6
{ i

Eﬁﬁ}'ﬁ

L4

"’1%;

B6

N
~
\r% m| ©
m
(n-1x10-L3
o =P
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
[4] tlumi€ hluku
[5] nastréné pfipojeni nahote
[6] nastréné pfipojenivzadu
[7] nastréné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L4 L5 L6 L7 L8
MHP1-...-3/2 31 28 8,8 4 1,9 | 6,3 m7 | 3,5 |31,8|153| 2,8 | 3,3 (44,9 51 | 4,9 |24,5|12,5| 10 4 13,5
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
+0,15 +0,1 +0,15 +0,1 +0,15 +0,1
2X MHP1-...-3/2 35 27 10 9x MHP1-...-3/2 105 97 80 16X MHP1-...-3/2 175 167 150
3x MHP1-...-3/2 45 37 20 10x MHP1-...-3/2 115 107 90 17X MHP1-...-3/2 185 177 160
4x MHP1-...-3/2 55 47 30 11x MHP1-...-3/2 125 117 100 18x MHP1-...-3/2 195 187 170
5x MHP1-...-3/2 65 57 40 12X MHP1-...-3/2 135 127 110 19x MHP1-...-3/2 205 197 180
6Xx MHP1-...-3/2 75 67 50 13X MHP1-...-3/2 145 137 120 20x MHP1-...-3/2 215 207 190
7Xx MHP1-...-3/2 85 77 60 14x MHP1-...-3/2 155 147 130 21x MHP1-...-3/2 225 217 200
8X MHP1-...-3/2 95 87 70 15X MHP1-...-3/2 165 157 140 22X MHP1-...-3/2 235 227 210
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, montaz do
baterie s vicepdlovym konektorem, ventily 3/2

CAD ke stazeni & www.festo.com

~
BE I T - -
T j ~
S i gl 1 T———7°*
1] B85 L6 ‘
D1 (N-Dx10=L3
' |B2
B1 L2
L5 L7
G0 o
I = i .
- m
== : 4
E 2
| L4 L1 ‘
==
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] konektor Sub-D, vystup nahoru (standard)
[3] kryci deska MHAP1
[4] Sroubeni
[5] tlumic hluku
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H5 L4 L5 L6 L7 L8 T1
MHP1 35 8,8 53 | 25,7 | 5,2 M7 6 3,3 | 31,8 | 15,3 | 44,9 | 4,9 5,1 54,5 25 10 3,5 15 12,1
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
+0,15 +0,1 +0,15 +0,1 +0,15 +0,1
2x MHP1-...-3/2 70 63 10 10x MHP1-...-3/2 172 165 90 18x MHP1-...-3/2 252 245 170
4x MHP1-...-3/2 90 83 30 12x MHP1-...-3/2 192 185 110 20x MHP1-...-3/2 272 265 190
6X MHP1-...-3/2 110 103 50 14X MHP1-...-3/2 212 205 130 22X MHP1-...-3/2 292 285 210
8x MHP1-...-3/2 130 123 70 16x MHP1-...-3/2 232 225 150
22 & www.festo.com/catalogue/... 2026/10
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry - elektricky vicepdlovy konektor, smér vystupu na stranu pneumati- CAD ke stazeni & www.festo.com
ky
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H1 H6 L1

MH1-...-SP 31,8 7,6 11,7
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Ventilové terminaly MH1

rozmeéry
rozméry - elektricky vicepdlovy konektor, vystup smérem elektrického systé- CAD ke stazeni & www.festo.com
mu
L3
| ‘ D :“GP .
= ==l
| o T Ty w
i ] 1 -
] L2 i
H1 H2 H5 L2 L3
MH1-...-SE 31,8 24,2 15,3 4,8 5
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry - elektricky vicepdlovy konektor, vystup nahoru CAD ke stazeni & www.festo.com

1= T

H3
H4

H3 H4
MH1-...-ST 26,2 21,2
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, montaz do

baterie na ploSném spoji, ventily 3/2

;

-

.

CAD ke stazeni & www.festo.com
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Tlin
T
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L4 %m H1
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L2 D1
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[1] pajeci patice PCBC-A
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L4 L6 L7
MHP1 31 19 2,4 4,8 | 13,2 5 9,9 14 M5 | 26,3 | 9,8 | 22,4 3,3 | 394 1,5 0,4 1 6,7 10 16
n L1 L2 L3
+0,15 +0,1
2x MHP1-...-3/2 42 28,6 10
4x MHP1-...-3/2 62 48,6 30
6x MHP1-...-3/2 82 68,6 50
8Xx MHP1-...-3/2 102 88,6 70
10x MHP1-...-3/2 122 108,6 90

26
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rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky, bez LED, pfipojeni konektorem naho-

fe

|

H4

i

= |

H2

H1

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

3
[1] zasuvka NEBV-H1G2
[2] pomocné rucni ovladani
[3] kddovaci kolik
B1 H1 H2 H4 L2
MHA1-...-TC 9,8 14,7 3,6 27,7 28,5
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Ventilové terminaly MH1

rozmeéry

rozméry - ventily na pfipojovaci desky, bez LED, pfipojeni konektorem vzadu

1

T

L3 B1

[1] zasuvka NEBV-H1G2

B1 H2

CAD ke stazeni & www.festo.com

L3

=@

MH1-...-HC 9,8 3,6

41,5
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rozmery

rozméry - ventily na pfipojovaci desky, bez LED, pfipojeni konektorem dole

Blc:l

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

2 &
A 1]
b =&
B1 H2
MHA1-...-P1 9,8 3,6
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky, bez LED, montaZz na samostatnou pfi-

pojovaci desku, ventily 2/2

CAD ke stazeni & www.festo.com

L1
2
L 3 U
r __@ I N — Z
a0\ T 0g [
L5 % p1/] |3
L4 B1 L2
L3 B5
B2
——
it
o)
= |
% [ '
N — B
SFan %
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] Sroubeni
[3] nastrné pfipojeni nahote
[4] nastréné pfipojenivzadu
[5] nastrné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
MHA1-...-2/2 14,9 | 9,8 2,5 14,9 28 M3 2,7 | 24,7 10 7 55 | 28,5 | 15,1 | 42,4 | 29,3 | 19,3 | 8,4 2,5
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry — ventily na pfipojovaci desky, bez LED, montaZ na samostatnou pfi- CAD ke stazeni &’ www.festo.com
pojovaci desku, ventily 3/2
3
2
r "é [ _Eﬂ_ EENEN
T\ V%
L5 . % i p1/| | |3
L4 B1| T L2
L3 L8
[1] nastréna patice MHAP-PI
[2] Sroubeni
[3] nastrcné pripojeni nahote
[4] nastrcné pfipojenivzadu
[5] nastrcné pripojeni dole
B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
MHA1-...-3/2 14,9 | 9,8 2,5 | 14,9 | 28 M3 2,7 | 24,7 | 10 7 55 | 28,5 6,7 | 42,4 (29,3|19,3 | 8,4 2,5 8,4
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry — ventily na pfipojovaci desky bez LED, montaz do baterie, ventily CAD ke stazeni & www.festo.com
2/2
B5
d
~
_ BE — T !a ~
- B b [P |0 h T =
L
- i T ~ [ RY AR 7R 74 T z@ 9
Db~ | = NZANZANZAN - d
EE D1 o L5 D4 ]
! B3 L6 D3
f—_——
B2 (n-1x10=L3 D2
f———
1 z
@%
- S
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
[4] néstréné pTipojeni nahote
[5] néstréné pfipojenivzadu
[6] nastrcné pripojeni dole
B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3 D4
MHA1-...-2/2 28,5 20 6,3 14,4 42,9 33,1 M7 6 3,5 M3
H1 H2 H3 H4 H5 H6 L4 L5 L6 L7 T1
MHA1-...-2/2 24,9 10,2 4,9 3,3 28,5 4 13,5 12,5 10 4 7
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
0,15 +0,1 +0,15 +0,1 0,15 +0,1
2x MHA1-...-2/2 35 27 10 9x MHA1-...-2/2 105 97 80 16x MHA1-...-2/2 175 167 150
3x MHA1-...-2/2 45 37 20 10x MHA1-...-2/2 115 107 90 17x MHA1-...-2/2 185 177 160
4x MHA1-...-2/2 55 47 30 11x MHA1-...-2/2 125 117 100 18x MHA1-...-2/2 195 187 170
5x MHA1-...-2/2 65 57 40 12x MHA1-...-2/2 135 127 110 19x MHA1-...-2/2 205 197 180
6x MHA1-...-2/2 75 67 50 13x MHA1-...-2/2 145 137 120 20x MHA1-...-2/2 215 207 190
7Xx MHA1-...-2/2 85 77 60 14x MHA1-...-2/2 155 147 130 21x MHA1-...-2/2 225 217 200
8x MHA1-...-2/2 95 87 70 15x MHA1-...-2/2 165 157 140 22x MHA1-...-2/2 235 227 210
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry — ventily na pfipojovaci desky bez LED, montaz do baterie, ventily CAD ke stazeni & www.festo.com
3/2
B7
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(n-1x10=L3 B3
L2
[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
[4]  tlumiC hluku
[5] nastréné pfipojeni nahote
[6] néstrcné pfipojenivzadu
[7] nastréné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1 D2 D3
MHA1-...-3/2 28,5 28 8,8 4 1,9 6,3 42,9 41,1 M7 M3 3,5
H1 H2 H3 Ha4 H5 Hé6 H7 H8 L4 L5 L6 L7 L8
MHA1-...-3/2 30 15,3 2,8 3,3 33,6 5,1 4,9 4 24,5 12,5 10 4 13,5
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
0,15 +0,1 £0,15 0,1 0,15 0,1
2x MHA1-...-3/2 35 27 10 9x MHA1-...-3/2 105 97 80 16x MHA1-...-3/2 175 167 150
3x MHA1-...-3/2 45 37 20 10x MHA1-...-3/2 115 107 90 17x MHA1-...-3/2 185 177 160
4x MHA1-...-3/2 55 47 30 11x MHA1-...-3/2 125 117 100 18x MHA1-...-3/2 195 187 170
5X MHA1-...-3/2 65 57 40 12x MHA1-...-3/2 135 127 110 19x MHA1-...-3/2 205 197 180
6x MHA1-...-3/2 75 67 50 13x MHA1-...-3/2 145 137 120 20x MHA1-...-3/2 215 207 190
7xMHA1-...-3/2 85 77 60 14x MHA1-...-3/2 155 147 130 21x MHA1-...-3/2 225 217 200
8x MHA1-...-3/2 95 87 70 15x MHA1-...-3/2 165 157 140 22x MHA1-...-3/2 235 227 210
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry — Ventil bez LED, na pfipojovaci desky, montaz do baterie s elektric-

kym vicepdlovym konektorem, ventil 3/2

CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] nastréna patice MHAP-PI
[2] konektor Sub-D, vystup nahoru (standard)
[3] kryci deska MHAP1
[4] Sroubeni
[5] tlumi€ hluku
B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5 L4 L5 L6 L7 L8 T1
MHA1 35 | 48,1 | 8,8 5,3 | 25,7 | 5,2 M7 6 3,3 M3 | 30,8 (15,3 |11,3| 4,9 51 |24,5| 25 10 3,5 15 12,1
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
0,15 +0,1 +0,15 +0,1 +0,15 +0,1
2x MHA1-...-3/2 70 63 10 10x MHA1-...-3/2 172 165 90 18X MHA1-...-3/2 252 245 170
4x MHA1-...-3/2 90 83 30 12x MHA1-...-3/2 192 185 110 20x MHA1-...-3/2 272 265 190
6x MHA1-...-3/2 110 103 50 14x MHA1-...-3/2 212 205 130 22x MHA1-...-3/2 292 285 210
8x MHA1-...-3/2 130 123 70 16x MHA1-...-3/2 232 225 150
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rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky bez LED, montaz do baterie na desku
ploSnych spoj, ventily 3/2, bez pneumatického vicepdlového konektoru

L6
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o —
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D2 W\Q%

CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] pajeci patice PCBC-A
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
B1 B2 B3 B4 B5 B7 D1 D2
MH1-...-PCD 42 19 2,4 4,8 13,2 9,9 M5 M3
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 L4 L5 L6 L7
MH1-...-PCD 25,3 9,8 6,6 3,3 6,5 1,5 0,4 1 3,7 9,5 16,5 10 8,2
n L1 L3
+0,15
2x MH1-...-PCD 42 10
4x MH1-...-PCD 62 30
6x MH1-...-PCD 82 50
8x MH1-...-PCD 102 70
10x MH1-...-PCD 122 90
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

rozmeéry
rozméry - ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou CAD ke staZeni & www.festo.com
==
BT ] %/ & i
N T
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[1] pomocné rucni ovladani
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 L1 L2 L5 L6
MHA1 9,8 4,2 3,7 0,2 M1,6 1,4 0,9 17,2 14,7 31,7 16,7 6,5 1,2
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rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou,

montaZ na samostatnou pripojovaci desku

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] Sroubeni
B1 B2 B3 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L5 L6 L7 L8 L9
MH1-A-...-PS 14,9 | 9,8 2,5 27,6 | M3 2,7 27,2 10 7 5,5 31,7 | 6,7 32 19,3 8,4 2,5 8,4 42

2026/10
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry —ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou,

montaz do baterie

CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] kryci deska MHAP1
[2] Sroubeni
[3] tlumic hluku
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1 D2 D3
MH1-A-...-HC-PR 31,7 28 8,8 4 1,9 6,3 42,7 42 M7 M3 3,5
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L4 L5 L6 L7 L8
MH1-A-...-HC-PR 30 15,3 2,8 3,3 32,5 5,1 4,9 4 23,1 12,5 10 4 13,5
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
+0,15 +0,1 +0,15 +0,1 +0,15 +0,1
2x MH1-A-...-HC-PR 35 27 10 9x MH1-A-...-HC-PR 105 97 80 16x MH1-A-...-HC-PR 175 167 150
3x MH1-A-...-HC-PR 45 37 20 10x MH1-A-...-HC-PR 115 107 90 17x MH1-A-...-HC-PR 185 177 160
4x MH1-A-...-HC-PR 55 47 30 11x MH1-A-...-HC-PR 125 117 100 18x MH1-A-...-HC-PR 195 187 170
5x MH1-A-...-HC-PR 65 57 40 12x MH1-A-...-HC-PR 135 127 110 19x MH1-A-...-HC-PR 205 197 180
6x MH1-A-...-HC-PR 75 67 50 13x MH1-A-...-HC-PR 145 137 120 20x MH1-A-...-HC-PR 215 207 190
7x MH1-A-...-HC-PR 85 77 60 14x MH1-A-...-HC-PR 155 147 130 21x MH1-A-...-HC-PR 225 217 200
8x MH1-A-...-HC-PR 95 87 70 15x MH1-A-...-HC-PR 165 157 140 22x MH1-A-...-HC-PR 235 227 210
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https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/mh1

rozmery

rozméry — ventily na pfipojovaci desky, s LED, pfipojeni konektorem nahote

H4
=]
=

H1

!

|

[1] zasuvka NEBV-H1G2
[2] pomocné ruéni ovladani
[3] kodovaci kolik

B1

H2

B1

H1

H2

H4

CAD ke stazeni & www.festo.com

L1

Ventilové terminaly MH1

=P

L2

MHA-M1LH-...-TC 9,8

14,7

3,6

27,7

38,7

23,7
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Ventilové terminaly MH1

rozmeéry
rozméry - ventily na pfipojovaci desky, s LED, pfipojeni konektorem vzadu CAD ke stazeni & www.festo.com
=3 I

SHZN
EEN

H2_ | | e |
- L3 - o o Ei@

[1] zasuvka NEBV-H1G2

B1 H2 L3

MHA1-M1LH-3/20-0,6-HC
MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC

9,8 3,6 51,7
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rozmery

rozméry - ventily na pfipojovaci desky, s LED, pfipojeni konektorem dole

%lal |

H2

MHA1-M1LH-...-TC

H2
3,55

Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com

=P
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry - ventil na pfipojovaci desky, s LED, montaz na samostatnou pfipojo- CAD ke stazeni & www.festo.com
vaci desku
L9
L1
2 — ~
3 I T N i
T
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L5 " D1
L4 B1| T 1 L2
L3 L8
[1] néstrcna patice MHAP-PI
[2] Sroubeni
[3] néstrcné pripojeni nahote
[4] nastréné pfipojenivzadu
[5] néstrcné pripojeni dole
B1 B2 B3 B5 D1 D2 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
MH1-A-...-PS-LED 14,9 | 9,8 2,5 28 M3 2,7 | 24,7 10 7 55 | 38,7 | 6,7 | 43,1 | 29,1 | 19,3 | 8,4 2,5 8,4 | 50,1
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry — Montaz do baterie, ventily na pfipojovaci desky s LED CAD ke stazeni &’ www.festo.com
B7
B1 6
— } ;_I e} N~
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[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
[4] tlumic hluku
[5] nastrcné pfipojeni nahote
[6] nastrcné pfipojenivzadu
[7] nastrcné pfipojeni dole
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1 D2
MH1-A-...-HC-PR-LED 38,7 28 8,8 4 8,9 6,3 50 42 M7 M3
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L4 L5 L6 L7 L8

MH1-A-...-HC-PR-LED 30 15,3 2,8 3,3 33,6 5,1 4,9 4 23,1 12,5 10 4 13,5

n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3

+0,15 +0,1 0,15 | 0,1 +0,15 | 0,1

2x MH1-A-...-HC-PR-LED 35 27 10 9x MH1-A-...-HC-PR-LED 105 97 80 16x MH1-A-...-HC-PR-LED | 175 | 167 | 150
3xMH1-A-...-HC-PR-LED 45 37 20 10x MH1-A-...-HC-PR-LED 115 107 90 17x MH1-A-...-HC-PR-LED 185 177 160
4x MH1-A-...-HC-PR-LED 55 47 30 11x MH1-A-...-HC-PR-LED | 125 | 117 | 100 18x MH1-A-...-HC-PR-LED | 195 | 187 | 170
5x MH1-A-...-HC-PR-LED 65 57 40 12x MH1-A-...-HC-PR-LED | 135 | 127 | 110 19x MH1-A-...-HC-PR-LED | 205 | 197 | 180
6x MH1-A-...-HC-PR-LED 75 67 50 13x MH1-A-...-HC-PR-LED | 145 | 137 | 120 20x MH1-A-...-HC-PR-LED | 215 | 207 | 190
7x MH1-A-...-HC-PR-LED 85 77 60 14x MH1-A-...-HC-PR-LED 155 147 130 21x MH1-A-...-HC-PR-LED 225 217 200
8x MH1-A-...-HC-PR-LED 95 87 70 15x MH1-A-...-HC-PR-LED | 165 | 157 | 140 22x MH1-A-...-HC-PR-LED | 235 | 227 | 210

2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Ventilové terminaly MH1

rozmery

rozméry - ventily na pfipojovaci desky, s LED, montaz do baterie s elektric-

kym vicepdlovym konektorem

CAD ke stazeni & www.festo.com
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[1] néstréna patice MHAP-PI
[2] konektor Sub-D, vystup nahoru (standard)
[3] kryci deska MHAP1
[4] Sroubeni
[5] tlumic hluku
B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5 L4 L5 L6 L7 L8 T1
MHA1 35 | 48,1 | 8,8 5,3 | 25,7 | 5,2 M7 6 3,3 M3 | 30,8 | 15,3 | 11,3 | 4,9 51 | 24,5 25 10 3,5 15 | 12,1
n L1 L2 L3 n L1 L2 L3 n L1 L2 L3
+0,15 +0,1 +0,15 +0,1 +0,15 +0,1
2x MHA1 70 63 10 10x MHA1 172 165 90 18x MHA1 252 245 170
4x MHA1 90 83 30 12x MHA1 192 185 110 20x MHA1 272 265 190
6x MHA1 110 103 50 14x MHA1 212 205 130 22x MHA1 292 285 210
8x MHA1 130 123 70 16x MHA1 232 225 150
44 & www.festo.com/catalogue/... 2026/10
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Ventilové terminaly MH1

rozmery
rozméry — ventily na pfipojovaci desky, s LED, montaz do baterie na desku CAD ke stazeni & www.festo.com
plosnych spoji
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[1] péjeci patice PCBC-A
[2] kryci deska MHAP1
[3] Sroubeni
B1 B2 B3 B4 B5 B7 D1 D2
MH1-...-PCD 49 19 2,4 4,8 13,2 16,9 M5 M3
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 L4 L5 L6 L7
MH1-...-PCD 25,3 9,8 6,6 3,3 6,5 1,5 0,4 1 3,7 9,5 16,5 10 8,2
n L1 L3
0,15
2x MH1-...-PCD 42 10
4x MH1-...-PCD 62 30
6x MH1-...-PCD 82 50
8x MH1-...-PCD 102 70
10x MH1-...-PCD 122 90
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Ventilové terminaly MH1

rozmeéry
rozméry - Ventily 2/2, ventily na pfipojovaci desky s LED CAD ke stazeni & www.festo.com
H2
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> — Lz - B1
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[1] zasuvka NEBV-H1G2
[2] kodovaci kolik
B1 H1 H2 L1 L2 L3
MHA1-...-2/2G-1,5-HC 9,8 14,7 3,6 31,8 23,7 44,8
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rozmery

rozméry — 2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce, pfipojeni konektorem vzadu
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[1] néstrcné pfipojeni 2
[2] néstrcné pfipojeni 1
[3] néstrcné pfipojeni 11
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Ventilové terminaly MH1

CAD ke stazeni & www.festo.com
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L2 L3 L4 L5 T1

MHA1-2x2/2G
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Ventilové terminaly MH1

(daje pro objednavky

ventilové terminaly

DDD

Funkce ventilu

obj. ¢.

typ

Odkaz ¢’ mh1

2/2, v klidu uzavieno, monostabilni, 3/2, v klidu uzavfeny, monostabilni, 3/2, otevieny, monostabilni

197334

MH1
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Ventilové terminaly MH1

periférie
ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu s pfipojenim konektorem vzadu, s pripojenim konektorem nahore
2
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Ventilové terminaly MH1

periférie
prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

[1] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem vzadu 63
[2] popisové Stitky k oznacenf pozic pro ventily 72
[3] Sroubeni s nastrénymi koncovkami k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s vnéjsi kalibraci 71
[4] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem nahote 63
[5] kryci desky pro pfipojovac listu bez zasuvnych sokll 70
[6] zaslepky k uzavfeni nevyuZitych pfipojeni 71
[7] tlumice hluku do odvétravacich pfipojeni 71
[8] pfipojovaci lista bez zasuvnych sokll 67
[9] samostatna pfipojovaci deska pro ventily s pfipojenim konektorem vzadu, s pfipojenim konektorem nahofe 66
[10]  zasuvky s kabelem prima zasuvka, pfipojovaci obrazec H, 3 piny 74
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periférie

ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu a s pfipojenim konektorem dole

Ventilové terminaly MH1

pfislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis
[1] elektromagnetickeé ventily ventily s pfipojenim konektorem dole 63
[2] popisové stitky k oznacenf pozic pro ventily 72
[3] Sroubeni s nastrcnymi koncovkami k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s vnéjsi kalibract 71
[4] zaslepky k uzavfeni nevyuZitych pfipojeni 71
[5] tlumice hluku do odvétravacich pfipojent 71
[6] pripojovaci lista se zasuvnymi paticemi a vicep6lovym konektorem, Sub-D 68
[7] pfipojovaci lista se zasuvnymi paticemi 67
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...

51


https://www.festo.com/catalogue/

Ventilové terminaly MH1

periférie

prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

[8] samostatna pfipojovaci deska pro ventily s pfipojenim konektorem dole 66

[9] kryci desky pro pfipojovaci listu se zasuvnymi paticemi 70

[10]  elektricka patice pfima zasuvka, pfipojovaci obrazec H, 3 piny 74
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Ventilové terminaly MH1

periférie

Ventil na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, s pfipojenim konektorem dole, montaz na desku plosnych spoji
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Ventilové terminaly MH1

periférie

prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

[1] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem vzadu 63

[2] popisové Stitky k oznacenf pozic pro ventily 72

[3] Sroubeni s nastrénymi koncovkami k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s vnéjsi kalibraci 71

[4] pfipojovaci lista bez zasuvnych sokll 68

[5] plo3ny spoj nenf soucasti dodavky

[6] kryci desky pro pfipojovac listu bez zasuvnych sokll 70

[7] pajeci patice pro montaz na desky plo3nych spoj, 3 piny 74
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periférie

ventily na pfipojovaci desky s pripojenim konektorem vzadu nebo nahote

Ventilové terminaly MH1

pfisluSenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis
[1] elektromagnetické ventily ventily bez pfipojeni konektorem, s pomocnym ru¢nim ovladanim 65
[2] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem nahofe, s LED, s pomocnym rucnim ovladanim 65
3] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem vzadu, s LED, s pomocnym ru¢nim ovlddanim 65
[4] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem nahote, bez LED, bez pomocného runiho ovladani 64
[5] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem vzadu, bez LED, bez pomocného ru¢niho ovladant 64
[6] kryty pro pomocné ruéni ovladani 70
[7] kryci desky pro pripojovaci listu bez zasuvnych sokli 70
[8] Sroubeni s nastrénymi koncovkami k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s vnéjsi kalibraci 71
[9] tlumice hluku do odvétravacich pfipojeni 71
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Ventilové terminaly MH1

periférie
prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

[10]  zaslepky k uzavfeni nevyuZitych pfipojeni 71
[11]  pfipojovaci lista bez zasuvnych sokll 68
[12]  samostatna pfipojovaci deska pro ventily s pfipojenim konektorem vzadu, s pfipojenim konektorem nahofe 66
[13]  elektrické pripojovaci desky konektor s pfipojovacim obrazcem H nebo S 73
[14]  elektrické pTipojovaci desky Konektory M8x1 73
[15]  pfipojovaci kabely zasuvka M8x1, 4 piny 75
[16]  elektrické pTipojovaci desky volné konce 73
[17]  zasuvky s kabelem pfima zasuvka, pfipojovaci obrazec H, 3 piny 74
[18]  popisove stitky k oznacenf pozic pro ventily 72
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periférie

ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem dole

10

{ :
—@7 @

i
/

Ventilové terminaly MH1

- strana/internet

prislusenstvi
typ/objednaci kdd popis
[1] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem dole, bez LED 64
k oznacenf pozic pro ventily 72

[2] popisové titky
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Ventilové terminaly MH1

periférie
prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

3] elektromagnetickeé ventily ventily s pfipojenim konektorem dole, s LED 65
[4] kryty pro pomocné rucni ovladani 70
[5] zaslepky k uzavfeni nevyuZitych pfipojent 71
[6] Sroubenf s nastrénymi koncovkami k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s vnéjsi kalibraci 71
[7] tlumice hluku do odvétravacich pfipojeni 71
[8] pfipojovaci lista se zasuvnymi paticemi 69
[9] pfipojovaci lista se zasuvnymi paticemi a vicepdlovym konektorem, Sub-D 69
[10]  kryci desky pro pfipojovaci liStu se zasuvnymi paticemi 70
[11]  samostatna pfipojovaci deska pro ventily s pfipojenim konektorem dole 67
[12]  elektricka patice prima zasuvka, pfipojovaci obrazec H, 3 piny 74
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Ventilové terminaly MH1

periférie

Ventil na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem dole, montaz na desku plosnych spoju

2 @ /
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Ventilové terminaly MH1

periférie

prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

[1] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem dole, bez LED 64

[2] popisové Stitky k oznacenf pozic pro ventily 72

[3] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem dole, s LED 65

[4] kryty pro pomocné ru¢ni ovladani 70

[5] pfipojovaci lista bez zasuvnych sokll 70

[6] pneumatické vicepdlové konektory umoziiuje pfi vyméné ventilového termindlu ponechat hadice na plosném spoji (soucast dodavky)

[7] Srouben’ s nastrénymi koncovkami k pfipojeni hadic na stlaceny vzduch s vnéjsi kalibraci 71

[8] plosny spoj neni soucasti dodavky

[9] pajeci patice pro montaz na desky plo3nych spoj, 3 piny 74

[10]  kryci desky pro pfipojovaci listu bez zasuvnych sokll 70
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Ventilové terminaly MH1

2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce

periférie
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Ventilové terminaly MH1

periférie

prislusenstvi - strana/internet
typ/objednaci kod popis

[1] elektromagnetické ventily ventily s pfipojenim konektorem vzadu 66

[2] popisové Stitky k oznacenf pozic pro ventily 72

[3] zasuvky s kabelem primé zasuvka, pfipojovaci obrazec H, 3 piny 74

[4] Pfipojovaci deska soucast dodavky

[5] vlozky s nastrénymi koncovkami soucast dodavky 72

[6] svorky soucast dodavky
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Ventilové terminaly MH1

prisluSenstvi
ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, pfipojeni konektorem vzadu

&~
c
Funkce ventilu Hodnoty civek obj. ¢. typ

2/2, vklidu uzavieno, monostabilni 12VDC: 1,0W 197046 | MHP1-M5H-2/2G-M3-HC
24VDC:1,0W 197047 | MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
5VDC: 1,0W 197045 | MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197010 | MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
24VDC:1,0W 197011 | MHP1-M1H-3/2G-M3-HC
5VDC: 1,0W 197009 | MHP1-M4H-3/2G-M3-HC
3/2, otevieny, monostabilni 12VDC:1,0W 197028 | MHP1-M5H-3/20-M3-HC
24VDC:1,0W 197029 | MHP1-M1H-3/20-M3-HC
5VDC: 1,0W 197027 | MHP1-M4H-3/20-M3-HC

ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, pfipojeni konektorem nahofe

e

'

g

Funkce ventilu Hodnoty civek obj. €. typ

2/2, v klidu uzavieno, monostabilni 12VDC:1,0W 197049 | MHP1-M5H-2/2G-M3-TC
24VDC:1,0W 197050 | MHP1-M1H-2/2G-M3-TC
5VDC: 1,0W 197048 | MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197013 | MHP1-M5H-3/2G-M3-TC
24VDC:1,0W 197014 | MHP1-M1H-3/2G-M3-TC
5VDC: 1,0W 197012 | MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
3/2, otevieny, monostabilni 12VDC:1,0W 197031 | MHP1-M5H-3/20-M3-TC
24VDC:1,0W 197032 | MHP1-M1H-3/20-M3-TC
5VDC: 1,0W 197030 | MHP1-M4H-3/20-M3-TC

ventily na pfipojovaci desky s vystupy na télese ventilu, pfipojeni konektorem dole

\0

Funkce ventilu Hodnoty civek obj. . typ

2/2, v klidu uzavieno, monostabilni 12VDC: 1,0W 197052 | MHP1-M5H-2/2G-M3-PI
24VDC:1,0W 197053 | MHP1-M1H-2/2G-M3-PI
5VDC 1,0W 197051 | MHP1-M4H-2/2G-M3-PI

3/2, vklidu uzavieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197016 | MHP1-M5H-3/2G-M3-PI
24VDC:1,0W 197017 | MHP1-M1H-3/2G-M3-PI
5VDC:1,0W 197015 | MHP1-M4H-3/2G-M3-PI

3/2, otevieny, monostabilni 12VDC:1,0W 197034 | MHP1-M5H-3/20-M3-PI
24VDC:1,0W 197035 | MHP1-M1H-3/20-M3-PI
5VDC: 1,0W 197033 | MHP1-M4H-3/20-M3-PI

I
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Ventilové terminaly MH1

prislusenstvi

ventily na pfipojovaci desky, bez LED, pfipojeni konektorem vzadu

Funkce ventilu Hodnoty civek obj. ¢. typ

2/2, v klidu uzavieno, monostabilni 12VDC: 1,0W 197037 | MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
24VDC:1,0W 197038 | MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
5VDC: 1,0W 197036 | MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC

3/2, vklidu uzavieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197001 | MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC
24V DC:1,0W 197002 | MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC
5VDC 1,0W 197000 | MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC

3/2, otevieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197019 | MHA1-M5H-3/20-0,6-HC
24V DC:1,0W 197020 | MHA1-M1H-3/20-0,6-HC
5VDC 1,0W 197018 | MHA1-M4H-3/20-0,6-HC

ventily na pfipojovaci desky, bez LED, pfipojeni konektorem nahote

Funkce ventilu Hodnoty civek obj. €. typ

2/2, v klidu uzavfeno, monostabilni 12VDC: 1,0W 197040 | MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
24VDC: 1,0W 197041 | MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
5VDC: 1,0W 197039 | MHA1-M4H-2/2G-0,9-TC

3/2, v klidu uzavieny, monostabilni 12VDC:1,0W 197004 | MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC
24VDC:1,0W 197005 | MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC
5VDC: 1,0W 197003 | MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC

3/2, otevieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197022 | MHA1-M5H-3/20-0,6-TC
24VDC:1,0W 197023 | MHA1-M1H-3/20-0,6-TC
5VDC: 1,0W 197021 | MHA1-M4H-3/20-0,6-TC

ventily na pfipojovaci desky, bez LED, pfipojeni konektorem dole

il
N
Funkce ventilu Hodnoty civek obj. ¢. typ
2/2, v klidu uzavieno, monostabiln{ 12VDC: 1,0W 197043 | MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI
24VDC:1,0W 197044 | MHA1-M1H-2/2G-0,9-PI
5VDC: 1,0W 197042 | MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI
3/2, vklidu uzavieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197007 | MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI
24V DC:1,0W 197008 | MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI
5VDC 1,0W 197006 | MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI
3/2, otevieny, monostabilni 12VDC: 1,0W 197025 | MHA1-M5H-3/20-0,6-PI
24V DC:1,0W 197026 | MHA1-M1H-3/20-0,6-PI
5VDC:1,0W 197024 | MHA1-M4H-3/20-0,6-PI
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prisluSenstvi

ventily na pfipojovaci desky s elektrickou pfipojovaci deskou, bez pfipojeni konektorem

Ventilové terminaly MH1

Funkce ventilu Hodnoty civek obj. €. typ
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni 12VDC:1,0W 8025225 | MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3
24V DC: 1,0 W, 24 V DC: faze nizkého proudu 0,3 W, faze 8025223 | MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3
vysokého proudu 1,0 W
5VDC 1,0W 8025224 | MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3
ventily na pfipojovaci desky, s LED, pfipojeni konektorem vzadu
- 2
A
Funkce ventilu Hodnoty civek obj. ¢. typ
3/2, vklidu uzavieny, monostabilni 24VDC:1,1W 540443 | MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC
3/2, otevieny, monostabilni 540440 | MHA1-M1LH-3/20-0,6-HC
ventily na pfipojovaci desky, s LED, pfipojeni konektorem nahote
YR
o
Funkce ventilu Hodnoty civek obj. . typ
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni 24VDC:1,1W 540444 | MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC
3/2, otevieny, monostabilni 540441 | MHA1-M1LH-3/20-0,6-TC
ventily na pfipojovaci desky, s LED, pfipojeni konektorem dole
Funkce ventilu Hodnoty civek obj. ¢. typ
3/2, v klidu uzavieny, monostabilni 24VDC:1,1W 540445 | MHA1-M1LH-3/2G-0,6-PI
3/2, otevieny, monostabilni 540442 | MHA1-M1LH-3/20-0,6-PI
2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce, elektromagnetické ventily 2/2 s LED, pfipojeni konektorem vzadu
N
Hmotnost vyrobku Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatickeé pfipojeni 2 Pneumatickeé pfipojeni 11 | obj. ¢. typ
10g Pfipojovaci deska Pfipojovaci deska PFipojovaci deska 557864 | MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC
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prislusenstvi

2xventil 2/2 na pfipojovaci desce, pfipojeni konektorem vzadu, bez vlozky

Hmotnost vyrobku Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatickeé p¥ipojeni 2 Pneumatické pfipojeni 11 | obj. ¢. typ
26,3¢g pfipraveno pro QSP10 pfipraveno pro QSP10 pfipraveno pro QSP10 563365 | MHA1-2X2/2G-1,5
2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce, pfipojeni konektorem vzadu, s vlozkou
R
L
< ¢
J\ =3 0
Hmotnost vyrobku Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatickeé pfipojeni 2 Pneumatické pfipojeni 11 obj. €. typ
30,6 ¢ Qs-3 Qs-3 Qs-3 562051 | MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
QS-4 QS-4 560372 | MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3
QS-4 566175 | MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4
Samostatna pfipojovaci deska pro ventily s vystupy na télese ventilu s pfipojenim konektorem vzadu nebo nahofe
7
<«
Velikost Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatické p¥ipojeni 2 Pneumatické pfipojeni 11 | obj. ¢. typ
Velikost 2 M3 197188 | MHP1-AS-2-M3
Velikost 3 197184 | MHP1-AS-3-M3
samostatna pfipojovaci deska pro ventily s vystupy na télese ventilu, s nastrénym pfipojenim dole
-~
“I o,
L
Velikost Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatické pfipojeni 2 Pneumatické pfipojeni 11 | obj. . typ
Velikost 2 M3 197190 | MHP1-AS-2-M3-PI
Velikost 3 197186 | MHP1-AS-3-M3-PI
samostatna pfipojovaci deska pro ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem vzadu nebo nahofe
&
{\.‘Q’ ’
Velikost Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatické pfipojeni 2 Pneumatické pfipojeni 11 | obj. ¢. typ
Velikost 2 M3 M3 197187 | MHA1-AS-2-M3
Velikost 3 197183 | MHA1-AS-3-M3
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prisluSenstvi

samostatné pfipojovaci desky pro ventily na pripojovaci desky s pfipojenim konektorem dole

o

\. 5
o
o

Ventilové terminaly MH1

Velikost Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatickeé pfipojeni 2 Pneumatickeé pfipojeni 11 | obj. €. typ
Velikost 2 M3 M3 197189 | MHA1-AS-2-M3-PI
Velikost 3 197185 | MHA1-AS-3-M3-PI

pripojovaci lista pro ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu, s pfipojenim konektorem vzadu nebo nahofte, bez zasuvnych patic

Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. €. typ
2/2 10 197201 | MHP1-P10-2
2 197196 | MHP1-P2-2
4 197197 | MHP1-P4-2
6 197198 | MHP1-Pé6-2
8 197200 | MHP1-P8-2
Ventil 3/2 10 197195 | MHP1-PR10-3
2 197191 | MHP1-PR2-3
4 197192 | MHP1-PR4-3
6 197193 | MHP1-PR6-3
8 197194 | MHP1-PR8-3
Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. ¢. typ
2/2 10 197221 | MHP1-P10-2-PI
2 197217 | MHP1-P2-2-PI
4 197218 | MHP1-P4-2-PI
6 197219 | MHP1-Pé6-2-PI
8 197220 | MHP1-P8-2-PI
Ventil 3/2 10 197216 | MHP1-PR10-3-PI
2 197212 | MHP1-PR2-3-PI
4 197213 | MHP1-PR4-3-PI
6 197214 | MHP1-PR6-3-PI
8 197215 | MHP1-PR8-3-PI
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prislusenstvi

pripojovaci lita pro ventily s vystupy na télese s pfipojenim konektorem dole, se zasuvnymi paticemi a elektrickym vicepdlovym konektorem Sub-D s 9 nebo 25 piny

Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. €. typ

Ventil 3/2 10 197236 | MHP1-PR10-3-PI-D25
4 197233 | MHP1-PR4-3-PI-D9
6 197234 | MHP1-PRé6-3-PI-D9
8 197235 | MHP1-PR8-3-PI-D9

pripojovaci liSta pro ventily na pfip. desky s vystupy na télese ventilu, s pfipojenim konektorem dole, bez zasuvnych patic pro montaz na desku plosnych spoju

&

e
.Q
a ‘
Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. €. typ
Ventil 3/2 10 197246 | MHP1-PR10-3-PI-PCB
2 197242 | MHP1-PR2-3-PI-PCB
4 197243 | MHP1-PR4-3-PI-PCB
6 197244 | MHP1-PRé6-3-PI-PCB
8 197245 | MHP1-PR8-3-PI-PCB
pipojovaci liSta pro ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem vzadu nebo nahofe, bez zasuvnych sokli
Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. €. typ
2/2 10 197211 | MHA1-P10-2-M3
2 197207 | MHA1-P2-2-M3
4 197208 | MHA1-P4-2-M3
6 197209 | MHA1-P6-2-M3
8 197210 | MHA1-P8-2-M3
Ventil 3/2 10 197206 | MHA1-PR10-3-M3
2 197202 | MHA1-PR2-3-M3
4 197203 | MHA1-PR4-3-M3
6 197204 | MHA1-PR6-3-M3
8 197205 | MHA1-PR8-3-M3
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Ventilové terminaly MH1

prisluSenstvi

pripojovaci liSta pro ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem dole, se zasuvnymi paticemi

Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. ¢. typ
2/2 10 197231 | MHA1-P10-2-M3-PI
2 197227 | MHA1-P2-2-M3-PI
4 197228 | MHA1-P4-2-M3-PI
6 197229 | MHA1-P6-2-M3-PI
8 197230 | MHA1-P8-2-M3-PI
Ventil 3/2 10 197226 | MHA1-PR10-3-M3-PI

197222 | MHA1-PR2-3-M3-PI

197223 | MHA1-PR4-3-M3-PI

2
4
6 197224 | MHA1-PR6-3-M3-PI
8 197225 | MHA1-PR8-3-M3-PI

pripojovaci listy pro ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem dole, se zasuvnymi paticemi a elektrickym vicepdlovym konektorem

Funkce ventilu Elektrické pfipojeni Max. pocet pozic pro ventily obj. ¢. typ
Ventil 3/2 Sub-D, 9-pinil 4 197238 | MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
6 197239 | MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
8 197240 | MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
Konektor Sub-D, 25 pind 10 197241 | MHA1-PR10-3-M3-PI-D25

pripojovaci liSty pro ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem dole, bez patic, pro montaz na desku plosnych spoji

Y 1
s |
s |

Ry |

»
| i
Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. ¢. typ
Ventil 3/2 10 197251 | MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB

197247 | MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB

197248 | MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

197249 | MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB

(el N N IR I ]

197250 | MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
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Ventilové terminaly MH1

prisluSenstvi

Pfipojovaci liSta pro ventily na pfipojovaci desky s pfipojenim konektorem dole, bez zasuvnych patic pro montaz na desku ploSnych spoj, s pneumatickym vicepdlovym konektorem

Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. €. typ

Ventil 3/2 10 197256 | MHA1-PR10-3-PI-PCBM
4 197253 | MHA1-PR4-3-PI-PCBM
6 197254 | MHA1-PR6-3-PI-PCBM
8 197255 | MHA1-PR8-3-PI-PCBM

pripojovaci lista pro ventily na pfipojovaci desky, bez LED, s pfipojenim konektorem dole, bez zasuvnych patic pro montaz na desku plosnych spoji

Funkce ventilu Max. pocet pozic pro ventily obj. €. typ
Ventil 3/2 10 197251 | MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
2 197247 | MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
4 197248 | MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
6 197249 | MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
8 197250 | MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
kryci desky pro pfipojovaci liStu bez zasuvnych patic
D
P
]
Velikost Elektrické pFipojeni obj. €. typ
Velikost 3 Bez 197257 | MHAP1-BP-3
kryci deska pro pfipojovaci liStu se zasuvnymi patkami
Velikost Elektrické pFipojeni obj. €. typ
Velikost 3 Pin (elektricky systém v rozhrani, fadové propojeno, 2x 197258 | MHAP1-BP-3-PI
CBUS)
krytky pro pomocné rucni ovladant, funkce: zakryto
Shoda s LABS Hmotnost vyrobku obj. €. typ
VDMA24364-B1/B2-L 15g 540898 | VMPA-HBV-B
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krytky pomocného rucniho ovladant, funkce tlacitko

Ventilové terminaly MH1

Shoda s LABS Hmotnost vyrobku obj. ¢. typ
VDMA24364-B1/B2-L 15¢ 540897 | VMPA-HBT-B
Krytka pro pomocné rucni ovladant, funkce s aretaci
Shoda s LABS Hmotnost vyrobku obj. ¢. typ
VDMA24364-B1/B2-L 0,628 8002234 | VAMC-L1-CD
zaslepky Odkaz S’ b
Pfipojeni pneumatiky 1 Velikost balent obj. ¢ typ
vnéjsi zavit M3 10 30979 | B-M3-S9
vnéjsi zavit M5 3843 | B-M5
vnéjsi zavit M7 174309 |B-M7
tlumice hluku
Pneumatickeé pfipojeni Material vlozky tlumice Material zavitového cepu Velikost balent obj. ¢. typ
M3 bronz mosaz 20 1231120 | AMTE-M-LH-M3
M5 PE PA, zesileno, PE 1 165003 | UC-M5
bronz mosaz 20 1205858 | AMTE-M-LH-M5
M7 PE PA, zesileno, PE 1 161418 | UC-M7
Sroubeni s nastrénymi koncovkami Odkaz & qsm
Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatické pfipojeni 2 ZpUsob upevnéni Velikost balenf obj. €. typ
vnéjsi zavit M3 pro hadici s vnéjsim @ 3 mm | Vnéjsi Sestihran SW5,5 10 153301 | QSM-M3-3
vnitini Sestihran OK1,5 153312 | QSM-M3-3-I
pro hadici s vnéjSim @ 4 mm | Vnéjsi Sestihran SW8 153303 | QSM-M3-4
vnitfni Sestihran OK1,5 153314 | QSM-M3-4-|
vnéjsi zavit M5 pro hadici s vnéjsim @ 3 mm | Vnéjsi Sestihran SW8 153302 | QSM-M5-3
vnitfni Sestihran OK 2 153313 | QSM-M5-3-I
pro hadici s vnéjsim @ 4 mm | VnéjSi Sestihran SW8 153304 | QSM-M5-4
vnitini Sestihran SW2,5 153315 | QSM-M5-4-1
pro hadici s vnéjSim @ 6 mm | 3estihran OK10 153306 | QSM-M5-6
vnitfni Sestihran SW2,5 153317 | QSM-M5-6-1
vnéjsi zavit M7 pro hadici s vné€jim @ 4 mm | vnitni Sestihran OK 3 153319 | QSM-M7-4-
pro hadici s vnéj$im @ 6 mm | vnitini Sestihran OK 4 153321 | QSM-M7-6-1
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vlozky pro 2x ventil 2/2 na pfipojovaci desce

)

Pfipojeni pneumatiky 1 Pneumatické pfipojeni 2 ZpUsob upevnéni Velikost baleni obj. ¢. typ
vlozka 10 mm pro hadici s vnéjSim @ 3 mm | upeviiovaci jehla 10 132621 | QSPKG10-3
pro hadici s vnéjSim @ 4 mm 132622 | QSPKG10-4
pro hadici s vnéj$im @ 6 mm 132623 | QSPKG10-6
popisové Stitky
Shoda s LABS Hmotnost vyrobku obj. €. typ
VDMA24364-B1/B2-L 78 197259 | MH-BZ-80X
elektricka pfipojovaci deska s ochrannym obvodem, konektor s pfipojovacim obrazcem H, dihlovy
Elektrické pfipojeni Jmenovité provozni napéti DC Dodatecné funkce obj. ¢. typ
2 piny, zasuvka 12V, 24V zhaseni jisker 566714 | VAVE-L1-1VH2-LP
24V zhadeni jisker, SniZeni pfidrzného 566716 | VAVE-L1-1H2-LR
proudu
elektrické pfipojovaci desky s ochrannym obvodem, konektor s pfipojovacim obrazcem H, pfimy
Elektrické pfipojeni Jmenovité provozni napéti DC Dodatecné funkce obj. ¢. typ
2 piny, zasuvka 12V, 24V zhaseni jisker 566715 | VAVE-L1-1VH3-LP
24V zhadeni jisker, SniZeni pfidrzného 566717 | VAVE-L1-1H3-LR
proudu
elektricka pfipojovaci desky s ochrannym obvodem, konektor s pfipojovacim obrazcem S, dhlovy
Elektrické pfipojeni Jmenovité provozni napéti DC Dodatecné funkce obj. ¢. typ
2 piny, zasuvka 12V, 24V zhaseni jisker 566718 | VAVE-L1-1VS2-LP
24V zhaeni jisker, SniZeni pfidrzného 566720 |VAVE-L1-1S2-LR

proudu
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elektrickeé pfipojovaci desky s ochrannym obvodem, konektor s pfipojovacim obrazcem S, pfimy

Ventilové terminaly MH1

Elektrické pfipojeni Jmenovité provozni napéti DC Dodatecné funkce obj. €. typ
2 piny, zasuvka 12V,24V zhaseni jisker 566719 | VAVE-L1-1VS3-LP
24V zhaseni jisker, Snizeni pfidrzného 566721 |VAVE-L1-1S3-LR
proudu
Elektrické pfipojovaci desky s ochrannym obvodem, konektor M8x1
Elektrické pfipojeni Jmenovité provozni napéti DC Dodatecné funkce obj. €. typ
Samostatny konektor M8, 4 piny 12V, 24V zhasenf jisker 573921 | VAVE-L1-1VR1-LP
24V zhadeni jisker, SniZeni pfidrzného 573922 | VAVE-L1-1R1-LR
proudu
Samostatny konektor M8, 3 piny 12V, 24V zhaseni jisker 573919 | VAVE-L1-1VR8-LP
24V zhadeni jisker, SniZeni pfidrzného 573920 |VAVE-L1-1R8-LR
proudu
elektricka pfipojovaci deska s ochrannym obvodem, 2x pleteny vodic, volné konce
N
Elektrické pfipojent Jmenovité provozni napéti | Dodatecné funkce Délka kabelu obj. . typ
DC
Lanko 12V, 24V zhasenf jisker 0,5m 566722 | VAVE-L1-1VL1-LP
im 566723 | VAVE-L1-1VL2-LP
24V zhaseni jisker, SniZeni 0,5m 566726 |VAVE-L1-1L1-LR
pfidrzného proudu im 566727 |VAVE-L1-1L2-LR
2,5m 566728 | VAVE-L1-1L3-LR
12V, 24V zhaseni jisker 566724 | VAVE-L1-1VL3-LP
24V zhaseni jisker, Snizeni 5m 566729 | VAVE-L1-1L4-LR
pfidrzného proudu
12V, 24V zhaseni jisker 566725 | VAVE-L1-1VL4-LP
elektricka pfipojovaci deska s ochrannym obvodem, kabel, volné konce vodict
Elektrické pfipojeni Jmenovité provozni napéti | Dodatecné funkce Délka kabelu obj. €. typ
DC
2 piny / 2 vodice, Ghlova za- | 24V zhaseni jisker, Snizeni 0,5m 573945 | VAVE-L1-1K6-LR
suvka / kabel, hranaty tvar / pridrzného proudu
volné konce vodicil 12V, 24V zhagent jisker 573941 |VAVE-L1-1VK6-LP
im 573942 | VAVE-L1-1VK7-LP
24V zhaseni jisker, Snizeni 573946 | VAVE-L1-1K7-LR
pfidrzného proudu 2,5m 573947 |VAVE-L1-1K8-LR
12V, 24V zhaseni jisker 573943 | VAVE-L1-1VK8-LP
24V zhasenf jisker, Snizeni 5m 573948 | VAVE-L1-1K9-LR
pfidrzného proudu
12V, 24V zhaseni jisker 573944 | VAVE-L1-1VK9-LP
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pajeci patice
%
Elektrické pfipojeni Velikost baleni obj. ¢. typ
2 piny 10 197261 | PCBC-A-10
100 197262 | PCBC-A-100
elektricka patice
Elektrické pfipojeni Délka kabelu obj. C. typ
2 piny, zasuvka 0,5m 197260 | MHAP-PI
im 532182 | MHAP-PI-1
zasuvky s kabelem, pfipojovaci obrazec H, elektrické pfipojeni - 2x vodic
Elektrické pfipojeni 1, druh pfipojeni | Elektrické pfipojeni 2, druh pfipojeni | Délka kabelu obj. ¢. typ
Zasuvka 2x samostatny vodic 0,5m 566654 | NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
im 566655 | NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
5m 566657 | NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
pripojovaci obrazec H zasuvek s kabelem, elektrické pfipojeni kabelem
Elektrické pfipojeni 1, druh pfipojeni | Elektrické pfipojeni 2, druh pfipojeni | Délka kabelu obj. €. typ
Zasuvka Kabel 0,5m 566658 | NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2
im 566659 | NEBV-H1G2-P-1-N-LE2
2,5m 566660 | NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2
5m 566661 | NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
zasuvka s kabelem, pfipojovaci obrazec S, elektrické pfipojeni 2x pleteny vodic
Elektrické pfipojeni 1, druh pfipojeni | Elektrické pfipojeni 2, druh pfipojeni | Délka kabelu obj. ¢. typ
Zasuvka 2x samostatny vodic 0,5m 566662 | NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
im 566663 | NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
2,5m 566664 | NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
5m 566665 | NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
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zasuvka s kabelem s pfipojovacim obrazcem S, elektrické pripojeni kabelem

Z

Ventilové terminaly MH1

Elektrické pfipojeni 1, druh pfipojeni | Elektrické pfipojeni 2, druh pfipojeni | Délka kabelu obj. ¢. typ
Zasuvka Kabel 0,5m 566666 | NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
1m 566667 | NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
2,5m 566668 | NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
5m 566669 | NEBV-HSG2-P-5-N-LE2
pripojovaci kabely, zasuvka M8x1, pfima Odkaz ¢’ neba
Elektrické pfipojeni 1, pocet pinii/vo- | Elektrické pfipojeni 2, p¥ipojovaci Délka kabelu obj. ¢. typ
dict technika
3 volny konec 2,5m 8078223 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
5m 8078224 | NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
4 2,5m 8078227 | NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
5m 8078228 | NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
pripojovaci kabely, zasuvka M8x1, Ghlova 0dkaz & neba
Elektrické pfipojeni 1, poCet pinii/vo- | Elektrické pTipojeni 2, pTipojovaci Délka kabelu obj. ¢. typ
dica technika
3 volny konec 2,5m 8078230 | NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
5m 8078231 | NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 2,5m 8078233 | NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5m 8078234 | NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
pripojovaci kabely pro pfipojovaci liStu s elektrickym vicepolovym konektorem
Elektrické pfipojeni 1, pfi- | Elektrické pfipojeni 1, pocet | Elektrické pfipojeni 2, pocet | Délka kabelu obj. €. typ
pojovaci technika pind/vodica pind/zil
Sub-D 9 9 2,5m 531184 | KMP6-09P-8-2,5
5m 531185 | KMP6-09P-8-5
10m 531186 | KMP6-09P-8-10
25 15 2,5m 530049 | KMP6-25P-12-2,5
5m 530050 | KMP6-25P-12-5
10m 530051 | KMP6-25P-12-10
25 2,5m 530046 | KMP6-25P-20-2,5
5m 530047 | KMP6-25P-20-5
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pripojovaci kabely pro pfipojovaci liStu s elektrickym vicepdlovym konektorem

Elektrické pripojeni 1, pfi- | Elektrické pfipojeni 1, poCet | Elektrické pfipojeni 2, pocet | Délka kabelu obj. ¢. typ
pojovaci technika pini/vodica pind/zil
Sub-D 25 25 10m 530048 | KMP6-25P-20-10
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