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Ventouse OGVN

Caractéristiques

En bref

La ventouse a deux composants OGVN a un corps robuste et les lévres d’étanchéité sont lisses contre la piéce a traiter, ce qui lui permet de résister a I’abrasion et de
compenser les irrégularités. La ventouse avec raccord se compose de deux plages de dureté différentes, mais elle est fabriquée dans le méme matériau en polyuré-
thane.

o Excellent support sur les surfaces ondulées, poreuses ou non étanches telles que le carton, les piéces en plastique et les matériaux composites a surface irréguliere.
e Des applications avec des forces de levage paralléles a la surface sont possibles.

Les métaux contenant du cuivre, du zinc ou du nickel comme composant principal ne peuvent pas étre utilisés. Ainsi recommandé pour les installations de production
pour la fabrication de batteries lithium—ion.

Forme de ventouse

[A] Rond, a soufflet, 1,5x

Type de filetage
L] Filetage

Taraudage
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Ventouse OGVN

Codes de type
001 Série 004 Matériaux
OGVN Ventouse U PUR
002 Taille de la ventouse 005 Raccord de vide
20 Diamétre 20 mm Sans
35 35 mm de diamétre G14 G1/4
52 52 mm de diamétre G18 G1/8
75 Diamétre 75 mm G38 G3/8
M5 M5
003 Forme de ventouse
A Rond,  soufflet, 1,5x 006 Type de filetage
Filetage
F Taraudage
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Ventouse OGVN

Fiche technique

Caractéristiques techniques - OGVN, rond, soufflet 1,5x

Diameétre nominal 4mm 5mm 6mm 8mm 10 mm
Raccord de vide G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8
Taraudage M5 G3/8 Taraudage G1/8
Taraudage G1/8
Diamétre de ventouse 20 mm 35 mm 52 mm 75 mm
Forme de ventouse Ronde, a soufflet, 1,5x
Mode de fixation via raccord de vide
Position des raccords en haut
Position de montage indifférente
Volumes d‘aspiration parven- | 1,04 cm? 4,4 cm? 13,3 cm? 42,8 cm?
touse
Force de maintien a pression | 14 N 38N 90N 190N
de service nominale
Pression de service -95 ... 0 kPa
Pression de service -0,95 ... 0 bar
Pression de service -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale | -70 kPa
Pression de service nominale | -0,7 bar
Fluide de service Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante 10...45°C

sion CRCY

Classe de protection anticorro-

2 - Effets de corrosion moyens

Matériau ventouse avec rac-
cord

PUR

Matériau du tourillon vissé

Alliage d“aluminium corroyé

Couleur bleu/bleu clair
Dureté Shore A30+/-5
A70+/-5

Note sur le matériau

Conforme a RoHS

Conformité PWIS

VDMA24364-A1/A2-L

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk
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Dimensions

Dimensions — OGVN, rond, soufflet x1,5

Ventouse OGVN

Téléchargement de données de CAO & www.festo.com
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OGVN-20-A-U-M5-F 21 4 M5 4,8 16,6 6 - 13 4
OGVN-20-A-U-G18 21 5 G1/8 4,8 21,6 11 6 14 4
OGVN-35-A-U-G18-F 36 5 G1/8 8,6 27,1 8,5 - 17 5
OGVN-35-A-U-G14 36 5 G1/4 8,6 32,6 14 8 19 5
OGVN-35-A-U-G38 36 5 G3/8 8,6 34,6 16 10 22 5
OGVN-52-A-U-G18-F 53 8 G1/8 16 36 9 - 22 8
OGVN-52-A-U-G14 53 6 G1/4 16 42 15 9 22 6
OGVN-52-A-U-G38 53 8 G3/8 16 43 16 10 24 8
OGVN-75-A-U-G38 77,5 10 G3/8 21,6 44,6 12 10 - 10
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Ventouse OGVN

Indications de commande

Ventouse OGVN, ronde, soufflet x 1,5 (filetage)

Raccord de vide Diamétre de ventouse | Compensateur de Volumes d‘aspiration | Poids du produit No. de piéce | Type
hauteur de ventouse | par ventouse
avec raccord
G1/8 20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1¢g 8204816 | OGVN-20-A-U-G18
G1/4 35mm 9,5mm 4,4 cm3 51¢g 8204819 | OGVN-35-A-U-G14
52 mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2¢g 8204833 | OGVN-52-A-U-G14
G3/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51¢g 8204825 | OGVN-35-A-U-G38
52mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2g 8204834 | OGVN-52-A-U-G38
75 mm 16 mm 42,8 cm? 39,78 8204836 | OGVN-75-A-U-G38
Ventouse OGVN, ronde, soufflet x 1,5 (taraudage)
=
Raccord de vide Diamétre de ventouse | Compensateur de Volumes d‘aspiration | Poids du produit No. de piéce | Type
hauteur de ventouse | par ventouse
avec raccord
Taraudage G1/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204818 | OGVN-35-A-U-G18-F
52mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2g 8204832 | OGVN-52-A-U-G18-F
Taraudage M5 20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1g 8204815 | OGVN-20-A-U-M5-F
Ventouse OGVN, ronde, soufflet x 1,5
Diamétre de ventouse Compensateur de hauteur | Volumes d‘aspiration par Poids du produit No. de piéce | Type
de ventouse avec raccord ventouse
20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1¢g 8204817 | OGVN-20-A-U
35mm 9,5mm 4,4 cm? 51g 8204827 | OGVN-35-A-U
52 mm 11,2 mm 13,3 cm? 15¢g 8204835 | OGVN-52-A-U
75 mm 16 mm 42,8 cm? 40g 8204838 | OGVN-75-A-U
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Périphérie

Périphérie

Ventouse OGVN

manipulateur ou par compensation des différences de tolérance dans |‘épaisseur des piéces.

Accessoires - Page/Internet
Type/code de commande Description
[1]  Ventouse OGVN & ogvn
[2] Mamelon double NPFC-D 8
3] Clapet de sécurité pour le vide ISV Le clapet de sécurité pour le vide est congu pour maintenir le vide lorsqu‘une ou plusieurs ventouses 8
tombent en panne lors de l‘utilisation de plusieurs ventouses.
[4] Compensateur de longueur VAL Traitement en douceur des piéces a traiter par compensation d‘un éventuel dépassement de course du | 8
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Ventouse OGVN

Accessoires

Mamelon double NPFC-D

Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Taille de fat Poids du produit No. de piéce | Type

M5 M5 10 2,478 8030267 | NPFC-D-2M5-M
G1/8 G1/8 10g 8133311 | NPFC-D-2G18-M-F1A

10 9,7¢ 8030269 | NPFC-D-2G18-M

Clapet de sécurité pour le vide ISV

‘ A

Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Poids du produit No. de piéce | Type

M5 M5 4g 8217206 | ISV-M5-F1A
G1/8 G1/8 9g 8217204 |ISV-1/8-F1A
G1/4 G1/4 16¢g 8217205 | ISV-1/4-F1A
G3/8 G3/8 33g 33971 | ISV-3/8
Compensateur de longueur VAL

i
-

s/

Fixation pour ventouse Raccord de vide Compensateur de hauteur | Poids du produit No. de piéce | Type

du porte-ventouse

Taraudage G1/8 Taraudage G1/8 10 mm 62g 8214723 | VAL-1/8-10-F1A
Taraudage G1/4 Taraudage G1/4 20 mm 118¢g 8214724 | VAL-1/4-20-F1A
Taraudage M5 Taraudage M5 5mm 25¢g 8214722 | VAL-M5-5-F1A
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