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Ventosa OGVN

Caratteristiche

In sintesi

Grazie a un corpo robusto e a labbra di tenuta che aderiscono completamente al pezzo, 'unita di aspirazione OGVN a due componenti € resistente all’abrasione e in
grado di compensare eventuali irregolarita. L'unita di aspirazione & composta da due diversi gradi di durezza, pur essendo realizzata con lo stesso materiale poliureta-
nico.

e QOttima aderenza su superfici ondulate, porose o non ermetiche, come cartone, parti in plastica e materiali compositi con superficie irregolare.

e Sono possibili applicazioni con forze di sollevamento in senso parallelo alla superficie.

Metalli con rame, zinco o nichel come costituente principale sono esclusi dall’uso. Consigliati pertanto per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio

Forma della ventosa

[A] Tondo, soffietto, 1,5 convoluzioni

Tipo filetto

Filetto femmina

L] Filetto maschio
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Ventosa OGVN

Codice tipo
001 Serie 004 Materiale
OGVN Ventosa 1} Poliuretano
002 Dimensione ventosa 005 Attacco per il vuoto
20 Diametro 20 mm Nessuno
35 Diametro 35 mm G14 G1/4
52 Diametro 52 mm G18 G1/8
75 Diametro 75 mm G38 G3/8
M5 M5
003 Forma della ventosa
A Tondo, soffietto, 1,5 convoluzioni 006 Tipo filetto
Filetto maschio
F Filetto femmina
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Ventosa OGVN

Foglio dati

Dati tecnici — OGVN, rotonda, soffietto da 1,5 pieghe

Dimensione nominale 4 mm 5mm 6 mm 8mm 10 mm
Attacco vuoto G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8
Filetto femmina M5 G3/8 Filetto femmina G1/8
Filetto femmina G1/8
Diametro ventosa 20 mm 35 mm 52mm 75 mm
Forma ventosa Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Tipo di montaggio Tramite attacco per il vuoto
Posizione del collegamento in alto
Posizione di montaggio Qualsiasi
Volume ventosa 1,04 cm? 4,4 cm? 13,3 cm? 42,8 cm?
Forza di tenuta alla pressione | 14 N 38N 90N 190N
nominale
Pressione d‘esercizio -95... 0 kPa
Pressione di lavoro -0,95 ... 0 bar
Pressione d‘esercizio -13,775 ... 0 psi
Pressione d‘esercizio nomina- | -70 kPa
le
Pressione di lavoro nominale | -0,7 bar
Fluido di lavoro Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente 10...45°C

sione CRCY

Classe di resistenza alla corro-

2 - Moderata sollecitazione da corrosione

Materiale ventosa

PUR

Materiale del tappo filettato

Lega di alluminio battuto

Colore

Blu/azzurro

Durezza Shore

A30+/-5
A70+/-5

Nota sui materiali

Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

Conformita PWIS

- ________________________________________________________________________________________________________________________________|
1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

VDMA24364-A1/A2-L
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Dimensioni

Dimensioni — OGVN, rotonda, soffietto da 1,5 pieghe

Ventosa OGVN

Download dati CAD & www.festo.com
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4] [
OGVN-20-A-U-M5-F 21 4 M5 4,8 16,6 6 - 13 4
OGVN-20-A-U-G18 21 5 G1/8 4,8 21,6 11 6 14 4
OGVN-35-A-U-G18-F 36 5 G1/8 8,6 27,1 8,5 - 17 5
OGVN-35-A-U-G14 36 5 G1/4 8,6 32,6 14 8 19 5
OGVN-35-A-U-G38 36 5 G3/8 8,6 34,6 16 10 22 5
OGVN-52-A-U-G18-F 53 8 G1/8 16 36 9 - 22 8
OGVN-52-A-U-G14 53 6 G1/4 16 42 15 9 22 6
OGVN-52-A-U-G38 53 8 G3/8 16 43 16 10 24 8
OGVN-75-A-U-G38 77,5 10 G3/8 21,6 44,6 12 10 - 10
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Ventosa OGVN

Data ordine

Unita di aspirazione OGVN, rotonda, soffietto da 1,5 pieghe (filetto maschio)

Attacco vuoto Diametro ventosa Compensatore dial- | Volume ventosa Peso prodotto Cod. prod. Tipo
tezza per ventosa
G1/8 20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1g 8204816 | OGVN-20-A-U-G18
G1/4 35mm 9,5mm 4,4 cm? 51g 8204819 | OGVN-35-A-U-G14
52mm 11,2mm 13,3 cm? 14,2 g 8204833 | OGVN-52-A-U-G14
G3/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204825 | OGVN-35-A-U-G38
52 mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2¢g 8204834 | OGVN-52-A-U-G38
75 mm 16 mm 42,8 cm? 39,7¢ 8204836 | OGVN-75-A-U-G38
Unita di aspirazione OGVN, rotonda, soffietto da 1,5pieghe (filetto femmina)
=
Attacco vuoto Diametro ventosa Compensatore dial- | Volume ventosa Peso prodotto Cod. prod. | Tipo
tezza per ventosa
Filetto femmina G1/8 | 35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204818 | OGVN-35-A-U-G18-F
52mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2g 8204832 | OGVN-52-A-U-G18-F
Filetto femmina M5 20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1g 8204815 | OGVN-20-A-U-M5-F
Ventosa OGVN, rotonda, soffietto da 1,5 pieghe
Diametro ventosa Compensatore di altezza Volume ventosa Peso prodotto Cod. prod. Tipo
perventosa
20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1g 8204817 | OGVN-20-A-U
35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204827 | OGVN-35-A-U
52mm 11,2mm 13,3 cm? 15g 8204835 | OGVN-52-A-U
75 mm 16 mm 42,8 cm? 40g 8204838 | OGVN-75-A-U
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Periferiche

Panoramica delle periferiche

Ventosa OGVN

Accessori - Pagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione
[1] Ventosa OGVN & ogvn
[2] Nipplo doppio NPFC-D 8
3] Valvola di ritegno vuoto ISV La funzione della valvola di ritegno vuoto & quella di preservare il vuoto nell‘eventualita di un guastoa | 8
una o piti ventose tra quelle utilizzate.
[4] Compensatore della corsa VAL Manipolazione delicata di pezzi, compensando un‘eventuale extra corsa del dispositivo di movimenta- | 8

zione o compensando le differenze di tolleranza nello spessore dei pezzi.



https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/ogvn

Ventosa OGVN

Accessori

Nipplo doppio NPFC-D

Collegamento pneumatico, | Collegamento pneumatico, | Dimensioni del pacchetto Peso prodotto Cod. prod. Tipo
porta 1 porta 2
M5 M5 10 2,47g 8030267 | NPFC-D-2M5-M
G1/8 G1/8 10g 8133311 | NPFC-D-2G18-M-F1A
10 9,78 8030269 | NPFC-D-2G18-M
Valvola di ritegno vuoto ISV
‘ A
Collegamento pneumatico, porta 1 Collegamento pneumatico, porta 2 Peso prodotto Cod. prod. Tipo
M5 M5 4g 8217206 |ISV-M5-F1A
G1/8 G1/8 9¢g 8217204 |1SV-1/8-F1A
G1/4 G1/4 l6g 8217205 | ISV-1/4-F1A
G3/8 G3/8 33g 33971 [ISV-3/8
Compensatore della corsa VAL
Fissaggio ventosa Attacco vuoto Compensatore di altezza Peso prodotto Cod. prod. Tipo
per supporto ventosa
Filetto femmina G1/8 Filetto femmina G1/8 10 mm 62g 8214723 | VAL-1/8-10-F1A
Filetto femmina G1/4 Filetto femmina G1/4 20 mm 118g 8214724 | VAL-1/4-20-F1A
Filetto femmina M5 Filetto femmina M5 5mm 25¢g 8214722 | VAL-M5-5-F1A
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