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Ventosa OGVN

Caracteristicas

Resumo

Aventosa OGVN de dois componentes dispde de um corpo robusto, e os labios de vedacdo assentam suavemente contra a peca, tornando-a resistente a abrasao e ca-
paz de compensar as irregularidades. A ventosa apresenta duas classes de dureza diferentes, mas & feita do mesmo material de poliuretano.

e Fixacdo excecional em superficies onduladas, porosas ou com fugas, tais como cartdo, pecas de plastico e materiais compostos com superficies irregulares.

e S3o possiveis aplicagdes com forcas de elevagao paralelas a superficie.

Metais com cobre, zinco ou niquel como principais constituintes ndo sao utilizados. Recomendaveis para instalacdes de producao para o fabrico de baterias de iao de
litio.

Formato da ventosa

[A] Redondo, foles, 1,5 convolugdes

Tipo de rosca

L Rosca macho

Rosca fémea
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Codigo do tipo

Ventosa OGVN

001 Série 004 Material
OGVN Ventosa 1} Poliuretano
002 Tamanho da ventosa 005 Conexdo a vacuo
20 Didmetro de 20 mm Sem
35 35 mm de diametro G14 G1/4
52 52 mm de didmetro G18 G1/8
75 Diametro de 75 mm G38 G3/8
M5 M5
003 Formato da ventosa
A Redondo, foles, 1,5 convolucdes 006 Tipo de rosca
Rosca macho
F Rosca fémea
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Ventosa OGVN

Ficha técnica

Especificacoes técnicas - OGVN, redondo, fole de 1,5 dobras

Largura nominal 4 mm 5mm 6 mm 8mm 10 mm
Conexdo de vacuo G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8
Rosca interior M5 G3/8 Rosca interior G1/8
Rosca interior G1/8
Diametro da ventosa 20 mm 35 mm 52mm 75 mm
Formato da ventosa Fole redondo de 1,5 dobra
Tipo de montagem Através da porta de vacuo
Posicao de conexao Em cima
Posicao de montagem Qualquer um
Volume de suc¢ao 1,04 cm? 4,4 cm3 13,3 cm? 42,8 cm®
Forca de retencao na pressao | 14 N 38N 90N 190N
operacional nominal
Pressao operacional -95... 0 kPa
Pressao operacional -0,95 ... 0 bar
Press@o operacional -13,775 ... 0 psi
Pressao operacional nominal | -70 kPa
Pressao operacional nominal | -0,7 bar
Meio de funcionamento Ar atmosférico de acordo com 1SO 8573-1:2010 [7:--]
Temperatura ambiente 10 ... 450C

Classe de resisténcia a corro-
sdo (CRO)Y

2 - tensao moderada da corrosao

Material da ventosa

PUR

Material do punhao aparafusa-
do

Liga de aluminio forjada

Cor

Azul/azul claro

Dureza da margem

A30+/-5
A70+/-5

Observacao sobre os materiais

Em conformidade com a RoHS

Em conformidade com LABS

- ________________________________________________________________________________________________________________________________|
1) Mais informagoes em www.festo.com/x/topic/kbk

VDMA24364-A1/A2-L
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Dimensoes

Dimensdes — OGVN, redondo, fole de 1,5 dobras

Ventosa OGVN

Download dados CAD & www.festo.com
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D1 D2 D4 K1 L1 L3 L4 =<1 =<2
4] [
OGVN-20-A-U-M5-F 21 4 M5 4,8 16,6 6 - 13 4
OGVN-20-A-U-G18 21 5 G1/8 4,8 21,6 11 6 14 4
OGVN-35-A-U-G18-F 36 5 G1/8 8,6 27,1 8,5 - 17 5
OGVN-35-A-U-G14 36 5 G1/4 8,6 32,6 14 8 19 5
OGVN-35-A-U-G38 36 5 G3/8 8,6 34,6 16 10 22 5
OGVN-52-A-U-G18-F 53 8 G1/8 16 36 9 - 22 8
OGVN-52-A-U-G14 53 6 G1/4 16 42 15 9 22 6
OGVN-52-A-U-G38 53 8 G3/8 16 43 16 10 24 8
OGVN-75-A-U-G38 77,5 10 G3/8 21,6 44,6 12 10 - 10
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Ventosa OGVN

Detalhes do pedido

Ventosa com adaptador OGVN, redondo, fole 1,5-vezes (rosca externa)

Conexdo de vacuo Didmetro da ventosa | Compensador da altu- | Volume de suc¢ao Peso do produto N.2dapega |Tipo
ra da ventosa
G1/8 20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1g 8204816 | OGVN-20-A-U-G18
G1/4 35mm 9,5mm 4,4 cm? 51g 8204819 | OGVN-35-A-U-G14
52mm 11,2mm 13,3 cm? 14,2 g 8204833 | OGVN-52-A-U-G14
G3/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204825 | OGVN-35-A-U-G38
52 mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2¢g 8204834 | OGVN-52-A-U-G38
75 mm 16 mm 42,8 cm? 39,7¢ 8204836 | OGVN-75-A-U-G38
Ventosa com adaptador OGVN, redondo, fole 1,5-vezes (rosca interna)
=
Conexao de vacuo Diametro da ventosa | Compensador da altu- | Volume de succao Peso do produto N.2dapeca |Tipo
ra da ventosa
Rosca interior G1/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204818 | OGVN-35-A-U-G18-F
52mm 11,2 mm 13,3 cm? 14,2g 8204832 | OGVN-52-A-U-G18-F
Rosca interior M5 20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1L,1g 8204815 | OGVN-20-A-U-M5-F
Ventosa OGVN, redondo, fole 1,5-dobro
Didmetro da ventosa Compensador da alturada | Volume de sucgao Peso do produto N.2dapega |Tipo
ventosa
20 mm 4,6 mm 1,04 cm? 1,1g 8204817 | OGVN-20-A-U
35 mm 9,5 mm 4,4 cm? 51g 8204827 | OGVN-35-A-U
52mm 11,2mm 13,3 cm? 15g 8204835 | OGVN-52-A-U
75 mm 16 mm 42,8 cm? 40g 8204838 | OGVN-75-A-U
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Periféricos

Quadro geral de periféricos

Ventosa OGVN

Acessorios - Pagina/Internet
Tipo/codigo do pedido Descrigao
[1] Ventosa OGVN & ogvn
[2] Bico duplo NPFC-D 8
3] Valvula de retencdo de vacuo ISV Avalvula de reten¢do de vacuo é adequada para manter o vacuo quando, com o uso de mdltiplas vento- | 8
sas, alguma delas falha.
[4] Compensador de altura VAL Manuseamento cuidadoso das pecas por meio da compensacao de um possivel excesso de curso da 8

unidade de manuseamento ou por meio da compensacao das diferengas de tolerancia na espessura da
pega.
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Ventosa OGVN

Equipamento

Bico duplo NPFC-D

Conexdo pneumatica 1 Conexdo pneumatica 2 Tamanho da embalagem Peso do produto N.2dapeca |Tipo
M5 M5 10 2,478 8030267 | NPFC-D-2M5-M
G1/8 G1/8 10g 8133311 | NPFC-D-2G18-M-F1A
10 9,7¢ 8030269 | NPFC-D-2G18-M
Valvula de retengdo de vacuo ISV
‘ A
Conexdo pneumatica 1 Conexao pneumatica 2 Peso do produto N.2dapeca |Tipo
M5 M5 4g 8217206 | ISV-M5-F1A
G1/8 G1/8 9g 8217204 |ISV-1/8-F1A
G1/4 G1/4 16¢g 8217205 | ISV-1/4-F1A
G3/8 G3/8 33g 33971 | ISV-3/8
Compensador de altura VAL
i
-
s/
Montagem da ventosa Conexao de vacuo Compensador da altura do | Peso do produto N.2dapeca |Tipo
suporte da ventosa
Rosca interior G1/8 Rosca interior G1/8 10 mm 62¢g 8214723 | VAL-1/8-10-F1A
Rosca interior G1/4 Rosca interior G1/4 20 mm 118¢g 8214724 | VAL-1/4-20-F1A
Rosca interior M5 Rosca interior M5 5mm 25g 8214722 | VAL-M5-5-F1A
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