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Karakteristike
Na jedan pogled

Dvokomponentna vakuumska sisaljka OGVN ima robusno telo, a zaptivne usne glatko naležu na radni komad, što je čini otpornom na habanje i sposobnom da kompen-
zuje neravnine. Sisaljka se sastoji od dva različita opsega tvrdoće, ali od istog poliuretanskog materijala.
•	 Odlično prianjanje na valovitim, poroznim ili nepropusnim površinama kao što su karton, plastični delovi i kompoziti sa nepravilnim površinama.
•	 Moguće su primene sa silama podizanja paralelno sa površinom. 

Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Preporučuje se za proizvodne sisteme za proizvodnju litijum-jonskih baterija.

Oblik sisaljke
 
[A] Okrugla membranska zaptivka 1,5-struka

Vrsta navoja
 
[_] Spoljašnji navoj [F] Unutrašnji navoj
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Ključ tipa
001 Serija

OGVN Vakuum hvataljka

002 Veličina sisaljke

20 Prečnik 20 mm
35 Prečnik 35 mm
52 Prečnik 52 mm
75 Prečnik 75 mm

003 Oblik sisaljke

A Okrugla membranska zaptivka 1,5-struka

004 Materijal

U Poliuretan

005 Priključak vakuma

Bez
G14 G1/4
G18 G1/8
G38 G3/8
M5 5M

006 Vrsta navoja

Spoljašnji navoj
F Unutrašnji navoj
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List sa podacima
Tehnički podaci – OGVN, okruglo, meh 1,5-struki

Nominalna širina 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Vakuumski priključak G1/8
Unutrašnji navoj M5

G1/4
G3/8
Unutršanji navoj G1/8

G1/4 G3/8
Unutršanji navoj G1/8

G3/8

Prečnik usisivača 20 mm 35 mm 52 mm 75 mm
Oblik sisaljke okrugli meh 1,5-struki
Vrsta pričvršćenja preko vakuumskog priključka
Priključni položaj gore
Ugradni položaj proizvoljno
Zapremina usisivača 1,04 cm³ 4,4 cm³ 13,3 cm³ 42,8 cm³
Sila zadržavanja pri nominal-
nom radnom pritisku

14 N 38 N 90 N 190 N

Radni pritisak -95 ... 0 kPa
Radni pritisak -0,95 ... 0 bar
Radni pritisak -13,775 ... 0 psi
Nominalni radni pritisak -70 kPa
Nominalni radni pritisak -0,7 bar
Radni medij atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okruženja 10 ... 45°C
Najviši stepen otpornosti na 
koroziju KBK1)

2 - umerena izloženost koroziji

Materijal vakuum hvataljke sa 
priključkom

PUR

Materijal navojnog rukavca Aluminijumska legura za obrada
Boja plava/svetloplava
Tvrdoća po Šoru A 30 +/-5

A 70 +/-5
Napomena o materijalu U skladu sa RoHS
LABS usklađenost VDMA24364-A1/A2-L

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk
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Dimenzije
Dimenzije – OGVN, okrugli, meh 1,5-struki Preuzimanje CAD podataka    www.festo.com

​

D1
⌀

D2
⌀

D4 K1 L1 L3 L4 ß 1 ß 2

OGVN-20-A-U-M5-F 21 4 M5 4,8 16,6 6 – 13 4
OGVN-20-A-U-G18 21 5 G1/8 4,8 21,6 11 6 14 4
OGVN-35-A-U-G18-F 36 5 G1/8 8,6 27,1 8,5 – 17 5
OGVN-35-A-U-G14 36 5 G1/4 8,6 32,6 14 8 19 5
OGVN-35-A-U-G38 36 5 G3/8 8,6 34,6 16 10 22 5
OGVN-52-A-U-G18-F 53 8 G1/8 16 36 9 – 22 8
OGVN-52-A-U-G14 53 6 G1/4 16 42 15 9 22 6
OGVN-52-A-U-G38 53 8 G3/8 16 43 16 10 24 8
OGVN-75-A-U-G38 77,5 10 G3/8 21,6 44,6 12 10 – 10

​
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Podaci za narudžbu
Vakuum sisaljka OGVN, okrugla, harmonika balon 1,5-puta (spoljni navoj)

Vakuumski priključak Prečnik usisivača Ujednačavanje visine 
vakuum hvataljke sa 
priključkom

Zapremina usisivača Težina proizvoda Br. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/8 20 mm 4,6 mm 1,04 cm³ 1,1 g 8204816 OGVN-20-A-U-G18
G1/4 35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204819 OGVN-35-A-U-G14

52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 14,2 g 8204833 OGVN-52-A-U-G14
G3/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204825 OGVN-35-A-U-G38

52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 14,2 g 8204834 OGVN-52-A-U-G38
75 mm 16 mm 42,8 cm³ 39,7 g 8204836 OGVN-75-A-U-G38

Vakuum sisaljka OGVN, okrugla, harmonika 1,5-puta (unutrašnji navoj)

Vakuumski priključak Prečnik usisivača Ujednačavanje visine 
vakuum hvataljke sa 
priključkom

Zapremina usisivača Težina proizvoda Br. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Unutršanji navoj G1/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204818 OGVN-35-A-U-G18-F
52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 14,2 g 8204832 OGVN-52-A-U-G18-F

Unutrašnji navoj M5 20 mm 4,6 mm 1,04 cm³ 1,1 g 8204815 OGVN-20-A-U-M5-F

Vakuum čaša bez priključka OGVN, okrugla, balonasti oblik 1,5-puta

Prečnik usisivača Ujednačavanje visine vaku-
um hvataljke sa priključkom

Zapremina usisivača Težina proizvoda Br. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​

20 mm 4,6 mm 1,04 cm³ 1,1 g 8204817 OGVN-20-A-U
35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204827 OGVN-35-A-U
52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 15 g 8204835 OGVN-52-A-U
75 mm 16 mm 42,8 cm³ 40 g 8204838 OGVN-75-A-U
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Pregled periferije
Pregled periferije

Pribor aStrana/Internet
Tip/kod porudžbine Opis

[1] Vakuumska sisaljka OGVN  ogvn
[2] Dupla nipla NPFC-D 8
[3] Vakuum sigurnosni ventil ISV Vakuum sigurnosni ventil je pogodan za održavanje vakuuma kada se primenjuje više vakuum hvataljki 

sa priključkom ili više vakuum hvataljki sa priključkom otkaži.
8

[4] Kompenzator dužine VAL Nežna obrada radnih komada zahvaljujući kompenzovanju mogućeg prekomernog hoda uređaja za ru-
kovanje ili kompenzovanju razlika u toleranciji debljine radnih komada.

8
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Pribor
Dupla nipla NPFC-D

Pneumatski priključak 1 Pneumatski priključak: 2 Veličina posude Težina proizvoda Br. dela Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

M5 M5 10 2,47 g 8030267 NPFC-D-2M5-M
G1/8 G1/8 10 g 8133311 NPFC-D-2G18-M-F1A

10 9,7 g 8030269 NPFC-D-2G18-M

Vakuum sigurnosni ventil ISV

Pneumatski priključak 1 Pneumatski priključak: 2 Težina proizvoda Br. dela Tip
​ ​ ​ ​ ​

M5 M5 4 g 8217206 ISV-M5-F1A
G1/8 G1/8 9 g 8217204 ISV-1/8-F1A
G1/4 G1/4 16 g 8217205 ISV-1/4-F1A
G3/8 G3/8 33 g 33971 ISV-3/8

Kompenzator dužine VAL

Pričvršćenje usisnika Vakuumski priključak Kompenzacija visine držača 
vakuum hvataljke

Težina proizvoda Br. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​

Unutršanji navoj G1/8 Unutršanji navoj G1/8 10 mm 62 g 8214723 VAL-1/8-10-F1A
Unutršanji navoj G1/4 Unutršanji navoj G1/4 20 mm 118 g 8214724 VAL-1/4-20-F1A
Unutrašnji navoj M5 Unutrašnji navoj M5 5 mm 25 g 8214722 VAL-M5-5-F1A
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