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Vakuumsko sesalo OGVN

Značilnosti
Pregledno na enem mestu

Dvokomponentno vakuumsko sesalo OGVN ima trpežno ohišje, tesnilni robovi pa se gladko prilegajo obdelovancu, zato je odporno na obrabo in lahko izravna neravni-
ne. Sesalo sestavljata dve različni območji trdote, vendar je izdelano iz enakega poliuretanskega materiala.
•	 Odličen oprijem na valovitih, poroznih ali prepustnih površinah, kot so karton, plastični deli in kompozitni materiali z nepravilnimi površinami.
•	 Možne so aplikacije z dvižnimi silami, ki so vzporedne s površino. 

Kovine z bakrom, cinkom ali nikljem kot glavno sestavino so izključene iz uporabe. Priporočeno za proizvodne obrate za proizvodnjo litij-ionskih baterij.

Oblika priseska
 
[A] Okrogla oblika, naguban meh, 1,5-delni

Vrsta navoja
 
[_] Zunanji navoj [F] Notranji navoj
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Vakuumsko sesalo OGVN

Razlaga kode
001 Serija

OGVN Vakuumsko sesalo

002 Velikost priseska

20 Premer 20 mm
35 Premer 35 mm
52 Premer 52 mm
75 Premer 75 mm

003 Oblika priseska

A Okrogla oblika, naguban meh, 1,5-delni

004 Material

U Poliuretan

005 Vakuumski priključek

Brez
G14 G1/4
G18 G1/8
G38 G3/8
M5 M5

006 Vrsta navoja

Zunanji navoj
F Notranji navoj
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Podatkovni list
Tehnični podatki - OGVN, okrogla oblika, meh 1,5-kratni

Nazivni premer 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Vakuumski priključek G1/8
Notranji navoj M5

G1/4
G3/8
Notranji navoj G1/8

G1/4 G3/8
Notranji navoj G1/8

G3/8

Premer priseska 20 mm 35 mm 52 mm 75 mm
Oblika priseska okrogli meh 1,5-kratni
Način pritrditve prek vakuumskega priključka
Položaj priključitve zgoraj
Položaj vgradnje poljubno
Prostornina priseska 1,04 cm³ 4,4 cm³ 13,3 cm³ 42,8 cm³
Držalna sila pri nazivnem de-
lovnem tlaku

14 N 38 N 90 N 190 N

Delovni tlak −95 ... 0 kPa
Delovni tlak −0,95 ... 0 bar
Delovni tlak −13,775 ... 0 psi
Nazivni delovni tlak −70 kPa
Nazivni delovni tlak −0,7 bar
Delovni medij atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice 10 ... 45°C
Razred korozijske odpornosti 
KBK1)

2 – zmerna korozijska obremenitev

Material priseska PUR
Material čepa za privitje gnetna aluminijeva zlitina
Barva modra/svetlo modra
Trdota po Shoru A 30 +/-5

A 70 +/-5
Napotek glede materialov V skladu z RoHS
Skladnost z LABS VDMA24364-A1/A2-L

1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk
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Vakuumsko sesalo OGVN

Dimenzije
Dimenzije – OGVN, okrogla oblika, meh, 1,5-kratni Prenos podatkov CAD    www.festo.com

​

D1
⌀

D2
⌀

D4 K1 L1 L3 L4 ß 1 ß 2

OGVN-20-A-U-M5-F 21 4 M5 4,8 16,6 6 – 13 4
OGVN-20-A-U-G18 21 5 G1/8 4,8 21,6 11 6 14 4
OGVN-35-A-U-G18-F 36 5 G1/8 8,6 27,1 8,5 – 17 5
OGVN-35-A-U-G14 36 5 G1/4 8,6 32,6 14 8 19 5
OGVN-35-A-U-G38 36 5 G3/8 8,6 34,6 16 10 22 5
OGVN-52-A-U-G18-F 53 8 G1/8 16 36 9 – 22 8
OGVN-52-A-U-G14 53 6 G1/4 16 42 15 9 22 6
OGVN-52-A-U-G38 53 8 G3/8 16 43 16 10 24 8
OGVN-75-A-U-G38 77,5 10 G3/8 21,6 44,6 12 10 – 10

​
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Informacije za naročanje
Vakuumski prisesek OGVN, okrogli profil, meh 1,5-kratni (zunanji navoj)

Vakuumski priključek Premer priseska Izravnava višine sesa-
la

Prostornina priseska Teža izdelka Št. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/8 20 mm 4,6 mm 1,04 cm³ 1,1 g 8204816 OGVN-20-A-U-G18
G1/4 35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204819 OGVN-35-A-U-G14

52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 14,2 g 8204833 OGVN-52-A-U-G14
G3/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204825 OGVN-35-A-U-G38

52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 14,2 g 8204834 OGVN-52-A-U-G38
75 mm 16 mm 42,8 cm³ 39,7 g 8204836 OGVN-75-A-U-G38

Vakuumski prisesek OGVN, okrogli profil, meh 1,5-kratni (notranji navoj)

Vakuumski priključek Premer priseska Izravnava višine sesa-
la

Prostornina priseska Teža izdelka Št. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Notranji navoj G1/8 35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204818 OGVN-35-A-U-G18-F
52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 14,2 g 8204832 OGVN-52-A-U-G18-F

Notranji navoj M5 20 mm 4,6 mm 1,04 cm³ 1,1 g 8204815 OGVN-20-A-U-M5-F

Vakuumski prisesek OGVN, okrogli profil, meh 1,5-kratni

Premer priseska Izravnava višine sesala Prostornina priseska Teža izdelka Št. dela Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

20 mm 4,6 mm 1,04 cm³ 1,1 g 8204817 OGVN-20-A-U
35 mm 9,5 mm 4,4 cm³ 5,1 g 8204827 OGVN-35-A-U
52 mm 11,2 mm 13,3 cm³ 15 g 8204835 OGVN-52-A-U
75 mm 16 mm 42,8 cm³ 40 g 8204838 OGVN-75-A-U
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Pregled perifernih naprav
Pregled perifernih naprav

Oprema aStran/Internet
Tip/koda za naročilo Opis

[1] Vakuumsko sesalo OGVN  ogvn
[2] Dvojni priključek NPFC-D 8
[3] Vakuumski sesalni ventil ISV Vakuumski sesalni ventil je primeren za vzdrževanje vakuuma, če pri uporabi več priseskov pride do iz-

pada enega ali več priseskov.
8

[4] Izenačevalnik dolžine VAL Nežno ravnanje z obdelovanci z izravnavo morebitnega prevelikega hoda naprave za rokovanje ali z iz-
ravnavo tolerančnih razlik v debelini obdelovancev.

8
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Oprema
Dvojni priključek NPFC-D

Pnevmatični priključek 1 Pnevmatični priključek 2 Velikost posode Teža izdelka Št. dela Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

M5 M5 10 2,47 g 8030267 NPFC-D-2M5-M
G1/8 G1/8 10 g 8133311 NPFC-D-2G18-M-F1A

10 9,7 g 8030269 NPFC-D-2G18-M

Vakuumski sesalni ventil ISV

Pnevmatični priključek 1 Pnevmatični priključek 2 Teža izdelka Št. dela Tip
​ ​ ​ ​ ​

M5 M5 4 g 8217206 ISV-M5-F1A
G1/8 G1/8 9 g 8217204 ISV-1/8-F1A
G1/4 G1/4 16 g 8217205 ISV-1/4-F1A
G3/8 G3/8 33 g 33971 ISV-3/8

Izenačevalnik dolžine VAL

Pritrditev sesala Vakuumski priključek Izravnava višine držala pri-
seska

Teža izdelka Št. dela Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​

Notranji navoj G1/8 Notranji navoj G1/8 10 mm 62 g 8214723 VAL-1/8-10-F1A
Notranji navoj G1/4 Notranji navoj G1/4 20 mm 118 g 8214724 VAL-1/4-20-F1A
Notranji navoj M5 Notranji navoj M5 5 mm 25 g 8214722 VAL-M5-5-F1A
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