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Lubrificador MS4-LOE

Caracteristicas

Resumo

Série compacta para uso préximo ao processo, diretamente na maquina.

e largura do mddulo: 40 mm

o Lubrificador proporcional com medicao de 6leo precisa

e Reduz o desgaste dos atuadores com alto nivel de estresse

e Elevado desempenho de fluxo

o Reposicao de dleo facil e répida, mesmo durante a operacao (sob pressao)

0Os seguintes 0leos sao recomendados para os produtos Festo (faixa de viscosidade de acordo com a ISO 3448, classe ISO VG 32, 32 mm2/s (= cSt) a 40°C):
e Oleo especial Festo OFSW-32 (veja acessrios)

e (Castrol HySpin ZZ 32

e BP Energol HLP 32

e Mobil Nuto H 32

Mobil DTE 24

e Shell Tellus S2 MA 32

Informacdes para pedido - Conjunto de montagem Link & ms4-loe

DDD

Produto configuravel
Esse produto e todas as suas op¢des podem ser pedidos pelo configurador.

Diagramas Link & ms4-loe
| °
@ m—
Os graficos mostrados nesse documento também estao disponiveis online. L& é possivel exibir valores precisos.
Funcao
0 lubrificador proporcional alimenta o ar comprimido com uma quantidade de 6leo finamente dosada. A queda de pressao, que ocorre quando o 6leo flui por um bocal

Venturi, é utilizada para transportar o 6leo de um reservatorio para a tampa de gotejamento. A partir dai, a gota de 6leo flui logo atras da valvula proporcional para o
duto de ar, onde é atomizada. A quantidade de névoa de 6leo é proporcional a taxa de fluxo do ar comprimido.

Conexao pneumatica

Alinstalacao de placas de conexdo facilita a substituicao do mdodulo, se necessério (por exemplo, no caso de utilizacao de tubulagoes).

Versao de copo

Protecdo do copo selecionavel como cesto de protecao de plastico ou integrada como copo de metal.
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Caracteristicas
Tipo de montagem

[WP] Suporte de montagem versao basica

(e

e Para conectar os mddulos para montagem na parede

e Em conjuncdo com a placa de conexdo MS4-AG... para montagem na parede de
um dispositivo individual

e Em conjunto com a placa de montagem MS4-AEND para montagem na parede
de um dnico dispositivo

e Com amesma distancia da parede para combinagao de mistura com as séries
MS4 e MS6

[WB] Fixacao central atrds (montagem em parede em cima e em-
baixo), placas de conexao nao necessarias

e para montagem na parede de um dispositivo individual

Certificagao ex-UE

(WPM]

(WBM]

Lubrificador MS4-LOE

Suporte de montagem para fixacao das unidades de trata-
mento de ar

Q

Para conectar os mddulos para montagem na parede

Em conjuncdo com a placa de conexdo MS4-AG... para montagem na parede de
um dispositivo individual

Acoplamento e desacoplamento rapidos

Para instalacao de modulos com o botao de controle voltado para baixo

Fixacao central atrds (montagem em parede em cima), pla-
cas de conexao ndo necessarias

e para montagem na parede de um dispositivo individual

Versao opcional do equipamento EX4 para uso em areas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22

Certificagao UL

Versao opcional do aparelho UL1, que atende aos requisitos de seguranga para os mercados canadense e norteamericano.

Sentido do fluxo

Disponivel com sentido de fluxo oposto.
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Lubrificador MS4-LOE

Codigo de tipo

001 Série 006 Tipo de montagem
MSs Série MS Sem suporte de montagem
WB Fixacdo central atras (montagem em parede em cima e embai-
002 Tamanho x0), placas de conexdo nao necessarias
4 Largura do médulo 40 mm WBM Fixacao central atras (montagem em parede em cima), placas
de conexao ndo necessarias
003 Funcao wp Suporte de montagem versao basica
LOE Lubrificador de ar comprimido WPM juporte de montagem para fixacao das unidades de tratamento
ear
004 Conexdo pneumatica . -
007 Certificacao ex-UE
1/8 Rosca fémea G1/8
— Nenhuma
1/4 Rosca fémea G1/4 X 1260
AGA Placa de conexdo G1/8
AGB Placa de conexao G1/4 008 Certificacao UL
AGC Placa de conexao G3/8
AQK Placa de conexao 1/8 NPT Nenhuma. —
AQN Placa de conexao 1/4 NPT uL1 cULus ordinary location for Canada and USA
AQP Placa de conexao 3/8 NPT 009 Sentido do fluxo
005 Versao de copo Direcdo de fluxo da esquerda para a direita
R Copo de plastico com protegdo de plastico z Direcao de fluxo direita para a esquerda
u Aluminio
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Especificacdes téc

Dados técnicos gerais

Conexao pneumatica 1

nicas

61/8 [ 61/4

Lubrificador MS4-LOE

Versdo de copo

Copo de plastico com protecdo de plastico

Aluminio

Copo de plastico com protecdo de
plastico

Conexao pneumatica 2 G1/8 G1/4
Estrutura Lubrificador por névoa padrao proporcional
Tipo de fixacdo alternativo:

Valvulas reguladoras de fluxo in-line
Com acessorios

Posicdo de instalagao

Vertical +/- 5°

lizada de acordo com a norma
DIN 1343)Y

Fluxo minimo para a fungao do | 40 |/min

lubrificador

Quantidade méx. de 6leo 30 cm? 36 cm?

Vazao nominal padrao qnN

Conexdo pneumatica 1 G1/8 G1/4 | G3/8
Vazdo nominal padrao (norma- | 1.100 |/min 2.200 |/min

1) no sentido de vazao principal 1->2

Condicdes operacionais e de meio ambiente

Pressao operacional 0,1...1,2 MPa
Pressao operacional? 1...12 bar
Pressdo operacional 14,5 ... 174 psi

Meio de operagao

Ar comprimido conforme IS0 8573-1:2010 [7:4:4]
Gases inertes

Observacao sobre o meio de
operagao/controle

Funcionamento com lubrificacdo possivel

mento

Temperatura ambiente -10... 60 oC
Temperatura do meio -10... 60 oC
Temperatura de armazena- -10... 60 oC

Certificagao UL?

Nenhuma, cULus ordinary location for Canada and USA

Classe de resisténcia a corro-
530 KBK?

2 - resisténcia moderada a corrosao

1) com aprovagao UL: 1 ... 10 bar
2) Mais informagoes www.festo.com/cata

logue/ms4-loe - Support/Downloads.

3) Mais informacoes em www.festo.com/x/topic/kbk

ATEX

Categoria ATEX gas 112G

Tipo de protecdo contra a igni- | Exh IICT6 Gb X
¢ao para gas

Categoria ATEX Poeira 112D

Tipo de protecao Ex contra ex-
plosao de poeira

Exh IICT60°C Db X

Temperatura ambiente Ex

-10°C <=Ta <= +60°C

Certificacao de protecao Ex de
fora da UE

EPL Db (GB)
EPL Gb (GB)

Marca CE (ver declaracao de
conformidade)?

conforme diretriz de protegao Ex da UE (ATEX)

Marca UKCA (ver declaracao de
conformidade)?

conforme regulamentos EX do Reino Unido

1) Mais informagdes www.festo.com/catalogue/ms4-loe - Support/Downloads.
2) Mais informagoes www.festo.com/catalogue/ms4-loe -> Support/Downloads.

2026/10
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Lubrificador MS4-LOE

Especificacdes técnicas

Materiais

Versao de copo Copo de plastico com prote¢do de plastico Aluminio

Material corpo Aluminio em fundicao injetada

Material do copo Makrolon® Aluminio em fundicao injetada, Liga de aluminio
Material vedacoes Borracha de nitrilo -

Indicagao sobre os materiais | Em conformidade com RoHS

Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L

Vazao normal gn em funcao da pressao diferencial p1-2 (MS4-LOE-1/8)
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Dimensoes

Dimensdes - Tipo basico

Lubrificador MS4-LOE

Download de dados CAD & www.festo.com
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[1] Dimensao de instalagao
B1 B2 B3 D1 L1 L2 L3 L4 L5
1) 2)
MS4-LOE-1/8 42 21 54 G1/8 166,6 184,9 53 26 84,5 100
MS4-LOE-1/4 Gl/4

1) Copo com protegao, polimero
2)  Copo com protecdo, metal
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Lubrificador MS4-LOE

Informacdes para pedido

Informacdes para pedido

=

-

Conexao pneumatica 1 Versao de copo Sentido do fluxo Peso do produto N° de refe- | Tipo
réncia
G1/8 Copo de plastico com prote- | Direcdo de fluxo da esquer- | 194 g 529413 | MS4-LOE-1/8-R
G1/4 ¢ao de plastico da para a direita 529411 | MS4-LOE-1/4-R
Aluminio 354¢g 535790 | MS4-LOE-1/4-U
G3/8 Copo de plastico com prote- 325g 8232827 | MS4-LOE-AGC-R
¢ao de plastico
Informacdes para pedido - Sistema modular de produtos
Abreviagdo do tipo N° de refe- | Tipo
réncia
MS4-LOE 527701 | MS4-LOE



https://www.festo.com/catalogue/

Visao geral de periféricos

Visao geral de periféricos
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Lubrificador MS4-LOE

4
5
Acessorios - Pagina/Internet
Tipo/cddigo para pedido Descricao

[1] Lubrificador MS4-LOE & ms4-loe

[2] Suporte de montagem MS4-WB para aparelho individual 10

[3] Suporte de montagem MS4-WBM para aparelho individual 10

[4] Tampa mével MS4-END para dispositivos sem placa de conexao 11

[5] Médulo de unidao MS4-MV1 para combinacdes de unidades e aparelhos individuais com placa de conexao 10

[6] Placa-SET MS4-AG... para combinacdes de unidades 11
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Lubrificador MS4-LOE

Acessorios

Modulo de unido MS4-MV1

N

Material do médulo de unido Conformidade LABS Peso do produto N° de refe- | Tipo
réncia
POM, aco inoxidavel de alta liga VDMA24364-B1/B2-L 13g 8119201 | MS4-MV1

Suporte de montagem MS4-WP...

9

Material do esquadro Conformidade LABS Peso do produto N° de refe- | Tipo
réncia
VDMA24364-B1/B2-L 558869 | MS4-WPE
Aluminio em fundicdo injetada 39g 541554 | MS4-WP-EX
532184 | MS4-WP

45¢ 526060 | MS4-WPM-D
55¢ 526063 | MS4-WPB
541552 | MS4-WPB-EX
526061 | MS4-WPM-2D

Suporte de montagem MS4-WB

7]

p
'f‘ré
o

17

Material do esquadro Conformidade LABS Peso do produto N° derefe- | Tipo
réncia
Aco VDMA24364-B1/B2-L 46g 532185 | MS4-WB

Suporte de montagem MS4-WBM

Material do esquadro Conformidade LABS Peso do produto Ne derefe- | Tipo
réncia
Aco VDMA24364-B1/B2-L 48¢g 526062 | MS4-WBM

10 & www.festo.com/catalogue/... 2026/10
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Acessorios

Tampa de cobertura MS4-END

Material corpo Conformidade LABS Ne derefe- | Tipo
réncia
Reforcado com PA VDMA24364-B1/B2-L 538779 | MS4-END
Placa-SET MS4-AG...
Conexao pneumatica 1 Material da placa de cone- | Conformidade LABS Peso do produto N° de refe- | Tipo
Xao réncia
G1/8 Aluminio em fundicao inje- | VDMA24364-B1/B2-L 128¢ 526068 | MS4-AGA
tada 541549 | MS4-AGA-EX
G1/4 526069 | MS4-AGB
541550 | MS4-AGB-EX
G3/8 526070 | MS4-AGC
541551 | MS4-AGC-EX
Oleo especial OFSW (1 litro)
Abreviacdo do tipo Conformidade LABS N° de refe- | Tipo
réncia
OFSW VDMA24364-B2-L 152811 | OFSW-32

Lubrificador MS4-LOE
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