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Yaglayici MS4-LOE

Ozellikler

Bir bakista

Dogrudan makinede prosese uygun kullanim i¢cin cok kompakt seri
e |zgara 6l¢lisii: 40 mm

e Hassas yag dozlamali oransal yaglayici

o Yiiksek yiik altindaki tahriklerdeki asinmayi azaltir

o Yiiksek akis kapasitesi

e (Calisma sirasinda da (basing altinda) basit ve hizli yag doldurma

Festo cihazlari igin asagidaki yaglar dnerilir (1ISO 3448’e gore viskozite araligi, 1SO sinifi VG 32, 40°C’de 32 mm2/s (= cSt)):
o Festo 6zel yagi OFSW-32 (aksesuarlara bakin)

e (Castrol HySpin ZZ 32

e BP Energol HLP 32

e Mobil Nuto H 32

o Mobil DTE 24

e Shell Tellus S2 MA 32

Siparis bilgileri - Modiiler sistem & msh-loe

DDD

Konfigtire edilebilir tirtin
Bu {irlin ve tiim {rlin secenekleri, konfigiirator yoluyla siparis edilebilir.

Cizelgeler & ms4-loe
| °
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Bu belgede gosterilen semalar, ¢evrimici olarak da mevcuttur. Orada kesin degerleri goriintiilemek mimkiindiir.

islev

Orantili yaglayici, basincli havaya hassas olarak ayarlanmis miktarda yag saglar. Venturi nozulundan akis oldugunda ortaya ¢ikan basing diisiisi, yagin bir kaptan dam-

lama kapagina pompalanmasi icin kullanilir. Yag damlasi buradan oransal valfin hemen arkasindaki hava kanalina akar ve burada atomize edilir. Yag buharinin orani
basingli havanin akis hiziyla orantilidir.

Pnomatik baglanti

Baglanti plakalarinin takilmasiyla, modiil gerektiginde daha kolay degistirilebilir (6rnegin boru hatlari kullanildiginda).

Hazne tasarimi

Kavanoz korumas, plastik koruyucu kavanoz veya entegre metal kavanoz olarak segilebilir.

Montaj tiirii

[WP] Standart tip montaj braketi [WPM] Sartlandirici tiniteleri takmak icin montaj braketi

3

Modiilleri duvara montaj i¢in baglamak icin

(e

e Modiilleri duvara montaj igin baglamak icin

e Baglanti plakasi MS4-AG... ile birlikte tek bir cihazin duvara montaji igin e Baglanti plakasi MS4-AG... ile birlikte tek bir cihazin duvara montaji icin
o Tek bir cihazin duvara montaji icin MS4-AEND montaj plakas! ile birlikte e Hizliasma ve ¢ikarma
o MS4 ve MS6 serileri ile karma kombinasyon icin esit duvar mesafesi ile e Kontrol diigmesi asagl bakacak sekilde modiillerin montaji igin
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Yaglayici MS4-LOE

Ozellikler

[WB] Arka merkezde sabitleme (iistten ve alttan duvara montaj), [WBM] Arka merkezde sabitleme (iistten duvara montaj), baglanti
baglanti plakalar gerekmez plakalari gerekmez

e tek bir cihazin duvara montaji igin e tek bir cihazin duvara montaji icin

AB Ex sertifikasi

Bolge 1, 2, 21 ve 22 potansiyel olarak patlayici alanlarinda kullanim icin istege bagli cihaz modeli EX4

Ruhsat UL

Kanada ve ABD pazarlari igin glivenlik gereksinimlerini karsilayan istege bagli cihaz varyanti UL1.

Akis yonii

Ters akis yondi ile teslim edilebilir.
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Yaglayici MS4-LOE

Tip anahtari
001 Seri 006 Montaj tirli
MS MS serisi Montaj braketi olmadan

WB Arka merkezde sabitleme (iistten ve alttan duvara montaj), bag-
002 Boyut lanti plakalar gerekmez
4 Izgara 6lciisii 40 mm WBM Arka merkezde sabitleme (iistten duvara montaj), baglanti pla-

kalar gerekmez

003 islev WP Standart tip montaj braketi
LOE Basincl hava yaglayic WPM Sartlandirici tiniteleri takmak icin montaj braketi
004 Priomatik baglanti % Lo e
1/8 Disi dis G1/8 Yok — .
1/4 Disi dis G1/4 EX4 AB patlamaya karsi koruma direktifine (ATEX) gore Il 2GD
AGA Baglantl plakasi G1/8 008 Ruhsat UL
AGB Baglanti plakasi G1/4
AGC Baglanti plakasi G3/8 Yok
AQK Baglanti plakas! 1/8 NPT uL1 Kanade ve ABD i¢in cULus ordinary location
AQN Baglanti plakasi 1/4 NPT

00 Akig yonii
AQP Baglanti plakasi 3/8 NPT . SRS

Akis yonii soldan saga

005 Hazne tasarimi z Akis yonii sagdan sola
R Plastik koruyucu kafesli plastik kap
u Metal hazne
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Veri sayfasi

Genel teknik veriler

Pnématik baglanti 1

61/8 [ 61/4

Yaglayici MS4-LOE

G3/8
Hazne tasarimi Plastik koruyucu kafesli plastik kap Plastik koruyucu kafesli plastik kap
Pnématik baglanti 2 G1/8 |Gl/4 G3/8
Tasarim Orantili standart sis yaglayici
Montaj tiirii istege bagli olarak:
Kablo déseme
Aksesuar kullanilarak
Montaj konumu dikey +/- 5°
Yaglayicr islevi igin minimum | 40 |/dak
akis hizi
Maks. yag dolum miktari 30 cm? 30 cm?
Standart anma debisi gnN
Pnématik baglanti 1 G1/8 G1/4 |GB/8
Standart nominal debi (DIN 1.100 l/dak 2.200 l/dak
1343‘e gbre normallestiril-
mis)?
1) Ana akis y6niinde 1->2
Calisma ve cevre kosullari
Calisma basinci 0,1...1,2 MPa
Calisma basinci?) 1..12bar
Calisma basinci 14,5 ... 174 psi
isletim ortami IS0 8573-1:2010 [7:4:4] uyarinca basincli hava
inert gazlar

isletim / kontrol ortami hak-
kinda not

Yagli isletim miimkiin

Ortam sicakligi -10 ... 60°C
Akigkan sicakligi -10 ... 60°C
Depolama sicakligi -10.... 60°C
Ruhsat UL? Yok, Kanade ve ABD i¢in cULus ordinary location

Korozyon direnci sinifi KBK®)

2 - orta derece korozyona maruziyet

1) ULonayli: 1... 10 bar

2) Daha fazla bilgi igin bkz. www.festo.com/catalogue/ms4-loe - Support/Downloads.
3) Daha fazla bilgi igin bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

ATEX

ATEX kategorisi, gaz 112G

Ex atesleme koruma sinifi Exh IICT6 Gb X
ATEX kategorisi, toz 112D

Ex atesleme koruma sinifi, toz

Exh IICT60°C Db X

Ex ortam sicaklig

-10°C<=Ta <= +60°C

AB disinda patlamaya karsi
koruma onay!

EPL Db (Birlesik Krallik)
EPL Gb (Birlesik Krallik)

CEisareti (bkz. Uygunluk Beya-
nn?

AB patlamaya karsi koruma direktifine (ATEX) gore

UKCA isareti (bkz. Uygunluk
Beyani)?

UK EX diizenlemelerine gore

1) Daha fazla bilgi icin bkz. www.festo.com/catalogue/ms4-loe - Support/Downloads.
2) Daha fazla bilgi igin bkz. www.festo.com/catalogue/ms4-loe - Support/Downloads.
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Veri sayfasi

Malzemeler

Hazne tasarimi Plastik koruyucu kafesli plastik kap Metal hazne
Govde malzemesi Aliiminyum pres dékiim

Kabuk malzemesi Makrolon®

Aliiminyum pres dokiim, Dévme aliiminyum alagim

Sizdirmazlik elemanlari malze- | NBR

mesi
Malzeme hakkinda not RoHS uyumlu
LABS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Fark basinci p1-2°ye bagli normal debi gn (MS4-LOE-1/8)
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Olciiler

Olgiiler - Ana tip

B3
B2

Yaglayici MS4-LOE

CAD verilerini indir & www.festo.com
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[1] Kurulum boyutu
B1 B2 B3 D1 L1 L2 L3 L4 L5
1) 2)
MS4-LOE-1/8 51/8
2 21 166, 184, ) ’ y
MS4-LOE-1/4 4 54 cia 66,6 84,9 53 6 84,5 00

1) Koruyucu sepet, plastik
2)  Koruyucu sepet, metal
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Siparis bilgileri

Siparis bilgileri

=

-

Pnomatik baglanti 1 Hazne tasarimi Akis yonii Uriin agirlig) Parca no. Tip

G1/8 Plastik koruyucu kafesli Akis yonii soldan saga 194 ¢ 529413 | MS4-LOE-1/8-R

G1/4 plastik kap 529411 | MS4-LOE-1/4-R
Metal hazne 354g 535790 | MS4-LOE-1/4-U

G3/8 Plastik koruyucu kafesli 325¢g 8232827 | MS4-LOE-AGC-R
plastik kap

Siparis bilgileri — Modiiler iiriin sistemi

Tip kodu Parca no. Tip

MS4-LOE 527701 | MS4-LOE
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Cevre birimlerine genel bakis

Cevre birimlerine genel bakis
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Yaglayici MS4-LOE

4
5
Aksesuar > Sayfa/internet
Tip/siparis kodu Aciklama

[1] Yaglayict MS4-LOE & ms4-loe

[2] Montaj braketi MS4-WB tekli cihaz icin 10

[3] Montaj braketi MS4-WBM tekli cihaz icin 10

[4] Kapak MS4-END baglanti plakasiz cihazlaricin 10

[5] Modiil baglantt MS4-MV1 baglanti plakali cihaz kombinasyonlari ve tekli cihazlar igin 10

(6] Baglanti plakasi-SET MS4-AG... cihaz kombinasyonlari igin 11
2026/10 & www.festo.com/catalogue/...
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Aksesuar

Modiil baglantisi MS4-MV1

N

Modiil baglantinin malzemesi LABS uygunlugu Uriin agirlig Parca no. Tip
POM, Yiiksek alasimli paslanmaz celik | VDMA24364-B1/B2-L 13¢g 8119201 | MS4-MV1
Montaj braketi MS4-WP...
Montaj braketi malzemesi LABS uygunlugu Uriin agirligi Parca no. Tip
VDMA24364-B1/B2-L 558869 | MS4-WPE
Aliiminyum pres dokim 39g 541554 | MS4-WP-EX
532184 | MS4-WP
45¢g 526060 | MS4-WPM-D
55¢ 526063 | MS4-WPB
541552 | MS4-WPB-EX
526061 | MS4-WPM-2D
Montaj braketi MS4-WB
N
"
l?,"f ]
P
¢
Montaj braketi malzemesi LABS uygunlugu Uriin agirlig Parca no. Tip
Celik VDMA24364-B1/B2-L 46 g 532185 | MS4-WB
Montaj braketi MS4-WBM
Byal
f:r ’
Montaj braketi malzemesi LABS uygunlugu Uriin agirligi Parca no. Tip
Celik VDMA24364-B1/B2-L 48g 526062 | MS4-WBM
Kapak MS4-END
l !
1 |
| |
I |
U
Govde malzemesi LABS uygunlugu Parca no. Tip
Polyamid amplifikatorli VDMA24364-B1/B2-L 538779 | MS4-END

10
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Aksesuar

Baglant plakasi-SET MS4-AG...

Yaglayici MS4-LOE

Pnématik baglanti 1 Baglanti plakasi malzemesi | LABS uygunlugu Uriin agirlig: Parca no. Tip

G1/8 Aliminyum pres dokiim VDMA24364-B1/B2-L 128¢g 526068 | MS4-AGA
541549 | MS4-AGA-EX

G1/4 526069 | MS4-AGB
541550 | MS4-AGB-EX

G3/8 526070 | MS4-AGC
541551 | MS4-AGC-EX

Ozel yag OFSW (1 litre)

Tip kodu | LABS uygunlugu | Parga no. | Tip

OFSW VDMA24364-B2-L 152811 | OFSW-32
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