Flexible Zufuhr!

Drehdurchfiihrung GF

drehsicher

Fiir Druckluft und Vakuum, auf Anfrage auch fiir Fliissigkeiten oder

Gase - die neuen Einfach- und Mehrfach-Drehdurchfiihrungen GF von

Festo garantieren lhnen eine sichere Ubertragung der Medien von
fest stehenden Quellen zu rotierenden Maschinenteilen.

Absolut flexible Medienzu-

und Riickfuhr

Durch die radialen und axialen
Ein- und Ausgédnge der neuen
Mehrfach-Drehdurchfiihrung
kann auf einfachste Art und
Weise das Medium zu- und auch
wieder riickgefiihrt werden, je
nachdem, wie es besser zu lhrer
Anlage passt —von der Seite oder
von unten.

Sicherer Medientransport durch
robuste Ausfiihrung

Durch die kompakte und robuste
Bauweise mit Doppelkugellager

stellen die Einfach- und Mehr-

Robuste Ausfiihrung!

fach-Drehdurchfiihrungen einen
zuverldssigen Schutz lhrer
Medienversorgung vor mechani-
schen Belastungen dar.

Zuverldssige Komplettlosungen
von Festo

Ein auf alle Drehdurchfiihrungen
abgestimmtes Sortiment an pas-
senden Verschraubungen und
Schlduchen bietet Ihnen zudem
eine zuverldssige Losung bei der
Installation der Drehdurchfiih-
rungen. Einfach alles im Paket
bestellen, anschlieffen und los-
legen.
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Product Short Information



Drehdurchfiihrung GF

Einfach-Drehdurchfiihrung
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Typ Durchfluss Gewicht | 1/min.|Druckber. | Temp. Medien | Material Fiir alle GF-Typen gilt:
[l/min.] [Kg] [bar] [°C] eAnwendungen mit Fliissigkeiten
GF-1/8-M5 |490* |2250** | 0,40 3000 |[-0,95 bis 10| -10 bis 80| Druckluft, | Gehduse: Messing auf Anfrage
GF-1/4-1/8 |1200* | 4000** | 0,37 3000 Vakuum | vernickelt; eSonderausfiihrungen
GF-1/2-1/4|3850* | 14100**| 1,19 2500 Hohlwelle: Edelstahl auf Anfrage erhaltlich
*gnN: 1 --> 2.1 bei 6 bar Ausgange verschlossen **qn: 1--> 2.1 bis 2.4 offen
Teilenummer |Typ A |B |@C|@D |OE |BF |G GH |9) |K |L NW | SW
00539290 GF-1/8-M5 | 6,5 [15,5|40 | M5 9 G1/8 |7,0 (30 (14,5 (1,0 |64,0 |6 17
00539291 GF-1/4-1/8|8,0 [17,0|40 |G1/8 |16 |G1/4 |9,5 |30 |17,0 |1,5 [65,5 |8 17
00539292 GF-1/2-1/410,5 [24,0| 60 | G1/4 |20 |G1/2 |14,5 |45 |26,5 [1,5 |90,0 |15 27
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Typ Durchfluss Gewicht | 1/min.|Druckber. | Temp. Medien Material
[l/min.] [Kg] [bar] [°C]
GF-1/8-2 720* |1050** (1,77 300 -0,95 bis 10 | -10 bis 80| Druckluft, | Gehduse: Messing
GF-1/4-2 1250* | 2000**| 2,95 300 Vakuum | vernickelt;
GF-1/2-2 4450% | 7400** | 7,38 300 Hohlwelle: Edelstahl
*gnN1: 1.1 --> 2.1 bei 6 bar --> 5 bar **qnN2: 1.2 --> 2.2 bei 6 bar --> 5 bar Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Teilenummer|Typ  |BAIB | |@D |BE|F |G |oH|@) |@k|L |m|@n [P [q |Nw| RuiterStraBe82
73734 Esslingen
00539287 GF-1/8-2]60 (70,5 [26,5/G1/8 |15 |46 | 16|33 | 42|50 | 113 |21|16 |9,5 |14,5|6 Tel. +49 (0)711 347 0
00539288 GF-1/4-2{70 (81,5 34,5/ G1/4 |19 |46 | 20|40 | 50 | 65 | 131 | 28|20 |13,5|19,5|8 Fax +49 (0)711 347 2628
00539289 GF-1/2-2]95 (112 [49,5/G1/2|28 |65 | 30|65 |78 |90 |174 |39|28 |17,5 25,515 E-mail: info_de@festo.com
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