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Ersatzteilliste
Spare parts list

704 272
0707NH

Ventilinsel
Valve terminal
Terminal de válvulas
Terminal de distributeurs
Unitá di valvole
Ventilterminal

Type 32/MPA�ASI�...
mit elektrischem
modularem Multipol
with modular multi�pin
plug connection
con conector eléctrico
multipolo modular
avec multipôle électrique
modulaire
con multipolo electrico
modulare
med modulära elektrisk
multipol�anslutning

Sehr geehrter Festo Kunde,
falls dieses Produkt ohne eine
ausführliche Beschreibung an Sie
geliefert wird, kann dies folgen-
den Grund haben:
Die Beschreibung wurde bei Ihrer
Bestellung nicht ausgewählt, weil
Sie bereits eine Beschreibung zu
diesem Produkt haben oder diese
im Internet herunter geladen ha-
ben. Falls Sie jedoch eine weitere
Beschreibung wünschen, können
Sie diese auch extra bestellen.
Mit der Typenbezeichnung auf
dem Typenschild des Knotens und
nebenstehender Tabelle finden
Sie die passende(n) Beschrei-
bung(en). Bitte beachten Sie, daß
Elektronik�, Pneumatik� und Zu-
satz�Beschreibungen getrennt zu
bestellen sind.

Dear Festo customer,
If this product has been supplied
to you without a detailed manual,
the reason may be the following:
The manual was not selected with
your order because you already
have a manual for this product or
you have downloaded this in
Internet.
If, however, you would like an
extra copy of the manual, you can
order this separately. Look at the
rating plate of the node to find
the type designation and then
use the table opposite to find the
number(s) of the appropriate
manual(s). Please note that
electronics, pneumatics and
supplementary manuals should
be ordered separately in each
case.

Muy estimado cliente de Festo:
Si Vd. ha recibido este producto
sin un extenso manual de
instrucciones, es posible que Vd. 
El manual no se incluyó en su
pedido puesto que ya disponía de
él o lo descargó desde Internet.
Sin embargo, si Vd. desea recibir
otro manual de instrucciones,
podrá pedirlo por separado.
Recurriendo a la identificación
del tipo que consta sobre la placa
de especificaciones y a la tabla
que se incluye aquí, Vd.
encontrará el o los manuales que
busca. Por favor, tome en cuenta
que el pedido para los manuales
para unidades electrónicas,
neumáticas y para manuales
complementarios deberá
efectuarse por separado.

Cher client de Festo,
Au cas où vous recevriez ce
produit non accompagné de son
manuel, la raison pourrait en être
la suivante : La notice n.a pas été
sélectionnée lors de votre
commande car vous avez déjá
une notice sur ce produit ou vous
l.avez téléchargée sur Internet. Si
vous désirez tout de même
recevoir un autre manuel, vous
pouvez le commander
séparément. A partir de la
désignation du type, indiquée sur
la plaque signalétique du
terminal et en vous aidant du
tableau ci�après, vous pourrez
retrouver la (les) notice(s) qu’il
vous faut. Pensez à faire une
commande séparée pour la
pneumatique, l’électronique et
les suppléments.

Gentile cliente,
qualora il prodotto sia stata for-
nita senza il relativo manuale,
questo può dipendere dai se-
guenti motivi: Al momento della
Sua ordinazione la descrizione
non è stata scelta perché Lei di-
spone già di una descrizione di
questo prodotto o perché l.ha
scaricata da Internet. Nel caso
tuttavia sia richiesto ugualmente
il manuale, questo può essere or-
dinato separatamente. Facendo
riferimento alla descrizione del
tipo riportata sulla targhetta di
identificazione del nodo e alla ta-
bella riportata a lato, è possibile
trovare il/i manuale/i desidera-
to/i. La preghiamo di tener pre-
sente che i manuali per la parte
elettronica, pneumatica e i ma-
nuali supplementare sono da or-
dinare separatamente.

Ärade kund,
om denna produkt levererats
utan utförling beskrivning, kan
detta ha följande grund:
Manualenmarkerades inte i din
beställning därför att du redan
har enmanual till den här
produkten, eller har laddat ner
den från internet. Om en ny
beskrivning önskas, kan denna
beställas separat. Med hjälp av
typbeteckningen på nodens
typskylt och vidstående tabell
kan passande beskrivning hittas.
Elektronik�, pneumatik� och
komplementbeskrivningar
beställs oberoende av varandra.
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Type 32/MPA�ASI�...
mit elektrischem modularem Multipol / with modular multi�pin plug connection
con conector eléctrico multipolo modular / avec multipôle électrique modulaire
con multipolo electrico modulare / med modulära elektrisk multipol�anslutning

Pos. Typ Ersatzteil�Nr. St. Lieferumfang Pos. Typ Ersatzteil�Nr. St. Lieferumfang
Item Type Spare Part No. Qty. Scope of delivery Item Type Spare Part No. Qty. Scope of delivery
Pos. Tipo Nº de pieza de

recambio
Pz. Dotación del suministro Pos. Tipo Nº de pieza de

recambio
Pz. Dotación del suministro

Type Nº de pèce de
rechange

Pce. Fourniture Type Nº de pèce de
rechange

Pce. Fourniture

Tipo Cod. parte di
ricambio

Pz. Volume di fornitur Tipo Cod. parte di
ricambio

Pz. Volume di fornitur

Typ Reservdelsnr. St. Ingår i leveransen Typ Reservdelsnr. St. Ingår i leveransen

MA01 VMPA1�RP 533351 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MN01 M3X24 674743 1
MA02 8,8 x 4,30 x 3,2 659340 1 MN25 M4 x 8 SFS�Taptit 2 337799 1
MA03 MPA1 658421 1 MN26 A4,3 DIN 6797 200762 1
MA05 VMPA1�M1H�M�PI 533342 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MN50 M2,5x12 DIN 912 665984 1

VMPA1�M1H�J�PI 533343 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MN54 M3 x 22 T10 712993 1
VMPA1�M1H�B�PI 533344 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MN71 ALTRACS 3X9 674456 1
VMPA1�M1H�G�PI 533345 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MN80 ALTRACS 3X26 674668 1
VMPA1�M1H�E�PI 533346 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MV04 VMPA�HBT�B 540897 10
VMPA1�M1H�K�PI 533347 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MV05 HMP�... 671579 1
VMPA1�M1H�N�PI 533348 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MV06 QSM�M7�6�l 153321 1
VMPA1�M1H�H�PI 533349 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 QSM�M7�1/4�I�U�M 183740 1
VMPA1�M1H�D�PI 533350 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 QSM�M7�3/16�I�U�M 183739 1
VMPA1�M1H�X�PI 534415 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MV08 QSM�M7�4�l 153319 1
VMPA1�M1H�W�PI 540050 1 2xMA02,1xMA03,2xMN00 MV10 QS�G�¼�8�l 186110 1
VMPA1�M1H�I�PI 543605 1 2xMA02,1xMA03,2xMN01 QS�G�¼�10�l 186112 1

MA06 VMPA2�RP 537962 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 MV11 QS�¼�5/16�l�U�M 183743 1
MA07 MPA2 667904 1 QS�¼�3/8�l�U�M 183744 1
MA08 VMPA2�M1H�M�PI 537952 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 MV12 QS�G1/8�6�l 186107 1

VMPA2�M1H�J�PI 537953 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 QS�G1/8�8�l 186109 1
VMPA2�M1H�B�PI 537954 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 MV13 QS�1/8�1/4�I�U�M 183742 1
VMPA2�M1H�G�PI 537955 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 QS�1/8�5/16�I�U�M 183741 1
VMPA2�M1H�E�PI 537956 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 MV15 VMPA�HBV�B 540898 10
VMPA2�M1H�K�PI 537957 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01 MV70 VMPA1�ST�1�4 533362 1 5xMV74,5xMV75
VMPA2�M1H�N�PI 537958 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01
VMPA2�M1H�H�PI 537959 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01
VMPA2�M1H�D�PI 537960 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01
VMPA2�M1H�X�PI 537961 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01
VMPA2�M1H�W�PI 540051 1 2xMA02,1xMA07,2xMN01
VMPA1�M1H�I�PI 543703 1 2xMA02,1xMA07,2xMN02

MA50 MPA 659481 1
MA51 VMPA�APU 533374 1 1xMA50,6xMN54
MA53 VMPA�AP 533375 1 1xMA50,6xMN54

VMPA�AP�3/8 541629 1 1xMA50,6xMN54
MC51 VMPA1�MP�EMM�4 537987 1 1xMC53,2xMN50

VMPA1�MP�EMM�8 537988 1 1xMC53,2xMN50
MC52 VMPA2�MPM�EMM�2 537985 1 1xMC53,2xMN50

VMPA2�MPM�EMM�4 537986 1 1xMC53,2xMN50
MC53 MPA 667906 1 1xMC55
MC54 VMPA1�FB�AP�4�1 533352 1 3xMN71

VMPA1�FB�AP�4�1�T1 538657 1 3xMN71
VMPA1�AP�4�1�EMM�8 546804 1 1xMC51;1xMC53,2xMN50,1xMC83,3xMN71
VMPA1�AP�2�1�EMM�2 546806 1 1xMC51;1xMC53,2xMN50,1xMC83,3xMN71

MC56 VMPA2�FB�AP�2�1 538000 1 3xMN71
VMPA2�FB�AP�2�1�T1 538677 1 3xMN71
VMPA2�AP�4�1�EMM�8 546805 1 1xMC52;1xMC53,2xMN50,1xMC83,3xMN71
VMPA2�AP�2�1�EMM�2 546807 1 1xMC52;1xMC53,2xMN50,1xMC83,3xMN71

MC72 VMPA1�FB�SPU 533353 1 1xMN71,2xMN80
VMPA1�FB�SP 533354 1 1xMN71,2xMN80

MC76 VMPA�BG�RW 534416 1 2xMN71
MC83 VMPA2�MPM�EV�AB�2 537989 1

VMPA1�MPM�EV�AB�4 537993 1
VMPA1�MPM�EV�AB�8 537994 1

MC84 VMPA2�MPM�EV�ABV�2 537991 1
VMPA1�MPM�EV�ABV�4 537995 1
VMPA1�MPM�EV�ABV�8 537996 1

MC85 MPA 689543 1
MC90 VMPA1�DPU 533355 1
MC91 VMPA1�DPU�PRS 533358 1
MC92 VMPA1�DPU�P 533356 1
MC93 VMPA1�DPU�RS 533357 1
MC94 VMPA1�DP 533359 1
MC95 VMPA1�DP�PRS 533365 1
MC96 VMPA1�DP�P 533363 1
MC97 VMPA1�DP�RS 533364 1
MD74 VMPA�EPR 533373 1
MG00 CPX�AB�4�M12x2�5P�M3 546996 1 4xMN54

CPX�AB�8�M8�3P�M3 546998 1 4xMN54
CPX�AB�8�KL�4P�M3 546999 1 4xMN54
CPX�Ab�1�SUB�BU�25P�M3547000 1 4xMN54
CPX�AB�4�HAR�4P�M3 547001 1 4xMN54

MH00 VMPA�ASI�EPL�E�4E4A�Z 546988 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�G�4E4A�Z 546989 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�EU�4E4A�Z546990 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�GU�4E4A�Z546991 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�E�8E8A�Z 546992 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�G�8E8A�Z 546993 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�EU�8E8A�Z546994 1 1xMH01
VMPA�ASI�EPL�GU�8E8A�Z546995 1 1xMH01

MH01 MPA�ASI�CPI 699931 1
MN00 M2 x 23 678917 1


