
www.festo.com

Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S

Больше места для других вещей!

Идеальны для небольших 
перемещений
Цилиндр ADN-S диаметров 6 и 
10 м, не содержащий медь, 
идеален для испытательных и 
моделирующих стендов, напри-
мер, нажатия кнопок на устрой-
ствах или операций включени-
я-выключения, в которых 
нагрузка обычно невелика. 
Благодаря отличным рабочим 
характеристикам цилиндры 
AEN-S/ADN-S при их малом 
весе и уменьшенном корпусе 
надежны в работе и долго-
вечны.

Помещаются в любом
пространстве
Достоинства цилиндра ADN осо-
бенно очевидны при установке 
в чистой среде при высокой 
плотности, поскольку им всегда 
легко управлять. Разнообразие 
вариантов монтажа делает его 
установку простой и быстрой 
даже в максимально ограни-
ченных пространствах. Вы тоже 
легко найдете место для его 
установки. 

Гибкий монтаж
Внутренняя резьба штока обе-
спечивает дополнительные 
варианты монтажа.

Системы небольших размеров при более высокой производи-
тельности. Теперь такой баланс достижим с помощью компакт-
ных цилиндров AEN-S и ADN-S. Эти цилиндры благодаря своим 
небольшим размерам, малому весу, а также компактному цель-
ному корпусу отлично подходят для небольших перемещений.

•	Компактные размеры
•	Легкие и универсальные
•	Не содержат меди, широ-

кий размерный диапазон
•	Быстрая и надежная 

поставка даже в больших 
объемах

Основные характеристики

Высокая 
производительность 

при малых  
размерах
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Линейка основной продукции
охватывает 80 % ваших задач
автоматизации

Доступны по всему миру: всегда есть на складе
Превосходно: качество Festo по привлекательной цене
Просто: для размещения заказа онлайн достаточно пары щелчков мыши
Быстро: заказ готов к отправке с завода Festo в течение 24 часов

Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S

Код для заказа

Варианты монтажа

Спереди

Пример использования: 
испытание функций смартфона

Сзади Сбоку

Компактная конструкция
Для минимального монтажного 
пространства Ø 6, 10

Укороченная конструкция
Малый вес и экономия простран-
ства

Точное моноблочное производство
Для улучшенных рабочих характери-
стик

Монтаж с двух сторон
Для различных вариантов монтажа

Шток с внутренней или наружной 
резьбой
Больше вариантов монтажа

Технические характеристики

Энергия удара с Р-демпфированием [Дж] 0,006 … 1,3

Температура окружающей среды [°C] -10 … + 60

Максимальное рабочее давление [бар] 10

Минимальное рабочее давление [бар] 0,6  … 1,0

Скорость цилиндра (м/с) 0,5 … 1,3

ø6 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63

Размер С 
Без магнита*

15,5 15,5 15,5 16 17,5 19 21,5 26 29 32

*c магнитом прим. на 4 мм длиннее

001  002  003  004  005  006  007         008 

– S – – – – – – Обозначения: Обязательные данные Дополнительно

001  Тип

ADN Компактный цилиндр двустороннего действия

AEN Компактный цилиндр одностороннего действия

002  Конструктивное исполнение

S Укороченный

003  Диаметр поршня Ø [мм]

... 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

004  Ход [мм]

... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

005  Резьба штока

A Наружная резьба

I Внутренняя резьба

006  Демпфирование

– Без демпфирования

P Упругие демпфирующие кольца/пластины с обеих сторон

007  Опрос положений

– Без опроса положений

A С помощью датчика положения

008  Особые свойства материала

– Нет

F1A Рекомендовано для производственных предприятий по 
изготовлению литий-ионных батарей

C C

Легче  
благодаря уменьшенной
длине корпуса

Привлекательный дизайн

Универсальные размеры
от Ø 12 до Ø 63

Комбинация материалов без
содержания меди
от Ø 12 до Ø 32



 www.festo.com

Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры AEN-S одностороннего действия

Данные для заказа 

q q Линейка основной продукции

Без демпфирования
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

6 Без опроса положений
5 qq 4984929 AEN-S-6-5-I qq 8080593 AEN-S-6-5-A
10 qq 4984930 AEN-S-6-10-I qq 8080594 AEN-S-6-10-A

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5267300 AEN-S-6-5-I-A qq 8080591 AEN-S-6-5-A-A
10 qq 5267301 AEN-S-6-10-I-A qq 8080592 AEN-S-6-10-A-A

10 Без опроса положений
5 qq 4891759 AEN-S-10-5-I qq 8080583 AEN-S-10-5-A
10 qq 4891760 AEN-S-10-10-I qq 8080586 AEN-S-10-10-A

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5269268 AEN-S-10-5-I-A qq 8080584 AEN-S-10-5-A-A
10 qq 5269269 AEN-S-10-10-I-A qq 8080585 AEN-S-10-10-A-A

[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

12 Без опроса положений
5 qq 8076479 AEN-S-12-5-I-P qq 8092150 AEN-S-12-5-A-P
10 qq 8076476 AEN-S-12-10-I-P qq 8092149 AEN-S-12-10-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076475 AEN-S-12-5-I-P-A qq 8092152 AEN-S-12-5-A-P-A
10 qq 8076477 AEN-S-12-10-I-P-A qq 8092151 AEN-S-12-10-A-P-A

16 Без опроса положений
5 qq 8076496 AEN-S-16-5-I-P qq 8092144 AEN-S-16-5-A-P
10 qq 8076492 AEN-S-16-10-I-P qq 8092143 AEN-S-16-10-A-P
25 qq 8076497 AEN-S-16-25-I-P qq 8092140 AEN-S-16-25-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076495 AEN-S-16-5-I-P-A qq 8092142 AEN-S-16-5-A-P-A
10 qq 8076493 AEN-S-16-10-I-P-A qq 8092139 AEN-S-16-10-A-P-A
25 qq 8076494 AEN-S-16-25-I-P-A qq 8092141 AEN-S-16-25-A-P-A

20 Без опроса положений
5 qq 8076501 AEN-S-20-5-I-P qq 8092220 AEN-S-20-5-A-P
10 qq 8076499 AEN-S-20-10-I-P qq 8092219 AEN-S-20-10-A-P
25 qq 8076503 AEN-S-20-25-I-P qq 8092224 AEN-S-20-25-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076502 AEN-S-20-5-I-P-A qq 8092222 AEN-S-20-5-A-P-A
10 qq 8076498 AEN-S-20-10-I-P-A qq 8092221 AEN-S-20-10-A-P-A
25 qq 8076500 AEN-S-20-25-I-P-A qq 8092223 AEN-S-20-25-A-P-A

25 Без опроса положений
5 qq 8076509 AEN-S-25-5-I-P qq 8092182 AEN-S-25-5-A-P
10 qq 8076507 AEN-S-25-10-I-P qq 8092179 AEN-S-25-10-A-P
25 qq 8076504 AEN-S-25-25-I-P qq 8092180 AEN-S-25-25-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076506 AEN-S-25-5-I-P-A qq 8092177 AEN-S-25-5-A-P-A
10 qq 8076505 AEN-S-25-10-I-P-A qq 8092178 AEN-S-25-10-A-P-A
25 qq 8076508 AEN-S-25-25-I-P-A qq 8092181 AEN-S-25-25-A-P-A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры AEN-S одностороннего действия

Данные для заказа

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

32 Без опроса положений
5 qq 8076512 AEN-S-32-5-I-P qq 8092167 AEN-S-32-5-A-P
10 qq 8076510 AEN-S-32-10-I-P qq 8092164 AEN-S-32-10-A-P
25 qq 8076514 AEN-S-32-25-I-P qq 8092163 AEN-S-32-25-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076511 AEN-S-32-5-I-P-A qq 8092165 AEN-S-32-5-A-P-A
10 qq 8076515 AEN-S-32-10-I-P-A qq 8092166 AEN-S-32-10-A-P-A
25 qq 8076513 AEN-S-32-25-I-P-A qq 8092168 AEN-S-32-25-A-P-A

40 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5149290 AEN-S-40-5-I-P-A qq 8092162 AEN-S-40-5-A-P-A
10 qq 5149291 AEN-S-40-10-I-P-A qq 8092161 AEN-S-40-10-A-P-A
25 qq 5149292 AEN-S-40-25-I-P-A qq 8092160 AEN-S-40-25-A-P-A

50 Опрос с помощью датчика положения
10 qq 5137803 AEN-S-50-10-I-P-A qq 8092153 AEN-S-50-10-A-P-A
25 qq 5137804 AEN-S-50-25-I-P-A qq 8092154 AEN-S-50-25-A-P-A

63 Опрос с помощью датчика положения
10 qq 5132651 AEN-S-63-10-I-P-A qq 8092148 AEN-S-63-10-A-P-A
25 qq 5132652 AEN-S-63-25-I-P-A qq 8092146 AEN-S-63-25-A-P-A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон

Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

12 Без опроса положений
5 qq 8076407 ADN-S-12-5-I-P qq 8091419 ADN-S-12-5-A-P
10 qq 8076419 ADN-S-12-10-I-P qq 8091428 ADN-S-12-10-A-P
15 qq 8076417 ADN-S-12-15-I-P qq 8091416 ADN-S-12-15-A-P
20 qq 8076415 ADN-S-12-20-I-P qq 8091420 ADN-S-12-20-A-P
25 qq 8076413 ADN-S-12-25-I-P qq 8091426 ADN-S-12-25-A-P
30 qq 8076411 ADN-S-12-30-I-P qq 8091423 ADN-S-12-30-A-P
35 qq 8076409 ADN-S-12-35-I-P qq 8091418 ADN-S-12-35-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076406 ADN-S-12-5-I-P-A qq 8091427 ADN-S-12-5-A-P-A
10 qq 8076418 ADN-S-12-10-I-P-A qq 8091424 ADN-S-12-10-A-P-A
15 qq 8076416 ADN-S-12-15-I-P-A qq 8091422 ADN-S-12-15-A-P-A
20 qq 8076414 ADN-S-12-20-I-P-A qq 8091429 ADN-S-12-20-A-P-A
25 qq 8076412 ADN-S-12-25-I-P-A qq 8091421 ADN-S-12-25-A-P-A
30 qq 8076410 ADN-S-12-30-I-P-A qq 8091417 ADN-S-12-30-A-P-A
35 qq 8076408 ADN-S-12-35-I-P-A qq 8091425 ADN-S-12-35-A-P-A

16 Без опроса положений
5 qq 8076393 ADN-S-16-5-I-P qq 8091671 ADN-S-16-5-A-P
10 qq 8076405 ADN-S-16-10-I-P qq 8091670 ADN-S-16-10-A-P
15 qq 8076403 ADN-S-16-15-I-P qq 8091677 ADN-S-16-15-A-P
20 qq 8076401 ADN-S-16-20-I-P qq 8091666 ADN-S-16-20-A-P
25 qq 8076399 ADN-S-16-25-I-P qq 8091665 ADN-S-16-25-A-P
30 qq 8076397 ADN-S-16-30-I-P qq 8091672 ADN-S-16-30-A-P
35 qq 8076395 ADN-S-16-35-I-P qq 8091676 ADN-S-16-35-A-P

Без опроса положений
5 qq 8076392 ADN-S-16-5-I-P-A qq 8091668 ADN-S-16-5-A-P-A
10 qq 8076404 ADN-S-16-10-I-P-A qq 8091678 ADN-S-16-10-A-P-A
15 qq 8076402 ADN-S-16-15-I-P-A qq 8091667 ADN-S-16-15-A-P-A
20 qq 8076400 ADN-S-16-20-I-P-A qq 8091674 ADN-S-16-20-A-P-A
25 qq 8076398 ADN-S-16-25-I-P-A qq 8091675 ADN-S-16-25-A-P-A
30 qq 8076396 ADN-S-16-30-I-P-A qq 8091669 ADN-S-16-30-A-P-A
35 qq 8076394 ADN-S-16-35-I-P-A qq 8091673 ADN-S-16-35-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

12 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142562 ADN-S-12-5-I-P-A-F1A qq 8142576 ADN-S-12-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142563 ADN-S-12-10-I-P-A-F1A qq 8142577 ADN-S-12-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142564 ADN-S-12-15-I-P-A-F1A qq 8142578 ADN-S-12-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142565 ADN-S-12-20-I-P-A-F1A qq 8142579 ADN-S-12-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142566 ADN-S-12-25-I-P-A-F1A qq 8142580 ADN-S-12-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142567 ADN-S-12-30-I-P-A-F1A qq 8142581 ADN-S-12-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142568 ADN-S-12-35-I-P-A-F1A qq 8142582 ADN-S-12-35-A-P-A-F1A

16 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142728 ADN-S-16-5-I-P-A-F1A qq 8142735 ADN-S-16-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142729 ADN-S-16-10-I-P-A-F1A qq 8142736 ADN-S-16-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142730 ADN-S-16-15-I-P-A-F1A qq 8142737 ADN-S-16-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142731 ADN-S-16-20-I-P-A-F1A qq 8142738 ADN-S-16-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142732 ADN-S-16-25-I-P-A-F1A qq 8142739 ADN-S-16-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142733 ADN-S-16-30-I-P-A-F1A qq 8142740 ADN-S-16-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142734 ADN-S-16-35-I-P-A-F1A qq 8142741 ADN-S-16-35-A-P-A-F1A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа 
q q Линейка основной продукции

[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

20 Без опроса положений
5 qq 8076323 ADN-S-20-5-I-P qq 8091431 ADN-S-20-5-A-P
10 qq 8076341 ADN-S-20-10-I-P qq 8091449 ADN-S-20-10-A-P
15 qq 8076339 ADN-S-20-15-I-P qq 8091447 ADN-S-20-15-A-P
20 qq 8076337 ADN-S-20-20-I-P qq 8091445 ADN-S-20-20-A-P
25 qq 8076335 ADN-S-20-25-I-P qq 8091443 ADN-S-20-25-A-P
30 qq 8076333 ADN-S-20-30-I-P qq 8091441 ADN-S-20-30-A-P
35 qq 8076331 ADN-S-20-35-I-P qq 8091439 ADN-S-20-35-A-P
40 qq 8076329 ADN-S-20-40-I-P qq 8091437 ADN-S-20-40-A-P
45 qq 8076327 ADN-S-20-45-I-P qq 8091435 ADN-S-20-45-A-P
50 qq 8076325 ADN-S-20-50-I-P qq 8091433 ADN-S-20-50-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076322 ADN-S-20-5-I-P-A qq 8091430 ADN-S-20-5-A-P-A
10 qq 8076340 ADN-S-20-10-I-P-A qq 8091448 ADN-S-20-10-A-P-A
15 qq 8076338 ADN-S-20-15-I-P-A qq 8091446 ADN-S-20-15-A-P-A
20 qq 8076336 ADN-S-20-20-I-P-A qq 8091444 ADN-S-20-20-A-P-A
25 qq 8076334 ADN-S-20-25-I-P-A qq 8091442 ADN-S-20-25-A-P-A
30 qq 8076332 ADN-S-20-30-I-P-A qq 8091440 ADN-S-20-30-A-P-A
35 qq 8076330 ADN-S-20-35-I-P-A qq 8091438 ADN-S-20-35-A-P-A
40 qq 8076328 ADN-S-20-40-I-P-A qq 8091436 ADN-S-20-40-A-P-A
45 qq 8076326 ADN-S-20-45-I-P-A qq 8091434 ADN-S-20-45-A-P-A
50 qq 8076324 ADN-S-20-50-I-P-A qq 8091432 ADN-S-20-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

20 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142756 ADN-S-20-5-I-P-A-F1A qq 8142766 ADN-S-20-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142757 ADN-S-20-10-I-P-A-F1A qq 8142767 ADN-S-20-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142758 ADN-S-20-15-I-P-A-F1A qq 8142768 ADN-S-20-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142759 ADN-S-20-20-I-P-A-F1A qq 8142769 ADN-S-20-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142760 ADN-S-20-25-I-P-A-F1A qq 8142770 ADN-S-20-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142761 ADN-S-20-30-I-P-A-F1A qq 8142771 ADN-S-20-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142762 ADN-S-20-35-I-P-A-F1A qq 8142772 ADN-S-20-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142763 ADN-S-20-40-I-P-A-F1A qq 8142773 ADN-S-20-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142764 ADN-S-20-45-I-P-A-F1A qq 8142774 ADN-S-20-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142765 ADN-S-20-50-I-P-A-F1A qq 8142775 ADN-S-20-50-A-P-A-F1A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

25 Без опроса положений
5 qq 8076343 ADN-S-25-5-I-P qq 8092103 ADN-S-25-5-A-P
10 qq 8076361 ADN-S-25-10-I-P qq 8092102 ADN-S-25-10-A-P
15 qq 8076359 ADN-S-25-15-I-P qq 8092107 ADN-S-25-15-A-P
20 qq 8076357 ADN-S-25-20-I-P qq 8092091 ADN-S-25-20-A-P
25 qq 8076355 ADN-S-25-25-I-P qq 8092092 ADN-S-25-25-A-P
30 qq 8076353 ADN-S-25-30-I-P qq 8092099 ADN-S-25-30-A-P
35 qq 8076351 ADN-S-25-35-I-P qq 8092097 ADN-S-25-35-A-P
40 qq 8076349 ADN-S-25-40-I-P qq 8092094 ADN-S-25-40-A-P
45 qq 8076347 ADN-S-25-45-I-P qq 8092106 ADN-S-25-45-A-P
50 qq 8076345 ADN-S-25-50-I-P qq 8092105 ADN-S-25-50-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076342 ADN-S-25-5-I-P-A qq 8092104 ADN-S-25-5-A-P-A
10 qq 8076360 ADN-S-25-10-I-P-A qq 8092093 ADN-S-25-10-A-P-A
15 qq 8076358 ADN-S-25-15-I-P-A qq 8092096 ADN-S-25-15-A-P-A
20 qq 8076356 ADN-S-25-20-I-P-A qq 8092109 ADN-S-25-20-A-P-A
25 qq 8076354 ADN-S-25-25-I-P-A qq 8092100 ADN-S-25-25-A-P-A
30 qq 8076352 ADN-S-25-30-I-P-A qq 8092098 ADN-S-25-30-A-P-A
35 qq 8076350 ADN-S-25-35-I-P-A qq 8092108 ADN-S-25-35-A-P-A
40 qq 8076348 ADN-S-25-40-I-P-A qq 8092095 ADN-S-25-40-A-P-A
45 qq 8076346 ADN-S-25-45-I-P-A qq 8092110 ADN-S-25-45-A-P-A
50 qq 8076344 ADN-S-25-50-I-P-A qq 8092101 ADN-S-25-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

25 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142806 ADN-S-25-5-I-P-A-F1A qq 8142826 ADN-S-25-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142807 ADN-S-25-10-I-P-A-F1A qq 8142827 ADN-S-25-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142808 ADN-S-25-15-I-P-A-F1A qq 8142828 ADN-S-25-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142809 ADN-S-25-20-I-P-A-F1A qq 8142829 ADN-S-25-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142810 ADN-S-25-25-I-P-A-F1A qq 8142830 ADN-S-25-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142811 ADN-S-25-30-I-P-A-F1A qq 8142831 ADN-S-25-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142812 ADN-S-25-35-I-P-A-F1A qq 8142832 ADN-S-25-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142813 ADN-S-25-40-I-P-A-F1A qq 8142833 ADN-S-25-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142814 ADN-S-25-45-I-P-A-F1A qq 8142834 ADN-S-25-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142815 ADN-S-25-50-I-P-A-F1A qq 8142835 ADN-S-25-50-A-P-A-F1A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

32 Без опроса положений
5 qq 8076364 ADN-S-32-5-I-P qq 8091452 ADN-S-32-5-A-P
10 qq 8076382 ADN-S-32-10-I-P qq 8091461 ADN-S-32-10-A-P
15 qq 8076380 ADN-S-32-15-I-P qq 8091460 ADN-S-32-15-A-P
20 qq 8076378 ADN-S-32-20-I-P qq 8091453 ADN-S-32-20-A-P
25 qq 8076376 ADN-S-32-25-I-P qq 8091467 ADN-S-32-25-A-P
30 qq 8076374 ADN-S-32-30-I-P qq 8091465 ADN-S-32-30-A-P
35 qq 8076372 ADN-S-32-35-I-P qq 8091456 ADN-S-32-35-A-P
40 qq 8076370 ADN-S-32-40-I-P qq 8091450 ADN-S-32-40-A-P
45 qq 8076368 ADN-S-32-45-I-P qq 8091451 ADN-S-32-45-A-P
50 qq 8076366 ADN-S-32-50-I-P qq 8091462 ADN-S-32-50-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076363 ADN-S-32-5-I-P-A qq 8091464 ADN-S-32-5-A-P-A
10 qq 8076381 ADN-S-32-10-I-P-A qq 8091457 ADN-S-32-10-A-P-A
15 qq 8076379 ADN-S-32-15-I-P-A qq 8091469 ADN-S-32-15-A-P-A
20 qq 8076377 ADN-S-32-20-I-P-A qq 8091468 ADN-S-32-20-A-P-A
25 qq 8076375 ADN-S-32-25-I-P-A qq 8091459 ADN-S-32-25-A-P-A
30 qq 8076373 ADN-S-32-30-I-P-A qq 8091454 ADN-S-32-30-A-P-A
35 qq 8076371 ADN-S-32-35-I-P-A qq 8091463 ADN-S-32-35-A-P-A
40 qq 8076369 ADN-S-32-40-I-P-A qq 8091455 ADN-S-32-40-A-P-A
45 qq 8076367 ADN-S-32-45-I-P-A qq 8091466 ADN-S-32-45-A-P-A
50 qq 8076365 ADN-S-32-50-I-P-A qq 8091458 ADN-S-32-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

32 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142846 ADN-S-32-5-I-P-A-F1A qq 8142866 ADN-S-32-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142847 ADN-S-32-10-I-P-A-F1A qq 8142867 ADN-S-32-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142848 ADN-S-32-15-I-P-A-F1A qq 8142868 ADN-S-32-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142849 ADN-S-32-20-I-P-A-F1A qq 8142869 ADN-S-32-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142850 ADN-S-32-25-I-P-A-F1A qq 8142870 ADN-S-32-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142851 ADN-S-32-30-I-P-A-F1A qq 8142871 ADN-S-32-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142852 ADN-S-32-35-I-P-A-F1A qq 8142872 ADN-S-32-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142853 ADN-S-32-40-I-P-A-F1A qq 8142873 ADN-S-32-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142854 ADN-S-32-45-I-P-A-F1A qq 8142874 ADN-S-32-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142855 ADN-S-32-50-I-P-A-F1A qq 8142875 ADN-S-32-50-A-P-A-F1A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

32 Без опроса положений
5 qq 8076364 ADN-S-32-5-I-P qq 8091452 ADN-S-32-5-A-P
10 qq 8076382 ADN-S-32-10-I-P qq 8091461 ADN-S-32-10-A-P
15 qq 8076380 ADN-S-32-15-I-P qq 8091460 ADN-S-32-15-A-P
20 qq 8076378 ADN-S-32-20-I-P qq 8091453 ADN-S-32-20-A-P
25 qq 8076376 ADN-S-32-25-I-P qq 8091467 ADN-S-32-25-A-P
30 qq 8076374 ADN-S-32-30-I-P qq 8091465 ADN-S-32-30-A-P
35 qq 8076372 ADN-S-32-35-I-P qq 8091456 ADN-S-32-35-A-P
40 qq 8076370 ADN-S-32-40-I-P qq 8091450 ADN-S-32-40-A-P
45 qq 8076368 ADN-S-32-45-I-P qq 8091451 ADN-S-32-45-A-P
50 qq 8076366 ADN-S-32-50-I-P qq 8091462 ADN-S-32-50-A-P

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8076363 ADN-S-32-5-I-P-A qq 8091464 ADN-S-32-5-A-P-A
10 qq 8076381 ADN-S-32-10-I-P-A qq 8091457 ADN-S-32-10-A-P-A
15 qq 8076379 ADN-S-32-15-I-P-A qq 8091469 ADN-S-32-15-A-P-A
20 qq 8076377 ADN-S-32-20-I-P-A qq 8091468 ADN-S-32-20-A-P-A
25 qq 8076375 ADN-S-32-25-I-P-A qq 8091459 ADN-S-32-25-A-P-A
30 qq 8076373 ADN-S-32-30-I-P-A qq 8091454 ADN-S-32-30-A-P-A
35 qq 8076371 ADN-S-32-35-I-P-A qq 8091463 ADN-S-32-35-A-P-A
40 qq 8076369 ADN-S-32-40-I-P-A qq 8091455 ADN-S-32-40-A-P-A
45 qq 8076367 ADN-S-32-45-I-P-A qq 8091466 ADN-S-32-45-A-P-A
50 qq 8076365 ADN-S-32-50-I-P-A qq 8091458 ADN-S-32-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

32 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142846 ADN-S-32-5-I-P-A-F1A qq 8142866 ADN-S-32-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142847 ADN-S-32-10-I-P-A-F1A qq 8142867 ADN-S-32-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142848 ADN-S-32-15-I-P-A-F1A qq 8142868 ADN-S-32-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142849 ADN-S-32-20-I-P-A-F1A qq 8142869 ADN-S-32-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142850 ADN-S-32-25-I-P-A-F1A qq 8142870 ADN-S-32-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142851 ADN-S-32-30-I-P-A-F1A qq 8142871 ADN-S-32-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142852 ADN-S-32-35-I-P-A-F1A qq 8142872 ADN-S-32-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142853 ADN-S-32-40-I-P-A-F1A qq 8142873 ADN-S-32-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142854 ADN-S-32-45-I-P-A-F1A qq 8142874 ADN-S-32-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142855 ADN-S-32-50-I-P-A-F1A qq 8142875 ADN-S-32-50-A-P-A-F1A
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа 

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

40 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5138606 ADN-S-40-5-I-P-A qq 8092050 ADN-S-40-5-A-P-A
10 qq 5138607 ADN-S-40-10-I-P-A qq 8092067 ADN-S-40-10-A-P-A
15 qq 5138608 ADN-S-40-15-I-P-A qq 8092053 ADN-S-40-15-A-P-A
20 qq 5138609 ADN-S-40-20-I-P-A qq 8092064 ADN-S-40-20-A-P-A
25 qq 5138610 ADN-S-40-25-I-P-A qq 8092056 ADN-S-40-25-A-P-A
30 qq 5138611 ADN-S-40-30-I-P-A qq 8092061 ADN-S-40-30-A-P-A
35 qq 5138612 ADN-S-40-35-I-P-A qq 8092051 ADN-S-40-35-A-P-A
40 qq 5138613 ADN-S-40-40-I-P-A qq 8092059 ADN-S-40-40-A-P-A
45 qq 5138614 ADN-S-40-45-I-P-A qq 8092065 ADN-S-40-45-A-P-A
50 qq 5138615 ADN-S-40-50-I-P-A qq 8092054 ADN-S-40-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

40 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142876 ADN-S-40-5-I-P-A-F1A qq 8142886 ADN-S-40-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142877 ADN-S-40-10-I-P-A-F1A qq 8142887 ADN-S-40-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142878 ADN-S-40-15-I-P-A-F1A qq 8142888 ADN-S-40-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142879 ADN-S-40-20-I-P-A-F1A qq 8142889 ADN-S-40-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142880 ADN-S-40-25-I-P-A-F1A qq 8142890 ADN-S-40-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142881 ADN-S-40-30-I-P-A-F1A qq 8142891 ADN-S-40-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142882 ADN-S-40-35-I-P-A-F1A qq 8142892 ADN-S-40-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142883 ADN-S-40-40-I-P-A-F1A qq 8142893 ADN-S-40-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142884 ADN-S-40-45-I-P-A-F1A qq 8142894 ADN-S-40-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142885 ADN-S-40-50-I-P-A-F1A qq 8142895 ADN-S-40-50-A-P-A-F1A

[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

50 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5138188 ADN-S-50-5-I-P-A qq 8092081 ADN-S-50-5-A-P-A
10 qq 5138189 ADN-S-50-10-I-P-A qq 8092073 ADN-S-50-10-A-P-A
15 qq 5138190 ADN-S-50-15-I-P-A qq 8092085 ADN-S-50-15-A-P-A
20 qq 5138191 ADN-S-50-20-I-P-A qq 8092076 ADN-S-50-20-A-P-A
25 qq 5138192 ADN-S-50-25-I-P-A qq 8092075 ADN-S-50-25-A-P-A
30 qq 5138193 ADN-S-50-30-I-P-A qq 8092074 ADN-S-50-30-A-P-A
35 qq 5138194 ADN-S-50-35-I-P-A qq 8092071 ADN-S-50-35-A-P-A
40 qq 5138195 ADN-S-50-40-I-P-A qq 8092087 ADN-S-50-40-A-P-A
45 qq 5138196 ADN-S-50-45-I-P-A qq 8092079 ADN-S-50-45-A-P-A
50 qq 5138197 ADN-S-50-50-I-P-A qq 8092086 ADN-S-50-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

50 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142897 ADN-S-50-5-I-P-A-F1A qq 8142907 ADN-S-50-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142898 ADN-S-50-10-I-P-A-F1A qq 8142908 ADN-S-50-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142899 ADN-S-50-15-I-P-A-F1A qq 8142909 ADN-S-50-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142900 ADN-S-50-20-I-P-A-F1A qq 8142910 ADN-S-50-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142901 ADN-S-50-25-I-P-A-F1A qq 8142911 ADN-S-50-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142902 ADN-S-50-30-I-P-A-F1A qq 8142912 ADN-S-50-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142903 ADN-S-50-35-I-P-A-F1A qq 8142913 ADN-S-50-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142904 ADN-S-50-40-I-P-A-F1A qq 8142914 ADN-S-50-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142905 ADN-S-50-45-I-P-A-F1A qq 8142915 ADN-S-50-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142906 ADN-S-50-50-I-P-A-F1A qq 8142916 ADN-S-50-50-A-P-A-F1A
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Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа

q q Линейка основной продукции
[-P-] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

63 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5132663 ADN-S-63-5-I-P-A qq 8092130 ADN-S-63-5-A-P-A
10 qq 5132664 ADN-S-63-10-I-P-A qq 8092128 ADN-S-63-10-A-P-A
15 qq 5132665 ADN-S-63-15-I-P-A qq 8092135 ADN-S-63-15-A-P-A
20 qq 5132666 ADN-S-63-20-I-P-A qq 8092120 ADN-S-63-20-A-P-A
25 qq 5132667 ADN-S-63-25-I-P-A qq 8092121 ADN-S-63-25-A-P-A
30 qq 5132668 ADN-S-63-30-I-P-A qq 8092125 ADN-S-63-30-A-P-A
35 qq 5132669 ADN-S-63-35-I-P-A qq 8092133 ADN-S-63-35-A-P-A
40 qq 5132670 ADN-S-63-40-I-P-A qq 8092134 ADN-S-63-40-A-P-A
45 qq 5132671 ADN-S-63-45-I-P-A qq 8092138 ADN-S-63-45-A-P-A
50 qq 5132672 ADN-S-63-50-I-P-A qq 8092119 ADN-S-63-50-A-P-A

[-P-...-F1A] - С упругими демпфирующими кольцами/пластинами с обеих сторон и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

63 Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142917 ADN-S-63-5-I-P-A-F1A qq 8142927 ADN-S-63-5-A-P-A-F1A
10 qq 8142918 ADN-S-63-10-I-P-A-F1A qq 8142928 ADN-S-63-10-A-P-A-F1A
15 qq 8142919 ADN-S-63-15-I-P-A-F1A qq 8142929 ADN-S-63-15-A-P-A-F1A
20 qq 8142920 ADN-S-63-20-I-P-A-F1A qq 8142930 ADN-S-63-20-A-P-A-F1A
25 qq 8142921 ADN-S-63-25-I-P-A-F1A qq 8142931 ADN-S-63-25-A-P-A-F1A
30 qq 8142922 ADN-S-63-30-I-P-A-F1A qq 8142932 ADN-S-63-30-A-P-A-F1A
35 qq 8142923 ADN-S-63-35-I-P-A-F1A qq 8142933 ADN-S-63-35-A-P-A-F1A
40 qq 8142924 ADN-S-63-40-I-P-A-F1A qq 8142934 ADN-S-63-40-A-P-A-F1A
45 qq 8142925 ADN-S-63-45-I-P-A-F1A qq 8142935 ADN-S-63-45-A-P-A-F1A
50 qq 8142926 ADN-S-63-50-I-P-A-F1A qq 8142936 ADN-S-63-50-A-P-A-F1A

Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
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Компактные цилиндры AEN-S/ADN-S
Компактные цилиндры ADN-S двустороннего действия

Данные для заказа
q q Линейка основной продукции

Без демпфирования
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

6 Без опроса положений
5 qq 4886885 ADN-S-6-5-I qq 8080598 ADN-S-6-5-A
10 qq 4886886 ADN-S-6-10-I qq 8080596 ADN-S-6-10-A

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5173732 ADN-S-6-5-I-A qq 8080597 ADN-S-6-5-A-A
10 qq 5173733 ADN-S-6-10-I-A qq 8080595 ADN-S-6-10-A-A

10 Без опроса положений
5 qq 4887523 ADN-S-10-5-I qq 8080589 ADN-S-10-5-A
10 qq 4887524 ADN-S-10-10-I qq 8080588 ADN-S-10-10-A

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 5177082 ADN-S-10-5-I-A qq 8080587 ADN-S-10-5-A-A
10 qq 5177085 ADN-S-10-10-I-A qq 8080590 ADN-S-10-10-A-A

[-F1A] - Без демпфирования и рекомендовано для производственных предприятий по изготовлению литий-ионных батарей
Диаметр 
поршня @

Ход I – Внутренняя резьба A – Наружная резьба

[мм] [мм] Номер Тип Номер Тип

6 Без опроса положений
5 qq 8142509 ADN-S-6-5-I-F1A qq 8142513 ADN-S-6-5-A-F1A
10 qq 8142510 ADN-S-6-10-I-F1A qq 8142514 ADN-S-6-10-A-F1A

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142511 ADN-S-6-5-I-A-F1A qq 8142515 ADN-S-6-5-A-A-F1A
10 qq 8142512 ADN-S-6-10-I-A-F1A qq 8142516 ADN-S-6-10-A-A-F1A

10 Без опроса положений
5 qq 8142518 ADN-S-10-5-I-F1A qq 8142522 ADN-S-10-5-A-F1A
10 qq 8142519 ADN-S-10-10-I-F1A qq 8142523 ADN-S-10-10-A-F1A

Опрос с помощью датчика положения
5 qq 8142520 ADN-S-10-5-I-A-F1A qq 8142517 ADN-S-10-5-A-A-F1A
10 qq 8142521 ADN-S-10-10-I-A-F1A qq 8142524 ADN-S-10-10-A-A-F1A


