Bevestiging FESTO
CAFM-X5-H

Artikelnummer: 8159824
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Gegevensblad
Functie Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK 1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit VDMA24364-B2-L
Max. aanhaalmoment 1.3 Nm
Tolerantie aanhaalmoment +10%
Productgewicht 10g
Bevestigingstype geschroefd
Materiaal-informatie RoHS conform
Materiaal bevestigingshoek Gegalvaniseerd staal
Materiaal schroeven Gegalvaniseerd staal

09-02-2026 - Onder voorbehoud - Festo SE & Co. KG 1/1


https://www.festo.com/general-operating-conditions

