Elektrozawor

VZWF-L-M22C-G112-400-E-2AP4-10-R1

Numer produktu: 1492236

Karta danych

Cechy

FESTO

&= General operating condition

Wartos¢

Konstrukcja

sterowany wymuszeniowo

Sposéb uruchamiania

elektrycznie

Sposéb uszczelnienia

miekki

Pozycja montazu

Magnes w pozycji pionowe;j

Typ mocowania

Instalacja na przewodach

Przytacze zaworu procesowego

G11/2

Przytacze elektryczne

Wtyczka
wg EN 175301-803
Konstrukcja kwadratowa

Srednica nominalna

40 mm

Funkcja zaworu

2/2 zamkniety monostabilny

Pomocnicze sterowanie reczne

brak

Kierunek przeptywu

jednokierunkowy

Medium

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Gazy obojetne

Olej mineralny

Woda

Ciecze neutralne

inne media przeptywowe na zadanie

CiSnienie nominalne zaworu armaturowego PN 40
RéZnica cisnienia 0 MPa
RéZnica cisnienia 0 bar
RéZnica cisnienia 0 psi

Parametry cewki

110 V AC: 50/60 Hz, pob6r mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc
podtrzymania 30,0 VA

Dopuszczalne wahania napiecia +/-10%
Symbol 00992976
CiSnienie medium 0 MPa... 1 MPa
Cisnienie medium 0 bar ... 10 bar
Cisnienie medium 0 psi ... 145 psi
Maks. lepkos¢ 22 mm2/s
Temperatura medium -10°C...80°C
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Cechy Wartos¢
Temperatura otoczenia -10°C...35°C
Wielko5¢ nieszczelnosci wg EN 12266-1 A

Przeptyw Kv 22.5m3/h
Normalny przeptyw nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) 23500 |/min
Czas wiaczania 620 ms

Czas wytgczania 1140 ms

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-strefa lll

Materiat obudowy

Odlew ze stali szlachetnej

Numer materiatu obudowy 1.4581

Materiat uszczelnief EPDM

Materiat Srub Stal wysokostopowa nierdzewna
Numer materiatu Sruby 1.4301

Waga produktu 4500 g

Znak CE (patrz deklaracja zgodnoéci)

zgodne z dyrektywa UE w sprawie urzadzen ciSnieniowych
Zgodnie z dyrektywa niskonapieciowg UE

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodno3ci)

wg przepiséw UK dot. urzadzen elektrycznych

Stopien ochrony

I1P65

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

3 - silne obcigzenie korozyjne
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