Jednostka zaworu kulowego z napedem FESTO
VZBA-2"-GGG-63-32L-F0507-V4V4T-PS90-R-90-4-C

Numer produktu: 1915550

£=@ General operating condition

Karta danych

Cechy Wartos¢
Konstrukcja 3-drogowy zawo6r kulowy
Otwor L
Sposéb uruchamiania pneumatyczny
Pozycja montazu dowolny
Typ mocowania Instalacja na przewodach
Przytacze zaworu procesowego Rp2
Wskaznik stanu przetgczenia Kierunek rowka = kierunek przeptywu
Srednica nominalna DN 50
CiSnienie robocze 6 bar ... 8.4 bar
CiSnienie nominalne zaworu armaturowego PN 63
Symbol 00995330
Medium Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Gazy obojetne
Woda - brak pary wodnej
Ciecze neutralne

Medium robocze Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010[7:4:4]

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowad)

Temperatura medium -10°C... 200 °C

Temperatura otoczenia -10°C...80°C

Przeptyw Kv typ L 53.7 m3/h

Maks. temperatura powierzchni montazu >

Grupa wybuchowo5sci, montaz 11C, NIC

Informacja o materiatach Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Zgodno5¢ z LABS VDMA24364-strefa Ill

Materiat obudowy Stal wysokostopowa nierdzewna

Numer materiatu obudowy 1.4408

Materiat uszczelnien PTFE
Wzmocniony PTFE

Materiat kuli Nierdzewna stal stopowa

Numer materiatu kuli 1.4408

Materiat watka Nierdzewna stal stopowa

Numer materiatu watka 1.4401

Waga produktu 12900 g

05.12.2025 - Zastrzega sie mozliwoS¢ zmian bez uprzedzenia - Festo SE & 1/2

Co. KG


https://www.festo.com/general-operating-conditions

Cechy Wartos¢

Ochrona przeciwwybuchowa Strefa 1 (ATEX)
Strefa 2 (ATEX)
Strefa 21 (ATEX)
Strefa 22 (ATEX)

Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia -10°C«= Ta <= +60°C
Klasa odpornoéci korozyjnej wg normy Festo 3 - silne obciagzenie korozyjne
05.12.2025 - Zastrzega sie mozliwoS¢ zmian bez uprzedzenia - Festo SE & 2/2

Co. KG




