Jednostka mini FESTO
DGSL-25-200-PA

Numer produktu: 544038

£ General operating condition

Karta danych

Cechy Wartos¢
Skok 200 mm
Zakres regulacji potozenia koficowego/dtugos¢ z przodu 110 mm
Zakres regulacji potozenia koficowego/dtugosci z tytu 49 mm
@ ttoka 32 mm
Tryb pracy jednostki napedowe;j Ptyta spinajaca
Amortyzacja elastyczne pierscienie/ptytki amortyzujace z obu stron
Pozycja montazu dowolny
Prowadnica Prowadnica na tozyskach kulkowych z koszykiem
Konstrukcja Jarzmo
Ttok
Ttoczysko
Wézek
Sygnalizacja potozenia do wytgcznika zblizeniowego
Symbol 00991263
Cisnienie robocze 0.1 MPa ... 0.8 MPa
Cisnienie robocze 1 bar... 8 bar
Maks. predkos¢ 0.8m/s
Powtarzalnos¢ 0,3 mm
Sposéb dziatania dwustronnego dziatania
Medium robocze Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujgcego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)
Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 0 - Brak obcigzenia korozyjnego
Zgodno5c z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Przydatno5¢ do pomieszczef czystych, mierzona zgodnie z ISO Klasa 7 wg ISO 14644-1
14644-14
Temperatura otoczenia 0°C...60°C
Energia uderzenia w pozycjach koficowych 0.55]
Dtugos¢ amortyzacji 1.3 mm
Maks. sita Fy 4800 N
Maks. sita Fz 4800 N
Maks. moment Mx 130 Nm
Maks. moment My 80 Nm
Maks. moment Mz 80 Nm
Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie 415N
Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie 483N
Ruchoma masa witasna 2432 ¢g
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Cechy

Wartos¢

Waga produktu

6351¢g

Przytacza alternatywne

patrz rysunek produktu

Typ mocowania

Przy pomocy otworéw przelotowych

Przytacze pneumatyczne

G1/8

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat pokrywy

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat uszczelnieh

HNBR

Materiat obudowy

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat ttoczyska

Nierdzewna stal stopowa
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