Jednostka elektryczna FESTO
EGSK-26-200-2P

Numer produktu: 562767

&= General operating condition

Karta danych

Cechy Wartos¢

Skok roboczy 200 mm

Wielkos¢ 26

Luz cofania <20 um

Srednica éruby 8 mm

Skok Sruby 2 mm/obr.

Pozycja montazu dowolny

Prowadnica Prowadnica z tozyskami kulkowymi w obiegu zamknigtym
Konstrukcja z napedem Srubowo-kulkowym
Homing Czujnik odniesienia

Typ Sruby Sruba pociaggowa toczna
Symbol 00991211

Maks. przyspieszenie 10 m/s2?

Maks. predkos¢ 0.28 m/s

Powtarzalnosc +0,01 mm

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 0 - Brak obcigzenia korozyjnego
Zgodno5c z LABS VDMA24364-strefa Il

Stopief ochrony P10

Temperatura otoczenia 0°C...40°C

tozysko state, nodnos¢ podstawowa dynamiczna 1380N

Nosno5¢ dynamiczna prowadnicy liniowej 5746 N

No3snos¢ dynamiczna napedu z $ruba kulowa 2350N

Geometryczne momenty bezwtadno3ci powierzchni 2 stopnia ly 17000 mm*

Geometryczne momenty bezwtadno3ci powierzchni 2 stopnia Iz 150000 mm*

Maks. moment napedowy 0.037 Nm

Maks. sita Fy 2223 N

Maks. sita Fz 2223 N

Maks. moment Mx 37.8 Nm

Maks. moment My 12.9Nm

Maks. moment Mz 12.9Nm

Maks. sita posuwu Fx 116 N

Napedowy moment obrotowy bez obciazenia 0.015 Nm

Statyczna no$nos¢ napedu z Srubg toczng 4020 N

No3no5¢ statyczna prowadnicy liniowej 12150 N

Masowy moment bezwtadno5ci JH na metr skoku 0.0316 kgcm?

Masowy moment bezwtadnosci JO 0.00357 kgcm2
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Cechy Wartos¢
Stata posuwu 2 mm/obr.
Nosno5¢ statyczna podpory statej 1760 N
Referencyjna zywotnos¢ 1000 km
Ruchoma masa wtasna 153 g
Ciezar wozka 153 g
Waga produktu 1620 g
Ciezar dodatkowego wézka 153 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku 780 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku 42¢g

Typ mocowania

przy pomocy gwintu wew. i kotka pasowanego

Materiat pokrywy tylnej

Aluminiowy odlew ciSnieniowy
powlekany

Materiat profilu

Nierdzewna stal stopowa

Informacja o materiatach

Zgodnosc z dyrektywa RoHS

Materiat pokrywy napedu Aluminiowy odlew cisnieniowy
powlekany

Materiat wozka Stal

Materiat nakretki pociggowej Stal

Materiat wrzeciona Stal
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