0s wysiegnikowa
ELCC-TB-KF-110-1200-0H-PO-CR

Numer produktu: 8082415

Karta danych

FESTO

Jol ]

&= General operating condition

Cechy Wartos¢
Srednica efektywna kota zebatego napedu 68.755 mm
Skok roboczy 1200 mm
Wielkos¢ 110
Rezerwa skoku 0mm
Podziatka paska zebatego 8 mm
Pozycja montazu dowolny

Prowadnica

Prowadnica z tozyskami kulkowymi w obiegu zamknigtym

Konstrukcja

Elektromechaniczna 05 wysiegnikowa

Symbol 00991210
Maks. przyspieszenie 30 m/s?
Maks. predkos¢ 5m/s
Powtarzalnos¢ 0,05 mm

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

0 - Brak obcigzenia korozyjnego

Zgodno5c z LABS

VDMA24364-strefa lll

Stopief ochrony 1P20
Temperatura otoczenia -10°C...60°C
Geometryczne momenty bezwtadnoci powierzchni 2 stopnia ly 6830570 mm*
Geometryczne momenty bezwtadno3ci powierzchni 2 stopnia Iz 4925970 mm*
Maks. moment napedowy 90 Nm

Maks. sita Fy 20596 N
Maks. sita Fz 20022 N
Maks. moment Mx 317 Nm

Maks. moment My 2368 Nm
Maks. moment Mz 2286 Nm
Maks. sita posuwu Fx 2500 N
Masowy moment bezwtadnosci JH na metr skoku 174.9 kgcm2
Masowy moment bezwtadnosci JL na kg obcigzenia efektywnego 11.8 kgcm?
Masowy moment bezwtadnosci JO 157.1 kgcm?
Stata posuwu 216 mm/obr.
Referencyjna zywotnosé 5000 km
Czestotliwos¢ smarowania w zaleznosci od przebiegu 1000 km
Ruchoma masa przy skoku 0 mm 10017 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku 148 ¢g

Masa podstawowa przy 0 mm skoku 27299 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku 148 ¢g

Materiat pokrywy tylnej

Stop aluminium, anodowany
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Cechy

Wartos¢

Materiat profilu

Stop aluminium, anodowany

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat gtowicy napedu

Stop aluminium, anodowany

Materiat prowadnicy

Stal tozyskowa, powlekana Corrotect

Materiat obudowy

Stal wysokostopowa nierdzewna

Materiat wozka

Odlew z aluminium, anodowany

Materiat elementu mocujacego pasek zebaty

Stop aluminium do przerébki plastycznej, anodowany

Materiat paska zebatego

Polichloropren z wt6knem szklanym i powtoka nylonowa
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