Jednostka mini FESTO
DGSS-6-20-E1A

Numer produktu: 8164053

£ General operating condition

Karta danych

Cechy Wartos¢

Skok 20 mm

Wielkosé 6

@ ttoka 6 mm

Amortyzacja Amortyzacja elastomerowa, z obu stron, brak mozliwosci regulacji skoku

Pozycja montazu dowolny

Prowadnica Prowadnica z tozyskami kulkowymi w obiegu zamknigtym

Konstrukcja Jarzmo
Ttoczysko
Wézek

Sygnalizacja potozenia do wytgcznika zblizeniowego

Symbol 00991737

Cidnienie robocze 0.15 MPa ... 0.8 MPa

Cidnienie robocze 1.5 bar ... 8 bar

Cisnienie robocze 21.75 psi ... 116 psi

Maks. predkos¢ 0.5m/s

Powtarzalnosé <=0,3mm

Sposéb dziatania dwustronnego dziatania

Medium robocze Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010[7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowad)

Klasa odpornoéci korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obcigzenie korozyjne

Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-C1-L

Przydatnos¢ do produkcji akumulatoréw litowo-jonowych Nadaje sie do zastosowan przy produkcji akumulatoréw, obnizone
wartosci Cu/Zn/Ni (F1a)

Przydatno5¢ do pomieszczef czystych, mierzona zgodnie z ISO Klasa 6 wg ISO 14644-1

14644-14

Temperatura otoczenia -10°C...60°C

Energia uderzenia w pozycjach koficowych 0.01)

Dtugos¢ amortyzacji 0.9 mm

Maks. sita Fy 296 N

Maks. sita Fz 296 N

Maks. moment Mx 0.8 Nm

Maks. moment My 0.7 Nm

Maks. moment Mz 0.7 Nm

Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie 13N

Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie 17N

Ruchoma masa witasna 32¢g
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

Cechy

Wartos¢

Waga produktu

80g

Typ mocowania

Przy pomocy otworéw przelotowych
Przy pomocy gwintu wewnetrznego

Przytacze pneumatyczne

M3

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat pokrywy Stop aluminium do przerébki plastycznej
Materiat uszczelnieh NBR

PU
Materiat prowadnicy NBR

PA

stal wysokostopowa

Materiat obudowy

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat ttoczyska

Nierdzewna stal stopowa
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