Bico de reducao
NPFC-R-G38-G18-MF

Nimero de referéncia: 8030309

Ficha de dados

Caracteristica

FESTO

&= General operating condition

Valor

Material do encaixe roscado

Latdo niquelado

Tamanho da embalagem

10

Pressdo operacional

-0.95 bar ... 50 bar

Meio de funcionamento

Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Classe de resisténcia a corrosao (CRC)

1 - Baixa resisténcia a corrosao

Em conformidade com LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura ambiente -200C ... 150 0C
Peso do produto 19.4¢g

Conexdo pneumatica 1 G3/8

Conexdo pneumatica 2 G1/8

Observagao sobre os materiais

Em conformidade com a RoHS
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