Dvojpiestovy valec
DPZ-16-25-P-A-KF-S2

Cislo dielu: 162034

Udajovy list
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&= General operating condition

Charakteristicky znak Hodnota
Zdvih 25 mm
Nastavitelné rozsahy koncovyich poldh/diZok 10 mm
Priemer piestu 16 mm
Prevadzkovy reZim jednotky pohonu Priruba

Tlmenie

elastické timiace krazky/dosticky, obojstranné

MontéaZna poloha

lubovolna

Vedenie

Gulickové obeZné vedenie

Konstrukcia

Vedenie

Snimanie polohy

pre bezdotykové snimace

Schématicka znacka

00991915

Varianty

PriebeZné piestna ty¢

Prevadzkovy tlak

0.1 MPa... 1 MPa

Prevadzkovy tlak

1 bar... 10 bar

Spdsob fungovania

dvojéinny

Prevadzkové médium

Stlateny vzduch podla ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Poznamka o prevadzkovom/riadiacom médiu

Prevadzka s mazanim moZna (potrebna pri dalsej prevadzke)

Trieda odolnosti proti kor6zii KBK

0 - Ziadne naroky na odolnost proti kordzii

Zhoda s LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota okolia -20°C...80°C
Energia narazu v koncovych polohach 0.15)
Teoreticka sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spatny chod 180N
Teoreticka sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysivanie 180N

Alternativne pripoje

vid' obrazok produktu

Pneumaticky pripoj M5
Material veka Hlinikova tvarna zliatina
Material tesneni NBR

Material telesa

Hlinikova tvarna zliatina

Material piestnej tyce

Cementatna ocel
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

