Velmi jemny filter
LFMA-1/8-D-MINI

Cislo dielu: 162642
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Udajovy list

FESTO

&= General operating condition

Charakteristicky znak Hodnota
Kon3truk€ény rad D
Velkost Mini

Konstrukcia

Filter s vlaknami

Jemnost filtra 0.01 pm
Odpistanie kondenzatu manualne, otatanim
Schématicka znatka 00991519
Prevadzkovy tlak 1 bar... 16 bar

Prevadzkové médium

Stlageny vzduch podla ISO 8573-1:2010[6:8:4]
Inertné plyny

Trieda Cistoty vzduchu na vystupe

Stlageny vzduch podla ISO 8573-1:2010[1:7:2]
Inertné plyny

Max. normalny prietok pre triedu Cistoty vzduchu 360 |/min
Max. normalny prietok pre triedu Cistoty vzduchu 80 |/min
Stupen G€innosti filtra 99.9999 %

Ochrana nadobiek

Kovovy ochranny ko3

Trieda odolnosti proti kor6zii KBK

2- mierne naroky na odolnost proti korézii

Zhoda s LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota média 1.5°C...60°C
Teplota okolia -10°C...60°C
Zvyskovy obsah oleja 0.01 mg/m3

Spdsob upevnenia

s prislusenstvom

Montézna poloha zvisle +/- 5°
Pneumaticky pripoj 1 G1/8
Pneumaticky pripoj 2 G1/8

Material telesa

Zinkovy tlakovy odliatok

Material filtra

Borsilikatové vlakno

Material nadobky PC
Pokyny k materialu V zhode s RoHS
Hmotnost vjrobku 250g
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