
ชุดหลายตำแหน่ง
DPNC-125
หมายเลขชิ้นส่วน: 174424

General operating condition

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ มูลค่า

ขนาด 125

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ VDMA24364-B1/B2-L

อุณหภูมิโดยรอบ -40 °C ... 150 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 2090 g

วัสดุหมายเหตุ เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

วัสดุยึด โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
สกรูด้วงวัสดุ เหล็ก

สังกะสี
วัสดุน็อต เหล็ก

สังกะสี
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