Standart silindir
DNC-50-50-PPV-A
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&= General operating condition

Ozellik Deger
Strok 50 mm
Piston capi 50 mm
Piston mili dis 6l¢usi M16x1,5

Sénimleme iki tarafli ayarlanabilir pndmatik soniimleme
Montaj konumu herhangi bir
Karsilik geldigi norm 1ISO 15552
Piston mili ucu Erkek dis
Tasarim Piston
Piston mili

Profil borusu

Konum algilama

yaklagim sensorii igin

Sembol

00991235

Varyantlar

tek tarafli piston mili

Calisma basinci

0.06 MPa ... 1.2 MPa

Galisma basinci

0.6 bar ... 12 bar

Galisma sekli

cift etkili

isletim ortami

ISO 8573-1:2010[7:4:4] uyarinca basingl hava

isletim / kontrol ortami hakkinda not

Yagli isletim miimkiin (diger isletimde gerekli)

Korozyon direnci sinifi KBK

2 - orta derece korozyona maruziyet

LABS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Ortam sicakligi -20°C...80°C

Son konumlarda darbe enerjisi 0.2

Soniimleme uzunlugu 22 mm

0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri doniis 990 N

0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme 1178 N

0 mm strokta hareketli kiitle 538¢g

10 mm strok basina hareketli kiitle ek yiik 25g

0 mm strokta temel agirlik 1260 g

10 mm strok basina ek agirlik 64g

Montaj turt disi disile
aksesuarlarla

Pnoématik baglanti G1/4

Malzeme hakkinda not RoHS uyumlu

Kapak malzemesi

Altiminyum pres dokim
kapli

Sizdirmazlik elemanlari malzemesi

TPE-U(PU)
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

Ozellik Deger
Piston mili malzemesi yiiksek alasimli gelik

Silindir borusu malzemesi Dovme aliiminyum alasim
siirgtilii eloksalli
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