Filtre-RegiilatorlFiltre Basing kontrol valfi
MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Uriin numarasi: 529152
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Veri sayfasi

FESTO

&= General operating condition

Ozellik Deger
Boyut 4
Seri MS

Galistirma emniyeti

Kilitli doner diigme
aksesuarlarla kapatilabilir

Montaj konumu dikey +/- 5°

Filtre hassasiyeti 5pm

Su tahliye elle donen

Tasarim Manometreli filtre regiilatori

Maks. yogusma miktari

19 ml

Regiilator islevi

Sabit ¢ikis basinci
ikincil hava tahliyesi ile
ters akim davranisi ile

Kabuk korumasi

Plastik koruyucu kafes

Kondensat ayirma derecesi

75 %

Sembol

00991589

Basing gostergesi

manometre ile

Calisma basinci

0.08 MPa ... 1.4 MPa

Calisma basinci

0.8 bar ... 14 bar

Basing kontrol araligi

0.5 bar ... 12 bar

Maks. basing histerezi 0.25 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e gére normallestirilmis) 1200 |/dak
isletim ortami Soy gazlar

Korozyon direnci sinifi KBK

2 - orta derece korozyona maruziyet

LABS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig

-10°C... 60 °C

Gidaya uygunluk

bkz. Gelismis yapi malzemesi bilgisi

Gikista hava safligi sinifi

1SO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarinca basincli hava

Akiskan sicakligi -10°C...60°C
Ortam sicaklig -10°C...60°C
Gozenek boyutu <5 pm
Uriin agirlig 2758
Montaj turt aksesuarlarla
Pnomatik baglanti 1 G1/4
Pnomatik baglanti 2 G1/4
Malzeme hakkinda not RoHS uyumlu
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

Ozellik

Deger

Baglanti plakasi malzemesi

Altiminyum pres dokim

Kontrol paneli malzemesi PA
POM

Sizdirmazlik elemanlari malzemesi NBR

Filtre malzemesi PE

Govde malzemesi

Altiminyum pres dokim

Diyafram malzemesi

NBR

Kabuk malzemesi

PC

Ayirma tablasi malzemesi

POM
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